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Prinzip
einer Legrand vernetzten
Losung

Mit unseren smarten

Verteilereinbaugeraten und der

Home + Control App haben Sie den

Vorteil eines kompletten Systems

zur Steuerung lhrer Elektroinstallation, \
von Einfamilienhausern bis hin zu \
Wohnungen in Mehrfamilienhausern, |

egal von welchem Standort. Die Legrand Cloud
Legrand sammelt Daten, -c-cooeeeee e
Cloud verwaltet diese
und sichert sie Router
zuverlassig.

legrand

Mit der Home + Control
App kénnen Sie lhre Anlage
aus der Ferne steuern und
bleiben informiert.
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LA} ®®  deselektrischen

Energieverbrauchs.

------- UND/ODER

Schnittstelle: Das Gateway dient als
Schnittstelle zwischen dem Router und den
vernetzten Produkten von Legrand. Zur
Installation in der Elektroverteilung oder in
einem Raum im Haus, je nach gewahltem
Modell (Gateway-Modul oder Starterpaket
.with Netatmo”).

Vernetzte Produkte oder Starterpakete
erhéltlich in mehreren Legrand Schalterserien.
) Fur die Installation in verschiedenen Raumen des

Hauses, um die Beleuchtung, die Rollladen, die
Heizung usw. zu steuern.

SORTIMENT AN MODULAREN PRODUKTEN
FUR DIE SMARTE ELEKTROVERTEILUNG:

EMDX?® with Netatmo ~ EMDX® with Netatmo EMDX3 with Netatmo CX3 with Netatmo CX3 with Netatmo
Gateway Module Smarter Energiezahler 1ph.  Smarter Lastabwurfrelais ~ Smarter Fernschalter  Smartes Schiitz
Best.Nr 412181 Best.Nr. 412015 Best.Nr. 412172 Best.Nr. 412170 RSN AVAVA
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Eine SChnittSteue, die einfach
zu verdrahten und zu installieren ist und
sich nahtlos in die Elektroverteilungintegriert

FUNK-GATEWAY MODUL EMDX3 WITH NETATMO

Um eine vernetzte Installation aus der Elektroverteilung zu starten,
miussen Sie lediglich ein Funk-Gateway-Modul EMDX3 with Netatmo

installieren.

FUNK-GATEWAY MODUL
EMDX? WITH NETATMO:

m Dieses ist fiir jede neue Installation
erforderlich und dient als Schnitt-
stelle zwischen dem Router und
den angeschlossenen vernetzten
Produkten (2,4 GHz Funkverbindung).
Es gibt zwei Moglichkeiten: Nutzung
des Funk-Gateway Moduls in der
Elektroverteilung oder ein Unterputz-
Gateway aus den Schalterserien ,with
Netatmo™.

m Das Produkt entspricht dem Funk-
Gateway, das im Starterpaket Valena
Life/Allure ,with Netatmo™ enthalten
ist (oder in weiteren Schalterserien
wie z. B. LivingLight with Netatmo).

m Kompatibel mit allen smarten ,with
Netamo” Produkten von Legrand.

mEine einzige Schnittstelle* (Funk-
Gateway Modul oder Gateway im
Starterpaket ,with Netatmo”) reicht
aus, um das ganze Haus zu steuern.

*Zur Anbindung an ein Smartphone mittels Wi-Fi wird ein WLAN-Router mit Internetverbindung bengtigt,
welches in Funk-Reichweite zum Funk-Gateway Modul (WLAN-Netzwerk 2,4 GHz) platziert werden muss.
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| Konfigurations-

| taste

Einmaliger Code
fiir die Installation
der Apple Home Kit App

| Statusanzeige

| (weiB/griin/rot)

Modulbreite:
25x17.5mm
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BEMESSUNGSSPANNUNG: VERDRAHTUNG
100 - 240V o .
Das Gateway-Modul ist mit einem : Das Gateway-Modul besteht aus einem Grundgeh&duse und einem abnehm-

Leitungsschutzschalter abzusichern. : baren Modulteil, um die Verdrahtung so einfach wie moglich zu gestalten.

= - RRL - B
%—' ) FEN

N
= ——
) Losen Sie das /]\ Verdrahten Sie die ‘ \
= N (Neutralleiter) = blau * abnehmbare Modulteil Spannungsversorgung Klipsen Sie das Modulteil
=== | (stromfiihrend) = alle auBer blau und griin/gelb ~ : vom Grundgehause (Schraubklemmen) auf das Grundgehause

Die Produktform und die Positio-
nierung der Anschliisse oben,
ermoglichen den Einsatz von
Stiftkammschienen auf der
Oberseite des Produkts.

Das bedeutet, dass die Position
des Gateway Moduls in der Reihe
frei wahlbar ist und Produkte auf
der gleichen Hutprofilschiene liber
eine Stiftkammschiene verbunden
werden kdnnen.
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Halten sie Ihren Energieverbrauch
unter Kontrolle (Fortsetzung)

SMART ECOMETER EMDX® WITH NETATMO

Fir den direkten Einbau in die Elektroverteilung, misst den
Gesamtverbrauch der Anlage und bis zu 5 weitere spezifische
Stromkreise (falls TIC* angeschlossen), zuséatzlich zum
Verbrauch von Gas, Warmwasser und Kaltwasser.

DER SMART ECOMETER EMDX3 WITH NETATMO ERMOGLICHT

DEM ANWENDER:

m Messen des 1-phasigen m Uberwachen Sie den Verbrauch von
Gesamtstromverbrauchs fir das Gas, Warm-und Kaltwasser (in m3)
Gebaude und den Teilverbrauch Uber Impulszéhler (angeschlossen an
in 5 spezifischen Bereichen wie den vernetzten Ecometer).
Heizung, Klimaanlage/Kihlung, m Anzeige des Energieverbrauchs
Warmwasserbereitung, Steckdosen (in kWh oder Euro): in der Tages-/
und andere Verbrauchsarten (z. B. Wochen-/Monats-/Jahresibersicht in
Beleuchtung oder Steckdosen fir der Home + Control App oder offline
Elektrofahrzeuge). auf dem Display des Gerates.

Klemmen fir Impuls-
zahler: Gas, Warm-
wasser, Kaltwasser

Ethernet-Anschluss
fir Internetverbindung
und Aktualisierung

Eingang TIC* (Télé
Information Client)

Druckdrehknopf zum
Navigieren zwischen
den verschiedenen
Darstellungen
(Konfigurieren oder
Display)

LCD-Display

TIC* Mode verbunden/
getrennt Statusanzeige

Griin/Rot Statusanzeige
(WiFi oder Ethernet
Verbindung)

Betriebsanzeige Zugeordnete Klemmen
fur die elektrische Ver-
brauchsmessung des

jeweiligen Stromkreises

Netzanschluss

3 Stromwandler
mitgeliefert. Falles
erforderlich, weitere
Stromwandler optional
(Best. Nr. 412008)

Modulbreite:
5x 17,5 mm

*TIC (Télé Information Client) spezifisch franzésisches System, funktionslos in Deutschland und Osterreich

4 |
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VERDRAHTUNGSBEISPIELE

Installation ohne TIC* (Télé
Information Client) Anschluss

Die Messung des Gesamtverbrauchs
wird von der an den Eingang «Total (5)»
angeschlossenen Spule ibernommen.

Installation mit TIC* (Télé
Information Client) Anschluss

Die Messung des Gesamtverbrauchs
wird vom TIC geliefert. Die Spule,
die an den Eingang «Total (5)»
angeschlossen ist, kann dann

die Verbrauchsdaten von einem
separaten Stromkreis tibernehmen.

L1legrand’
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BEMESSUNGSSPANNUNG:
100-240V ~
Der Ecometer ist mit einem

Leitungsschutzschalter abzusichern.

leh

o] [ Pooe
"2
oo |=

=== N (Neutralleiter) = blau
= | (stromfiihrend) = alle auBer blau und griin/gelb

Kann offline (ohne Internetverbindung), verwendet werden

oder zu einer "with Netamto"” vernetzten Installation hinzugefiigt und tber
die Home + Control App verwaltet werden.

SMARTE ELEKTROVERTEILUNG

| BROSCHURE | 5
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Halten sie Ihren Energieverbrauch
unter Kontrolle (Fortsetzung)

SMARTER ENERGIEZAHLER EMDX3 WITH NETATMO

Fur den direkten Einbau in die
Elektroverteilung zur Messung des
Energieverbrauchs eines einphasigen
Stromkreises.

—

DER SMARTE ENERGIEZAHLER EMDX?

il - WITH NETATMO ERMOGLICHT DEM
& ANWENDER:
ear m Anzeige des gesamten Stromverbrauchs

flir das Haus oder eines bestimmten

1215.09 kKWh Stromkreises (Heizung, Warmwasser,
Steckdosen, usw.)

m Anzeige des Energieverbrauchs auf
einer Tages-/ Wochen-/ Monats- oder
Jahresibersicht
m Erhalt einer Meldung, sobald ein vorher
A festgelegter Verbrauchsgrenzwert
- erreicht ist.
womm ||

m Installation weiterer Energiezahler

moglich, um Verbrauchsmesswerte
23T 4 WWR

Energiezahler mit 1 geschlossenen
Stromwandler 80 A Imax.

Erfordert die vorherige Installation
eines Funk- Gateway Moduls Best.Nr.

412181 oder eines Starterpakets ,with
Netatmo™ von Valena Life/Allure &
LivingLight.

Modulbreite:
1x17,5mm

Eingangsklemme
fir Stromwandler
(Schnellanschluss)

Beschriftungs-
fenster zur
einfachen Ken-
nzeichnung des
zugehorigen
Schaltkreises

Statusanzeige

verschiedener Stromkreise zu erhalten. rli Reset-Taste
m Im Lieferumfang ein Smarter = -

Stromanschluss
Uber zugeordneten
Stecker

Stromwandler
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VERDRAHTUNG

Der Stromwandler wird iGber den
Schnellverschluss an der
Oberseite des Energiezahlers
angeschlossen (A).

Der schwarze abnehmbare
Stecker an der Unterseite des
Energiezahlers dient zum
anschliessen der
Stromversorgung (B].

BEMESSUNGSSPANNUNG:

100 - 240V ~

Der Energiezahler ist mit einem
Leitungsschutzschalter abzusichern.

= N (Neutralleiter) = blau
= | (stromfiihrend) = alle auBer blau und griin/gelb

Die Produktform und die
Positionierung der Anschliisse
oben ermdglichen den Einsatz
von Stiftkammschienen auf der
Oberseite des Produkts. Das
bedeutet, dass die Position des
Fernschalters in der Reihe frei 1 :
wahlbar ist und Produkte auf der A e |
gleichen Hutprofilschiene iber L_I E?EH—%? _I:]__".
eine Stiftkammschiene verbunden L S
werden konnen.

=
Fl| % &

®
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Die Beleuchtung aus der Ferne

steuern, ohne die Installationsart zu verandern

SMARTER FERNSCHALTER CX3 WITH NETATMO

Fir den direkten Einbau in die Elektro-
verteilung ohne weitere Absicherung

des Steuerstromkreises (interne Schutz-
beschaltung am Steuerstromkreis) beim
Austausch eines vorhandenen Fernschalters
oder zum Erstellen/Erganzen einer
vernetzten Installation.

N

Eingangs- und Ausgangs-
e klemmen fiir die Steuer-
DER SMARTE FERNSCHALTER leitung (Phase intern
- CX® WITH NETATMO geschitat) mit 4
o ERMOGLICHT DEM ANWENDER: Aufdruck zur Vermeidung
g : von Verdrahtungsfehlern
m Steuern der Beleuchtung vor Qrt oder aus der Anschlussschema seitlich
Ferne (z. B.: Beleuchtung in einem Flur oder am Gerit aufgedruckt
Treppenhaus).

m Kombinieren von drahtgebundenen Tastern
und/oder drahtlosen Funk-Wandsendern
aus der Produktreihe ,with Netatmo™ von
Legrand.

m Max. Lasten:

: - 3840 W Glih- und Halogenlampen
- 650 W LED und Kompaktleuchtstofflampen
- 3000 VA Ferromagnetische und
elektronische Transformatoren fir Lampen.

m Beleuchtungen in Zeitpldane oder in
personalisierte Szenarien integrieren.

Beschriftungsfenster zur
einfachen Kennzeichnung des
zugehdrigen Schaltkreises

m Steuern der Beleuchtung per Haupttaste zum EIN/AUS-
Sprachassistent. Schalten angeschlossener
j Gerdte & Statusanzeige
— [ﬂ Kb;ié HomeKitJ {." ﬁoevwéoogle} [ alexa J Konfigurationstaste &
Statusanzeige

Ausgangsklemme fiir die
Phase zur Last (Load)

Eingangsklemme fiir den
Neutralleiter (N) und die
Phase (L)

Erfordert die vorherige Installation eines Funk-
Gateway Moduls Best.Nr. 412181 oder eines Gerauscharm (< 10 dB)

Starterpakets ,with Netatmo™ von Valena Life/
Allure & LivingLight.

S| Modulbreite:1 x 17,5 mm

*Legrand patentierte Technik. Durch interne Schutzbeschaltung ist eine zuséatztliche Absicherung bei Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2 nicht erforderlich.

D WWW.LECRAND.DE
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BEMESSUNGSSPANNUNG: VERDRAHTUNGSBEISPIELE
100 - 240V o : Drahtgebundene Installation mit Tastern : Installations-Mix mit drahtgebundenen Tastern
Der Steuerstromkreis hat eine (ohne Kontrollleuchte). : (ohne Kontrollleuchte) und drahtlosen

eingebaute Stromversorgung :,with Netatmo” Funk-Wandsendern.

mit interner Schutzbeschaltung.
Eine zusatzliche Absicherung
bei Anschluss der Steuerleitung
zwischen C1 und C2 ist nicht
erforderlich.

N D

Funk-Wandsender aus der vernetz-
baren with Netatmo” Reihe

= N (Neutralleiter) = blau

= | (stromfiihrend) = alle auBer blau und griin/gelb

= |eiter nach Kontaktausgang (stromfiihrend) =
violett, orange, ...

Drahtlose Installation mit mehreren Drahtgebundene Installation mit Tastern
.with Netatmo™ Funk-Wandsendern. : (ohne Kontrollleuchte) und Abzweigdose
Abzweig-

Funk-Wandsender aus der vernetzbaren
.with Netatmo™ Reihe

Die Produktform und die
Positionierung der Anschlisse
oben ermoglichen den Einsatz
von Stiftkammschienen auf der
Oberseite des Produkts.

T8A% =

- i omos Wy

Das bedeutet, dass die Position
des Fernschalters in der Reihe frei o |

wahlbar ist und Produkte g Blae Hise 6

auf der gleichen Hutprofilschiene I%"-—- l@’ Im I.-.:sq
Uber eine Stiftkammschiene

verbunden werden konnen. ’

A 1)
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Uberwachen sie inren Stromverbrauch

und vermeiden Sie Stromausfalle

SMARTES LASTABWURFRELAIS EMDX3 WITH NETATMO

Fir den direkten Einbau in die
Elektroverteilung, schaltet proaktiv einige der
Gerate mit dem hochsten Energieverbrauch ab,
wenn der Gesamtverbrauch einen vordefinierten
Schwellenwert erreicht. So wird vermieden,
dass der im Vertrag mit dem Energieversorger
festgelegte Verbrauch tberschritten wird.

— b

— eingeschaltet werden.

DAS SMARTE LASTAWURFRELAIS
EMDX3 WITH NETATMO ERMOGLICHT
T DEM ANWENDER:

m Messen und Anzeigen des 1-phasigen
Gesamtstromverbrauchs in Echtzeit.

m Schrittweise, individuelle und automatische
Abschaltung der verbrauchsintensivsten
Gerate (Elektrofahrzeug, Ladesteckdose,
Warmwasserbereiter, Heizung, usw.), Gber
die vernetzten Steckdosen, Kabelausgange
oder vernetzten Schitze usw., wenn ein
tibermafBiger Verbrauch festgestellt wird,
entsprechend den in der Legrand Home +
Control App vordefinierten Prioritaten.

m Automatisches Wiedereinschalten dieser
Gerate, sobald das Risiko eines ibermafligen
Verbrauchs vorbei ist.

m Abfrage des gesamten Energieverbrauchs
fur den jeweils zugeordneten Stromkreis.

m Sendet eine Benachrichtigung, wenn
zugehorige Gerate ausgeschaltet oder

Eingangsklemme
fir Stromwandler
(Schnellanschluss)

Beschriftungsfen-
ster zur einfachen
Kennzeichnung
des zugehdrigen
Schaltkreises

Statusanzeige-
indicator

| Konfigurations-
taste

Stromanschluss
Uber zugeordneten
Stecker

m Geliefert mit 1 geschlossenen Stromwandler
Maximal 80 A.

Stromwandler

Erfordert die vorherige Installation
eines Funk-Gateway Moduls Best.NF.

412181 oder eines Starterpakets ,with
Netatmo™ von Valena Life/Allure &
LivingLight.

Modulbreite:
1x17,5mm

10 |
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VERDRAHTUNG

Der Stromwandler wird tber den
Schnellverschluss an der
Oberseite des Lastabwurfrelais
angeschlossen (A).

Der schwarze abnehmbare
Stecker an der Unterseite des
Lastabwurfrelais dient zum
anschliessen der
Stromversorgung (B].

BEMESSUNGSSPANNUNG:
100 -240V ~
Das Lastabwurfrelais ist mit einem

Leitungsschutzschalter abzusichern.

Nachzahler-
bereich

1
.! Messwandler

= N (Neutralleiter] = blau
= | (stromfiihrend) = alle auBer blau und griin/gelb

L1legrand’

FUNKTIONSPRINZIP

Die Lastabwurf-Funktion
erfordert, zusatzlich zum
Lastabwurfrelais, die
Installation von mindestens
ein Gerat aus der "with
Netatmo” Reihe, daf3 die
Mess- und Steuerfunktion
bietet (z.B.: vernetztbare
Steckdose, vernetzbarer

Kabelauslass, vernetzbares ‘ g B
Schiitz usw.) Nicht-

Vernetzte
Kabelauslass

Vernetzte
Steckdose

Vernetztes Vernetztes
Lastabwurfrelais Schitz

Prioritdre
Lasten

Die Produktform und die
Positionierung der Anschlisse
oben ermaglichen den Einsatz
von Stiftkammschienen auf der
Oberseite des Produkts.

Das bedeutet, dass die Position
des Fernschalters in der Reihe
frei wahlbar ist und Produkte

auf der gleichen Hutprofilschiene
Uber eine Stiftkammschiene
verbunden werden konnen.

| BROSCHURE | 11

‘ SMARTE ELEKTROVERTEILUNG

/@ WWW.LEGRAND.AT



Den Betrieb von Geraten mit

hohem Energieverbrauch aus der Ferne
oder mittels Zeitplanen steuern

SMARTES SCHUTZ CX3 WITH NETATMO

Fur den direkten Einbau in die
Elektroverteilung ohne weitere
Absicherung des Steuerstromkreises
(interne Schutzbeschaltung am
Steuerstromkreis) beim Austausch
eines vorhandenen Schiitzes oder zum
Erstellen/Erganzen einer vernetzten
Installation.

—

Eingangs- und Ausgangs-
klemmen fiir die Steuer-
leitung (Phase intern
geschiitzt*) mit 4 4
Aufdruck zur Vermeidung
von Verdrahtungsfehlern

DAS SMARTE SCHUTZ CX® WITH NETATMO
ERMOGLICHT DEM ANWENDER:

m Steuerung hoher elektrischer Verbraucher
vor Ort oder aus der Ferne, einschliefilich
elektrischer Warmwasserbereiter, Poolpumpe,
Elektroheizung, Steckdose fiir Elektrofahrzeuge,
usw.).

m Zur Steuerung von Elektrogeraten bis zu
4800 W oder Motoren bis zu 2400 VA.

m Definieren von Zeitplanen oder personalisierte
Schaltszenarien (anstelle einer Zeitschaltuhr)
zum Ein-und Ausschalten Ihrer Gerate.

m Uberwachen des Energieverbrauchs des
gesteuerten Stromkreises in der App Home +
Control.

m Auswahl zwischen Hoch-/Niedertarif
Laststeuerung** im Automatikmodus oder

| Anschlussschema seitlich
am Gerat aufgedruckt

¥ e

ML

lumiéres

Beschriftungsfenster zur
einfachen Kennzeichnung des
2ugehdrigen Schaltkreises

herkommliches ON/OFF- Schiitz (per App Home Haupttaste zum EIN/AUS-
+ Control). Schalten angeschlossener
m Steuern von elektrischen Geraten per Gerate & Statusanzeige
—— |
Sprachassistent. | Konfigurationstaste &
Statusanzeige

g Works with . .., works with WORKS WITH
Apple HomeKit Hey Google alexa

| Ausgangsklemme fir die
Phase zur Last (Load)

Erfordert die vorherige Installation eines Funk-

Gateway Moduls Best.Nr. 412181 oder eines Eingangsklemme fiir den

Neutralleiter (N) und die
Phase (L)

Starterpakets ,with Netatmo” von Valena Life/
Allure & LivingLight.

Gerduscharm (< 10 dB)

* Legrand patentierte Technik. Durch interne Schutzbeschaltung ist eine zusatztliche
Absicherung bei Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2 nicht erforderlich.

** Hoch-/Niedertarif Laststeuerung (spezifisch fiir Frankreich). Das Schiitz wird
iber das vom Energieversorger gesendete Signal gesteuert, um die Last in
entsprechenden Zeitrdumen mit einem giinstigeren Tarif zu versorgen.

S| Modulbreite:1 x 17,5 mm

12 |
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BEMESSUNGSSPANNUNG: VERDRAHTUNGSBEISPIELE
100 - 240V o : Steuerung von verschiedenen ¢ Steuerung eines elektrischen Heizsystems
Der Steuerstromkreis hat eine energieintensiven Verbrauchern. liber eine zentrale Steuereinheit.

eingebaute Stromversorgung
mit interner Schutzbeschaltung.
Eine zusatzliche Absicherung
bei Anschluss der Steuerleitung
zwischen C1 und C2 ist nicht
erforderlich.

£ O

ELD

= N (Neutralleiter) = blau

= | (stromfiihrend) = alle auBer blau und griin/gelb

= |eiter nach Kontaktausgang (stromfiihrend) =
violett, orange, ...

................................................................................................................ Beecesessssosstecrarssssosssosrtesrarssssostsesrersrarns

Steuerung eines ein- oder dreiphasigen Installationsschiitzes
(In > 20 A} mit einem vernetzten Schiitz CX3 with Netatmo.

=7

ele]||fee B [[e%@ o|lo|e|e®
EJ—LH { U j LJ—LJ—LHJ—L

clo||lee |oe|)| Le® IR EE

Rl bl il
Steuerung eines einphasigen Installations- Steuerung eines dreiphasigen Installationsschiitzes
schiitzes mit einem vernetzten Schiitz mit einem vernetzten Schiitz CX3 with Netatmo.
CX3 with Netatmo.

(L2

Die Produktform und die
Positionierung der Anschlisse
oben ermoglichen den Einsatz
von Stiftkammschienen auf der
Oberseite des Produkts.

Das bedeutet, dass die Position
des Schitzes in der Reihe frei
wahlbar ist und Produkte auf der
gleichen Hutprofilschiene liber
eine Stiftkammschiene verbunden
werden kdnnen.

SMARTE ELEKTROVERTEILUNG | BROSCHURE | 13
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Home + Control
Eine App,

um alles zu steuern

Uber die Home + Control App wird die Anlage gesteuert
und der Verbrauch nachverfolgt.

Die App ermadglicht tiber ein Smartphone
C und/oder Sprache (lber einen Sprach-

assistenten) die Fernsteuerung der
grend Beleuchtung, der Rollladen, der Heizung
und Elektrogerate. Sie bietet auflerdem
die Moglichkeit, personalisierte Szenarien zu erstellen,
um den Betrieb von Geraten zu planen, den Verbrauch
detailliert zu verfolgen und Benachrichtigungen auf
dem Smartphone zu aktivieren.

D 0
FERNSTEUERUNG SPRACHSTEUERUNG
\'WU
@ ' § %
4
7 o,
EINFACHE SMARTES
ZEITPLANUNG ENERGIEMANAGEMENT

ﬁ Works with . .., works with WORKS WITH
Apple HomeKit Hey Google alexa

erhaltlich.

(——— Die Home + Control App ist kostenlos
ﬂ im App Store und Google Play

2 Download on the GETITON

‘ S App Store | *® Google Play

14 |
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Dank der vernetzten Produkte von Legrand
und Netatmo wird das Haus zu einem noch
komfortableren Ort. Es passt sich den
Gewohnheiten der Bewohner an. Die Nutzer
konnen liber das Licht, die Heizung, den
Rauchmelder, die Tiirsprechanlage oder die

Kameras einfach und intuitiv die Kontrolle
ihres Zuhauses libernehmen. .
4
Smarte
. Rollladenschalter
SIE HABEN DIE WAHL: | A

STEUERN SIE IHR ZUHAUSE
PER TABLET ODER SMART-
PHONE MIT DER

APP HOME + CONTROL,
UBER DIE GANGIGEN

— SPRACHASSISTENZSYSTEME
ODER PER TASTENDRUCK.

Smarte
Steckdosen

Smarte Schalter Smartes Thermostat

PRODUKTE, das darauf ausgerichtet ist, die Wichtigkeit der

Kommunikation in die Produkte und Services einzubringen,
tberall wo das Internet der Dinge (Internet of Things) die
euot Nutzererfahrung verbessern kann.

PROGRAM RY | EGRAND

H ELIOT IST EIN PROGRAMM VON LEGRAND FUR VERNETZTE
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L1legrand’
Funk-Gateway Modul

EMDX? with Netatmo

2

[N
. Home + Control -
o LEGRAND
* =
= ;
g
—
412181

Ermdglicht dem Anwender die Fernsteuerung einer vernetzten Installation
durch Verwendung eines Smartphones mit der App Home + Control und/
oder sprachgesteuert mittels Sprachassistenten. Die Erstellung einer
vernetzten Installation erfordert ein Funk-Gateway Modul ,EMDX? with
Netatmo* oder ein Starterpaket ,with Netatmo®. Die Installation kann
jederzeit durch weitere ,with Netatmo* Produkte erganzt werden. Ein
WLAN-Netzwerk 2,4 GHz mit Internetzugang wird benétigt. Befestigung
auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbefestigung.

Verp.-Einh. | BestNr.  Funk-Gateway Modul

Das Funk-Gateway Modul dient als Schnittstelle
innerhalb einer vernetzten Installation. Es
ist Voraussetzung fur die Erstellung eines

Drahtlosnetzwerkes aus vernetzbaren ,with Netatmo*

Geraten.

1 412181 Funk-Gateway Modul
- Eigenverbrauch: max. 2 W
- Bemessungsspannung: 100 - 240V, 50/60 Hz
- Geréatebreite: 2,5 Teilungseinheiten a 17,5 mm

Zur Anbindung an ein Smartphone mittels Wi-Fi
wird ein WLAN-Router mit Internetverbindung
benotigt, welches in Funk-Reichweite zum
Funk-Gateway Modul (WLAN-Netzwerk 2,4 GHz)
platziert werden muss.

Smarter Energiezahler
EMDX?® with Netatmo

412015

&

Home + Control
LEGRAND

Fur jede vernetzte Installation die durch Verwendung eines Smartphones
mit der Home + Control App und/oder sprachgesteuert mittels
Sprachassistenten ferngesteuert wird.

Verp.-Einh.

1

1

1

Best.Nr.

412015

412033

412008

Smarter Energiezdhler

Ermaoglicht die Vervollstandigung lhrer vernetzten
Installation. Erfordert ein Funk-Gateway Modul
LEMDX?® with Netatmo* oder ein Starterpaket ,with
Netatmo®. Es besteht die Méglichkeit, mehrere
Zahler in das System einzubauen. Anschluss Uber
Schraubklemmen.

Geratebreite 1 Teilungseinheit a 17,5 mm

Smarter Energiezdhler, 1-phasig

- Zur Messung des aktuellen Energieverbrauchs fur
den jeweils zugeordneten 1-phasigen Stromkreis.

- Anzeige des Energieverbrauchs auf einer Tages-/
Wochen-/ Monats- oder Jahresubersicht

- Erhalt einer Meldung, sobald ein vorher festgelegter
Verbrauchsgrenzwert erreicht ist.

- Bemessungsspannung: 100 — 240V, 50/60 Hz
Lieferung mit 1 geschlossenen Stromwandler 80 A
max.

Smart Ecometer

Erfordert kein Funk-Gateway Modul ,,EMDX? with
Netatmo* oder Starterpaket ,with Netatmo®.
Ermdglicht:

- Gesamt- und Teilverbrauchsmessung an elektri-
scher Energie an 5 Verbrauchsstellen im Haushalt:
Heizung, Kuhlung, Warmwasserbereitung, Steckdo-
sen Strom und sonstige Verbrauche

- Uberwachung des Verbrauchs von Gas, Warmwasser
und Wasser uber Impulszahler (nicht mitgeliefert)

- Die aktuellen und historischen Verbrauche der
einzelnen Verbrauchstellen sind lokal (auf dem
Produktdisplay) als auch aus der Ferne Uber die
Legrand Home + Control App einsehbar.

Enthalt:

- 1 Ethernet IP RJ 45 Anschluss und Wi-Fi Konnekti-
vitat fur Fernzugriff und Produktupdates Uber die
Legrand Home + Control App.

- 5 Eingéange fur Stromwandler mit Schnellanschluss
(davon 1 fur den Gesamtverbrauch) zur Messung
der Stromkreise

- TIC* (Télé Information Client) Eingang fur elektroni-
schen Zahler, Ermoéglicht die Verwaltung der Tarifzei-
ten. Moglichkeit der Eingabe von Zeitfenster durch
Programmierung (wenn kein TIC* angeschlossen ist)

- 3 Impulseingange (Schraubklemmen) fur die Mes-
sung von Gas, Kaltwasser und Warmwasser (zum
Anschluss von eigenen Impulszéhler, nicht im Liefer-
umfang enthalten)

Smart Ecometer-Set

Bestehend aus 412032 Smart Ecometer und
3x 80 A Imax geschlossenen Stromwandlern
(412008)

- Nennspannung: 100 - 240V, 50/60 Hz

- Geratebreite 5 Teilungseinheit a 17,5 mm

Stromwandler

Geschlossener Stromwandler, max. 80 A
Schnellanschluss Steckverbinder

*TIC (Télé Information Client) spezifisch franzosisches System, funktionslos in Deutschland und Osterreich
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Smartes Lastabwurfrelais

CX3 with Netatmo

412172

Zum Fernsteuern lhrer Installation von Zuhause und unterwegs (Licht,
Haushaltsgerate) durch Verwendung eines Smartphones mit der App
Home + Control und/oder sprachgesteuert mittels Sprachassistenten.
Die Erstellung einer vernetzten Installation erfordert ein Funk-Gateway
Modul ,EMDX? with Netatmo* oder ein Starterpaket ,with Netatmo®.
Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende

Schnellbefestigung.

Verp.-Einh.

1

Best.Nr.

412172

Smartes Lastabwurfrelais

Das vernetzbare Lastabwurfrelais erméglicht:

- Verbundene Gerate auszuschalten

- die Gerate proaktiv und schrittweise auszuschalten,
die energieintensivsten Gerate, wenn ein zu
hoher Verbrauch festgestellt wird (einstellbarer
Schwellenwert) schaltet auf intelligente Weise
Verbraucher ab, die zuvor mit "with Netatmo"-
Geraten verbunden wurden, wie z. B.: verbundene
Kabeldosen, verbundene Schitze, verbundene
Steckdosen.

Die Gerate werden automatisch wieder einge-

schaltet, sobald die Gefahr eines tbermaRigen

Verbrauchs abgewendet wurde.

Funktionen:

- Messung eines zugeordneten 1-phasigen
Stromkreises bis zu 80 A.

- schrittweise, individuelle und automatische
Abschaltung der energieintensivsten Gerate

- automatische Wiederinbetriebnahme der gleichen
Gerate sobald die Gefahr eines Ubermagigen
Verbrauchs gebannt ist.

Ermoglicht uber die App. Home + Control:

- Messung der momentanen Gesamtleistung der
Anlage (kWh).

- einsehen des taglichen/wéchentlichen/monatlichen/
jahrlichen Verbrauchsverlauf.

- eine Prioritatenliste der auszuschaltenden Gerate
zu erstellen.

- die Funktion des intelligenten Lastabwurfs fur
die Elektroheizungen (der Lastabwurfschalter
schaltet vorrangig diese Stromkreise zyklisch ab,
um das Risiko eines zu hohen Stromverbrauchs
zu vermeiden, bei gleichzeitigem Aufrechterhalten
eines gewissen Komfortniveaus fur die Bewohner
der Wohnung.

- Sendet Benachrichtigungen, wenn Gerate
ausgeschaltet und wieder eingeschaltet werden.

Smartes Lastabwurfrelais

nach EN 61869-2, EN 61010-1

mit LED-Statusanzeige

- Bemessungsspannung: 100 - 240V, 50/60 Hz

- Geratebreite: 1 Teilungseinheit a 17,5 mm Lieferung
mit 1 geschlossenen Stromwandler 80 A max.

/@ WWW.LEGRAND.AT
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Smarter Fernschalter, Smartes Schiitz

CX3 with Netatmo
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412170
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412171

Zum Fernsteuern lhrer Installation von Zuhause und unterwegs (Licht,
Haushaltsgerate) durch Verwendung eines Smartphones mit der App
Home + Control und/oder sprachgesteuert mittels Sprachassistenten.
Die Erstellung einer vernetzten Installation erfordert ein Funk-Gateway
Modul ,EMDX? with Netatmo* oder ein Starterpaket ,with Netatmo®.
Befestigung auf Hutprofilschiene EN 60715 durch rastende Schnellbe-

festigung.

Verp.-Einh.

1

1

Best.Nr.

412170

412171

SMARTE ELEKTROVERTEILUNG

Smarter Fernschalter

Der vernetzbare Fernschalter erméglicht per

Smartphone Uber die App Home + Control:

- Fernsteuerung (EIN/AUS) von elektrischen Geraten
(z. B. Beleuchtung, Haushaltsgerate)

- Messung und Uberwachung eines 1-phasigen
Stromkreises (Verbrauch kWh)

- Bedienen und Anpassen von Schaltszenarien
(Tag, Nacht, ,Ferien®, ...)

- Erstellen von Tages- und/oder Wochenschaltplan

Kann durch konventionelle Taster (drahtgebunden)

und/oder mit Geraten der Serie ,with Netatmo*

drahtlos verbunden werden.

Smarter Fernschalter, 1-polig 16 A

nach EN 60669-2-1, Gerduscharm < 10 dB,

mit LED-Statusanzeige, Handschaltung ON/OFF
- Bemessungsstrom: 16 A

- Kontakttyp: 1 SchlieRer

- Bemessungsspannung: 100 — 240V, 50/60 Hz

- Geratebreite: 1 Teilungseinheit a 17,5 mm
Aufgrund interner Schutzbeschaltung ist beim
Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2
keine zuséatzliche 2 A Absicherung erforderlich.

Smartes Schiitz

Das vernetzbare Schutz ermoglicht per Smartphone

Uber die App Home + Control:

- Fernsteuerung EIN/AUS) von elektrischen Geraten
bis 4800 W, Motoren bis 2400 VA, entsprechend
der Gebrauchskategorie oder Steckdosen fur
Elektrofahrzeuge bis 16 A

- Messung und Uberwachung eines 1-phasigen
Stromkreises (Verbrauch kWh)

Kann durch konventionelle Taster (drahtgebunden)

und/oder mit Geraten der Serie ,with Netatmo*

drahtlos verbunden werden.

Smartes Schiitz, 1-polig 20 A

nach EN 60669-2-1, Gerauscharm < 10dB,

mit LED-Statusanzeige, Handschaltung ON/OFF

- Bemessungsstrom: 1= 20 A, Gebrauchskategorie
AC-1/AC-7a: I,= 20 A und AC-3/AC-7b: I,= 10 A

- Bemessungsspannung: 100 — 240 V, 50/60 Hz

- Kontakttyp: 1 SchlieRer

- Geratebreite: 1 Teilungseinheit a 17,5 mm

Aufgrund interner Schutzbeschaltung ist beim

Anschluss der Steuerleitung zwischen C1 und C2

keine zusatzliche 2 A Absicherung erforderlich.
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Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest

T02921/104-0
info.service@legrand.de
www.legrand.de

Verkaufsservice
T02921/104-0
de-verkaufsservice@legrand.de

Technische Beratung und Angebote

e Sprechanlagen
T02921/104-140

* MyHome/Hausautomation
T02921/104-141

¢ |nstallationsmaterial/Schalter
T02921/104-144

info.service@legrand.de

Legrand Austria GmbH
Floridsdorfer Hauptstrafle 1
1210 Wien

T01277 62
office.austria@legrand.at
www.legrand.at

Verkaufsservice
T01277 62100
legrand.verkauf@legrand.at

Technische Hotline
T01277 62210
legrand.technik@legrand.at

linkedin

xing

instagram
facebook
youtube

legrand.de
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legrand.at

Legrand behalt sich das Recht vor, die
erforderlichen technischen Anderungen
oder Verbesserungen an den Produkten
vorzunehmen und die erwahnten Mafle
ohne vorherige Mitteilung zu andern.
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