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VAN GEEL

Kabelrinnensystem P31

652

Weiter - Schneller - Leichter

Dieses neuartige P31 Kabelrinnen-System wurde mit dem Ziel entwickelt, den Installationsalltag so ein-
fach wie moglich zu gestalten.

Hierbei stutzt sich das P31 Kabelrinnen-System auf drei Uberlegene Ansatze. Sie sorgen dafir, dass die
Montage denkbar einfach ist - unabhangig von der jeweiligen Einbausituation.

Der erste Ansatz der Neuentwicklung des P31 Kabelrinnen-Systems ist der Einsatz eines neuen, automa-
tischen Kupplungssystems mit einer Feder-Mechanik. Die zweite Verbesserung betrifft den Einsatz einer
tiefgezogenen Verarbeitungstechnik bei der Herstellung. Diese sorgt fir zusatzliche Stabilitat der Kabel-
rinnen, erlaubt extreme Belastungen und vermindert das Risiko von Beschadigungen der Kabel. Und
drittens: das bewahrte Verbindungssystem der Formstiicke wurde belassen. Dies erlaubt auch weiterhin

das Einschieben von Kabelrinnen in Formstiicken zum Langenausgleich. Auch wurden die Formsticke mit

weiteren Innovationen verbessert. Darliber hinaus gibt es eine grofle Auswahl von Materialqualitaten.

1 Schraubverbinder 12 P31 Kabelrinne mit integriertem,
2 Eckstlck verstellbar automatischem Verbinder
3 Deckel 13 Bogen
4 Einlegeblgel 14 Abzweigstiick
5 Schutzkappe Hangestiel 15 Anbaustiick
6 Ausleger CB 16 T-Stuck
7 Ausleger 1,5 kN 17 Trennsteg
8 Ausleger schwer 18 Gelenkstiick vertikal
9 Hangestiel US0 19 Montageplatte
10 Hangestiel U55 20 Fallstick
11 Hangestiel U60 21 Steigestiick
22 Kantenschutz i
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P31 KABELRINNE MIT INTEGRIERTEM
AUTOMATISCHEM VERBINDER

Die Kabelrinne wird durch einfaches ver-
tikales Ineinanderschieben verbunden.

Zum Lésen wird der Sicherungsstift
entfernt. Mdoglichkeit die Verbindung mit
einer Schraube zusatzlich zu sichern.

P31 KABELRINNE MIT
INTEGRIERTEM VERBINDER

Kabelrinne mit der Hohe 100 und 25
werden mit integriertem Verbinder
verbunden.

DAS NEUE, AUTOMATISCHE

KUPPLUNGSSYSTEM

SCHRAUBENLOSE KLICKMONTAGE PER INTEGRIERTEM,

AUTOMATISCHEM VERBINDER

HALTEFEDER
(WERKZEUGLOS) -

VERBINDER

Einfache Montage auf den Punkt gebracht
Das neue, automatische Kupplungssystem

P31 verfugt Uber ein neues, automatisches Kupp-

Verbindung fir alle Einbausitutationen.

FORMSTUCKE MIT LANGEN-
TOLERANTEM VERBINDUNGSSTUCK

Abhange- Kabelschutz

moglichkeit
Begrenzung der

Einschiebelange

Kabel-

befestigung Zusatzliche Befes-

tigungsmaglichkeit
des Bodens

Messmarkierung

GESAMTKATALOG |L1legrand|

INTEGRIERTER

lungssystem mit einer Feder-Mechanik. Dieses inno-
vative Design bietet eine schnelle, einfach und sichere
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VAN GEEL

P31 - Kabelrinne, Hohe: 25 mm

Kreuztabelle
Kabelrinne, Hohe: 25 mm
Deckel
Kabelrinne gelocht, mit integriertem
Schraubverbinder
Dimension (mm) Materialqualitét
Lange: 3000 mm Lange: 3000 mm
B3 480045 340190
25x 75 =
& 482145 VG342170
0 480046 340191
25 x 100 2
R 482146 342171
20 480047 340192
25 x 150 =
& 482147 342172
20 485048 340193
25 x 200 vz
& 485248 342152
o 485049 340194
25 x 300 =
R 485249 342153
30 480050 340195
25 x 400 e
K 482050 342154
20 480051 340196
25 x 500 =
& 482051 342155

Kabelrinne mit Materialstarke 1,5 und 2 mm auf Anfrage
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VAN GEEL

Formstiicke
o Deckel fiir o Deckel fiir e en Deckel fiir
Bogen 90 Bogen 90° T-Stiick T-Stiick Abzweigstiick A7 weigstiick
Dimension Material-
(mm) qualitat 5
. ] i 3
—_— > : , » o e .
R 480907 480862 481096 480880 480108 480502
25x 75
5 482907 482862 482096 482880 482108 482502
26 480908 480863 481097 480881 480109 480503
25 x 100
5 482908 482863 483097 482881 482109 482503
R 480909 480864 481098 480882 480118 480504
25 x 150 v
RS 482909 482864 483098 482882 482118 482504
20 480910 480865 481099 480883 480119 480505
25 x 200 o
R 482910 482865 483099 482883 482119 482505
26 480911 480866 481110 480884 480126 480728
25 x 300 m
R 482911 482866 483100 482884 482126 482728
26 481188 480867 483252 480885 480127 480745
25 x 400 v
& 483188 482867 483452 482885 482127 482745
9 481189 480868 483253 480886 480128 480746
25 x 500 "
R 483189 482868 483453 482886 482128 482746
Formstiicke
Steigestiick Deckel fiir Fallstiick Deckel fiir Fallstiick Endstiick
9 Steigestiick

Dimension Material- | T,
(mm) qualitat k = ﬁ

~4
£

SQE_'B 480972 480889 481031 480799 481518
25x 75 e

& 482972 482889 482031 482799 483518

SQE,"!’ 480973 480890 481032 480808 481519
25 x 100 vz

& 482973 482890 482032 482808 483519

ERe 480974 480891 481033 480809 481520
25 x 150 v

) 482974 482891 482033 482809 483520

%f,“? 480975 480892 481034 480818 481521
25 x 200 vz

& 482975 482892 482034 482818 483521

SQE_'B 480976 480893 481035 480819 481522
25 x 300 e

&) 482976 482893 482035 482819 483522

f{"; 483977 480896 483036 480827 481523
25 x 400 vz

8 483984 482896 483336 482827 483523

ERe 483978 480897 483037 480828 481524
25 x 500 =

& 483985 482897 483337 482828 483524
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VAN GEEL

P31 - Kabelrinne gelocht P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 25 mm Hohe: 25 mm - Technische Daten

M P31 — Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder

25 mm
75->500 mm i E 3}'
£ —
3m O R -
S . " e o
Bostr. | (H | B, | Mk | binge | Kapemtt | Gowich
(mm)
480045
482145 27 77 0,6 3000 1938 0,66
480046
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Breite (mm) 482146 7 10 06 5000 - 017
480047
sQE_NgI)J @ 482147 27 150 0,6 3000 3865 0,98
6 480045 | 482145 KR GEL 3000x 75x25m. Verb. |75 jggggg 27 200 06 3000 5185 1,22
6 480046 | 482146 KR GEL 3000 x 100 x 25 m. Verb. | 100 155010
6 480047 | 482147 KR GEL 3000 x 150 x 25 m. Verb. | 150 485249 2 300 06 3000 8% 169
6 485048 | 485248 KR GEL 3000 x 200 x 25 m. Verb. | 200 ﬁgggg 27 400 0,9 3000 10465 3,12
6 485049 | 485249 KR GEL 3000 x 300 x 25 m. Verb. | 300 480051
6 480050 | 482050 KR GEL 3000 x 400 x 25 m. Verb. | 400 482051 27 s00 e 3000 18108 2
6 480051 | 482051 KR GEL 3000 x 500 x 25 m. Verb. | 500

Kabelrinne mit Materialstarke 1,5 und 2 mm auf Anfrage
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VAN GEEL

Verbinder und Deckel Verbinder und Deckel

Hohe: 25 mm Hohe: 25 mm - Technische Daten

Schraubverbinder

M schraubverbinder
180
(0 00 0010
481528 481530 EA 235 EC 235
Verp. Best.Nr. Bezeichnung 260

SEND

i |
&

|
1 481528 | 483528 \Verbinder EC, H: 25 mm Em 0 0 0 0 []I L

1 481530 | 483530 Verbinder EA, H: 25 mm

1 487470 | 487471 Verbinder ARE, H: 25 mm ARE -
Best.Nr. Materialstarke Gewicht (kg)
481528
Deckel 483528 1,2 0,03
481530
- 483530 2 0o
487470
487471 2 ol
75->500 mm
M Deckel
¢ B +2s ‘
340193 S— i
») (-
Deckel T
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Breite (mm)
30 .&z H B Mat«sarial Lénge Gewicht
e Best.Nr. torial=
3 340190 |VG342170 Deckel KR P313000x 75 |75 (mm) N A
8 340191 | 342171 Deckel KR P31 3000 x 100 100
3 340192 | 342172 Deckel KR P31 3000 x 150 | 150 340190 19 77 i 3000 Gl
3 340193 | 342152 Deckel KR P31 3000 x 200 200 VG342170 19 77 0.8 3000 0,73
3 340194 | 342153 Deckel KR P313000x 300 300 240191 o 100 05 2000 057
3 340195 | 342154 Deckel KR P31 3000 x 400 400
3 340196 | 342155 Deckel KR P31 3000 x 500 500 342171 19 100 08 3000 0.87
340192 19 150 05 3000 0,73
342172 19 150 08 3000 1,20
340193 19 200 05 3000 0,93
342152 19 200 08 3000 1,50
Sperrzahn Schraubenset 6 x 10 mm
340194 19 300 0,6 3000 1,60
L =) 342153 19 300 08 3000 2,13
Verp. Best.Nr. Bezeichnung
s 340195 19 400 0,75 3000 2,60
200 341895 | 346895 Schraubenset M, 6 x 10 mm AL ik o Be S000 S
E 340196 19 500 0,75 3000 317
‘»v
341895 342155 19 500 08 3000 3,40
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VAN GEEL

Bogen 90°

Bogen 90°

Hohe: 25 mm Hohe: 25 mm - Technische Daten
Bogen 90°
M Dimensionen und Gewichte
25 mm
— 12
= - C -
75->500 mm . —_—
480910 L
R
= [
ot
Verp. Best.Nr. Breite (mm) Bogen 90°
SEND TvZ
@

H L L1 L2 Gewicht
| et -
1 480909 | 482909 150 prase i 27 79 100 229 229 50 03
1 480910 | 482910 200 480908 27 102 100 252 252 50 0.36
1 480911 | 482911 300 482908 :
1 481188 | 483188 400 :ggggg 27 152 100 302 302 50 0,51
i 481189 | 483189 500 :ggg]g 27 202 100 352 352 50 0,68

:ggg}j'l 27 302 100 452 452 50 1,08
481188 27 402 100 552 552 50 1,56
Deckel fiir Bogen 90° EB3(188
:gg}gg 27 502 100 652 652 50 213
75->500 mm '
> Deckel fiir Bogen 90°
. Gewicht
480865 Best.Nr. (kg)
480862
482862 Ll
Verp. Best.Nr. Breite (mm) :ggggg 0,27
AR et o
1 480862 | 482862 75 480865 0,56
1 480863 | 482863 100 482865 '
1 480864 | 482864 150 00008 | 0%
1 480865 | 482865 200 480867 15
1 480866 | 482866 300 482867 '
1 480867 | 482867 400 as20es | 207
1 480868 | 482868 500
658 |Lllegrand| GESAMTKATALOG



VAN GEEL

T-Stuck T-Stuck

Hohe: 25 mm Hohe: 25 mm - Technische Daten
T-Stiick
M Dimensionen und Gewichte
25 mm
L1
75->500 mm
L
L2
vy c
R
481099 L
Verp. Best.Nr. Breite (mm) T-Stiick
SEND TvVZ
QS}
1 481096 | 482096 75 Besthr. | H L R L1 L2 C | Gewicht
1 481097 | 483097 100 - it O O B R R B L )
1 481098 | 483098 150 481096 | %00 79 100 378 229 1493 048
1481099 | 483099 200 481097 30,9 102 100 401 252 1493 0,57
1 481110 | 483100 300 483097
1 483252 | 483452 400 jg;ggg 30,9 152 100 451 302 149,3 0,77
1 483253 | 483453 500 51055
481009 30,9 202 100 501 352 1493 1,01
481110
483100 30,9 302 100 601 452 149,3 1,57
483252 30,9 402 100 701 552 149,3 2,21
Deckel fiir T-Stiick :22::;
483453 30,9 502 100 801 652 149,3 2,99
75->500 mm
Deckel fir T-Stiick
Best.Nr. Ge(‘l'('gi'):ht
480880
482880 B
480881
480883 482951 o
480882
482882 b
Verp. Best.Nr.. Breite (mm) 480883 !
SEnD v 482883 S
Q9 & 480884 141
1 480880 | 482880 75 :§§§§;
1 480881 | 482881 100 482885 &
1480882 | 482882 150 480886 287
1480883 | 482883 200 452356
1 480884 | 482884 300
1 480885 | 482885 400
1 480886 | 482886 500
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VAN GEEL

Abzweigstick Abzweigstick
Hohe: 25 mm Hohe: 25 mm - Technische Daten
Abzweigstiick g
M Dimensionen und Gewichte
25 mm
75->500 mm ix
__---K R
480119
Abzweigstiick
Verp. Best.Nr. Breite (mm) Gewicht
&% ¥ Besthr | (mm) (mm) (mm) (mm) Ko
&
1 480108 | 482108 75 e 304 79 100 149 04
1 480109 | 482109 100 480109 304 102 100 149 0,42
1 480118 | 482118 150 482109 :
1 480119 | 482119 200 oons 30,4 152 100 149 047
1 480126 | 482126 300 480119 0,53
1480127 | 482127 400 as2110 | %04 202 10 149 '
1480128 | 482128 500 rodr 304 302 100 149 063
480127
482127 30,4 402 100 149 073
480128
482128 30,4 502 100 149 0,84

Deckel fiir Abzweigstiick

Verp.

[N U

660

75->500 mm

Best.Nr.

SEND

Qo
480502
480503
480504
480505
480728
480745
480746

¥
482502
482503
482504
482505
482728
482745
482746

Best.Nr. Ge(‘l'("gi‘):ht
480502
482502 ik
. 480503
N 482503 bz
480504
482504 A
480505 480505 0.31
482505 ’
480728
482728 bR
480745 0,55
Breite (mm) :gz;:z
482746 Bigs

75

100
150
200
300
400
500

Lllegrand| GESAMTKATALOG
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Steigestiick

Hohe: 25 mm

Steigestiick

Hohe: 25 mm - Technische Daten

VAN GEEL

Steigestiick

25 mm
75->500 mm
Verp. Best.Nr.
SEND TvZ
&
1 480972 | 482972
1 480973 | 482973
1 480974 | 482974
1 480975 | 482975
1 480976 | 482976
1 483977 | 483984
1 483978 | 483985

Deckel fiir Steigestiick K

75->500 mm

Verp. Best.Nr.

SEND

QLo
480889
480890
480891
480892
480893
480896
480897

[N

¥
482889
482890
482891
482892
482893
482896
482897

‘-_L ol M Dimensionen und Gewichte

L2

480975

R

L1

Dimensionen und Gewichte

Breite (mm) Breite L1 L2 Gewicht
BestNE | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) (ka)

75 prasdls 30,4 79 100 185 185 029

100 prasdts 30,4 102 100 185 185 033

150

200 presdhs 30,4 152 100 185 185 0,41

300 480975

200 presdtd 30,9 202 100 185 185 05

500 prasdb 30,9 302 100 185 185 0,68
prees s 30,9 402 100 185 185 0,83
AL 30,9 502 100 185 185 1

Gewicht
Best.Nr. (kg)
480889
482889 /i
480890
482890 018
480891
482891 028
480892
¥ 482892 8
480892 480893 05
482893
480896
0,59
Breite (mm) 482896
480897
482897 Ot
75
100
150
200
300
400
500

Deckel fiir Steigestiick

GESAMTKATALOG |L1legrand
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VAN GEEL

Fallstiick Fallstiick
Hohe: 25 mm Hohe: 25 mm - Technische Daten
Fallstiick
M Dimensionen und Gewichte
25 mm
L1
75->500 mm »ﬁ¢
¥
WD)
- R
481034
Verp. Best.Nr. Breite (mm) Fallstiick
SEND 1;‘8’81
o0 =~ . Breite R L1 L2 c Gewicht
1 481031 | 482031 75 " (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
1 481032 | 482032 100 481031
1 1481633 | 485633 150 SR 27 77 173 255 255 55 0,29
1 481034 | 482034 200 o032 27 100 173 255 255 55 0,33
1 481035 | 482035 300 451033
1 483036 | 483336 400 prTEE 27 150 173 255 255 55 0,41
1 483037 | 483337 500 :g;ggﬁ 27 200 173 255 255 55 0,5
prafes 27 300 173 255 255 55 0,68
et 27 400 173 255 255 55 0,83
o o 483037 27 500 173 255 255 55 1
Deckel fiir Fallstiick 483337
75-
5->500mm Deckel fiir Fallstiick
Gewich
Best.Nr. e(‘l'("g"): t
480799
482799 02z
480808
482808 03
480809
\« 482809 02
480818 480818
482818 05k
Verp. Best.Nr. Breite (mm) :ggg}g ue
@
1 480799 | 482799 75 480828 129
1 480808 | 482808 100 482828 '
1 480809 | 482809 150
1 480818 | 482818 200
1 480819 | 482819 300
1 480827 | 482827 400
1 480828 | 482828 500
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VAN GEEL

Zubehor Zubehor

Hohe: 25 mm Hohe: 25 mm - Technische Daten

Montageplatte

M Endstiick
Verp.  Best.Nr.  Bezeichnung
SEND
Qo
1 341162 Universal Montageplatte in
341162 ‘ L ‘ ‘ 30
I | I |
Best.Nr. L (mm) Ge(\ll(vg):ht
481518
483518 7 oo
481519 102 0.05
.. 483519 i
Endstiick ET570 . 006
483520 J
481521
483521 A2 ooy
481522
483522 302 0,11
481523
483523 A2 013
481524
483524 g2 0l
481521
Verp. Best.Nr. Breite (mm) . Trennsteg
SEND TvZ
& 3000
1 481518 | 483518 75 e ~]
1 481519 | 483519 100 |
1 481520 | 483520 150 g\ i I
1 481521 | 483521 200 ]
1 481522 | 483522 300 0 | |
1 481523 | 483523 400 !
1 481524 | 483524 500 | | ]
37,5
Trennsteg
3m Best.Nr. G?;'gi‘):ht
481516
483516 ‘ il
Verp. Best.Nr. Bezeichnung

SEND TvZ
Ky

3 481516 | 483516 Trennsteg 3000 x 25

Kantenschutz

8302101

Verp.  Best.Nr.  Bezeichnung
SEND

1 8302101 Kantenschutz 10 x 14,5
1 G111199 Kantenschutz 6,5x9,5
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VAN GEEL

P31 - Kabelrinne, Hohe: 60 mm

Kreuztabelle
Kabelrinne gelocht, H6he: 60 mm
neorrom  fabefmenit | saefime Wewmi  'ssimi o Sabrme | oymmerisch o
automatischem Schraubverbinder  ohne Verbinder IR integr/autom. - Verbinder, 1,5 mm Verbinder,
Dimension Material-
(mm) qualitat
= Z >
1990 mm 3000 mm 3030 mm 3006 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
£ - 480110 - 480561 481260 487000 487211 487911
¥ = = 482110 480571 = = 482212 487917
60 x 75 e -~ 484110 - 480581 - - - -
v | - 488010 - - - - - -
vaa — 488790 - - - - - -
0 487111 480111 = 480562 481261 487001 487221 487921
¥ - - 482111 480572 - - 482222 487927
60 x 100 s - 484111 - 480582 = = = =
v | — 488011 - - - - - -
~ 488798 - - - - - -
0 - 480112 - 480563 487056 487002 487231 487931
¥ - = 482112 480573 = = 487232 487937
60 x 150 e - 484112 - 480583 - - - -
v | ~ 488012 = = = = — -
vaa — 488792 - - - - - -
0 487113 480113 = 480564 487057 487003 487241 487941
¥ - - 482113 480574 - - 487242 487947
60 x 200 o - 484113 - 480584 = = = =
v | - 488013 - - - - - -
vaa — 488793 = - - - - -
B 487114 480114 - 480565 481264 487004 487251 487951
% - = 482114 480575 = = 487252 487957
60 x 300 o - 484114 - 480585 - - - -
v | ~ 488014 - - - - - -
~ 488794 - - - - - -
0 — 480115 = 480566 481265 487005 487261 487961
% - - 482115 480576 - - 487262 487967
60 x 400 545 — 484115 = 480586 = - - -
v | - 488015 - - - - - -
- 488795 — - - = = =
R - 480116 - 480567 - - 487271 487971
% = = 482116 480577 = = 487272 487977
60 x 500 it - - - - - - - -
— 488016 - - - - - -
vaa — 48879 - - - - - -
30 - 480117 = 480568 - - 487281 487981
R - - 482117 480578 - - 487282 -
60 x 600 ) — 484537 = 480588 = = = =
v | - 488017 - - - - - -
vaa - 488797 = - = = = =

Kabelrinne Lange 5000 mm und 6000 mm auf Anfrage
664 \ (| Iegrand| GESAMTKATALOG




VAN GEEL

Kabelrinne ungelocht, H6he: 60 mm
. el il Kabelrinne mit integriertem |  Kabelrinne symmetrisch Kabelrinne symmetrisch Kabelrinne symmetrisch Deckel
s e s Schraubverbinder ohne Verbinder ohne Verbinder, 1,5 mm ohne Verbinder, 2 mm
4 3000 mm 3030 mm 3000 m 3000 mm
481120 - 480301 - 487311 340190
- 482556 481061 - - VG342170
484120 - 481241 - - 344190
488020 - - - - 346313
488800 - - - - 346613
481121 - 480302 487925 487321 340191
- 482549 481062 487926 - 342171
484121 - 481242 - - 344191
488021 - - - - 346314
488801 - - - - 346614
481122 - 480303 487935 487331 340192
- 482550 481063 487936 - 342172
484122 - 481243 - - 344192
488022 - - - - 346315
488802 - - - - 346615
481123 - 480304 487945 487341 340193
- 482551 481064 487946 - 342152
484123 - 481244 - - 344193
488023 - - - - 346316
488803 - - - - 346616
481124 - 480305 487955 487351 340194
- 482552 481065 487956 - 342153
484124 - 481245 - - 344194
488024 - - - - 346317
488804 - - - - 346617
481125 - 480306 487965 487361 340195
- 482553 481066 487966 - 342154
484125 - 481246 - - 344195
488025 - - - - 346312
488805 - - - - 346612
481126 - 480307 487975 487371 340196
- 482554 481067 487976 - 342155
488026 - - - - 346477
488806 - - - - 486477
481127 - 480308 487985 - 340197
- 482555 481069 487986 - 342156
484137 - 481248 - - 344197
488027 - - - - 346478
488807 - - - - 486478
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P31 - Formstiicke, Hohe: 60 mm

Kreuztabelle

Formstiicke
Bogen 90° fﬁ[r)eBcc:(:(len Bogen ver- fu?%c:;n Bogen 45° fu?%c:;n Anbaustiick ~,Deckel fur T-Stiick
stellbar Anbaustiick
Dimension Material- S0 verstollb: =
(mm) qualitat
EE}? 480750 480862 481770 480094 487840 487930 481173 341174 480790
gsf 482750 482862 - - - - 482273 343174 482790
60x73 484750 484140 484770 484094 - - 485173 345174 484790
AR 486830 488000 - - - - - - 488030
EE_NQD 480751 480863 481771 480095 487838 487928 481173 341174 480791
Eg 482751 482863 - - - - 482273 343174 482791
60x100 484751 484141 484771 484095 - - 485173 345174 484791
as 486831 488001 - - - - - - 488031
f{"ﬁ 480752 480864 481772 480096 487839 487929 481173 341174 480792
@g 482752 482864 - - - - 482273 343174 482792
60x150 484752 484142 484772 484096 - - 485173 345174 484792
LR 486832 488002 - - - - - - 488032
aEﬁcr;’ 480753 480865 481773 480097 487841 487932 481173 341174 480793
Ts\g 482753 482865 - - - - 482273 343174 481793
60 x 200 484753 484143 484773 484097 - - 485173 345174 484793
A 486833 488003 - - - - - - 488033
EE_N;')’ 480754 480866 481774 480098 487842 487933 481173 341174 480794
T‘\“’)Z 482754 482866 - - - - 482273 343174 482794
60 x 300 484754 484144 484774 484098 - - 485173 345174 484794
is 486834 488004 - - - - - - 488034
f{'g 480755 480867 481775 - 487843 487934 481173 341174 480795
I@; 482755 482867 - - - - 482273 343174 482795
60 x 400 484755 484145 484775 - - - 485173 345174 484795
AR 486835 488005 - - - - - - 488035
?{ﬁé’ 480756 480868 481776 - - - 481173 341174 480796
Ts\g 482756 482868 - - - - 482273 343174 482796
60 x 500 =
& - - - - - - 485173 345174 -
vea 486836 488006 - - - - - - 488036
=0 480757 480869 481777 - - - 481173 341174 480797
¥ 482757 483314 - - - - 482273 343174 482797
60 x 600 484757 484147 484777 - - - 485173 345174 484797
vaa 486837 488007 - - - - - - 488037
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Formstiicke
Deckel fiir Abzweig- I::\T)czl‘(:;ifu-r Vertikales  Anschlussstiick Steigestiick Deckel fiir Fallstiick Deckel fiir Endstiick
T-Stiick stiick stiickg T-Stiick fiir Steigekanal 9 Steigestiick Fallstiick

€ € &* . ?, Yy

- <
480880 481780 480502 480141 - 480810 480889 480800 489000 481156
482880 482780 482502 = = 482810 482889 482800 489020 483156
484100 484780 484151 484180 - 484810 484819 484800 489040 486156
488050 486840 488092 = = 486870 488130 486880 489060 488215
480881 481781 480503 480142 481831 480811 480890 480801 489001 481157
482881 482781 482503 - - 482811 482890 482801 489021 483157
484101 484781 484152 484181 484831 484811 484820 484801 489041 486157
488051 486841 488093 = = 486871 488131 486881 489061 488216
480882 481782 480504 480143 481832 480812 480891 480802 489002 481158
482882 482782 482504 = = 482812 482891 482802 489022 483158
484102 484782 484153 484182 484832 484812 484821 484802 489042 486158
488052 486842 488094 = = 486872 488132 486882 489062 488217
480883 481783 480505 480144 481833 480813 480892 480803 489003 481159
482883 482783 482505 = = 482813 482892 482803 489023 483159
484103 484783 484154 484183 484833 484813 484822 484803 489043 486159
488053 486843 488095 = = 486873 488133 486883 489063 488218
480884 481784 480728 480145 481834 480814 480893 480804 489004 481160
482884 482784 482728 - — 482814 482893 482804 489024 483160
484104 484784 484155 484184 484834 484814 484823 484804 489044 486160
488054 486844 488096 = = 486874 488134 486884 489064 488219
480885 481785 480745 - 480310 480815 480896 480805 489005 -
482885 482785 482745 = = 482815 482896 482805 489025 =
484105 484785 484156 - 484310 484815 484824 484805 489045 -
488055 486845 488097 = = 486875 488135 486885 489065 =
480886 481786 480746 - 480311 480816 480897 480806 489006 -
482886 482786 482746 = = 482816 482897 482806 489026 =
488056 486846 488098 = = 486876 488136 486886 489066 =
480887 481787 480747 - 480312 480817 480898 480807 489007 -
483377 482787 482747 = = 482817 482898 482807 489027 =
484107 484787 484158 - 484312 484817 484826 484807 489047 -
488057 486847 488099 = = 486877 488137 486887 489067 =
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P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 60 mm

P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 60 mm - Technische Daten

P31 — Kabelrinne mit integriertem, automatischem Verbinder

Verp.

6

60 mm

75->600

2->3m

SEND
Qo

480110

480111

480112

480113

480114

480115

480116

480117

487111

487113

487114

mm
Best.Nr..

.....
484110 | 488010
484111 | 488011
484112 | 488012
484113 | 488013
484114 | 488014
484115 | 488015

- 488016
484537 | 488017

480113

488790
488798
488792
488793
488794
488795
488796

488797

Bezeichnung

Lange 3 m

KR GEL AUTO
3000 x 75 x 60
KR GEL AUTO
3000 x 100 x 60
KR GEL AUTO
3000 x 150 x 60
KR GEL AUTO
3000 x 200 x 60
KR GEL AUTO
3000 x 300 x 60
KR GEL AUTO
3000 x 400 x 60
KR GEL AUTO
3000 x 500 x 60
KR GEL AUTO
3000 x 600 x 60

Linge 1,99 m
KR GEL AUTO
1990 x 100 x 60
KR GEL AUTO
1990 x 200 x 60

KR GEL AUTO
1990 x 300 x 60

P31 — Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder

Verp.

DO OO OO,

60 mm
75->600

3m

TvZ
&
482110
482111
482112
482113
482114
482115
482116
482117

mm

Bezeichnung

KR GEL 3000 x 75x60 m.
KR GEL 3000 x 100 x 60 m.
KR GEL 3000 x 150 x 60 m.
KR GEL 3000 x 200 x 60 m.

KR GEL 3000 x 300 x 60 m.
KR GEL 3000 x 400 x 60 m.
KR GEL 3000 x 500 x 60 m.
KR GEL 3000 x 600 x 60 m.

481222
Breite (mm)
Verb. |75
Verb. | 100
Verb. | 150
Verb. | 200
Verb. | 300
Verb. [400
Verb. [500
Verb. | 600

+- Deckel S.674
ﬂ eckel S.6

668

Lllegrand| GESAMTKATALOG

Breite
(mm)

75

100

150

200

300

400

500

600

100

200

300

Verbinder

Best.Nr.

s
Material-
starke
(mm)

Lange
(mm)

M P31 - Kabelrinne mit integriertem, automatischem

Kapazitat
(mm?)

Gewicht
(kg/m)

480110
484110
488010
488790

0,6

3000

4333

0,95

480111
484111
488011
488798

100

0,6

3000

5667

1,06

480112
484112
488012
488792

150

0,6

3000

8567

1,26

480113
484113
488013
488793

0,6

3000

11467

1,62

480114
484114
488014
488794

300

0,6

3000

17267

2,27

480115
484115
488015
488795

0,9

3000

23032

3,56

480116
488016
488796

500

0,9

3000

28832

4,20

480117
484537
488017
488797

600

0,9

3000

34632

4,85

487111

100

0,6

1990

5667

1,06

487113

200

0,6

1990

11467

1,52

487114

300

0,6

1990

17267

2,27

M P31 — Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder

!
S —
I B
s
Best.Nr. H B Material- Lange Kapazitat Gewicht
e (mm) (mm) starke (mm) (mm?) (kg/m)
(mm)

481219

482110 60 7 0,6 3000 4333 0,95
481220

482111 &0 100 06 3000 5667 106
481221

482112 60 150 0,6 3000 8567 1,26
481222

482113 60 200 0,6 3000 11467 1,52
481223

482114 60 300 0,6 3000 17267 2,27
481224

482115 60 400 0,9 3000 23032 3,56
481225

482116 60 500 0,9 3000 28832 4,20
481226

482117 60 600 0,9 3000 34632 4,85
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P31 - Kabelrinne gelocht P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 60 mm Hohe: 60 mm - Technische Daten

P31 - Ka_belrinne INS_TA und BSL mit integriertem,
automatischem Verbinder M P31 — Kabelrinne INSTA und BSL mit integriertem,
i E automatischem Verbinder

60 mm
75->400 mm
H
3m
!
S —
b8
H B Material L4 Kapazitit | Gewicht
BestNr. | (mm) (mm) stirke | (mm) nma) (kg/m)
(mm)
481260 60 77 0,6 3000 4333 0,92
481261 60 100 0,6 3000 5667 1,03
487056 60 150 0,6 3000 8567 1,22
487057 60 200 0,6 3000 11467 1,49
481264 60 300 0,75 3000 17267 1,92
Verp. =~ Best.Nr.  Bezeichnung Breite (mm) 481265 60 400 0,9 3000 23032 3,52
ity Mit Kabelauslass in der Seitenwand 487000 60 77 0,6 3000 4286 1,47
3 481260 KRINSTA 3000x 75x 60 Auto 75
3 481261 KR INSTA 3000 x 100 x 60 Auto 100 487001 £ fwe B B0 o2 flgse
3 481262 KR INSTA 3000 x 150 x 60 Auto 150 487002 60 150 06 3000 8520 1,97
3 481263 KR INSTA 3000 x 200 x 60 Auto 200
3 481264 KR INSTA 3000 x 300 x 60 Auto 300 487003 60 200 06 3000 11420 2,35
3 481265 KRINSTA 3000 x 400 x 60 Auto 400 487004 50 300 075 3000 17220 3,04
Mit Kabelauslass in der Seitenwand und Bodenplatte
3 487000 KR INSTABSL 3000 x 75x 60 Auto 75 487005 &0 400 b 3000 23020 R
3 487001 KR INSTA BSL 3000 x 100 x 60 Auto 100
3 487002 KR INSTA BSL 3000 x 150 x 60 Auto 150
3 487003 KR INSTA BSL 3000 x 200 x 60 Auto 200
3 487004 KR INSTA BSL 3000 x 300 x 60 Auto 300
3 487005 KR INSTA BSL 3000 x 400 x 60 Auto 400

PVC  PVC Tiille
1 VG350125 PVC Tulle 60 x 30 mm |

M P31 - Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder

P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder

60 mm

H
75->600 mm s 1
0 B
3,03m
480564 s
H B Material- La K itat Gewicht
BestNr. | (mm) (mm) sthrke i ma | (kgim)
(mm)
) 480561
Verp. Best.Nr. Bezeichnung ?r;?#)e :gggg} 60 o 0.6 3030 4333 0,94
SEND ™vz REE 480562
e & 210 480572 60 100 0,6 3030 5667 1,05
6 480561 | 480571 | 480581 KR GEL 3030 x 75x 60 o. Verb.|75 480582
6 480562 | 480572 | 480582 KR GEL 3030 x 100 x 60 o. Verb.| 100 480563
6 480563 | 480573 | 480583 KR GEL 3030 x 150 x 60 0. Verb. | 150 AT 60 150 Le 3030 8567 125
6 480564 | 480574 | 480584 KR GEL 3030 x 200 x 60 o. Verb.| 200 180564
6 480565 | 480575 | 480585 KR GEL 3030 x 300 x 60 0. Verb. | 300 480574 60 200 0.6 3030 11467 150
6 480566 | 480576 | 480586 KR GEL 3030 x 400 x 60 0. Verb. | 400 480584
6 480567 |480577| -  KRGEL3030x500x60 o.Verb.|500 480565
6 480568 | 480578 | 480588 KR GEL 3030 x 600 x 60 o. Verb.| 600 ronddd 60 30 06 3030 tr2et 15
480566
480576 60 400 0,9 3030 23032 3,46
480586
480567
+ Deckel S. 674 480577 60 500 0,9 3030 28832 4,10
eckel S.
++ 480568
480578 60 600 0,9 3030 34632 4,72
480588
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P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 60 mm

P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 60 mm - Technische Daten

P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 1,5 mm

Verp.

WWWWwWwwWwww

60 mm

75->600 mm

3->6m
Best.Nr.

SEND vZ
Qo &
487211 | 482212
487221 | 482222
487231 | 487232
487241 | 487242
487251 | 487252
487261 | 487262
487271 | 487272
487281 | 487282

487241

Bezeichnung
Liange 3 m
KR GEL 3000 x 75x60x1,50. Verb.

KR GEL 3000 x 100 x 60 x 1,5 0. Verb.
KR GEL 3000 x 150 x 60 x 1,5 0. Verb.

KR GEL 3000 x 200 x 60 x 1,5 0. Verb.
KR GEL 3000 x 300 x 60 x 1,5 0. Verb.
KR GEL 3000 x 400 x 60 x 1,5 0. Verb.
KR GEL 3000 x 500 x 60 x 1,5 0. Verb.
KR GEL 3000 x 600 x 60 x 1,5 0. Verb.

Kabelrinne Lange 5000 mm und 6000 mm auf Anfrage

P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 2 mm

Verp.

W WWwWwwWwwWwww

60 mm
75->600 mm
3m

Best.Nr.

SEND TvZ
Qo &
487911 | 487917
487921 | 487927
487931 | 487937
487941 | 487947
487951 | 487957
487961 | 487967
487971 | 487977

487981 -

487941

Bezeichnung

KR GEL 3000 x 75x60x 2 o. Verb.
KR GEL 3000 x 100 x 60 x 2 o. Verb.
KR GEL 3000 x 150 x 60 x 2 o. Verb.
KR GEL 3000 x 200 x 60 x 2 o. Verb.
KR GEL 3000 x 300 x 60 x 2 o. Verb.
KR GEL 3000 x 400 x 60 x 2 o. Verb.
KR GEL 3000 x 500 x 60 x 2 o. Verb.
KR GEL 3000 x 600 x 60 x 2 o. Verb.

+
-lﬂ Deckel S. 674
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| Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

M P31 - Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 1,5 mm

H
s
b8
BostNE | ity |y | Mo | e | Kqpesta | oo
ia72n 60 77 15 3030 4218 2,19
prEry 60 100 15 3030 5529 246
prEEy 60 150 15 3030 8379 297
pribyl 60 200 15 3030 11229 353
prbEy 60 300 15 3030 1,929 455
prcry 60 400 15 3030 22629 5,58
pricil] 60 500 15 3030 28329 6,61
prbE 60 600 15 3030 34029 7,64
487021 60 100 15 5050 5529 246
487022 60 150 15 5050 8379 297
487024 60 200 15 5050 11229 3,53
487031 60 100 15 6060 5529 2,46
487032 60 150 15 6060 8379 2,97
487034 60 200 15 6060 11229 3,53

M P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 2 mm

G

(

)

H
N
L.

s . .
s | by | o |t || R
SPdl 60 77 2 3030 4088 2,88
sl 60 100 2 3030 5376 3,24
Gl 60 150 2 3030 8176 3,92
:g;gﬁjl 60 200 2 3030 10976 4,66
Sl 60 300 2 3030 16576 6,03
prib el 60 400 2 3030 22176 7.40
prirdl 60 500 2 3030 27776 8,78
487981 60 600 2 3030 33376 10,15
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P31 - Kabelrinne ungelocht P31 - Kabelrinne ungelocht

Hohe: 60 mm Hohe: 60 mm - Technische Daten

P31 — Kabelrinne mit integriertem, automatischem Verbinder
= M P31 — Kabelrinne mit integriertem, automatischem

60 mm 3 Verbinder
75->600 mm
3m H
s
481123 T B
. Breite
Verp. Best.Nr. Bezeichnung s m em q
(mm) . Lange Kapazitat Gewicht
sQE-yg Sestln (mm) (mm) stglfkt:r(lr?':m) (mm) (mm?) (kg/m)
6 481120 | 484120 | 488020 | 488800 KR BL Auto 75 S
3000 x 75 x 60 488020 60 77 0,6 3000 4333 1,07
6 481121 | 484121 | 488021 | 488801 KR BL Auto 100 488800
3000 x100x60 2311%1 60 100 0,6 3000 5667 1,18
6 481122 | 484122 | 488022 | 488802 KR BL Auto 150 :gggg} ' '
3000 x 150 x 60 481122
6 481123 | 484123 | 488023 | 488803 KR BL Auto 200 84122 | o | o 06 3000 8567 142
3000 x 200 x 60 oz
6 481124 | 484124 | 488024 | 488804 KR BL Auto 300 281123
3000 x300x 60 :ggggg 60 200 06 3000 11467 1,65
6 481125 | 484125 | 488025 | 488805 KR BL Auto 400 488803
3000 x 400 x 60 VSTI2a
6 481126 = 488026 | 488806 KR BL Auto 500 :ggag: 60 300 06 3000 17267 213
3000 x 500 x 60 488804
6 481127 | 484137 | 488027 | 488807 KR BL Auto 600 481125
3000 x 600 x 60 predys 60 400 09 3000 23032 3,99
488805
481126
488026 60 500 09 3000 28832 473
488806
481127
. L . . prefri 60 600 09 3000 3632 548
P31 — Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder 488807
60 mm
755600 mm M P31 - Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder
3m
H
480740 *
S —
b8
Verp. Bezeichnung Breite (mm)
TvZ
’QESJ
6 | 482556 KRBL3000x 75x60m.Verb. |75 Besthr. | H B e Lange | Kapazitit | Gewicht
6 | 482549 KR BL 3000 x 100 x 60 m. Verb. | 100 (mm) | (mm) | starke mm) | (MM | (m) (kg/m)
6 | 482550 KR BL 3000 x 150 x 60 m. Verb. 150 480719 60 77 06 3000 4333 1,06
6 | 482551 KR BL 3000 x 200 x 60 m. Verb. |200 :g:jgg
6 | 482552 KR BL 3000 x 300 x 60 m. Verb. 300 482549 & 100 o <o sisy 117
6 | 482553 KR BL 3000 x400x60m. Verb. [400 480730 60 150 06 3000 8567 1.41
6 | 482554 KR BL 3000 x 500 x 60 m. Verb. |500 d82550
6 | 482555 KRBL 3000 x600x60m. Verb. |600 daoeey | 60 | 200 06 3000 11467 1,64
480760
482552 60 300 0,6 3000 17267 2,12
480770
482553 60 400 0,9 3000 23032 3,99
480780
482554 60 500 0,9 3000 28832 4,73
480700
482555 60 600 0,9 3000 34632 547

+
_lﬂ Deckel S.674
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P31 - Kabelrinne ungelocht

Hohe: 60 mm

P31 - Kabelrinne ungelocht

Hohe: 60 mm - Technische Daten

P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder

M P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder

60 mm .
75->600 mm / H
3,03 m e 1
" 4 B
480304
H B S, Lange Kapazitat Gewicht
Best.Nr. Material- &
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Breite (mm) (mm) (mm) stérke (mm) (mm) (mm?) (kg/m)
SEND TvZ RAL, 480301
Q9o Q’SJ 9010 481061 60 77 0,6 3030 4333 1,06
6 480301 | 481061 | 481241 KR BL 3030x 75x600.V.|75 481241
6 480302 | 481062 | 481242 KR BL 3030 x 100 x 60 0. V.| 100 T . - 06 — - s
6 480303 | 481063 | 481243 KR BL 3030 x 150 x 60 0. V.| 150 481242
6 480304 | 481064 | 481244 KR BL 3030 x 200 x 60 0. V.| 200 480303
6 480305 | 481065 | 481245 KR BL 3030 x 300 x 60 0. V.| 300 A R o8 i 140
6 480306 | 481066 | 481246 KR BL 3030 x 400 x 60 0.V.|400 480304 - - na — v -
6 480307 | 481067 - KRBL3030x500x60 0. V.| 500 L ’ ’
6 480308 | 481069 | 481248 KR BL 3030 x 600 x 60 0.V.|600 480305
481065 60 300 0,6 3030 17267 2,11
481245
480306
481066 60 400 09 3030 23032 3,83
P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 1,5 mm 481246
ety 60 500 09 3030 28832 4,53
60 mm 480308
481069 60 600 0.9 3030 34632 5,30
481248
75->600 mm
3m M P31 - Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 1,5 mm
487945
H
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Breite (mm)
SEND vz *
[°X¢] & S —
3 487925 | 487926 KR BL 3000x 100x60x 1,50. Verb. | 100 4 B
3 487935 | 487936 KR BL 3000 x 150 x 60 x 1,5 0. Verb. | 150
3 487945 | 487946 KR BL 3000 x 200 x 60 x 1,5 0. Verb. | 200 " 5 s Linge | Kopazitit | Gewicht
3 | 487955 | 487956 KR BL 3000 x 300 x 60 x 1,5 0. Verb. | 300 BestNC | (mm) | (mm) | Maera | (mm) (mm3) | (kgim)
3 487965 | 487966 KR BL 3000x400x60x1,50. Verb.|400 487925
3 487975 | 487976 KR BL 3000x500x60x 1,5 0. Verb. [ 500 487926 G0 flo e S D 21
3 | 487985 | 487986 KRBL 3000 x 600 x 60 x 1,5 0. Verb. | 600 pribesd 60 150 15 3030 8379 3,34
pribyrd 60 200 15 3030 11229 3,93
P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 2 mm pribesd 60 300 15 3030 16929 511
60 mm pribed 60 400 15 3030 22629 6,29
pribdb 60 500 15 3030 28329 7,47
75->500 mm :g;ggg 60 600 1,5 3030 34029 8,65
3m M P31 - Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 2 mm
487341
H
Verp. Best.Nr.  Bezeichnung Breite (mm)
SEND
e !
3 487311 KR BL 3000x 75x60x2o0.Verb. |75 T B —1
3 487321 KR BL 3000 x 100 x 60 x 2 o. Verb. | 100
3 487331 KR BL 3000 x 150 x 60 x 2 o. Verb. | 150
3 487341 KRBL 3000 x 200 x 60 x 2 0. Verb. | 200 " 5 s Lings | Kapazitit | Gewicht
3 487351 KRBL 3000 x 300 x 60 x 2 0. Verb. | 300 BestNE | (mm) | (mm) | Meerar | (mm) (mm?) | (kgim)
8 487361 KR BL 3000 x 400 x 60 x 2 0. Verb. | 400
3 487371 KRBL 3000 x 500 x 60 x 2 0. Verb. | 500 487311 5 w 2 S A o
487321 60 100 2 3030 5376 3,63
487331 60 150 2 3030 8176 4,41
487341 60 200 2 3030 10976 5,20
60 300 2 3030 16576 6,77
++] Deckel S. 674 487351
+ 487361 60 400 2 3030 22176 8,34
487371 60 500 2 3030 27776 9,91
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Verbinder Verbinder
Hohe: 60 mm Hohe: 60 mm - Technische Daten
Schraubverbinder M Schraubverbinder

75->600 mm

Schraubverbinder, H: 60 mm

Gewicht
1% Best.Nr. ‘ (kg)

/'/
i ialsta 341213
P == '> (Materialstarke) 1,5 343213 04
g 446213
=~
\.
e
L~

341213 487472 480221

Schraubverbinder AuBen, H: 60 mm

Verp. Best.Nr. Bezeichnung L—H‘

s A
50 341213 | 343213 | 486213 Schraubverbinder, H: 60 mm O 0 0 O O 0 O O &
100 487472 | 487473 - Schraubverbinder AuBen, H: 60 mm Al
50 480221 = = Verbinder ECLIC, H: 60 mm
(nur fur symmetrische Kabelrinne) 260 37 ‘
|
Gewicht
Best.Nr. ’ (kg)
. . 487472
Gelenkstiick vertikal 487473 ‘ 029
75->600 mm - )
.r'"'.
P G P M Gelenkstiick vertikal
/ = / 12
‘ / — <@ M § (Materialstarke) 0,75
481232 | 216 |
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Best.Nr. ‘ Gewicht
SEND vz RAL (kg)
o & I 481232
50 481232 | 483232 | 486232 Gelenkstick vertikal, H: 60 mm 483232 0,11
Schraubverbinder EDU .
M Schraubverbinder EDU
75->600 mm /
Py o 300 ,
/// ) P | |
P P s 3 ¥ 2 155 || o
P - [iesielecesies| g
. J i a5 o o g o o
et 7. 4 5]
" ’ Best.Nr. G?"'(v;):m
~— & 481169
487980 481169 485789 o
Schraubverbinder EDU fiir Deckelmontage
Verp. Best.Nr. Bezeichnung 300
g 8 | |
8 481169 | 482169 | 486789 Verbinder EDU, H: 60 mm C—OC M0 § 0O 12 N
8 487980 - - Verbinder EDU Deckel, H: 60 mm o o o o o o o o
o o o N o o o
8,5
Gewicht
Best.Nr. ‘ (kg)
487980 ’ 0,1
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VAN GEEL

Bodenverbinder und Deckel

Hohe: 60 mm

Bodenverbinder und Deckel

Hohe: 60 mm - Technische Daten

Bodenverbinder
200->600 mm

481179

Verp. Best.Nr.
SEND TvZ
Qo &

481179 | 482304 | 486014

1
1 481180 | 482305 | 486015
1 481181 | 482306 | 486016
1 481182 | 482307 | 486017
1 481183 | 482308 | 486018
Deckel
2->3m
75->600 mm
Verp. Best.Nr.
SEND TvZ RAL
Qo & j0010)
2 341290 = =
2 341291 - -
2 341292 = =
2 341293 = =
2 341294 — —
2 341295 = =
2 341296 = =
2 341297 - -
3 340190 |VG342170| 344190
3 340191 | 342171 | 344191
3 340192 | 342172 | 344192
3 340193 | 342152 | 344193
3 340194 | 342153 | 344194
3 340195 | 342154 | 344195
3 340196 | 342155 -
3 340197 | 342156 | 344197

Deckel Edelstahl

3m

75->600 mm

Verp. Best.Nr. Breite (mm)

346313 | 346613 75

346314 | 346614 100
346315 | 346615 150
346316 | 346616 200
346317 | 346617 300
346312 | 346612 400
346477 | 486477 500
346478 | 486478 600

WWWWwWwWwwww

481181

Breite (mm)

200
300
400
500
600

341293

Breite (mm)

Lange 2 m
75

100

150

200

300

400

500

600
Lange 3m
75

100

150

200

300

400

500

600

346316
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M Bodenverbinder
(Materialstarke) 1,5 Gewicht
—e——— = Best.Nr. (mm) (kg)
481179
482304 130 0,28
= 486014
o o 481180
o, - 482305 230 0,45
[] 2 486015
< 5 481181
0 0 482306 320 0,65
o o 486016
481182
482307 420 0,85
L 486017
481183
482308 520 1,07
486018
M Deckel
¢ B +2s |
N |t
») (o
H B S, Linge Gewicht
Best.Nr. (mm) (mm) sgrakt:E::n) (mm) (kg/m)
341290
S 19 77 0,5 2000 0,46
343290 19 77 0,8 2000 0,50
341291
344891 19 100 05 2000 0,56
343291 19 100 0,8 2000 0,59
341292
Eaos 19 150 0,5 2000 0,75
343292 19 150 0,8 2000 0,81
341293
344893 19 200 0.5 2000 0,58
343293 19 200 0,8 2000 0,62
341294
o 19 300 0,6 2000 0,80
343294 19 300 0,8 2000 0,86
341295
344895 19 400 0,75 2000 2,59
343295 19 400 0,8 2000 2,80
341296 19 500 0,75 2000 3,18
343296 19 500 0,8 2000 3,90
341297
344807 19 600 0,75 2000 3,77
343297 19 600 1,2 2000 4,07
340190
346313
SR 19 77 0,5 3000 0,46
344190
VG342170 19 77 0,8 3000 0,50
340191
346314
340814 19 100 0,5 3000 0,55
344191
342171 19 100 0,8 3000 0,59
340192
346315
SAne1s 19 150 05 3000 0,75
344192
342172 19 150 0,8 3000 0,81
346310
340616 19 200 0.5 3000 1,14
344193
342152 19 200 0,8 3000 1,23
340194
346317
S 19 300 0,6 3000 1,60
344194
342153 19 300 0,8 3000 1,73
s
340612 19 400 0,75 3000 2,59
344195
342154 19 400 0,8 3000 2,80
340196
346477 19 500 0,75 3000 3,18
486477
342155 19 500 0.8 3000 3,43
340197
346478
280478 19 600 0,75 3000 3,77
344197
342156 19 600 1,2 3000 4,07




Bogen 90° und

Hohe: 60 mm

Deckel

Bogen 90° und Deckel

Hohe: 60 mm - Technische Daten

VAN GEEL

Bogen 90°

60 mm

75->600 mm

Verp.

SEND
Qo

480750
480751
480752
480753
480754
480755
480756
480757

PG

Best.Nr.

¥
482750
482751
482752
482753
482754
482755
482756
482757

Deckel fiir Bogen 90°

75->600 mm

Verp.
SEND

480862
480863
480864
480865
480866
480867
480868
480869

-~ a8 8 a8

484755

484757

Best.Nr.

&
482862
482863
482864
482865
482866
482867
482868
483314

484140
484141
484142
484143
484144
484145

484147

480753

486830
486831
486832
486833
486834
486835
486836
486837

480865

488000
488001
488002
488003
488004
488005
488006
488007

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

»

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

>

M Dimensionen und Gewichte

L2

Ll

Bogen 90°

Best.Nr.

(mm) | (mm)

(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

(mm)

Gewicht

(kg)

480750
482750
484750
486830

100

229

229

50

0,41

480751
482751
484751
486831

60 102

100

50

480752
482752
484752
486832

60 152

100

302

302

50

0,64

480753
482753
484753
486833

60 202

100

352

352

50

0,83

480754
482754
484754
486834

60 302

100

452

452

50

1,26

480755
482755
484755
486835

60 402

100

552

552

50

1,76

480756
482756
486836

60 502

100

652

652

50

2,36

480757
482757
484757
486837

60 602

Deckel fiir Bogen 90°

Best.Nr.

Gewicht
(kg)

480862
482862
484140
488000

0,21

480863
482863
484141
488001

0,27

480864
482864
484142
488002

0,4

480865
482865
484143
488003

0,56

480866
482866
484144
488004

480867
482867
484145
488005

1,5

480868
482868
488006

2,07

480869
483314
484147
488007

2,72

100

752

752

50

3,05
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VAN GEEL

Bogen verstellbar Bogen verstellbar

Hohe: 60 mm Hohe: 60 mm - Technische Daten

Bogen verstellbar 60°-180°

M Dimensionen und Gewichte

60 mm
Bogen verstellbar 60°—180°
75->600 mm
481773
Verp. Best.Nr. Breite (mm)
SEND RAL
Qo 50y
1 481770 | 484770 75
1 481771 | 484771 100
1 481772 | 484772 150
1 481773 | 484773 200
1 481774 | 484774 300
1 481775 | 484775 400
1481776 | - 500 Y w L | cowicht
1 481777 | 484777 600 BestNr. | (ol | mm) | (mm) o)
481770
Pl 65 80,5 390 0.4
481771
Al 65 108,5 440 05
Deckel fiir Bogen verstellbar ALy 65 153,5 520 08
481773
75->300 mm 484773 & A%D 0 o
481774
AL 65 303,5 780 16
481775
AL 65 4035 950 29
481776 65 503,5 1100 42
481777
65 6035 1300 58
1480097 484777
Verp. Best.Nr. Breite (mm) o
= L Deckel fiir Bogen verstellbar
Q9o 9010}
1 480094 | 484094 75 ;
Gewich
1 480095 | 484095 100 Besthr. | S
1 480096 | 484096 150 480094 007
1 480097 | 484097 200 484094 '
1 480098 | 484098 300 480095 [
480096
484096 uz
480097
484097 03
480098
484098 07
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Bogen 45°

Hohe: 60 mm

Bogen 45°

Hohe: 60 mm - Technische Daten

VAN GEEL

Bogen 45°

60 mm

75->400 mm

Verp. = Best.Nr.
SEND

487840 75

487838 100
487839 150
487841 200
487842 300
487843 400

Breite (mm)

RGN G N

Deckel fiir Bogen 45°

75->400 mm

Verp. = Best.Nr.
SEND

487930 75

487928 100
487929 150
487932 200
487933 300
487934 400

Breite (mm)

RGN G

Anbaustiick

60 mm

75->600 mm

Verp. Best.Nr.
SEND TvZ
Qo &
15 481173

1 341174 | 343174

487841

487932

481173

) >

341174

Bezeichnung

482273 | 485173 Anbaustick

345174 Deckel fur Anbaustick

M Dimensionen und Gewichte

L1

o
o
o
o S
o
o
o
—0
59 | L3
Bogen 45°
BestNr. | (mm) (mm) it T wm | S
487840 59 79 115 88 171 0,19
487838 59 102 115 108 189 0,22
487839 59 152 115 155 227 0,32
487841 59 202 115 200 265 0,43
487842 59 302 115 292 342 0,69
487843 59 402 115 385 418 1

Deckel fiir Bogen 45°

Gewicht
Best.Nr. (kg)
487930 0,21
487928 0,27
487929 0,4
487932 0,56
487933 0,95
487934 1,5
Anbaustiick
65 — 63—
[

6
000

1056

Deckel fiir Anbaustiick

—112

1
T
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VAN GEEL

T-Stiick und Deckel

Hohe: 60 mm

T-Stiick und Deckel

Hohe: 60 mm - Technische Daten

T-Stiick

60 mm

75->600 mm

Verp.
SEND

480790
480791
480792
480793
480794
480795
480796
480797

P

Best.Nr.

¥
482790
482791
482792
481793
482794
482795
482796
482797

Deckel fiir T-Stiick

75->600 mm

Verp.

SEND
Q9o

480880
480881
480882
480883
480884
480885
480886
480887

PR

484797

Best.Nr.

E
482880
482881
482882
482883
482884
482885
482886
483377

484105

484107

488036
488037

488050
488051
488052
488053
488054
488055
488056
488057

480793

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

480883

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600
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M Dimensionen und Gewichte

T-Stiick

Best.Nr.

L1 L2 c Gewicht
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

480790
482790
484790
488030

63,4 79 100 378 229 149,3 0,64

480791
482791
484791
488031

63,4 102 100 401 252 149,3 0,73

480792
482792
484792
488032

63,4 162 100 451 302 149,3 0,95

480793
482793
484793
488033

63,9 202 100 501 352 149,3 1,2

480794
482794
484794
488034

63,9 302 100 601 452 149,3 1,77

480795
482795
484795
488035

63,9 402 100 701 552 149,3 2,42

480796
482796
488036

63,9 502 100 801 652 149,3 3,21

480797
482797
484797
488037

63,9 602 100 901 752 149,3 4,11

Deckel fiir T-Stiick

Best.Nr.

Gewicht
(kg)

480880
482880
484100

0,34

488050

0,36

480881
482881
484101

0,42

488051

0,45

480882
482882
484102

0,63

488052

0,65

480883
482883
484103

0,86

488053

0,88

480884
482884
484105

1.41

488054

1,43

480885
482885
484105
488055

2,11

480886
482886
488056

2,87

480887
483377
484107
488057

3,74




VAN GEEL

Abzweigstlick Abzweigstiick
Hohe: 60 mm Hohe: 60 mm - Technische Daten
Abzweigstiick

M Dimensionen und Gewichte
60 mm

75->600 mm

481783

Abzweigstiick
Verp. Best.Nr. Breite (mm)

SEND 1074 B RAL i
& 9010 va Best.Nr. H L R c Gewicht

(mm) (mm) (mm) (mm) (ka)
481780 | 482780 | 484780 | 486840 75 481780

481781 | 482781 | 484781 | 486841 100 482780 " 7 100 1493 037
481782 | 482782 | 484782 | 486842 150 ot ' '
481783 | 482783 | 484783 | 486843 200 481781

481784 | 482784 | 484784 | 486844 300 :gf?,g:'l 60 102 100 149,3 0,4

481785 | 482785 | 484785 | 486845 400 486841
481786 | 482786 = 486846 500 481782
481787 | 482787 | 484787 | 486847 600 A 60 152 100 1493 0,44
486842

481783

dooras 60 202 100 149,3 05

N . 486843
Deckel fiir Abzweigstiick es7ad
482784
484784
486844
481785
proihsd 60 402 100 149,3 07
486845

481786
482786 60 502 100 149,3 08
486846
481787
480505 452787 60 602 100 1493 0,9

484787
486847

PN

60 302 100 149,3 0,6
75->600 mm

Verp. Best.Nr. Breite (mm)

oo @ Deckel fiir Abzweigstiick

480502 | 482502 | 484151 | 488092 75 :
480503 | 482503 | 484152 | 488093 100 Best.Nr. Gtwm
480504 | 482504 | 484153 | 488094 150

480505 | 482505 | 484154 | 488095 200 o
480728 | 482728 | 484155 | 488096 300 484151 018
480745 | 482745 | 484156 | 488097 400 CEn
480746 | 482746 = 488098 500 480503
480747 | 482747 | 484158 | 488099 600 482503 02

484152
488093

PR

=
5

484153 02s
488094

480505
482505 0.3
484154 ’
488095

o
7

484155 O
488096

482743
484156 03
488097

480746
482746 0,65
488098

=
747

484158 U
488099
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VAN GEEL

Abzweigstlick

Hohe: 60 mm

Abzweigstiick

Hohe: 60 mm - Technische Daten

Vertikales T-Stiick

60 mm

75->300 mm

Verp. Best.Nr. Breite (mm)
SEND RAL,

480141 | 484180 75

480142 | 484181 100
480143 | 484182 150
480144 | 484183 200
480145 | 484184 300

NN N

AnschluBstiick fiir Steigekanal

60 mm

100 ->600 mm

Verp. Best.Nr. Breite (mm)
SEND RAL

Q9o 9010
481831 | 484831 100
481832 | 484832 150
481833 | 484833 200
481834 | 484834 300
480310 | 484310 400
480311 - 500
480312 | 484312 600

[N

680 |Lllegrand| GESAMTKATALOG

=

QA

480144

M Vertikales T-Stiick

BostNe | (i) | ) | () | mm) | o) | ) | e
PEEEH 64 79 137 447 256 192 0,41
oo 64 102 137 447 256 192 048
A 64 152 137 447 256 192 0,64
s 64 202 137 447 256 192 0,83
PP 64 302 137 447 256 192 1,26
M AnschluBstiick fiir Steigekanal
; -
b h
L2 T
#
— B
BestNr. | (mm) (mBm) = o e |
PN 64 102 100 411 243 1,08
451832 64 152 100 461 243 1,51
o 64 202 100 511 243 1,99
o 64 302 100 611 243 3,14
pionaa0 64 402 100 711 313 5,95
480311 64 502 100 811 313 6.4
P 64 602 100 911 313 8,25




Steigestick

Hohe: 60 mm

Steigestiick

Hohe: 60 mm - Technische Daten

VAN GEEL

Steigestiick

Verp.

[N

60 mm

75->600 mm

SEND

480810
480811
480812
480813
480814
480815
480816
480817

Best.Nr.

¥
482810
482811
482812
482813
482814
482815
482816
482817

484815

484817

Deckel fiir Steigestiick

Verp.

N N NN

75->600 mm

SEND
Q9o

480889
480890
480891
480892
480893
480896
480897
480898

TvZ
@S/

482889
482890
482891
482892
482893
482896
482897
482898

9010}
484819
484820
484821
484822
484823
484824

484826

488130
488131
488132
488133
488134
488135
488136
488137

480813

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

="

.

480892

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

M Dimensionen und Gewichte

L2

R

L1

Steigestiick

Best.Nr.

H
(mm)

L
(mm)

R
(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

Gewicht
(kg)

480810
482810
484810
486870

63,4

79

160

218

218

0,43

480811
482811
484811
486871

63,4

102

160

218

218

0,48

480812
482812
484812
486872

1562

160

218

218

480813
482813
484813
486873

63,9

202

160

218

218

0,68

480814
482814
484814
486874

63,9

302

160

218

218

0,89

480815
482815
484815
486875

63,9

402

160

218

218

1,09

480816
482816
486876

63,9

502

160

218

218

1,29

Deckel fiir Steigestiick

480817
482817
484817
486877

Best.Nr.

63,9

Gewicht
(kg)

602

480889
482889
484819
488130

0,15

480890
482890
484820
488131

0,18

480891
482891
484821
488132

0,26

480892
482892
484822
488133

0,34

480893
482893
484823
488134

0,5

480896
482896
484824
488135

0,59

480897
482897
488136

0,74

480898
482898
484826
488137

0,88

160

218

218
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VAN GEEL

Fallstiick

Hohe: 60 mm

Fallstiick

Hohe: 60 mm - Technische Daten

Fallstiick

60 mm

75->600 mm

Verp. Best.Nr.

SEND vz
&

480800 | 482800
480801 | 482801
480802 | 482802
480803 | 482803
480804 | 482804
480805 | 482805
480806 | 482806
480807 | 482807

RN

Deckel fiir Fallstiick

75->600 mm

484807

Verp. Best.Nr.

SEND TvZ
Q9 &

489000 | 489020
489001 | 489021
489002 | 489022
489003 | 489023
489004 | 489024
489005 | 489025
489006 | 489026
489007 | 489027

N
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489047

489067

E’Eﬁhﬁz
=

< b
<

480803

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

N~

480818

Breite (mm)

75

100
150
200
300
400
500
600

M Dimensionen und Gewichte

L1

C

"—<»

(o

L2

Fallstiick

Best.Nr.

(mm) (mm)

(mm)

L1
(mm)

L2
(mm)

(mm)

Gewicht
(kg)

480800
482800
484800

60

79

200

255

255

55

0,47

480801
482801
484801
486881

60

102

200

255

255

55

0,51

480802
482802
484802
486882

60

162

200

255

255

55

0,6

480803
482803
484803
486883

60

202

200

255

255

55

0,7

480804
482804
484804
486884

60

302

200

255

255

55

0,88

480805
482805
484805
486885

60

402

200

255

255

55

1,05

480806
482806
486886

60

55

1,23

480807
482807
484807
486887

60

602

Deckel fiir Fallstiick

Best.Nr.

Gewicht
(kg)

489000
489020
489040
489060

0,25

489001
489021
489041
489061

0,3

489002
489022
489042
489062

0,42

489003
489023
489043
489063

489004
489024
489044
489064

0,8

489005
489025
489045
489065

1,07

489006
489026
489066

489007
489027
489047
489067

1,52

200

255

P55)

55

1,41



VAN GEEL

Steige/Fallstiick verstellbar 45° Steige/Fallstiick verstellbar 45°

Hohe: 60 mm Hohe: 60 mm - Technische Daten

Steige/Fallstiick verstellbar 45°

60 mm aﬁ

M steige/Fallstiick verstellbar 45°

Best.Nr. G?‘I'(v;;’m
75->400 mm
487970 0,21
\ - p—— 487968 0,23
487972 487969 0,29
487972 0,34
= 487973 0,45
. ] 487974 0,57
Y

Verp. Best.Nr.  Breite (mm)
SEND

487970 75

487968 100
487969 150
487972 200
487973 300
487974 400

@ 0 0 ® 0

Deckel fiir Steige/Fallstiick verstellbar 45°

75-5 400 mm M Deckel fiir Steige/Fallstiick verstellbar 45°
Best.Nr. Ge(‘l"(';‘):ht
i 481090 0,12
481094 0,19
3 481095 0,28
481091 481091 0,29
481092 0,43
Verp.  Best.Nr.  Breite (mm)
= 481093 0,56
1 481090 75
1 481094 100
1 481095 150
1 481091 200
1 481092 300
1 481093 400
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Zubehor

Hohe: 60 mm

Zubehor

Hohe: 60 mm - Technische Daten

Trennprofil schraublose Montage

75->600 mm

1/3m

481428

Verp.  Best.Nr.
SEND
Q9o

1 481428 Trennsteg Auto 1000 x 55
3 481429 Trennsteg Auto 3000 x 55

Bezeichnung

Trennprofil fiir ungelochte Kabelrinne

75->600 mm
3m
480428
Verp. Best.Nr. Bezeichnung
= W n

3 480428 | 483428 | 486500 | 488300 Trennsteg L, 3000 x 58

Kantenschutz

75->600 mm

8302101

Verp.  Best.Nr.
SEND

1 8302101 Kantenschutz, 10 x 14,5
1 G111199 Kantenschutz, 6,5x 9,5

Bezeichnung

684 | Lllegrand| GESAMTKATALOG

M Trennprofil schraublose Montage

|
—
| 1
2 |
u i
o |
37,5

o
)
s ] [ ] ]
[ | g
25,8
Materialstarke Gewicht

Best.Nr. (mm) (kg/m)

481428 0,75 0,5

481429 0,75 0,5

M Trennprofil fiir ungelochte Kabelrinne

3000

Materialstarke Gewicht
Best.Nr. m (kg/m)
483420
486500 Ze U2
488300




VAN GEEL

Zubehor Zubehor

Hohe: 60 mm Hohe: 60 mm - Technische Daten

Endstiick

M Endstiick
75->300 mm

— 12

63,6

8,5

L Gewicht
(mm) (kg)

483156 200 0,14

Verp. Best.Nr. Breite (mm)

w1
481156 | 483156 | 486156 | 488215 75 predrt ’
481157 | 483157 | 486157 | 488216 100
481158 | 483158 | 486158 | 488217 150 4e1158
481159 | 483159 | 486159 | 488218 200 486158 26 0k

481160 | 483160 | 486160 | 488219 300 CER

- A

483159 323 0,23

483160 423 0,31
488219

Uni | Reduzier-/Endstiick
niversal Reduzier-/Endstiic M Universal Reduzier-/Endstiick

- A
75->600 mm - » 795 |
O i | L —

T [

o o ° [ ° [ °
- o o o °
l=—=0°_ o

o o o o
o, 0, 0, O, O, 0
- :gogog:_g:_gﬁ |:>g<:>_g:>_gc>°c>g<:>
. o o o o o o o o
o o o

63,4

_.,l" g : o o o
2 5 [
- Gewicht

: Best.Nr. ’ (kg)

481161 481161

482161
485161 O

Verp. Best.Nr. Bezeichnung 486161

1 481161 | 482161 | 485161 | 486161 Reduzierung, H: 60 mm

PVC Tiille 60 x 30 mm

75->600 mm

Verp. Best.Nr.  Bezeichnung

PVC
1 VG350125 PVC Tulle, 60 x 30 mm VG350125
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Zubehor Montageplatten
Hohe: 60 mm Hohe: 60 mm
Schnellbefestigung fiir Trennsteg Montageplatten

1 341060 Schnellbefestigung fur Trennsteg

Verp.  Best.Nr.  Bezeichnung
SEND //
Q9o
4
4
?

-
341060 350155 340183 8235200 8235600
Verp. Best.Nr. Bezeichnung
SEND vz JBAL,
& 9010
. . . 1 481155 - 486155 Montageplatte Auto
Befestigungssteg fiir Trennprofil L 1 350155 | 350156 | 350157 Montageplatte Universal
B 1 8235200|8265200 - Montageplatte Universal
. 1 340183 - - Universalbtigel Joker
1 8235600 - - Rohrhalterung

Verp.  Best.Nr.  Breite (mm)
SEND

341064
10 341061 75

10 341062 100
10 341063 150
10 341064 200 Adapter fiir Gerite
10 341065 300
10 341066 400
10 350067 500
10 350068 600

)l — P

3/
w’i/-.','

091947 092012 350158

Verp.  Best.Nr.  Bezeichnung
SEND

1 350158 Montageplatte fur Mosaic
1 350159 Montageplatte fur Wago Steckverbinder
1 350179 Montageplatte Div

PVC

091947 Plexo Adapter, 80 x 80 mm
091948 Plexo Adapter, 105 x 105 mm
092012 Plexo Abzweigdose 80
092022 Plexo Abzweigdose 105

R NN
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Zubehor

Hohe: 60 mm

Multiclip

75->600 mm 0

-

Zum Befestigen von Kabelrinnen am CB, 1,5 kN 488252

und 3 kN Ausleger (nicht fur Formsticke geeignet).

Verp.  Best.Nr.  Bezeichnung

100 349252 Multiclip
100 488252 Multiclip fur Kabelrinne 1,5/2 mm

Klammer fiir Deckel

>

P <
‘¥ 1
341709 8236000 481709

Verp.  Best.Nr.  Bezeichnung

50 341709 P31 Klammer Deckel

50 8236000 P31 Klammer Deckel,
Schraublose Befestigung

50 481709 P31 Klammer Deckel,
Edelstahl 301
Schraublose Befestigung

Sperrzahn Schraubenset 6 x 10 mm
L -

Verp. Best.Nr. Bezeichnung

200 341895 | 346895 Schraubenset M, 6 x 10 mm *
&
341895
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P31 - Kabelrinne, Hohe: 100 mm

Kreuztabelle
Kabelrinne gelocht, Hohe: 100 mm
Kabelrinne mit integriertem Kabelrinne symmetrisch Kabelrinne symmetrisch
Schraubverbinder ohne Verbinder 1,5 mm ohne Verbinder 2 mm
Dimension Material-
(mm) qualitat
3000 mm 3000 mm 3000 mm
3% 480068 487409 487441
100 x 100 =
&, 482068 487425 487458
30 480069 487410 487442
100 x 150 =
& 482069 487426 487459
30 481070 487411 487443
100 x 200 =
& 482170 487427 487460
3% 481071 487412 487445
100 x 300 =
& 482171 487428 487461
3% 480072 487413 487446
100 x 400 =
& 482072 487429 487462
2% 480073 487414 487447
100 x 500 =
& 482073 487430 487463
20 480107 487415 487448
100 x 600 =
& 482106 487431 487464
Formstiicke, Hohe: 100 mm
Bogen 90° Deckel fiir Bogen 90 ° T-Stiick Deckel fiir T-Stiick Abzweigstiick
Dimension Material-
(mm) qualitat l )
¥ o
— . F » > a < =%
30 480930 480863 481800 480881 480530
100 x 100
@ 482930 482863 482280 482881 482439
30 480931 480864 481801 480882 480531
100 x 150
@ 482931 482864 482281 482882 482441
30 480932 480865 481802 480883 480532
100 x 200 7
& 482932 482865 482282 482883 482445
30 480933 480866 481803 480884 480533
100 x 300 7
& 482933 482866 482283 482884 482446
30 483319 480867 481470 480885 480534
100 x 400 T
& 483206 482867 483470 482885 482498
30 483320 480868 481471 480886 480535
100 x 500 7
Y 483207 482868 483471 482886 482499
0 483321 480869 481472 480887 480536
100 x 600 7
& 483208 483314 483472 483377 482500
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Kabelrinne ungelocht, Hohe: 100 mm
Kabelrinne mit integriertem Kabelrinne symmetrisch Kabelrinne symmetrisch Reee
Schraubverbinder ohne Verbinder 1,5 mm ohne Verbinder 2 mm
- > >
3000 mm 3000 mm 6000 mm 3000 mm
480030 487320 487895 340191
482088 487323 - 342171
480031 487330 487896 340192
482089 487333 - 342172
480032 487340 487897 340193
482090 487343 - 342152
480033 487360 487898 340194
482091 487363 - 342153
480092 487370 487899 340195
482092 487373 - 342154
480093 487380 487900 340196
482093 487383 - 342155
480106 487390 487901 340197
482107 487393 - 342156
Formstiicke, H6he: 100 mm ‘
Alf’z?’;’;‘gsft%::k Steigestiick Deckel fiir Steigestiick Fallstiick Deckel fiir Fallstiick Endstick
) .+ 4 e - ' =gy
- . -~ ~
: -- v <
480503 481995 480890 481054 480808 481659
482503 482995 482890 482010 482808 483659
480504 481996 480891 481055 480809 481660
482504 482996 482891 482011 482809 483660
480505 481997 480892 481056 480818 481661
482505 482997 482892 482012 482818 483661
480728 481998 480893 481057 480819 481662
482728 482998 482893 482013 482819 483662
480745 483181 480896 483504 480827 481663
482745 483411 482896 483326 482827 483663
480746 483182 480897 483505 480828 481664
482746 483412 482897 483327 482828 483664
480747 483183 480898 483506 480829 480737
482747 483413 482898 483328 483829 482737

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 689




VAN GEEL

P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 100 mm

P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 100 mm - Technische Daten

P31 — Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder

100 mm

100->600 mm

3m

Verp. Best.Nr.

SEND

480068
480069
481070
481071

480072
480073
480107

WWWwwWwwww

¥
482068
482069
482170
482171
482072
482073
482106

481070

Bezeichnung

KR GEL 3000 x 100 x 100 m. Verb.
KR GEL 3000 x 150 x 100 m. Verb.
KR GEL 3000 x 200 x 100 m. Verb.
KR GEL 3000 x 300 x 100 m. Verb.
KR GEL 3000 x 400 x 100 m. Verb.
KR GEL 3000 x 500 x 100 m. Verb.
KR GEL 3000 x 600 x 100 m. Verb.

ﬁ Deckel S. 694

Breite (mm)

100
150
200
300
400
500
600
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M P31 — Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder

!
[
S

Best.Nr. H B Mat_grial- Lange Kapazitat Gewicht

(mm) (mm) stérke (mm) (mm?) (kg/m)

(mm)

482008 oo 100 06 3000 9761 1,40
462069 fleg 150 06 3000 14701 1,60
482170 100 200 06 3000 19641 1,87
2332;1 100 300 0,6 3000 29521 2,30
:gggg 100 400 0.9 3000 39103 4,07
2323;3 100 500 0,9 3000 48923 4,73
22‘2’133 100 600 0,9 3000 58743 5,37
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P31 - Kabelrinne gelocht P31 - Kabelrinne gelocht

Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten

P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 1,5 mm
M P31 - Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 1,5 mm

100 mm
100->600 mm
H
3m
1
s
b B
487411
S
H B Material- Lange Kapazitat Gewicht
Best.Nr. 5 f
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Breite (mm) et (o) (mm) s(tma:'l:)e (i) (i) (kg/m)
Ei K pribits 100 100 15 3000 9216 3,31
3 487409 | 487425 KR GEL 3000 x 100 x 100 x 1,5 0. V.| 100 267410
3 487410 | 487426 KR GEL 3000 x 150 x 100 x 1,5 0. V.| 150 487426 100 150 2 3000 14016 S
3 487411 | 487427 KR GEL 3000 x 200 x 100 x 1,5 0. V.| 200 prinil 100 200 15 3000 18816 4,37
3 487412 | 487428 KR GEL 3000 x 300 x 100 x 1,5 0. V.| 300 ST
3 487413 | 487429 KR GEL 3000 x 400 x 100 x 1,5 0. V.| 400 487428 g S0 1.5 3000 28416 540
3 487414 | 487430 KR GEL 3000 x 500 x 100 x 1,5 0. V.| 500 23;33 100 400 1,5 3000 38016 6,43
3 | 487415 | 487431 KR GEL 3000 x 600 x 100 x 1,5 0. V.| 600 487414
487430 100 500 1,5 3000 47616 7,46
487415
487431 100 600 1,5 3000 57216 8,49

P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 2 mm

100 mm M P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 2 mm
100->600 mm
H
3->6m
1
S —
| B
487443
Best.Nr. H B Mat;rial- Lange Kapazitat | Gewicht
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Breite (mm) o (mm) (mm) starke (mm) (mm?) (kg/m)
30 ® Linge 3m )
O 9 23:’,:;; 100 100 2 3000 9216 4,37
3 487441 | 487458 KR GEL 3000 x 100 x 100 x 2 0. V. | 100 48744
3 487442 | 487459 KR GEL 3000 x 150 x 100 x 2 0. V. | 150 487459 flog filso 2 <ioo 14011 5108
3 487443 | 487460 KR GEL 3000 x 200 x 100 x 2 0. V. | 200 487443 - p— . p— p— -
3 487445 | 487461 KR GEL 3000 x 300 x 100 x 2 0. V. | 300 SBTHG(
3 487446 | 487462 KR GEL 3000 x 400 x 100 x 2 0. V. | 400 pribpsd 100 300 2 3000 28416 7,16
3 487447 | 487463 KR GEL 3000 x 500 x 100 x 2 0. V. | 500 487446
3 487448 | 487464 KR GEL 3000 x 600 x 100 x 2 0. V. | 600 g 100 400 2 3000 | 38016 854
487463 100 500 2 3000 47616 9,91
487448
487464 100 600 2 3000 57216 11,28
487888 100 100 2 6000 9216 4,37
487889 100 150 2 6000 14016 5,06
487890 100 200 2 6000 18816 579
487891 100 300 2 6000 28416 7,16
487892 100 400 2 6000 38016 8,54
487893 100 500 2 6000 47616 9,91
487894 100 600 2 6000 57216 11,28

+B Deckel S. 694 ’
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P31 - Kabelrinne ungelocht

Hohe: 100 mm

P31 - Kabelrinne ungelocht

Hohe: 100 mm - Technische Daten

P31 — Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder

100 mm

100->600 mm

3m

Verp. Best.Nr.

SEND

480030
480031
4800832
480033
480092
480093
480106

WWWwwWwwww

¥
482088
482089
482090
482091
482092
482093
482107

.

480032

Bezeichnung

KR BL 3000 x 100 x 100 m. Verb.
KR BL 3000 x 150 x 100 m. Verb.
KR BL 3000 x 200 x 100 m. Verb
KR BL 3000 x 300 x 100 m. Verb.
KR BL 3000 x 400 x 100 m. Verb.
KR BL 3000 x 500 x 100 m. Verb.
KR BL 3000 x 600 x 100 m. Verb.

Breite (mm)

100
150
200
300
400
500
600

ﬁ Deckel S. 694

«®
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M P31 - Kabelrinne mit integriertem Schraubverbinder

Best.Nr. H B Mat;rial- Linge | Kapazitit | Gewicht
(mm) (mm) stérke (mm) (mm?) (kg/m)
(mm)
:ggggg 100 100 0,6 3000 9761 1,57
:ggggg 100 150 0,6 3000 14701 1,80
482058 oo 200 09 3000 19463 3,03
233832 100 300 0,9 3000 29283 3,73
:ggggg 100 400 0,9 3000 39103 4,53
182093 oo 500 09 3000 48923 5,30
452107 100 600 09 3000 58743 603
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P31 - Kabelrinne ungelocht P31 - Kabelrinne ungelocht

Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten

P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 1,5 mm
M P31 - Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 1,5 mm

100 mm
100->600 mm P
/ H
3m ’_'ﬂ
/ 1
- J—
| B
487340
Best.Nr. H B Mat:,rial- Lange Kapazitat | Gewicht
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Breite (mm) " (mm) (mm) stérke (mm) (mm?) (kg/m)
SEND TvVZ (mm)
& 23;3%2 100 100 1,5 3000 9409 3,69
3 487320 | 487323 KR BL 3000 x 100 x 100 x 1,5 0. Verb.| 100 487330
3 487330 | 487333 KR BL 3000 x 150 x 100 x 1,5 0. Verb.| 150 487333 flog flew i sy 125y 42
3 487340 | 487343 KR BL 3000 x 200 x 100 x 1,5 0. Verb.| 200 487340 100 200 P 2000 19109 e
3 487360 | 487363 KR BL 3000 x 300 x 100 x 1,5 0. Verb.| 300 ::;ggg
3 487370 | 487373 KR BL 3000 x 400 x 100 x 1,5 0. Verb.| 400 s 100 300 15 3000 28809 6,05
3 487380 | 487383 KR BL 3000 x 500 x 100 x 1,5 0. Verb.| 500 487370 100 200 15 2000 33509 By
3 487390 | 487393 KR BL 3000 x 600 x 100 x 1,5 0. Verb.| 600 ::;g;g ’ ;
487383 100 500 1,5 3000 48209 8,41
487390
487393 100 600 1,5 3000 57909 9,58

P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 2 mm
M P31 — Kabelrinne symmetrisch ohne Verbinder, 2 mm

100 mm
g
100->600 mm =
f/ ) H
. / !
S —
[
487897
S
Verp. =~ Best.Nr.  Bezeichnung Breite (mm) Best.Nr. (mm) (mm) Msatt;rﬁzl- Iirannrg)e K?,':ﬁ:;gat ciﬁ‘g/l,ﬂ)‘t

SEND (mm)
6 487895 KR BL 6000 x 100 x 100 x 2 0. Verb.| 100 487895 100 100 2 6000 9216 488
6 487896 KR BL 6000 x 150 x 100 x 2 o. Verb.| 150 487896 100 150 2 6000 14016 5,67
6 487897 KR BL 6000 x 200 x 100 x 2 0. Verb.| 200
6 487898 KR BL 6000 x 300 x 100 x 2 0. Verb.| 300 o o5 2 2 S Iesile B
6 487899 KR BL 6000 x 400 x 100 x 2 o. Verb.|400 487898 100 300 2 6000 28416 8,03
6 487900 KR BL 6000 x 500 x 100 x 2 o. Verb.|500
6 487901 KR BL 6000 x 600 x 100 x 2 0. Verb.| 600 Go789Y flog A 2 Gloy S el

487900 100 500 2 6000 47616 1,17
487901 100 600 2 6000 57216 12,74

ﬁ Deckel S. 694 '
.//
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Verbinder und Deckel Verbinder und Deckel
Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten
Verbinder
P M Verbinder
‘ p EDU
- g Y Gewicht
‘/ » (C J)o( ) ){ @) § CIRC Jo( ) Ie) BeSLNr. (kg)
g —2—202° ¢ 23 oi—i— 3| 480226
- H sl = 4g3zo6| 020
= 2
1 15
: ! 300 ! 5]
480226 341216 341220 Verbinder EP
Best.Nr. G?‘I'("i‘):ht
0 000 000 O ~ 2
R 341216 | 5
0O 000 000 O Eekril '
‘ 180 | 15
487477 l 1 1T
Verp. Best.Nr. Bezeichnung (mm) Verbinder fiir Kabelrinne mit Materialstarke 1,2/1,5 und 2 mm
i ¥ 260 5
1 480226 | 483226 Verbinder EDU —-H'
1 341216 | 343216 Verbinder EP Best.Nr.| Gewicht
1 341220 | 343220 Verbinder ER 00 0000 00 ko)
1 487477 | 487479 Verbinder fur Kabelrinne mit Materialstarke 00 00O0O0C OCO 8| aemarr| (s
1,2/1,5 und 2 mm TR
|_37_]
Bodenverbinder M Bodenverbinder
(Materialstarke) 1,5 .
- Best.Nr. L (mm) G‘i"'(v;):ht
< —— 481179 130 0,28
e 0 0
i i = 0 pall B 481180 230 045
- [
-0 o olVo o
481179 481181 0 e o 0 il 2 e
(=] ()
481182 420 0,85
Verp. Best.Nr.  Breite (mm) L
SEND 481183 520 1,07
Qo
1 481179 200
1 481180 300 M Deckel
1 481181 400
1 481182 500 | B+2s
1 481183 600 o |1
») (-
Deckel H B Material L4 Gewicht
ecke BestNr. | (nm) (mm) starke | (mmy |  (kgim)
(mm)
am 340191 19 100 05 3000 0,55
100->600 mm 342171 19 100 0,8 3000 0,59
340192 19 150 05 3000 0,75
342172 19 150 08 3000 0,81
340193 19 200 05 3000 1,14
340191 342152 19 200 0,8 3000 1,23
340194 19 300 0,6 3000 1,60
Verp. Best.Nr. Bezeichnung Breite (mm)
— e 342153 19 300 08 3000 1,73
o 340195 19 400 0,75 3000 2,59
3 340191 | 342171 Deckel KR P31 3000 x 100 {100
3 340192 | 342172 Deckel KR P31 3000 x 150 | 150 SHED fe Ry e Sl 20
3 340193 | 342152 Deckel KR P31 3000 x 200 | 200 340196 19 500 0,75 3000 3,18
3 340194 | 342153 Deckel KR P31 3000 x 300 | 300
3 340195 | 342154 Deckel KR P31 3000 x 400 | 400 342155 9 500 08 3000 343
3 340196 | 342155 Deckel KR P31 3000 x 500 |500 340197 19 600 0,75 3000 3,77
3 340197 | 342156 Deckel KR P31 3000 x 600 | 600 342156 e . = 3000 e
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Bogen 90° und Deckel Bogen 90° und Deckel

Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten
Bogen 90°
M Dimensionen und Gewichte
100 mm e e
g L2
100-> 400 mm T —
T a E |
j l v ‘\<‘7R
480932 €
L.

Verp. Best.Nr. Breite (mm) Bogen 90°

SEND TvZ g

@

H L R L1 L2 c Gewicht
| el 100 BestN: | () | (mm) | (mm) | (mm) | mm) | (mm) | (ko)
1 480931 | 482931 150 VIR0830
1 480932 | 482932 200 agozo | ' | %2 | 100 | 22 | =2 ] %0 | 0
1 480933 | 482933 300 480931 103 152 100 302 302 50 0,81
1 483319 | 483206 400 282031
1 483320 | 483207 500 :ggggg 103 202 100 352 352 50 1,01
1 483321 | 483208 600 480933

48003 103 302 100 452 452 50 1,47
483319
483310 103 402 100 552 552 50 2,01
483320
preers 103 502 100 652 652 50 2,65
483321
483521 103 602 100 752 752 50 3,37
Deckel fiir Bogen 90°
100-> 400 mm ‘ Deckel fiir Bogen 90
¥ : = Best.Nr. G‘mg;ht
: 480863
480865 482863 02
480864
482864 o
Verp. Best.Nr. Breite (mm)
SEND vz 480865 0,56
& 482865 :
1 480863 | 482863 100 180866
1 480864 | 482864 150 482866 BB
1 480865 | 482865 200
480867
1 480866 | 482866 300 482867 £
1 480867 | 482867 400
1 480868 | 482868 500 e 207
1 480869 | 483314 600
480869 272
483314 d

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 695




VAN GEEL

T-Stlick und Deckel T-Stlick und Deckel

Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten
T-Stiick
imensionen und Gewichte
M Di i d Gewicht
100 mm
100->600 mm
C
RA~/ j
]
T-Stiick
481802
H L L1 L2 c Gewicht
BestNE | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ko)
Verp. Best.Nr. Breite (mm) :g;ggg 103 102 100 400 250 149,3 0,93
20 R 481801 103 152 100 450 300 149,3 1,15
o 482281 ' '
1 481800 | 482280 100 ReisD
1 481801 | 482281 150 o002 103 202 100 500 350 149,3 1,41
1 481802 | 482282 200 :g;ggg 103 302 100 600 450 149,3 2,01
' Bl e | oo | | | | o | e | ae
1 481471 | 483471 500 22;2;] 104 502 100 800 650 149,3 3,21
1481472 | 483472 600 81472
astar2 104 602 100 900 750 149,3 4,11
Deckel fiir T-Stiick . .
Deckel fiir T-Stiick
100->600 mm .
Gewicht
Best.Nr. 7:;):
480881
482881 ez
480882
482882 LS
480883
482883 Wi
480883
480884
482884 e
Verp. Best.Nr. Breite (mm) 480885
s ¥ 482885 &l
1 480881 | 482881 100 480886 2,87
1 480882 | 482882 150 2000
1 480883 | 482883 200 480887 374
1 480884 | 482884 300 482887 '
1 480885 | 482885 400
1 480886 | 482886 500
1 480887 | 483377 600
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Abzweigstick und Deckel

Abzweigstick und Deckel

VAN GEEL

Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten
Abzweigstiick
00 M Dimensionen und Gewichte
mm
100->600 mm ﬁ/( C
R
]
Abzweigstiick
H L R c Gewicht
1o0ssz e (mm) (mm) (mm) (mm) o)
480530 103 102 100 149,3 0,5
Verp. Best.Nr. Breite (mm) 482439
SEND w7 :ggii] 103 152 100 1493 0,56
<
1 480530 | 482439 100 a2 103 202 100 149,3 0.6
1 480531 | 482441 150 480533
1 480532 | 482445 200 482446 1 %02 1 1493 o
1 480533 | 482446 300 232233 104 402 100 149,3 0,81
1 480534 | 482498 400 480535
1 480535 | 482499 500 482499 104 502 10 1493 092
1 480536 | 482500 600 :ggggg 104 602 100 149,3 1,02

Deckel fiir Abzweigstiick

Verp.

RGN

100->600 mm

Best.Nr.

SEND
REY

480503
480504
480505
480728
480745
480746
480747

¥
482503
482504
482505
482728
482745
482746
482747

480505

Breite (mm)

100
150
200
300
400
500
600

Deckel fiir Abzweigstiick

Best.Nr. Ge(}l(v;():ht
d2s0s | 02
a2s0s | 0
a2s0s | OO
a2z | 04
awgras | 09
agrag | 06
agrar | 07

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 697




VAN GEEL

Steigestiick Steigestiick
Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten
Steigestiick
M Dimensionen (mm)
100 mm =
H’“‘m,. R
100->600 mm
L2
H
) L1
Steigestiick
H Breit R L1 L2 c Gewicht
BestNE | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ko)
481995
priresd 103 102 200 255 255 55 0,69
481997 481996
priresd 103 152 200 255 255 55 0,81
481997 103 202 200 255 255 55 0,93
Verp. Best.Nr. Breite (mm) :2?33;
. priresd 103 302 200 255 255 55 117
1 481995 | 482995 100 :ggm 104 402 200 255 255 55 1,38
1 481996 | 482996 150 483182 104 502 200 255 255 55 1,61
1 481997 | 482997 200 483412
1 481998 | 482998 300 ggg‘ﬁg 104 602 200 255 255 55 1,84
1 483181 | 483411 400
1 483182 | 483412 500
1 483183 | 483413 600

Deckel fiir Steigestiick

Verp. Best.Nr.

480890
480891
480892
480893
480896
480897
480898

JEECE N

482890
482891
482892
482893
482896
482897
482898

e

P
480892

Breite (mm)

100
150
200
300
400
500
600
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Deckel fiir Steigestiick

Best.Nr. G?‘ght
dagpa0 | 018
azor | 0%
a2 | 0%
dagees | 05
aszsoe | O
azer | 074
dozses | 088




VAN GEEL

Fallstiick Fallstiick
Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten
Fallstiick
M Dimensionen (mm)
100 mm
L1
100-> 600 mm »ﬁ¢
"
L 2
R
= Fallstiick
H Breit R L1 L2 c Gewicht
/ BestNE | () | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (ko)
481056 R4
et 100 100 100 255 255 55 06
481055 100 150 100 255 255 55 0,67
Verp. Best.Nr. Breite (mm) ::fg;;
. prire] 100 200 100 255 255 55 075
1 481054 | 482010 100 :g;gfg 100 300 100 255 255 55 0,89
1 481055 | 482011 150 483504 100 400 100 255 255 55 1,03
1 481056 | 482012 200 483326
1 481057 | 482013 300 :ggggg 100 500 100 255 255 55 1,18
1 483504 | 483326 400 483506
1483505 | 483327 500 agszzs | 0 | 000 | 100 [ 26 ] 25 ]9 152
1 483506 | 483328 600

Deckel fiir Fallstiick .. .
Deckel fiir Fallstiick

100->600 mm BestNr. Gewicht

" (kg)

aw00 | 00

| o

| o

aweis | 08

e m |

Verp. Best.Nr. Breite (mm) :ggggg 1,52

fiod
480808 | 482808 100
480809 | 482809 150
480818 | 482818 200
480819 | 482819 300
480827 | 482827 400
480828 | 482828 500
480829 | 483829 600

RGN
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Zubehor Zubehor

Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten
Trennprofil
M Trennprofil
100->600 mm
) 3000 ,
|
3m i
& [
|
37,5
481657 Best.Nr. ‘ () ‘Matr(i:llrsnt)'a'rke G(ﬁ;llllt':lt)\t
481657
Verp.. Best.Nr. Bezeichnung 483657 ‘ % ‘ 08 ‘ 0.7
SEND TvZ
Qo &
3 | 481657 | 483657 Trennsteg 3000 x 98
Kantenschutz
100->600 mm
8302101
Verp..  Best.Nr.  Bezeichnung
SEND
Qo
1 8302101 Kantenschutz 10 x 14,5
1 G111199 Kantenschutz 6,5 x 9,5
Endstiick
M Endstiick
100->600 mm
\ 0,95 A
0
S
¢ L L 0 -
\i
30
481661
L Gewicht
Best.Nr. (mm) ?:’;):
Verp. Best.Nr. Breite (mm)
o
1 481659 | 483659 100 481660 151 021
1 481660 | 483660 150 483660 '
1 481661 | 483661 200 431661
201 0,25
1 481662 | 483662 300 483661 o
1 481663 | 483663 400 481662
1 481664 | 483664 500 483662 301 0,34
1 480737 | 482737 600 281663
o icea 401 0,44
481664
483664 S0 U
480737
P 601 0,58
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VAN GEEL

Zubehor Zubehor

Hohe: 100 mm Hohe: 100 mm - Technische Daten

Universal Reduzier-/Endstiick
- M Universal Reduzier-/Endstiick
100->600 mm ~

-~ > | i

103

||
793 | sl

481009

Gewicht
Best.Nr. ‘ (kg)
Verp.  Best.Nr.  Bezeichnung 481009 ‘ 0,69

SEND
Q9o

1 481009 Reduzierstiuck EDU, H: 100 mm

Montageplatte Universal

Verp.  Best.Nr.  Bezeichnung
SEND
DR

1 341162 Montageplatte Universal

-

341162

Montageplatte

/

s>

/l
&= ' "'-’.

e~ '«
/ o A .

5 P ”
8235200 340183

8235600

Verp. Best.Nr.  Bezeichnung
SEND
Q9o

1 8235200 Montageplatte Universal
1 340183 Universalbugel Joker
1 8235600 Rohrhalterung
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VAN GEEL

P31 Kabelrinne

Belastungsdiagramme

M Belastungsdiagramm H 25 mm, Sendzimir, TVZ,
Materialstarke 0,6 bis 0,9 mm

H25 M/F - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

= H25 x B50 H25 x B75 H25 x B100 ~{l}- H25 x B150
== H25 x B200 == H25 x B300 H25 x B40O == H25 x BS00

N
(S}

Belastung (daN/m)

w
S

20

10

Vi

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
Stiitzabstand (mm)

| Belastungsdiagramm H 60 mm, Sendzimir, TVZ,
Materialstarke 1,2 bis 1,5 mm

H60 HD 1,2/1,5 mm - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

=#—H60 x B75 H60 x B100 H60 x B150
—#—H60 x B200 —#—H60 x B300 —8—H60 x B400 Boden verschraubt
—#—H60 x B500 Boden verschraubt ——H60 x B600 Boden verschraubt

250

200

I
/i
I

g (daN/m)

<
—

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stiitzabastand (mm)

M Belastungsdiagramm H 60 mm, Edelstahl,
Materialstarke 0,6 bis 0,9 mm

H60 STAINLESS STEEL - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

—8—Hg0 x B75 H60 x B100 H60 x B150
—8—H60 x B200 —#—HB0 x B300 —e—H60 x B400 Boden verschraubt
09 H60 x B500 Bith BP —#—HB0 x B600 Boden verschraubt
90
80
70—
E ) \ —
Z & \'
[}
k2 © '\ '\ \
o0 —
g \"Q\' Q'\
ﬁ 40 — E— —
] — _——
o | —
30
| B
L
" l\\' \
\.‘
" I\\.

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stiitzabstand (mm)
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M Belastungsdiagramm H 60 mm, Sendzimir, TVZ,
Materialstarke 0,6 bis 0,9 mm

H60 M/F/Auto & M/F - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

——H60x B75 H60 x B100 H60 x B150
<~ H60 x B200 =>=H60 x B300 ~f—H60 x B400 Boden verschraubt
n H60 x B500 Boden verschraubt == H60 x B600 Boden verschraubt
300
250 ™
£
=
£200 \
T
=
[
s \\
2150 =N
i
]
2 i\
100
\|I\
\“\
—_— |
50 <\(\ I ‘T\

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stiitzabstand (mm)

[ | Belastungsdiagramm H 60 mm, Sendzimir, TVZ,
Materialstarke 2 mm

H60 HD 2 mm - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

== H60 x B75 H60 x B100 H60 x B150
~——H60 x B200 —#—H60 x B300 ——H60 x B400 Boden verschraubt

H60 x B500 Boden verschraubt ==#==H60 x B600 Boden verschraubt

B
% 250—=—— =~
E 200 I \g
,;.m;; 150 \“\ : %\‘
[ o !
] i
100
50

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stiitzabstand (mm)

[ | Belastungsdiagramm INSTA, H 60 mm, Sendzimir,
Materialstérke 0,6 bis 1 mm
H60 INSTA M/F Auto - TEST TYPE 4 (IEC 61537)

= H60 x B75 H60 x B100 HB0 x B150 =#=H60xB200 =#=H60xB300 =fM=H60 x B40O Boden verschraubt
160

N

EIOO ™~
3
?n 80
o~
0 \ \
\.\ -

” T

0 |
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stitzabstand (mm)

1/




VAN GEEL

M Belastungsdiagramm BSL, H 60 mm, Sendzimir,
Materialstarke 0,6 bis 1 mm

H60 BSL M/F Auto - TEST TYPE 4 (IEC 61537)

= H60 x B75 H60 x B100 H60 x B150 —#—H60xB200 ~—#—H60 x B300 = H60 x B40O Boden verschraubt
140

100
~N

RN

560 N \\

N -
— \\\\\

20

~

— ]

T

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stiitzabstand (mm)

[ | Belastungsdiagramm H 100 mm, Sendzimir, TVZ,
Materialstarke 0,6 bis 0,9 mm

H100 M/F-TEST TYPE 2 (IEC 61537)
——H100 x 8100 H100 x B150 H100 x B200
~{l-H100 x B300
H100 x B600 Boden verschraubt

=== H100 x B400 Boden verschraubt ==H100 x BS00 Boden verschraubt

160

40

SS

3

/

/!

Belastung (daN/m)

\Il\
= —

lll\ l%

20

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stiitzabstand (mm)

M Belastungsdiagramm H 100 mm, Sendzimir, TVZ,
Materialstiarke 2 mm

H100 HD 2 mm - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

H100 x B100 H100 x B150 === H100 x B200

~#~H100 x B300 8- H100 x B400 Boden verschraubt ==-H100 x B500 Boden verschraubt

~=+=H100 x B600 Boden verschraubt

350

~

a

S
|

——N

N
=]
=]

=

@

S
|

Belastung (daN/m)

B

100

50

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stiitzabstand (mm)

M Belastungsdiagramm Symmetrisch, H 60 mm, Sendzimir,
TVZ, Materialstarke 0,6 bis 0,9 mm
H60 SYMMETRICAL - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

=>é=H60 x B75
== H60 x B200

~#—H60 x B100 H60 x B150

~#—H60 x B300 ~=4—H60 x B400 Boden verschraubt

“=#=H60 x B500 Boden verschraubt ====H60 x B600 Boden verschraubt
250
200
£ \
2150
©
s \
& \
=]
E 100§L\ \ \
o \
@ \\,\ %\
. \ \%
—
= T —
— —
| =

0 +
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stiitzabstand (mm)

[ | Belastungsdiagramm H 100 mm, Sendzimir, TVZ,
Materialstirke 1,5 mm

H100 HD 1,5 mm - TEST TYPE 2 (IEC 61537)

~4—H100 x B100
~4—H100 x B300

H100 x B150 H100 x B200
~#—H100 x B400 Boden verschraubt —#=H100 x B500 BBoden verschraubt

—#—H100 x B600 Boden verschraubt
250

N

00

a
(=]

o
=)

Belastung (daN/m)

50

0
1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000
Stitzabstand (mm)
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelrinne SSL Sendzimir
H=12mm (B300=H 18 mm)

mit inteléarig‘retlgrn;:pplun g Bogen Steige-/Fallstiick Bodenplatte
Breite (mm) Lange: 3000 mm
50 0 SSL50PG SSB50PG SSAR50PG
75 0 SSL75PG SSB75PG SSAR75PG
100 20 SSL100PG SSB100PG SSAR100PG
150 0 SSL150PG SSB150PG SSAR150PG e
225 20 SSL225PG SSB225PG SSAR225PG
3000 20 SSL300PG SSB300PG SSAR300PG
Befestigung | ok F D | BB F O Bk T O Rk T
Best.Nr. 8200100 + 8200200 Best.Nr. 8200100 + 8200200 Best.Nr. 8200100 + 8200200 Best.Nr. 8200100 + 8200200

(1) Breite 300 mm hat eine Hohe von 18 mm

Kreuztabelle Kabelrinne SSL tauchfeuerverzinkt gsj
H=12mm 12
. Kabelrinne Steige-/Fallstiick Bodenplatte
mit integrierter Kupplung
Breite (mm) Lange: 3000 mm
50 RS SSL50G SSB50G SSAR50G
75 RS SSL75G SSB75G SSAR75G
100 @ SSL100G SSB100G SSAR100G
150 @ SSL150G SSB150G SSAR150G e
225 @ SSL225G SSB225G SSAR225G
300 @ SSL300G SSB300G SSAR300G
Breite 50 — 225 mm: 4 x ) Breite 50 — 225 mm: 8 x ) Breite 50 — 225 mm: 8 x Breite 50 — 225 mm: 4 x
Befestigung Breite 300 mm: 6 x é Breite 300 mm: 12x | Breite 300 mm: 12 x ([;f Broite 300 mm 6x |

Best.Nr. LFDVGM6 >

Best.Nr. LFDVGM6

Best.Nr. LFDVGM6 @

Best.Nr. LFDVGM6

(1) Breite 300 mm hat eine Hohe von 18 mm

704
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Kreuztabelle Kabelrinne SSL V4A

H=12mm (B 300 =H 18 mm)

VAN GEEL

V4A

12

Kabelrinne
mit integrierter Bogen Steigestiick Fallstiick Steige-/Fallstiick Bodenplatte
Kupplung
Breite (mm) Lange: 3000 mm
50 VAl SSL50S SSB50S SSIR50S SSOR50S SSAR50S
75 SSL75S SSB75S SSIR75S SSOR75S SSART75S
100 As SSL100S SSB100S SSIR100S SSOR100S SSAR100S
ES)
150 LA SSL150S SSB150S SSIR150S SSOR150S SSAR150S
225 LAk SSL225S SSB225S SSIR225S SSOR225S SSAR225S
300 2 SSL300S SSB300S SSIR300S SSOR300S
Breite 50 — :4x7> |Breite 50 - :8x7|Breite 50 - -8 x7)|Breite 50 - 225 mm: 8 x 7| Breite 50 — -8 x7)|Breite 50 - )
Befestigung | ol o Bx T Beke SR nen T T Bt g g T Bt oo T B oo e T Bl o mmy T
Best.Nr. LFDVSM6 Best.Nr. LFDVSM6 Best.Nr. LFDVSM6 Best.Nr. LFDVSM6 Best.Nr. LFDVSM6 Best.Nr. LFDVSM6

(1) Breite 300 mm hat eine Hohe von 18 mm

Kabelrinne SSL V4A

B L3nge3m

B Optimal bei geringem Platzbedarf

B mit integrietem Verbinder

B Ausfihrungen

- Sendzimir
- Edelstahl

- Tauchfeuerverzinkt
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VAN GEEL

Kreuztabelle Legrand Kabelrinne PVC
H=50mm/H=75mm/H=100 mm & Zubehor

}l(j?‘z:ll'ggﬂ? Kzgfgﬂn?e Deckel Trennprofil Bogen 90° Stei%%itiick Fallstiick 90°
Breite (mm) | ange: 3000 mm | Lange: 3000 mm | Lange: 3000 mm | Lange: 3000 mm
75 PVC 637700 637701 637760 637703 637705 637707
100 Pvc 637710 637711 637761 637713 637715 637717
E 150 PvC 637720 637721 637762 637723 637725 637727
8 637788
1 200 Pvc 637730 637731 637763 637733 637735 637737
= 300 Pvc 637740 637741 637764 637743 637745 637747
400 Pvc 637750 637751 637765 637753 637755 637757
75 PVC 637800 637801 637760 637803 637805 637807
100 Pvc 637810 637811 637761 637813 637815 637817
E 150 PvC 637820 637821 637762 637823 637825 637827
10 637888
I 200 Pvc 637830 637831 637763 637833 637835 637837
= 300 Pvc 637840 637841 637764 637843 637845 637847
400 Pvc 637850 637851 637765 637853 637855 637857
200 PvC 637900 637901 637763 637903 637905 637907
E 300 Pvc 637910 637911 637764 637913 637915 637917
‘cc_: 400 PvC 637920 637921 637765 637988 637923 637925 637927
;I|I: 500 PvC 637930 637931 637963 637933 637935 637937
600 PvC 637940 637941 637964 637943 637945 637947

M Belastungstabelle (Stiitzabstand 1500 mm)
Maximale Belastung in daN/m.
Die angegebenen Belastungen sind gultig bis 40 °C mit 1,5 m Stutzabstand oder bis 60 °C mit 1 m Stutzab-
stand, gepruft nach EN 61537.

(1) = in Verbindung mit Befestigungsschiene als Verbinder

M schlagfestigkeit
Getestet bei — 5 °C nach EN61537.

(1) = ungelocht
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VAN GEEL

PVC
Endstick | Abzweig- | i Verbind Ausleger Abhing- | Trapezab- | inkelver.
ndstiic! stiick nbaustiic| erbinder PVC & Staht biigel hingung mz:r:talon-
pvco P
[ ; i ¥ = & .
— - = < T m‘:
a t- c1 S-% ﬁ \\J‘/ -
Breite (mm)
637708 637870 PVC 75
6377660 637781 637771 637793
637718 637871 637790 (leicht) PVC 100
£
637728 637872 6377670 637782 637772 PVC 150 £
637860 2
637738 637873 6377680 637783 637773 PVC 200 n
o 637993 T
637748 637874 637791 637769 637784 637774 (schwer) PVC 300
637758 637875 637979@ 637785 637775 PVC 400
637808 637870 PVC 75
6377660 637781 637771 637793
637818 637871 637890 (leicht) PVC 100
£
637828 637872 6377670 637782 637772 PVC 150 £
637860 R4
637838 637873 6377680 637783 637773 PVC 200 T
1 637993 T
637848 637874 637891 6377690 637784 637774 (schwer) PVC 300
637858 637875 637979@ 637785 637775 PVC 400
637908 637970 6377680 637783 637773 PVC 200
637918 637971 6377690 637784 637774 PVC 300 g
637928 637972 637960 637990 637779 637785 637775 (‘ggmge?) Pc 400 8
637938 637973 637980? 637983 637976 PVC 500 ;I|I;
637948 637974 637981@ 637984 637977 PVC 600
(1)PVC  (2) Stahl lackiert RAL 7038
BestNr.  Zubehor BestNr. Zubehor
PVC  U-Profil - Linge: 2 m PVC " Deckenbiigel
637950 Kunststoff \ 637955 Kunststoff
637986 Stahl — lackiert RAL 7038 .
Gewindestange 637985 Stahl — lackiert RAL 7038
Fur die Befestigung von Ausleger und U-Profilen
637951 Kunststoff, Lange: 100 mm, @ 10 mm \ Befestigungsschiene
637952 V2A, Lange: 100 mm, @ 10 mm 637956 Lange: 2 m
Schraubenset Fur die Befestigung an der Wand oder Decke.
637953 Kunststoff M8 x 20 (Schraube) Q\“
637987 V2A M8 x 20 (Sechskant) Qe
Niete
637954 Kunststoff Spreizniete
Befestigung durch Eindricken, Lésen mit Schrauben- %
dreher.
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CABLOFIL

CABLOFIL
SCHWERLASTGITTERRINNEN

CABLOFIL- OPTIMALE LOSUNGEN FUR CABLOFIL- OPTIMALE LOSUNGEN FUR
DIE LEBENSMITTEL- UND GETRANKEINDUSTRIE

_J

CABLOFIL - OPTIMALE LOSUNGEN FUR CABLOFIL - OPTIMALE LOSUNGEN FUR
DIE CHEMISCHE INDUSTRIE REGENERATIVE ENERGIEN

CABLOFIL - OPTIMALE LOSUNGEN MATERIALQUALITATEN FUR
FUR DATACENTER JEDE ANWENDUNG

q

Elektrolytverzinkt nach DIN 50961 EN12-329

Tauchfeuerverzinkt nach DIN 50976 EN 1461

Edelstahl (V2A) 304L Stahlschliissel 1-4307
(gebeizt und passiviert)

Edelstahl (V4A) 316L Stahlschliissel 1-4404
(gebeizt und passiviert)

m Zink/Aluminium Beschichtung nach EN 10244-2
316L
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CABLOFIL

CABLOFIL - optimale Losungen fur die
L ebensmittel- und Getrankeindustrie

Die Gitterrinne aus Drahtgeflecht besteht aus passiviertem Edelstahl, der Korrosion und
Verunreinigungen widersteht. Da das System gedffnet ist, ist es auch leicht zu reinigen und fangt
keine Feuchtigkeit ein.

In der Lebensmittel- und Getréankeindustrie sind Verschmutzung, Viren und Fehler in der
Lebensmittelverarbeitung der Feind Nummer eins. Sowohl die Hygiene als auch die einwandfreie
Bedienung der Anlagen mussen zu 100 % gewahrleistet sein. Nicht zuletzt deshalb sind Elektro-
und Netzwerkinstallation ein wesentlicher Bestandteil der entsprechenden Industrieanlagen.

SCHNELL UND SICHER

e Schnelle und werkzeuglose Montage

e Hochste Stabilitat durch patentierte
T- Punkt Schweif3ung

e Kanten und Verletzungsschutz durch
Sicherheitsrand

SAUBER

» Offenes Kabeltragsystem

e Extrem geringe Staubablagerung
e Keine Mikroben Bildung

e Einfache Reinigung

LANGLEBIG

e Geprufte Materialqualitaten
e Hohe Drahtstarken

 Erfullt alle géngigen Normen
« Vollstandig recyclingfahig
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CABLOFIL

CABLOFIL - optimale Losungen fur
den Maschinen- und Anlagenbau

H Y G | E N E e Die offene Struktur von CABLOFIL®-Gitterrinnen lasst sich gegeniber Kabelrinnen/
-leitern bzw. ganzlich geschlossenen Systemen wie Installationsrohr leichter auf
Schmutz und Verunreinigungen tberprifen.
U N T E R o CABLOFIL®-Gitterinnen lassen sich mit der Offnung nach oben (Horizontalmontage),
mit der Offnung zur Seite (Vertikalmontage) und auch steigend montieren.
A |_ |_ E N Die seitliche Montage der Gitterrinne reduziert die Oberflache, auf der sich Staub
e und Schmutz ablagern konnen.
U M STA N D E N ¢ In jedem Fall erleichtert die offene Konstruktion Inspektion und Reinigung in
einem Arbeitsgang.

EINFACH

e Kabelverlegung ohne Kabelbinder
e Horizontal- wie auch Vertikalverlegung
der Gitterrinne

FLEXIBEL

e Spezielle schraublose Befestigung
e Flexible Verlegung

EFFIZIENT

» Erdung/Potentialweiterfiihrung
o Uberaus effiziente elektromagnetische
Vertraglichkeit
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CABLOFIL

CABLOFIL - optimale Losungen fur
die chemische Industrie

R O B U S T Beim Engineering neuer Vekabelungssysteme steht der Installationskomfort im
Mittelpunkt. Die Installation muB fehlerfrei ausgefiihrt werden kénnen, aber vor

allem missen Sicherheit, Stabilitat und Dauerhaftigkeit gewahrleistet sein. Diese

U N D Vorgaben sind auch fir CABLOFIL®-Produkte bindend und sind in den Details der

I_A N G |_ E B | G Produktionskonzeption wiederzufinden.

FLEXIBLE VERLEGUNG

e Keine Formteile notwendig

e Richtungsénderungen werden gradgenau
angepasst

e Schraubenlose Montage

FUR ALLE BEREICHE

e Fir aggressive Umgebungen geeignet

e Auflenbereiche: Verdichteranlagen,
Mischanlagen etc.

e Innenbereiche: Labore, Prozessleittechnik,

Messwarten, Steuerungsanlagen

MATERIALQUALITATEN FUR
JEDE ANWENDUNG

Elektrolytverzinkt nach DIN 50961 EN12-329
Tauchfeuerverzinkt nach DIN 50976 EN 1461

Zink/Aluminium Beschichtung nach EN 10244-2

Edelstahl (V2A) 304L Stahlschliissel 1-4307
(gebeizt und passiviert)

Edelstahl (V4A) 316L Stahlschliissel 1-4404
(gebeizt und passiviert)

GESAMTKATALOG |Ellegrand| 711




CABLOFIL

CABLOFIL - optimale Losungen fur
regenerative Energien

IHR PARTNER
IM BEREICH
ERNEUERBARE
ENERGIEN

712 | Lllegrand| GESAMTKATALOG

Unsere Gitterrinnen- und Kabelrinnensysteme sind optimal auf die Verkabelung

von Wasserkraft-, Photovoltaik- und Biomasseanlagen abgestimmt. Die zum
umfangreichen Portfolio gehorenden Deckel schiitzen Ihre Kabel und Leitungen vor
Witterungseinflissen und UV Strahlung. Die langlebige Qualitat der Produkte sorgt fur

Sicherheit im Lebenszyklus lhrer Investition.

WASSERKRAFTANLAGEN

e CE, UL und Nema Zertifizierung
» Potentialweiterleitung geprift

PV ANLAGEN

¢ Umfassendes Gitterrinnensystem in den Material-
qualitdten Zink-Aluminium, tauchfeuerverzinkt,
V2A und V4A

¢ Umfassendes Kabelrinnensystem in

sendzimirverzinkt, tauchfeuerverzinkt, V2A und V4A

BIOMASSEANLAGEN

e Besonders langlebige Qualitat fur
dauerhafte Investitionssicherheit

o Perfekt abgestimmte Halterungs- und
Verbindungsteile

e Patentierte Sicherheitskante und

schraublose Verbindungstechnik




CABLOFIL

CABLOFIL - optimale Losungen fur

Datacenter

EFFIZIENT,
EINZIGARTIG,
GLASFASER-
FREUNDLICH

Das Design von Rechenzentren befindet sich im Wandel, der neueste Trend sind Raume
zur Bereitstellung von Cloud- und Colocation-Servern. Eine zunehmende Dichte an
Servern, die Nutzung von Glasfaserkabeln und die Kabelfiihrung an der Oberseite der
Serverschranke machen modulare Design-Ldsungen erforderlich. Mit den Lésungen

von Legrand und CABLOFIL®, sind Sie auf die neueste Technologie vorbereitet.

EFFIZIENT

e Schnelle und problemlose Installation

e Optimale elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV]

e Verlegung von Energiezuleitungen mit

hohen Querschnitten

EINZIGARTIG

e Fir jede Anwendung die richtige Materialqualitat
e In allen Standardfarben pulverbeschichtet
e Biegeradienbegrenzer fir Daten-Patchkabel

GLASFASER-FREUNDLICH

e Einlegematten und Kabelfiihrungszubehdr
fur Glasfaserkabel

e T-Schweiflung der Querdrahte auf die Langsdrahte
vermeiden, dass Monteur und Kabel verletzt werden

e Offene Struktur minimiert Staub- und
Schmutzablagerungen

» Optimale Beluftung der Kabel/Leitungen
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CABLOFIL

ANWENDUNGSGEBIETE

CABLOFIL GITTERRINNEN

e

+

2 Zinkmagnesium
entspricht thermisch verzinkt

UTe e
a0 @ @ C
eI
2,0 0 O

B/@/E -0

AUSGEZEICHNETE PERFORMANCE

PG Verzinkung @ @
neren vor Fertigung @
G5 Verzinkung @ e )
NFEN 1035 vor Fertigung @
EZ Elektrolytisch @ e @
@Eﬁﬁgg) verzinkt @
. Thermisch @ e e . .
B verzinkt m
S © & e =m
= Dacromet m
7]
]

InAl

NF 10-088-2

V2A

316L

NF 10-088-2

©
©

(=]
«®
=2}
=

Meterware Zubehor Bestandigkeit
+ m 850 h
SALZSPRUHTESTS NACH ohne Auftreten von Rotrost
EN IS0 9227 850 h
ohne Auftreten + 550 h
von Rotrost ohne Auftreten von Rotrost
KLASSIFIZIERUNG DER
KORROSIONSBETANDIGKEIT m + m m Klasse 8
NACH DER NORM I|EC 61537

ZnAL: Zink / Aluminium - ZnMg: Zink / Magnesium - ZnNi: Zink / Nickel - GC: Feuerverzinkung - ZnL: Zinklamellen
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Gitterrinne - FC30 - FC54

CABLOFIL

verp. Best.Nr. FC30-FASCLIC+ (3 m) Verp. BestNr. FC54-FASCLIC+ (3 m)
12J 30 mm &) 50 mm 3 600 MM &= 3 m 12J 54 mm &) 50 mm 3 600 mm &= 3 m
Verbinder: Bezeichnung | Breite (mm)
- RorocLic = @
« ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS 3 CM200061 |CM200066 FC54/50 |50
* KITASSTR/KITASSVS 3 CM200071 |CM200076 FC54/100 | 100 )
Bezeichnung | Breite (mm) 3 CM200081 | CM200086 FC54/150 150
[&] [ 3 CM200091 |CM200096 FC54/200 | 200
3 CM200011 | CM200016  FC30/50 |50 3 CM200101 |CM200106 FC54/300 | 300
3 CM200021 |CM200026 FC30/100 | 100 o [ET p—— 100 | 400
3 CM200031 |CM200036 FC30/150 | 150 s [ET P 150 | 450
3 CM200041 |CM200046 FC30/200 | 200 s TR o500 | s00
3 CM200051 |CM200056 FC30/300 |300 s [T - 00 |00
3 CM200801 |CM200806 FC30/400 |400
3 CM200831 |CM200836 FC30/450 | 450 fna ™
3 CM200811 | CM200816 FC30/500 | 500 3 CM200068 |CM200064 FC54/50 |50 i)
3 CM200851 |CM200856 FC30/600 | 600 3 CM200078 |CM200074 FC54/100 |100 LJ
m 3 CM200088 |CM200084 FC54/150 |150 )
3 CM200098 |CM200094 FC54/200 (200 i__J
3 CM200018 | CM200014 - FC30/50 150 U 3 CM200108 |CM200104 FC54/300 300 L____j
3 CM200028 |CM200024 FC30/100 |100 LJ 3 CM200208 |CM200204 FCS4400 400
3 CM200038 |CM200034 FC30/150 150 L—J 3 OM200258 |OM200254 FC541450 |450 i}
3 CM200048 |CM200044 FC30/200 [200 i—J 3 OM200308 |OM200B04 FCS45500 |500 L}
3 CM200058 |CM200054 FC30/300 |300 At J 3 CM200408 | CM200404 FC5400 |600 i j
3 CM200808 |CM200804 FC30/400 |400 L
3 - - FC30/450 450 L
3 CM200818 [CM200814 FC30/500 |500 Lo
3 CM200858 [CM200854 FC30/600 |600 o)
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CABLOFIL
Gitterrinne - FC105 - FC150

verp. BestNr. FC105-FASCLIC+ (3 m) verp. BestNr. FC150-FASCLIC+ (3 m)
12J 105 mm =} 100 mm 5 600 MM &S 3 m 12J 150 mm =} 200 mm 3 600 MM &S 3 m
Bezeichnung | Breite (mm) Verbinder:
ez R | - EDRN
- AUTOCLIC
3 CM200891 |CM200896 FC105/100 |100 « ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS
3 CM200901 |CM200906 FC105/150 | 150 * KITASSTR/KITASSVS
3 CM200911 |CM200916 FC105/200 |200 Bezeichnung | Breite (mm)
3 CM200921 |CM200926 FC105/300 |300 (2] e
3 OM200931 |CM200936 FC105/400 | 400 3 CM200951 |CM200956 FC150/200 | 200
3 OM201931 |CM201936 FC105/450 | 450 3 CM200961 |CM200966 FC150/300 |300
3 OM200941 | CM200946 FC105/500 | 500 3 CM200971 |CM200976 FC150/400 |400
3 OM201031 |CM201036  FC105/600 | 600 3 CM201011 |CM201016 FC150/450 |450
3 CM201021 |CM201026 FC150/500 |500

L] 3 CM201041 |CM201046 FC150/600 |600
3 CM200898 |CM200894 FC105/100 [100 -iJ
3 CM200908 |CM200904 FC105/150 | 150 i_J o et
3 CM200918 |CM200914 FC105/200 |200 i__J 3 - - FC1501200 1200 )
3 CM200928 |CM200924 FC105/300 |300 i___J 3 - - FC1508300 300
3 CM200938 |CM200934 FC105/400 (400 i_____J 3 - - FC150/400 1400 ;l
3 CM201938 |CM201934 FC105/450 (450 i_______J 3 - - FC150/450 450 l—l
3 CM200948 |CM200944 FC105/500 |500 {________J 3 - - FC150500 1500 A
3 CM201038 |CM201034 FC105/600 (600 L 3 - = FC150/600 |600 \
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Schwerlast-Gitterrinnen - CF30

CABLOFIL

)

\

Verp. Best.Nr.

(=]

CM000011
CM000021
CM000031
CM000041
CM000051
CM000801
CM000831
CM000811
CM000851

W W W W W W W w w

CM000018
CM000028
CM000038
CM000048
CM000058

W W W W w

CM000013
CM000023
CM000033
CM000043
CM000053
CM000803
CM000813
CM000853

CM000014
CM000024
CM000034
CM000044
CM000054

CF30 - Gitterrinne (3 m)

12J 30 mm & 50 mm 3 600 mm &> 3 m

Verbinder:
* EDRN

+ ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS

* KITASSTR / KITASSVS

Bezeichnung

CF30/50™M
CF30/100
CF30/150
CF30/200
CF30/300
CF30/400
CF30/450
CF30/500
CF30/600

Breite (mm)

50

100
150
200
300
400
450
500
600

CF30 - Edelstahl — Gitterrinne (3 m)
2J 30 mm & 50mm 3 300Mmm &S 3 m

Verbinder:

+ ED275 + CE25 + BTRCC 6 x 20

+ KITASSTR / KITINOX

Bezeichnung

CF30/50™
CF30/100
CF30/150
CF30/200
CF30/300

(1) = Keine T-geschweilten Querdrahte

Breite (mm)

50 w
100 —
150
200

300

Verp.

W W W W W W w w w

Best.Nr.

CM000016
CM000026
CM000036
CM000046
CM000056
CM000806
CM000836
CM000816
CM000856

CF30 - Gitterrinne (3 m)
12J 30 mm 15 50 mm 3 600 mm &> 3 m

Verbinder:
* EDRN

+ ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS
* KITASSTR / KITASSVS

Bezeichnung

CF30/50™M
CF30/100
CF30/150
CF30/200
CF30/300
CF30/400
CF30/450
CF30/500
CF30/600

Breite (mm)

50 U

100 J

150 L
200 L}
300 L—J

400 e F

450 L

500 b

600 b
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen - CF54

<

Verp.

(=]

CM000061
CM000071
CM000081
CM000091
CM000101
CM000201
CM000251
CM000301
CM000401

W W W W W W w w Ww

CM000068
CM000078
CM000088
CM000098
CM000108
CM000208
CM000258
CM000308
CM000408

W W W W W W W w w

718

Best.Nr.

CM000063
CM000073
CM000083
CM000093
CM000103
CM000203
CM000253
CM000303
CM000403

316L

CM000064
CM000074
CM000084
CM000094
CM000104
CM000204
CM000254
CM000304
CM000404

CF54 - Gitterrinne (3 m)
12J 54 mm & 50 mm 3 600 mm &> 3 m

Verbinder:

* EDRN

« AUTOCLIC

* ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS
+ KITASSTR / KITASSVS

Bezeichnung | Breite (mm)

8
CF54/50 |50 M 3
CF54/100 | 100 \ 3
CF54/150 | 150 c
CF54/200 | 200 5L/ﬁ == 3
CF54/300 | 300 w 100 3
CF54/400 | 400 E
CF54/450 | 450 .
CF54/500 | 500 S
CF54/600 | 600

CF54 — Edelstahl-Gitterrinne (3 m)
13J 54 mm 1= 50 mm 3 600 mm &= 3 m

Verbinder:

* AUTOCLIC

« ED275 + CE25 + BTRCC 6 x 20
* KITASSTR / KITINOX

Bezeichnung | Breite (mm)

CF54/50 |50  iJ

CF54/100 |100 L)

CF54/150 |150  i__J

CF54/200 |200 i___J

CF54/300 |300 i_____J
CF54/400 |400 i_______J
CF54/450 [450 i________J
CF54/500 500 )
CF54/600 600 L ______J

Lllegrand| GESAMTKATALOG

Verp.

Best.Nr.

CM000066
CM000076
CM000086
CM000096
CM000106
CM000206
CM000256
CM000306
CM000406

CF54 - Gitterrinne (3 m)
12J 54 mm 15 50 mm 5 600 mm &> 3 m

Verbinder:

* EDRN

* KITASSTR
Bezeichnung | Breite (mm)
CF54/50 50
CF54/100 100
CF54/150 150
CF54/200 200
CF54/300 | 300
CF54/400 400
CF54/450 450
CF54/500 500
CF54/600 600




Schwerlast-Gitterrinnen - CF105

CABLOFIL

Y. Y/ |
AN

oY

/r

>

o
1/
/

S

/

Verp.

W W W W W W w Ww

W W W W W W w Ww

Best.Nr.

(=]

CM000891
CM000901
CM000911
CM000921
CM000931
CM001931
CM000941
CM001031

CM000898
CM000908
CM000918
CM000928
CM000938
CM001938
CM000948
CM001038

CM000893
CM000903
CM000913
CM000923
CM000933
CM001933
CM000943
CM001033

316L
CM000894
CM000904
CM000914
CM000924
CM000934
CM001934
CM000944
CM001034

CF105 - Gitterrinne (3 m)

12J 105 mm = 100 mm 9 600 mm & 3 m

Verbinder:
* EDRN

+ AUTOCLIC
+ ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS
+ KITASSTR / KITASSVS

Bezeichnung

CF105/100
CF105/150
CF105/200
CF105/300
CF105/400
CF105/450
CF105/500
CF105/600

100
150
200
300
400
450
500
600

Breite (mm)

3000

Wh60
SN0

CF105 - Edelstahl - Gitterrinne (3 m)

12J 105 mm = 100 mm 9 600 mm &= 3 m

Verbinder:

+ AUTOCLIC
+ ED275 + CE25 + BTRCC 6 x 20
* KITASSTR / KITINOX

Bezeichnung

CF105/100
CF105/150
CF105/200
CF105/300
CF105/400
CF105/450
CF105/500
CF105/600

Breite (mm)
100 Lk

150 Lk

200 1__J

00 L

400 L |

40 L J
soo0 L J
60 L |

Verp.

W W W W W W w w

Best.Nr.

CM000896
CM000906
CM000916
CM000926
CM000936
CM001936
CM000946
CM001036

CF105 - Gitterrinne (3 m)

12J 105 mm = 100 mm 9 600 mm & 3 m

Verbinder:
* EDRN
« AUTOCLIC

+ ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS

+ KITASSTR / KITASSVS

Bezeichnung

CF105/100
CF105/150
CF105/200
CF105/300
CF105/400
CF105/450
CF105/500
CF105/600

Breite (mm)

100
150
200
300
400
450
500
600
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Schwerlast-Gitterrinnen - CF80 - CF150- CFG

- S
- » — 'u,_‘_‘_
{"“‘m 78 "
t"‘-n,‘ - \\ <
F'\-\.
Hh“‘-x " “'\.['
x"‘x—J
CFG
Verp. Best.Nr. CF80 - Gitterrinne (3 m) Verp. Best.Nr. CF150 EA — Gitterrinne (3 m)
12 80 mm & 100 mm 3 500 MM &> 3 m 12J 105 mm = 600 mm 9 900 mm & 3 m
Verbinder: Verbinder:
« EDRN « EDRN
« ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS « ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS
« KITASSTR / KITASSVS « KITASSTR / KITASSVS
Bezeichnung Breite (mm) Bezeichnung Breite (mm)
3 CM800101 |CM800103 CF80/100 | 100
3 CM100985 CF150/600 | 600 ARt
3 CM800201 |CM800203 CF80/200 | 200
3 CMB800301 |CM800303 CF80/300 | 300 :
3
3 CM800401 |CM800403 CF80/400 | 400 CM100983 CF150/900 | 900 B
3 CMB800501 |CM800503 CF80/500 | 500 CFG — Gitterrinne (3 m)
CF150 - Gitterrinne (3 m) 12J- 50 mm 25 100 mm 3 200 mm &5 3 m
o s o
12J 150 mm =) 200 mm 9 600 MM &S 3 m Verbinder:
. « ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS
verbindr: « KITASSTR / KITASSVS
« ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS . -
« KITASSTR / KITASSVS & & Bozelchnung | Brefte fmm) 3000 — =
Bezeichnung | Breite (mm) 3 CM003221 |CM003223 CFG50/100 | 100
(2] [ec] 3 CM003231 |CM003233 CFG50/150 | 150 <
3 CM000951 |CMO00953  CF150/200 | 200 3 CM003241 | CMO03243 CFG50/200 | 200
3 CM000961 |CMO000963 CF150/300 | 300
3 CM000971 |CM000973 CF150/400 | 400 oa
3 CM001011 |CMO001013 CF150/450 | 450 3 CM003228 |CM003224 CFG50/100 | 100
3 CM001021 |CM001023 CF150/500 | 500 3 CMO003238 |CM003234 CFG50/150 | 150
3 CM001041 |CM001043 CF150/600 | 600 3 CM003248 |CM003244 CFG50/200 | 200
o
3 CM000958 |CM000954 CF150/200 | 200
3 CM000968 |CMO000964 CF150/300 | 300
3 CM000978 |CMO000974 CF150/400 | 400
3 CM001018 |CMO001014 CF150/450 | 450
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fiir Schwerlast- oder Weitspann-Anwendungen

fiir Schwerlastanwendungen

CABLOFIL
Schwerlast-Gitterrinnen - CFC - TRIHDF Schwerlast-Gitterrinnen - HDF105

Verp.

3
8
3
3
3

W W W W Ww

Best.Nr.

CM004063
CM004073
CM004093
CM004103
CM004203

. 316L

CM004068 | CM004064
CM004078 | CM004074
CM004098 | CM004094
CMO004108 | CM004104
CM004208 | CM004204

CM001113

CFC - Gitterrinne (3 m) Verp. Best.Nr.

2 50mm & 50mm > 400 MM 53 m

Verbinder:

+ ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS

+ KIT ASSTR / KIT ASSVS

Bezeichnung

CFC50/50

CFC50/100
CFC50/200
CFC50/300
CFC50/400

CFC50/50

CFC50/100
CFC50/200
CFC50/300
CFC50/400

Breite (mm)

50

100
200
300
400

50

100
200
300
400

TRIHDF - Gitterrinne (3 m)

1280 mm & 100 mm &S 3m

Verbinder:

» 7240 + KITFIXTR

* KITASSVS

Bezeichnung

TRIHDF80/100

Breite (mm)

100

1 CM450621 | CM450623
1 CM450631 | CM450633
1 CM450641 |CM450643
1 CM450661 | CM450663
1 CM450681 | CM450683
1 CM450701 |CM450703
1 CM450721 |CM450723
316L

1 CM450624
1 CM450634
1 CM450644

| 1 CM450664
1 CM450684
1 CM450704
1 CM450724

HDF105 - Gitterrinne (3 m)
12J 105 mm = 100 mm 9 600 mm & 3 m

Verbinder:

+ ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS
+ KITASSTR / KITASSVS

Bezeichnung

HDF105/100
HDF105/150
HDF105/200
HDF105/300
HDF105/400
HDF105/500
HDF105/600

Breite (mm)

100
150
200
300
400
500
600

HDF105 Edelstahl — Gitterrinne (3 m)
12J 105 mm &) 100 mm 3 600 MM & 3 m

Verbinder:

+ ED275 + CE25 + BTRCC 6 x 20

* KITASSTR / KITINOX

Bezeichnung

HDF105/100

HDF105/150

HDF105/200

HDF105/300

HDF105/400

HDF105/500

HDF105/600

Breite (mm)
100 f‘Uli
50
150 :lgl:
100
200 :lzj:
150
w0 i)
100 100
w0
150" "150
500 zlw:'x:}
200 200
600 lp‘D'D‘DJ
00 100 100 100
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CABLOFIL
Gitterrinne - TXF35 Gitterrinne - G-MINI

Verp. Best.Nr. TXF35 - Gitterrinne (3 m) Verp. Best.Nr. G-MINI — Gitterrinne (3 m)
235 mm I 35mm SS3m 250 mm & 50mm SS3m
Verbinder: Verbinder:
* KITASSTR / KITASSV + ED275 + KITFIXTR / KITFIXVS
Edelstasr?l: / S5V * KITASSTR / KITASSVS
 KITASSTR / KITINOX Edelstahl:

+ ED275 + CE25 + BTRCC 6 x 20
+ KITASSTR / KITINOX

@ . 3000
3 CM755001 ’ CM755003 /

}‘y
E E o
o . * =
3 CM755008 | CM755004 35 100 £ CM430”1‘ - ‘CM43O114 it 5

CP35 — Deckel UC35 — Bodenbefestigung
3000 4x8
> ‘ﬁ -
NS 316L
@ . s 21 o @ . 45 Iﬂﬁ 7x15
3 CM755100 ‘ CM755103 ‘ CM755104 5 1 CM586160 ‘ CM586163 ‘ CM586164
UC35 — Bodenbefestigung FTX — Bodenbefestigung
4x8
P @ @ m 3t6L
| 4
@ . 6 45 & 7x15 i‘
NG 1 CM586180 ‘ CM586183 ‘ CM586184 7% 15
1 CM586160 ‘ CM586163 ‘ CM586164 3
SAS - Abhéngung
FTX — Bodenbefestigung
@ m 316L {F 20 ]
: @ o ey 2 e
4
oS> 1 CM586031 ‘CM586037 ‘ - 60 0x87
1 CM586180 ‘ CM586183 ‘ CM586184 s
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Gitterrinne - ZF31/25 - ZF31/50 - ZF31/25V

CABLOFIL

=

Verp. Best.Nr. ZF31/25 - Gitterrinne (3 m) Verp. Best.Nr. L-Rinne
B 27mm &35 mm S 3m 12J 55 mm & 304 5 404 mm < 1800 mm
Breite (mm) Weitere GroBen auf Anfrage
@ Breite (mm)
3 CM348000 | CM348150 35 (]
3 CM935661 404
o uls 3 CM935662 304
3 cMae0s0| - 35
Verp. Best.Nr. Matte
ZF31/50 — Gitterrinne (3 m) ¥ 304 mm = 1800 mm
2 46 mm & 35mm S 3m Weitere GroRen auf Anfrage
Breite (mm) @
@ . CM935663
3 CM348010 ‘ CM348160 35
Best.Nr. U-MINI
] 2J 40 mm & 20 mm &S 2700 mm
3 cmage0 | - 35 Breite (mm)
Verp. Best.Nr. ZF 31/25 V — Einfadelrinne (3 m) @
12J27mm > 46 mm & 34 mm > 83 mm & CM925310 20
T=3m .
Breite (mm)
. 3 CM925318 20
3 CM348050V 34
3 CM348060V 34
3 CM348062V 83
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CABLOFIL
Trennsteg - COT - COT J

Trennelement - COTFIL - COTFIL U

Verp.

[s5]

3 CM923010
3 CM923020
3 CM923030
3 CM923040

CM923028

CM923048

[ss]

Best.Nr.

CM923013
CM923023
CM923033
CM923043

316L

CM923014
CM923024

CM923044

316L

1 CM923050 ‘ CM923054

724

COT - Trennsteg (3 m)
12J 30 mm 3 105 mm =) 100 mm 9 600 mm

Hoéhe (mm)
3000

24
48
72
96

i\

24
48
72
96

COT J — Trennsteg Verbinder

Verp.

1
1
1

Best.Nr.

=]

CM586711 | CM586718
CM586721 | CM586728
CM586731 | CM586738
CM586741 | CM586748

(o]

CM350321
CM350331
CM350341

CM350328
CM350328
CM350328

1%) 30 mm 5 105 mm 4=J 100 mm 3 600 mm (1) - Ayt Anfrage

=
R

Lllegrand| GESAMTKATALOG

COTFIL — Trennelement
12J 30 mm 9 105 mm =) 100 mm 9 600 mm

Bezeichnung

COTFIL30
COTFIL50
COTFIL75
COTFIL 100

Hohe (mm)
98
24
H
44
71
94

COTFIL U — Kabelklammer
12J 54 mm &) 150 mm 9 600 mm

Bezeichnung

COTFILU 1200| 12
COTFILU 27| 27
COTFIL U 47| 47

Breite (mm)




Deckel und Clips - CP - F01 - FO2 - FO3

CABLOFIL

- =
- :
Rt~
F02 CPD
Verp. Best.Nr. CP - Deckel Verp. BestNr.  CPD — Dachdeckel
12J 309 150 mm 34 509 600 MM TS 2m 12J 309 150 mm 24 509 200mm S 2m
Lange:2m Bezeichnung | Breite (mm)
Bezeichnung | Breite (mm) -
[es] [ec] 2 CM925018 CPD50 50
2 CM646010 | CM646013 CP50 50 2 CM925028 CPD100 100
2 CM646020 | CM646023 CP100 100 2 CM925038 CPD150 150
2 CM646030 | CM646033 CP150 150 2 CM925048 CPD200 200 209
2 CM646040 | CMB46043 CP200 200 2000 —
2 CM646050 | CM646053 CP300 300 > CM925014 CPD50 50 W
: e | : owr oo |
2 CM925034 CPD150 150
2 CM646070 | CM646073 CP500 500 5 CM925044 CPD200 200
2 CM646080 | CM646083 CP600 600
Verp. ~ BestNr.  CFC — Dachdeckel
CP — Deckel ' o .
12530 150 mm 5509 600 MM &5 2 m (& 50 mm €450 5 200 mm &= 3m
Bezeichnung Breite (mm)
Lange: 2m -
Bezeichnung | Breite (mm) 3 CM925058 CPD-CFC50 |50
m 3  CM925068 CPD-CFC100 |100 200
2 CM646014 | CM350664 CP50 50 5 CM925078 CPD-CFC200 | 200
2 CM646024 | CM350665 CP100 100 2000
2 (CM646034 | CM350666 CP150 150 W
2 CM646044 | CM350667 CP200 200
2 CM646054 | CM350668 CP300 300 W
2 CM646064 | CM350669 CP400 400
2 CM646094 | CM350670 CP450 450
2 CM646074 | CM350671 CP500 500
2 (CM646084 | CM350672 CP600 600
F01/F02 / FO3 — Deckel Clips
[os]
F01 - Deckel Clip <ﬂ
25 CM646220 - Fur Gitterrinne CF30
F02 - Deckel Clip @>@
Fur Gitterrinne CF54,
25 CM646200 | CM646204 Gitterrinne CF105
und Gitterrinne CF150
F03 - Deckel Clip
25 CM646210 - Fur Gitterrinne CF80
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CABLOFIL
Verbinder - EDRN - CLEEDR - Z240 - ED275/1100/250

Z240 + TRIHDF

ED275 +
= Befestigungsmaterial

Verp. Best.Nr. EDRN — Verbinder Verp. Best.Nr. ED275 - Léangsverbinder

12J 30 mm 9 150 mm ) 50 mm 9 600 mm 12J 30 mm 9 150 mm =) 50 mm 3 600 mm

Geliefert werden 50 Verbinder je Packung
gemeinsam mit einem Einsetzwerkzeug

Bezeichnung | Lange (mm)
= @
@ m 50 CM558221 ‘ CM558226 ED275 275
50 CM558241 |CM558246 foa
8 1 CM558228 ‘ CM558224 ED275 275
1 CM558244 ED1100 — Léangsverbinder
CLEEDR - Montagewerkzeug/ 12 30 mm 3 150 mm & 50 mm 3 600 mm
@ Fur EDRN Verbindef?:&%

5 CM558260
Bezeichnung Lange (mm)
1 CM558201 ‘ CM558206 ED1100 1100
2240 - Langsverbinder
18
12J 80 mm & 100 mm o
1 - ‘ CM558204 ED1100 1100
ED250/90 — Winkelverbinder
[¢s] =] 12J 30 mm 3 150 mm %2 50 mm 3 600 mm
50 - | cmssges3

Bezeichnung Lange (mm)

(=]

50 CM558211 ED250/90 | 250
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Verbinder - FASLOCK AUTO - CEFAS - R15/25/35

CABLOFIL

FASLOCK AUTO

Verp.

2
2

(G NG}

25
25

50 CMS558410| CM558417

50

Best.Nr.

=] &

FASLOCK AUTO - Verbinder
13)30/54 /105 mm =} 100 mm 9 600 mm

CM558340 | CM558346 FASLOCK S 4 100 mm 9 200 mm
CM558320 | CM558326 FASLOCK XL 42 300 mm 9 600 mm

316L

CM558344
CM558324

=

CMb558414

FASLOCK S &) 100 mm 9 200 mm
FASLOCK XL & 300 mm 2 600 mm ,

2l

=

CEFAS - Basis Verbinder
12J 30 mm 5 150 mm = 100 mm 9 600 mm

Verp.

Best.Nr.

(o]

CM586170| CM586173

316L

CM586174

[as]

CM586610\ CM586617

[ss]

CM586640
CM586650

CM586647
CM586657

R15/ R25 /| R35 — Abstandhalter
1230 mm 3 150 mm &) 100 mm 3 600 mm

Bezeichnung

R15/100

R15/300

R25
R35

Héhe
(mm)

15

15

15

25
35

Lange
(mm)

98

98

98
98

1000

1000
500
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CABLOFIL

Befestigungszubehor - FASTRUT 41/ CE40 - CE25/CE30

Verp. Best.Nr. FASTRUT 41 — Befestigung

12J 30 mm 3 150 mm = 100 mm 9 600 mm

50 CM599007‘ CM599004 Zur Befestigung von Gitterinnen am Ausleger

CE 40 — Zentralklemme
12J 30 mm 5 150 mm = 100 mm 5 600 mm

£

N
= o

25 CM558051 ‘ CM558056 1000
o

25 CM558058‘CM558054 1000

728 | Lllegrand| GESAMTKATALOG

Best.Nr.

CM801011 | CM350402
CM558011 | CM350569
CM558041 | CM350570

- 316L

CM801018 | CM801014
CM558018 | CM558014
CM558048 | CM558044

CE25/ CE30 — Schraubenset
12 30 mm > 150 mm & 50 mm 5 600 mm

BTRCC 6X 20 g )
BTRCC 6 x 20 S
CE25

CE30 CE30 @

CE25 / CE30 Schraubenset
12J 30 mm 9 150 mm = 50 mm 5 600 mm

BTRCC 6 x 20 BTRCC6X 20 g ‘@
CE30 e @




Verbindungskits - KITS

CABLOFIL

QAN

Verp.

50

50

50

50

50

Best.Nr.

= &

CM558081 ‘ CM350424

CM558071 ‘ CM350427

CM558091 ‘ CM350426

= ‘ CM350428

CM558061 ‘ CM558067

KITS — Verbindungskit Verp.

12J 30 mm 5 150 mm & 50 mm 5 600 mm

100
KITASSTR
Verbindungsklemmsatz, bestehend aus
Klemme CE25 + Klemme CE30, Schraube
6x20 und Bundmutter
=2+ (m [ 50

KITASSVS

Verbindungsklemmsatz, bestehend aus
Klemme CE25VS, Schraube 6x20 und
Klemme CE30VS mit -
integrierter Bundmutter

KITFIXTR
Befestigungssatz, Klemme CE25+ Schraube

6x20 und Bundmutter @ . @m @

KITFIXVS

Befestigungssatz, Klemme CE25
mit integrierter Schraube 6x20
und Bundmutter

KITFIXVS
Befestigungssatz, Klemme CE25VS

mit integrierter Schraube 6x20
und Bundmutter g + 8

Best.Nr.

316L

CM558084

CM558954

KITS — Verbindungskit Edelstahl

12J 30 mm 5 150 mm & 50 mm 3 600 mm

KITASSTR Edelstahl

Verbindungsklemmsatz, bestehend aus
Klemme CE25 + Klemme CE30, Schraube

6x20 und Bundmutter @,{ T @m @
KITINOX Edelstahl

Verbindungsklemmsatz, bestehend aus
Klemme CE25VS + Schraube 6x20, Klemme

CE30 und Bundmutter
VoL e
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CABLOFIL

Wandbefestigung - UC50 - CAT30 - CAT40 - CM50 - CM50XL

o

Best.Nr.

o] [&]

1 CM586040 ‘ CM586043

1 CM586048 ‘ CM586044

316L

=] &
1 CM586050 ‘ CM586057
- 36l

1 CMsB6058 | CM586054

EIR

1 CMS586190 | CM586197
m

1 - |cmsse104

730

UC 50 — Universalbefestigung
12J 30 mm > 54 mm & 50 mm

&8

N
120

120
CAT 30 - Universalbefestigung
1) 30 mm 3 54 mm &) 50 mm

&8

N
200

200
CAT 40 - Universalbefestigung
42J 30 mm 3 54 mm & 50 mm

£
N
200 41
7x 17/@/@7 x25
200

Lllegrand| GESAMTKATALOG

CMS50XL

Verp.

Best.Nr.

= o
1 CM586060 ‘ CM586063
0

1 CM586068 ‘ CM586064

= o
1 CM586130 ‘ CM586133
0

1 CM586138 ’CM5861 34

CM 50 — Universalbefestigung

12J 54 mm ) 50 mm

8x20

CM 50XL — Universalbefestigung

2J 54 mm & 50 mm > 100 mm
(Montage am Seitenrand)

12J 30 mm 5 105 mm = 100 mm 3 600 mm
(Montage am Bodendraht)




Wandbefestigung - CSN - Deckenbefestigung - CSNC

CABLOFIL

Verp.

Best.Nr.

[ss]

CM556100
CM556110
CM556120
CM556130
CM556140
CM556150

CM556108
CM556118
CM556128
CM556138

CM556103
CM556113
CM556123
CM556133
CM556143
CM556153

316L

CM556104
CM556114
CM556124
CM556134

CSN - Wandausleger

12J 30 mm 9 54 mm & 450 mm

CSN100
CSN150
CSN200
CSN300
CSN400
CSN450

CSN100
CSN150
CSN200
CSN300

mm
178

228
278
378
478
528

178
228
278
378

&

N
1300

1100
850
730
560
500

1300
1100
850
730

169

S0
8x25

Best.Nr.

[ss]

CM556300
CM556310
CM556320
CM556330
CM556340
CM556350

CM556303
CM556313
CM556323
CM556333
CM556343
CM556353

CMb556304
CMb556314
CMb556324
CM556334

PVC

CM559605

CSNC - Deckenausleger

12J 30 mm 9 54 mm =) 100 mm 9 450 mm

CSNC100
CSNC150
CSNC200
CSNC300
CSNC400
CSNC450

CSNC100
CSNC150
CSNC200
CSNC300

EPVCSN - Endkappe fiir

170
170
170
288
288
288

170
170
170
288

Kk

178
228
278
378
478
528

178
228
278
378

CSN und CSNC

&

N
1200

1000
800
700
480
440

1200

1000
800

700

§

210

&
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CABLOFIL
Wandbefestigung - CB - C41S - C21S

P i A
.--"-’.-.
1 A<
-
Verp. Best.Nr. CB — Wandausleger Verp. Best.Nr. C41S - Ausleger + Stiel
i L
12 30 mm 150 mm ¥ 100 mm > 600 mm [e] = T
1 CM595013 | CM595014 C41S150 | 150
@ - L |H @ 1 CM595023 | CM595024 (C41S200 | 200
mm | mm | N 1 CM595033 | CM595034 (C41S300 | 300
1 CM350800 - CB50 81 | 71| 800
1 CM595043 | CM595044 (C41S400 | 400
1 CM350810 | CM350813 CB100 | 131| 71 |1100
1 CM595053 | CM595054 (C41S500 | 500
1 CM350820 | CM350823 CB150 | 181| 75 |1000
1 CM595063 | CM595064 C41S600 | 600
1 CM350830 | CM350833 CB200 |231| 75 |1100
1 CM350840 | CM350843 CB300 | 335| 88 |1500 1
1 CM350850 | CM350853 CB400 | 435|102 1500 A
o
1 CM350804 - CB50 | 81| 71| 800
1 CM350814 |CM350816 CB100 | 131| 71 |1100
1 CM350824 |CM350826 CB150 |181| 75 |1000
C21S - Ausleger
1 CM350834 |CM350836 CB200 |231| 75 |1100 - B
1 CM350844 |CM350846 CB300 |335| 88 |1500 N
1 CM350854 |CM350856 CB400 |435| 1021500 1 CM597013 C215 150 150 12500
1 CM597023 C21S 200 200 {1800
1 CM597033 C21S 300 300 ({1300
1 CM597043 C21S 400 400 {1000
CB100-400
o]  [e] 14
1 CM350895 | CM350893 CB450 | 484 | 1362000 100
1 CM350860 | CM350863 CB500 | 535|137 2000 130
1 CM350870 | CM350873 CB600 | 638 | 137 |1600 L
x|
1 CM350804 |CM350896 CB450 |485| 1362000
1 CM350864 |CM350876 CB500 |535|137| 500
1 CM350874 |CM350806 CB600 | 638|137 | 600
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CABLOFIL

Wandabstands- und Klemmausleger CRP-F - CRP - WA CF30/100-200 -
WA CFC50/100-200 - WA CF30/200-300; Mittelabhdngung MA

FASTRUT 41

WA CFC50/100-200

WA CF30/200-300

Verp.

Best.Nr.

(]

CM925710
CM925720
CM925730
CM925740
CM925750
CM925760
CM925770
CM925780

CM925718
CM925728
CM925738
CM925748
CM925758
CM925768
CM925778
CM925788

= CM599004

CM557213
CM557233
CM557243
CM557253
CM557263
CMb57273
CM557283

CRP-F — Wandabstands- und
Klemmausleger

12J 30 mm 9 150 mm = 100 mm 3 600 mm

L H &

mm mm N
CRP-F 160 160 | 100 | 440
CRP-F 260 |260|100| 440
CRP-F 360 |360|150 (1000
CRP-F 460 |460|150 | 1000
CRP-F 560 | 560|150 | 1000
CRP-F 660 | 660|200 | 940
CRP-F 760 | 760|200 | 940
CRP-F 860 |860|200| 940
FS 41 Fastrut

\\\

N—
B160 bis B560 18 x 10,5

B660 bis B860 18 x 13.0

CRP - Ausleger
H &

L

mm mm N
119| 93
2131103
319|111
4191121
5191|128
619|138
7191|146

CRP 100
CRP 200
CRP 300
CRP 400
CRP 500
CRP 600
CRP 700

Verp.

1

1

Best.Nr.

CM925203 ‘ CM925208
316L

CM925204

CM925223 ‘ CM925228

316L

CM925224

CM925213 | CM925218

CM925214

CM925238

CM925138

WA CF30/100-200

CF30/100-200

CF30/100-200

WA CFC50/100-200

CFC50/100-200

CFC50/100-200
WA CF30/200-300

CF30/200-300

CF30/200-300

MA Mittelabhdangung
=—
MA ﬂ ﬂ Ws
ihog
—_—
Kugelscheibe
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CABLOFIL

Wandabstands- und Klemmausleger - CM100/50 - FBH 100-600 - CM 100/100 - FBV
100-600 - FV1 - CM 100/25 - FBH 50 - FBV 50

i ]
‘ e
- [
o= R
. »
_ e
% .- = [ b= [_.____ '{
Verp. Best.Nr. CM 100/50 — Verp. Best.Nr. FV1 -
Wandabstands- und Klemmausleger Wandabstands- und Klemmausleger
12J 30 mm 3 54 mm & 100 mm 5 200 mm @ 42J 30 mm 3 105 mm &) 100 mm 5 600 mm
300 mm = 600 mm )
o] & &
O & ;
N 1 CM586070 ‘ CM586073 1000
1 CM595917 650
316L
1 CM586074 1000
FBH 100-600 —
Wandabstands- und Klemmausleger CM 100/25 —
- Wandabstands- und Klemmausleger
1 CM350585 1300 m
1 CM595907 1000
FBH 50 —
: Wandabstands- und Klemmausleger
CM 100/100 — e
Wandabstands- und Klemmausleger 1 CM595900 1000
m FBV 50 —
1 CM595927 600 m - Wandabstands- und Klemmausleger
1 CM595937 ‘ CM595930 140
FBV 100-600 —
Wandabstands- und Klemmausleger
1 CM350586 2000
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CABLOFIL

Wandabstands- und Klemmausleger AA TXF - SAA CF54/50 -

WA TXF - WA CF30 + 54/50 - WA CFC50/50

AA TXF WA TXF WA CF30 + 54/50

WA CFC50/50

Verp. Best.Nr. AA TXF — Abstands- und Verp. Best.Nr.
Klemmausleger (Anschweissvariante)
W E

1 CM925348 ‘ CM925344 AA TXF

e
— )
=

SAA CF54/50 — Abstands- und 1 CMo25244
Klemmausleger (Anschweissvariante)

1
1 CM925243 ‘ CM925248 WA TXF m
N I ‘0\ ‘ |
\\\\J 316L »

WA TXF — Wandabstands- und
Klemmausleger (Anschraubvariante)

N

WA TXF

WA CF30 + 54/50 — Wandabstands- und
. ‘ e \ Klemmausleger (Anschraubvariante)
1 CM925368 | CM925364 CF30/50-100 + CF54/50 \
(L - | -
N 1 CM925263 | CM925268 CF30/50-100 + CF54/50
AN
1 CM925264 CF30/50-100 + CF54/50
WA CFC50/50 — Wandabstands- und
Klemmausleger (Anschraubvariante)
o

1 CM925198 | CM925194

|
CFC50/50 J\ﬂ

| 1

\ﬁ\\@
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CABLOFIL
Wandbefestigung - CC21S - FV1 - CLN - CS - CSC

d cc21s Auslegers ist nicht gleich der

HINWEIS: Die Gesamtléange (L) des

Breite der Gitterrir_me, siehe oben
und lllustration unten

CLN

Verp.

736

Best.Nr.

CC21S — Wandausleger Verp.

12J 30 mm 9 54 mm =) 100 mm 9 300 mm

HINWEIS: Die Gesamtlange (L) des CC21S
Auslegers ist nicht gleich der Breite der
Gitterrinne, siehe oben und lllustration unten

L&

mm| N 1
CM557860 | CM557864 CC21S150 | 1501350 1
CM557870 | CM557874 CC21S5200 | 200 | 1080 1
CM557880 | CM557884 CC21S300 | 300
CM557890 | CM557894 C(C21S400 | 400

Lllegrand| GESAMTKATALOG

Best.Nr.

=] &
CM556200 | CM556203
CM556210 | CM556213
CM556220 | CM556223
CM556230 | CM556233

CM002700 | CM002703
CM002710 | CM002713
CM002720 | CM002723

316L

CM002704
CM002714
CM002724

=] &

CM002760 | CM002763
CM002770 | CM002773
CM002780 | CM002783

316L

CM002764
CM002774
CM002784

CLN — Wandausleger
12J 30 mm 3 54 mm &) 100 mm 5 300 mm

CLN100
CLN150
CLN200
CLN300

CS — Wandat

CS100
CS200
CS300

CS100
CS200
CS300

CSC — Wandausleger
&

CSC100
CSC200
CSC300

CSC100
CSC200
CSC300

L1

mm
100

150
200
300

L
mm
153
245

345

1563
245
345

L1
mm
130
180
230

130
180
230

HI

mm
125

125
125

125

&8

N
950

700
400
250

==

y 5{ & o

TTgsxs

usleger

N
720

670
700

720
670
700

L2
mm
145

245
345

145
245
345

N
730

600
480

730
600
480




Wandbefestigung - RCSN

CABLOFIL

tz'/
/,,/
/
/’

RCSN — Wandbefestigung — vertikall

[

RCSN — Wandbefestigung — horizontal,
[

Verp. Best.Nr.
=] =
1 CM013150 | CM013153
1 CM013200 | CM013203
1 CM013300 | CM013303
1 CM013400 | CM013403
1 CM013500 | CM013503
1 CM013550 | CM013553
1 CM013600 | CM013603
1 CM013700 =
1 CM013010 | CM013013
1 CM013020 | CM013023
1 CM013030 | CM013033
=] &

1 CM586070 ‘ CM586073
36L

1 CM586074

RCSN - Schnellmontageprofil
12J 30 mm 3 150 mm & 100 mm 3 600 mm

RCSN150
RCSN200
RCSN300
RCSN400
RCSN500
RCSN550
RCSN600
RCSN700
RCSN1000
RCSN2000
RCSN3000

FV1 — Wandbefestigung
12J 30 mm 5 105 mm =) 100 mm 9 600 mm

&

N
1000

1000

mm
150
200
300
400
500
550
600
700

1000
2000
3000

&8

N
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Verp.

1
1

Best.Nr.

CM013028
CM013038

CM013154
CM013204
CM013304
CM013404
CM013504

CM013604
CM013014
CM013024
CM013034

RCSN - Schnellmontageprofil
12J 30 mm 3 150 mm & 100 mm 5 600 mm

RCSN150
RCSN200
RCSN300
RCSN400
RCSN500
RCSN550
RCSN600
RCSN700
RCSN1000
RCSN2000
RCSN3000

L

—

mm
150
200
300
400
500
550
600
700

1000

2000

3000

8

N
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

5
0 8 x 25
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CABLOFIL
Deckenbefestigung - SF50 - SF100 - SL50 - CEQ - UC50 - SAS

CEQ + UC50

SAS — 9100 mm

Verp.

1 CM586140
1 CM586100

738

Best.Nr.

] [
CM586143
CM586103

CM586144
CM586104

[as]

CM585180

SF50 - SF100 — Aufhangebiigel
12J 30 mm 5 54 mm = 50 mm > 100 mm

&1L

N mm

SF50 300 | 73
SF100 | 260 | 134
SF50 300 | 73
SF100 | 260 | 134

SL50 - Befestigungsbiigel fiir Leuchten
12J 30 mm 3 54 mm & 50 mm

oW
56 500

Lllegrand| GESAMTKATALOG

Verp.

1

1

1

Best.Nr.

(6] [ ]
CMS57300 | CMB57303
m

- |cms57304
[os] [ ]
CM5B5040 | CM586043
"

CM586048 ‘ CM586044

= &

CM586031 ‘ CM586037

CEQ - Aufhangewinkel fiir UC50
12J 30 mm 3 54 mm &) 50 mm

&

N
120

120

UC 50 — Universalbefestigung
12) 30 mm > 54 mm & 50 mm

&

N
120

120

SAS — Deckenaufhiangeklammer

12J 30 mm 9 54 mm &) 150 mm

& 0
N 2 140
600
30x8
10x 10




CABLOFIL

Deckenbefestigung - SCF - PFSCF - CE40 - EXT-SCF - UCS - CM50XL

CM50XL

Verp. Best.Nr.

[cs]

1 CM586200

1 CM586300

1 CM586400

1 CM586450

1 CM586500

1 CM586600
[cs]

1 CM586210

=] K&

1 CM558051 ‘CM558053 1000

- 316L

SCF - zentrales Aufhdngesystem
42J-30 mm 3 54 mm 4=} 200 mm 5 600 mm

194 | 2000
294 | 1600
394 1410
444 11300
494 [ 1210
594 | 990

SCF200
SCF300
SCF400
SCF450
SCF500
SCF600

370
290
230
200
200

190 @20

150
L

PFSCF — zusitzliche Decken-
befestigungsplatte

12J 30 mm 5 54 mm & 200 mm 9 600 mm

@12-7

\( % 100
45

CE40 — 2x Zentralklemme fiir
Deckenbefestigung

12J 30 mm 3 54 mm &) 200 mm

mm

100

g

085 20x7

1 CM558058 ‘CM558054 100

Verp.

1

1 CM586130| CM586133 1000

1 CM586138‘CM586134 1000

Best.Nr.

[cs]

CM586810
CM586820
CM586830
CM586840

] [

CM586150‘ CM586153

316L

CM586154

=] &

o
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EXT-SCF — zusétzliche
Gewindestangenhiilse

12J 30 mm 9 54 mm &) 200 mm 9 600 mm

L
mm
EXT-SCF 50 50
EXT-SCF 100 | 100
EXT-SCF 150 | 150

EXT-SCF 325 | 325

29

UCS — Deckenbefestigungsbiigel
fiir RCSN Profil

12J 30 mm 5 54 mm = 50 mm 9 300 mm

L O
mm daN.m
100 | 18

100 | 18

CM50XL - Universalbefestigungsplatte
grof

12J 30 mm 5 54 mm =) 100 mm 9 200 mm

B

N

739




CABLOFIL

Deckenbefestigung - AS - STF - CSNC - EPVCSN

i\

Verp. Best.Nr.
1 CM350581 ‘ CM350582
1 CM350583
1 CM350578

I

STF | a '
I-r £
|
0° 45°
AS - Aufhdngehaken Verp. Best.Nr. CSNC - Deckenausleger
12J 30 mm 5 105 mm = 100 mm 3 600 mm 12J 30 mm 9 105 mm = 100 mm 9 450 mm
L1 |L2 | &
' (o] [] T S
1000 1 CMS556300 | CM556303 CSNC100 | 170 | 178 |1200
1 CM556310 | CM556313 CSNC150 | 170 | 228 1000
1 CM556320 | CM556323 CSNC200 | 170 | 278 | 800
1000 ! 1 CMBS56330 | CM556333 CSNC300 | 288 | 378 | 700
STF — Universal-Deckenhalterung 1 CM556340 | CM556343 CSNC400 | 288 | 478 | 480 5
12J 100 mm 3 900 mm & 100 mm > 600mm 1 CM556350 | CM556353 CSNCA450 | 288 | 528 | 440
210
316L
S0
1 CM556304 CSNC100 | 170 | 178 [1200
L
1000 1 CM556314 CSNC150 | 170 | 228 [1000
p105 4 CM556324 CSNC200 | 170 | 278 | 800
1 CM556334 CSNC300 | 288 | 378 | 700
EPVCSN - Schutzkappe
PVC
] R Zur Verwendung am @
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CABLOFIL

Deckenbefestigung - RCSN - PFREDF - EDF - DF - SPST - ERD10

EDF

PFREDF + EDF

LR R R

AR IS LY TSR R A

H R
Jﬁ RA1SP

Verp.

1
1

Best.Nr.

o]

CM013150
CM013200
CM013300
CM013400
CM013500
CM013550
CM013600
CM013700
CM013010
CM013020
CM013030

CM013028
CM013038

CM013153
CM013203
CM013303
CM013403
CM013503
CM013553
CM013603
CM013013
CM013023
CM013033

316L

CM013154
CM013204
CM013304
CM013404
CM013504

CM013604
CM013014
CM013024
CM013034

RCSN - Schnellmontageprofil
42J-30 mm 3 150 mm = 100 mm 5 600 mm

Fur richtige Profilauswahl bitte 100mm zur
Rinnenbreite dazu addieren.

Z. B. fur 100 mm Gitterrinne eine RCSN200
bestellen. (Artikelnummer CM013200 / 03 / 04)

L

mm
RCSN150 | 150
RCSN200 | 200
RCSN300 | 300
RCSN400 | 400
RCSN500 | 500
RCSN550 | 550
RCSN600 | 600
RCSN700 | 700
RCSN1000| 1000
RCSN2000| 2000
RCSN3000| 3000
RCSN150 | 150
RCSN200 | 200
RCSN300 | 300
RCSN400 | 400
RCSN500 | 500
RCSN550 | 550
RCSN600 | 600
RCSN700 | 700
RCSN1000| 1000
RCSN2000| 2000
RCSN3000| 3000

Verp.

1

1

1

1

1

Best.Nr.

B [ee]
CMs61080 | -

-

- | cuse1084

[os] [e]

CM561010 ‘ CM561013

ETI

CM561018 |CM561014

] [

CM561060 ‘ CM561063

316L

CM561064

] [

CM561300 ‘ CM561303

=] @

CM561050 ‘ CM561053

PFREDF - Kopfplatte fiir
Stielprofil EDF

12J 30 mm 9 105 mm = 100 mm 9 600 mm
T

©
daN.m

18

18

EDF — Hangestielprofil
12J 30 mm > 105 mm = 100 mm 5 600 mm

L
mm

EDF2000 | 2000

EDF2000 | 2000

10000000000000000000000)

DF - Kopfplatte, verstellbar fiir
Stielprofil EDF

280

280

SPST - Kopfplatte, leicht fiir
Stielprofil EDF
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CABLOFIL
Deckenbefestigung - P41S - PFN41S - PF41S - PFR41S - SU41 - PFRM - DFA

~

Verp.

742

Best.Nr.

CM595153
CM595163
CM595103
CM595173
CM595113
CM595123
CM595133
CM595143

316L

CM595104
CM595114
CM595124
CM595134
CM595144

=] &

CM595360 \ CM595363

316L

CM349720 ‘ CM595364

CM595203

Lllegrand| GESAMTKATALOG

P41S — Hangestiel

P41S300
P41S400
P415500
P415600
P415800
P4151000
P4151500
P41S52000

PFN41S — Kopfplatte schwer

PFN41S

PFR41S

300
400
500
600
800
1000
1500
2000

©
Nm
1000

©
Nm
1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

PF41S — Kopfplatte

PF41S

©

Nm
1000

14x30

150

Verp. Best.Nr.

[as]

CM595380

[s5]

1 CM595340

] [

1 CM561110‘ CM56113

EIR

1 CM561040 ‘ CM561043

PFR41S — Kopfplatte
©

Nm
PFRA1S | 450

SU41 - 3D Platte
©
Nm
350

SU41

DFA - Kopfplatte

1 100 mm > 900 mm




Profilschienen - R41S - R41SP - EP41

CABLOFIL

|
|
)
]
L]
]
-
K

Verp.

Best.Nr.

[as]

CM343740
CM343750
CM345200

36L
CM343744
CM343754
CM345204

CM343743
CM343753
CM345203

CM343756

CM343758

R41S — Profil

R41S E15
R41S E20
R41S E25

R41S E15
R41S E20
R41S E25

R41S E15
R41S E20
R41S E25

L
mm
3000
3000

3000

3000
3000
3000

3000
3000
3000

Verp.

1

Best.Nr.

CM343610 | CM343613
CM343930 | CM343933

m 316L

= CM343614
CM343936 | CM343934

CM348577

R41SP - Profil

L
mm
R41SP E15 3000
R41SP E20 3000

R41SP E15 3000
R41SP E20 3000

EP41 — Schutzkappe

EP41 i
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CABLOFIL
Ausleger - CSN - INTERFAS - C41S - CB50 > CB400 - CB450 > CB600

S
Verp. Best.Nr. CSN - Ausleger Verp. Best.Nr. CB50 > CB400 — Ausleger

R Lo B L

1 CM556100 | CM556103 CSN 100 | 178 | - [1300 1 CM350800 | CM350803 CB50 81 | 71 1700

1 CM556110 | CM556113 CSN 150 | 228 | - |1100 1 CM350810 | CM350813 CB100 131 71 | 750

1 CM556120 | CM556123 CSN 200 | 278 | - | 850 1 CM350820 | CM350823 CB150 181| 75 | 800

1 CM556130 | CM556133 CSN 300 | 378 | - | 730 1 CM350830 | CM350833 CB200 231| 75 | 700

1 CM556140 | CM556143 CSN 400 | 478 | 0,7 | 560 1 CM350840 | CM350843 CB300 335| 88 | 900

1 CM556150 | CM556153 CSN 450 | 528 | 0,9 | 500 1 CM350850 | CM350853 CB400 485|102 1000
foul X

1 CM556108 | CM556104 CSN 100 | 178 1 - CM350804 CB50 81| 71 | 700

1 CM556118 | CM556114 CSN 150 | 228 1 CM350816 | CM350814 CB100 131 71 | 750

1 CM556128 | CM556124 CSN 200 | 278 1 CM350826 | CM350824 CB150 181| 75 | 800

1 CM556138 | CM556134 CSN 300 | 378 1 CM350846 | CM350834 CB200 231 75 | 700

1 - - CSN 400 | 478 1 CM350856 | CM350844 CB300 335| 88 | 900

1 - - CSN 450 | 528 1 CM350866 | CM350854 CB400 485|102 1000

INTERFAS —LAdapterpIatte
[6s] (] s

CB450 > CB600 — Ausleger
1 CM557800 ‘ CM557803 INTERFAS| 100

1 CM350895 | CM350893 CB450 | 485| 136 |1500
C41S — Ausleger + Stiel 1 CM350860 | CM350863 CBS500 | 535| 137 [1500
[ec] mHLm % 1 CM350870 | CM350803 CB600 | 638| 137 | 900
1 CM595013 | CM595014 C41S150 | 150 EA

1 CM595023 | CM595024 C41S200 | 200
1 CM595033 | CM595034 C41S300 | 300
1 CM595043 | CM595044 C41S400 | 400
1 CM595053 | CM595054 C41S500 | 500
1 CM595063 | CM595064 C41S600 | 600

1 CM350896 | CM350894 CB450 485 1361500
1 CM350876 | CM350864 CB500 535 1371500
1 CM350806 | CM350874 CB600 638 137|900
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Ausleger - CRP, Winkel - PV41 - EQMP41 - CLMP - ZED

CABLOFIL

cr
Verp. Best.Nr. CRP - Aus|eger Verp. Best.Nr. %%3_41’}2_2118_ ZOEMD:;I[E.:D
LIH|&
- mm | mm N -
1 CM557213 CRP 100 | 119| 93 |1000 ol
1 CM557233 CRP 200 |213|103{1800 1 CM597103 - ZEDA41/21 Tt%
1 CM557243 CRP 300 | 319 1112700 3 {lh
1 CM557253 CRP 400 | 419/ 121 2100 T CM595323 - ZEDava l‘.ﬁ}§
5
1 CM557263 CRP500 |519] 1283700 B
1 - M41/41 N
1 CM557273 CRP600 | 619 1383600 CM595333 OM41/41S P
1 Sa
SRl CRP 700 | 719 1463800 1 CM596213 | CM595334 OM41/41D e
EQ2T - EQ3T - EQ4T
- 316L
1 CM595243 | CM595244 EQ2T ji
PV41 - EQMP41 - CLMP3 L@/{;
1 CM595253 | CM595254 EQ3T B
& 2 U
N ¥
1 CM595263 | CM595264 EQ4T "
1 CM595283 | CM595284 P41 - <
N PLAT — TE4T — TRAPAT
1 CM595223 - EQMP41 - w
’ [ee]
il
1 CM559073 | CM550014 CLMP3 3800 @ - E
1
CLMP1 — CLMP4 — CLMP2 i
1 Jei=
= — CM595303 | CM595254 TE4T "/“iﬁ/
A
1 CMB559023 | CM559024 CLMP1 9500 @ 1 SR ey TRAPAT p/'/fﬂ/
ECL41/41 — EQRAT — EQ135°
1 OMs59113| -  CLMP4 9500 % =
316L
1 CMB559013 | CM559014 CLMP2 5700
1 CM595213 | CM595284 ECLA41/41
.1
Tyl
1 CMB595273 | CM595224 EQRAT
1 CM595233 - EQ135°
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CABLOFIL

Hangestiel schwer - Ausleger schwer - Profil schwer - P41D - C41D - R41D -
EP41 - PFND41D - PF41D

-

R41D + EP41 M

Verp. Best.Nr. P41D - Héngestiel schwer Verp. Best.Nr. PFND41D — Kopfplatte schwer fiir
41er Profil doppelt
[wo] L &) 80 200
mm | Nm @o ©
1 CM596113 P41D 800 | 800 [1500 430 (] (] Nm
1 CM596123 P41D 1000 | 100011500 1 CM596220 ‘ CM342013 PFND41D [1500
1 CM596133 P41D 1500 | 1500|1500 . -
1 CM596143 P41D 2000 | 2000|1500 ' ~ | omast7a4 PFND41D [1500
1 CM596153 P41D 3000 | 3000|1500
Ry PF41D - Kopfplatte schwer fiir
C41D — Ausleger + Hangestiel schwer 41er Profil doppelt
[ec] Nt [ec]
1 CM596033 C41D 300 | 300 1 CM596203 PF41D 1500
1 CM596043 C41D 400 | 400
1 CM596053 C41D 500 | 500
1 CM596063 C41D 600 | 600

R41D - Profil schwer

[es] [oc] HI

mm
- - R41D E20 |3000| 2
1 CM342010 | CM342013 R41D E25 |3000| 2,5

- 316L

1 CM341748 | CM341744 R41D E20 |3000| 2

1 - - R41D E25 |3000]| 1,5
8 L
41

EP41 — Schutzkappe
PVC
1 CM348577 EP41
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Profil/Stiel - R21S - SU41 - EP21 - P21D - C21S - CC21S

CABLOFIL

Verp.

Best.\r. R21S - Profil
] [ -
mm
CM342180 | CM342183 R21S E15 (3000
CM343230 | CM343233 R21S E20 (3000
CM348049| -  R21SP (3000
o
CM342184 | - R21S E15 [3000
CM343234 | CM343236 R21S E20 3000
- - R2ISP  |3000
- R21S E15 [3000
CM343238 R21S E20 (3000
- R21SP  [3000
21
47"
su41
[cs] -
Nm
CM595340 su41 | 350
EP21
PVC
CM348576

3

NN

1,5

50
100
150

300
400

Verp.

Best.Nr.

CM598203
CM598213
CM598223
CM598233
CM598243
CM598253
CM598263
CM598273
CM598283

CM597013
CM597023
CM597033

]

P21D — Hangestiel

L|w

mm | Nm

P21D 300 | 300 | 850

P21D 500 | 500 | 850

P21D 600 | 600 | 850 y
P21D 800 | 800 | 850

P21D 1000 | 1000| 850

P21D 1200 | 1200| 850

P21D 1500 | 1500| 850 L
P21D 2000 |2000| 850

P21D 3000 |3000| 850

150

14x30

C21S - Ausleger

12J 30 mm 3 54 mm & 100 mm 5 300 mm
L &

mm N
C21S 150 | 150 {2500
C215 200 | 200 {1800
C21S 300 | 3001|1300

CC21S - Ausleger
L H %

mm mm

CM557860 | CM557864 CC21S150 | 150 | 100 | 1350
CM557870 | CM557874 CC21S200 | 200 | 150 | 1080
CM557880 | CM557884 CC21S300 | 300 | 200 | 800
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CABLOFIL
Bodenbefestigung - CM50XL - RCSN - R15/25/35 - R50

[ R15 | | R0 |
Verp. Best.Nr. CMS50XL — Universal Verp. Best.Nr. R15/ R25 / R35 — Bodenabstandstrager

Befestigungsplatte (groB)
12J 30 mm 3 150 mm & 100 mm 5 600 mm

12J 30 mm 5 150 mm = 100 mm 3 600 mm

[6s] | H L&
mm | mm | N 7X2:4
B e | 8x45 1 CMs86170 | CM586173 R15/100 | 15 | 98
1 CM586130 | CM586133 —
fa 3t 1 CM586174 15| 98
1 CMS586138 |CM586134 75 F ' 8116 [os] [
\ 1 CM586610‘CM586617 R15/300 | 15 | 300|1000
85
RCSN - Schnellmontageprofil
12J 30 mm 3 150 mm & 100 mm 3 600 mm
[os] (] L
mm
CM013150 | CM013153 RCSN150 | 150 [os] e |
Rl ] RCSN200 | 200 1 CM586640 | CM586647 R25 25 | 98 1000
CM013300 | CM013303 RCSN300 | 300
R CSNA00 | 200 1 CM586650 | CM586657 R35 35 | 98 | 500

CM013500 | CM013503 RCSN500 | 500
CM013550 | CM013553 RCSN550 | 550
CM013600 | CM013603 RCSN600 | 600
CM013700 - RCSN700 | 700
CM013010 | CM013013 RCSN1000| 1000
CM013020 | CM013023 RCSN2000 | 2000

R50 — Bodenabstandshalter

-~ 4 A a8 A A A A a4

CM013030 | CM013033 RCSN3000| 3000 D gxos }
12J 30 mm 9 105 mm =) 100 mm 9 600 mm
o] C
- CM013154 RCSN150 | 150 B B %
- CM013204 RCSN200 | 200
_ RO -~ <\300 | 300 1 CM348530‘CM348532 1500
- CM013404 RCSN400 | 400 |
- CM013504 RCSN500 | 500 1 CM348531 \CM348536 1500

- RCSN550 | 550
- CM013604 RCSN600 | 600
= = RCSN700 | 700
= CM013014 RCSN1000| 1000
CM013028 |CM013024 RCSN2000| 2000
CM013038 |CM013034 RCSN3000| 3000

-~ 4 A A A A a A s o
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CABLOFIL
Bodenbefestigung - FTX - UC50 - UC100/50 - UFC

Verp. Best.Nr. FTX- Bodenbefestigungs- Verp. Best.Nr. UFC — Befestigungsklammer
klemme fur Doppelbodenstiitze
L1) 30/54/105 mm 13) 30 mm > 105 mm
& 35 mm > 600 mm 4 100 mm > 600 mm
316L 7
= @ m . g
1 CM586180 | CM586183 | CM586184 SIS CM559220
2 7x15
UC50 - Befestigungsbiigel
1) 30 mm 3 54 mm
) 50 mm
[os] [ec] ¥
N
1 CM586040 ‘ CM586043 120
o
1 CM586048 ‘ CM586044 120
UC100/50 — Befestigungs-
bugel
L) 30 mm 9 54 mm
50 mm
& 0 '
N
1 CM595930 ‘ CM595937 140

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 749




CABLOFIL
Tragerbefestigung - CLMFAS - CLMU - EF - CE35 - SBDN

»

-

I
Verp. Best.Nr. CLMFAS - Tréager- Verp. Best.Nr. EF — verstellbare
befestigungsklammer Tragerklammer
12} 30 mm > 105 mm L3} 30 mm 3 54 mm
&) 50 mm 9 600 mm 1 100 mm > 300 mm
Zur Verwendung mit RCSN @ L|H o
mm mm N
@ m QN) 305 e 1 CM559201 400| 121135
1 CM559280 | CM559287 | CM559284 180 1 CM559211 600| 1215 | 35 015

85

CLMU - Trager-
befestigungsklammer

12J 30 mm 5 105 mm CE 35

&) 50 mm 5 600
mm mm 12J 30 mm 3 105 mm

& 50 mm 5 600 mm

7x7

Zur Verwendung mit EDF @ m
- 0 m 3 1 CMS58180 | CM558187 | CM558184 % %

1 CM559090 | CM559097 | - 150
SBDN -
Abzweigdosentrager
12J 30 mm 3 150 mm
12 50 mm 5 600 mm

1 CM350575 \ CM350576
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Weitere Montagemaglichkeiten - Universal-Montageplatten -

CM50 - CM50XL - CAT40 - CM50XXL - ET20 - ET30 - ET

CABLOFIL

ET20/ET30

Verp.

o]

1 CM586060

1 CM586068

(o]

1 CM586130

1 CM586138

[es]

1 CM586190 | CM586197 | CM586194

Best.Nr.

CM586063

316L

CM586064

CM586133

316L
CM586134

316L

Universal-
Montageplatten

CM50 — Universal-
Montageplatte (klein)

12J 30/54/105/150 mm
&) 50 mm > 90 mm

CM50XL — Universal-
Montageplatte (grof)

1%} 30/54/105/150 mm
& 50 mm > 900 mm

CAT40 - Wand-,
Bodenbefestigung

12J30/54 /105 mm
&) 50 mm 3 600 mm

M
7“7/@&5

Best.Nr.

CM5B6250 | CMs86257

CM559033

CM559043

Universal-Montageplatte
(extra groB)

CM50XXL — Universal-
Montageplatte (extra groR)

12J-30 mm 3105 mm
1) 50 mm 5 600 mm

ET 20

12J 30 mm 5 105 mm
1EJ 50 mm 5 600 mm

6[% 910
ET 30 %] H
<>
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CABLOFIL

Gehause fur Montage - IBP 80 - BP 80 - Weitere Montagemaglichkeiten - Leuchten-
IBP 105 - BP 105 trager- SL50 - SL100 - MFM - MFPOLYA

MFPOLYA

Verp. Best.Nr. IBP 80 Verp. Best.Nr. Leuchten-
12J 30 mm 3 54 mm befestigungsmaterial
&) 50 mm SL50 - Leuchtentriger
L) 30 mm > 54 mm
&) 50 mm
! CM091937 BP 80 g 1P 55-K0-650°C @ I'II:IIE'I %
i) 30 mm 3 105 mm 1 CM585180 56 | 500
&} 100 mm 3 600 mm
SL100 - Leuchtentrager
42} 30 mm 3 105 mm
&) 100 mm 9 600 mm
1 CM092012
IBP 105 R )
07 x 25 T
12} 30 mm > 150 mm [¢2] HX ’ %,’ 43
) 100 mm 5 600 mm 1 CM585190 43 | 500 N
MFM - Multifix-
;5 Befestigungsplatte
. 12J 30 mm 3 150 mm
1 CM091938 &} 100 mm 9 600 mm
BP 105 105 IP 55 - IK07 - 650°C
12J 30 mm > 150 mm L
&} 100 mm 9 900 mm (o] e Bt m
1 CM585140 | CM585143 | CM585144 MFM100 | 100
1 CM585150 | CM585153 | CM585154 MFM150 | 150
MFPOLYA - Multifix-
! il Befestigungsplatte
L) 30 mm 3 150 mm
&} 100 mm 9 900 mm
20 CM585145
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CABLOFIL
Zubehor Verkabelung - FAS ROLLER - DEV100 - DEV50 - CABLOGRIP

Verp. Best.Nr. Zubehoér Verkabelung
FAS ROLLER — Kabelabroller
12J 30 mm 3 150 mm

&) 50 mm 5 600 mm
1 CM011100
DEV100 — Kabelausgang
12J 30 mm > 150 mm
1 100 mm 9 600 mm
= o e
1 CM5B5160 | CM585167 | CM585164 SO \\\
[m]
1 CM943120
DEV50 — Kabelausgang
12J 30 mm 5 150 mm
) 100 mm > 600 mm
,./W'/Q/
|

44

2 CM350535 . @%{'
6 ~035x17

CABLOGRIP - Klettband
fiir Kabelbefestigung

12J 30 mm 5 150 mm
1 100 mm 9 600 mm

mm

1 CM559677 5000
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CABLOFIL
Erdung - BLF - SBU - GRIFEQUIP - GRIFEQUIP 2

GRIFEQUIP 2

Erdungsklemme

Verp. Best.Nr. Erdungsklemme fiir 6-25 mm?
(Aluminium-Verzinnt)
1) 30 mm > 150 mm
. & 50 mm > 600 mm
Verp. Best.Nr. Zubehor Verkabelung ) ) )
CLIP Nur in Verbindung mit
. . VA-Edelstahl-Rinnen
Kennzeichnungsschilder
43J 30 mm 5 150 mm L @
Erdungsklemme
GRIFEQUIP - Erdungs-
klemme (AIuminium?
1) 50 mm > 900 mm
50 CM559157 CLIPJ Jﬂ/\ 18 1) 50 mm 3 900 mm
50 CM559167 CLIPV mm M f
Nicht geeignet fur die
50 CM559177 CLIPB m Verwendung mit Edelstahl
50 CM559147 CLIPO
50 CM559197 CLIPG @
50 CM559117 CLIPP mm 1 CM585327
50 CM559187 CLIPR mm GRlFEQl("P 2- Erdu)ngs-
klemme (Aluminium
50 CM559137 CLIPW
= L}_}J 30 mm 3 105 mm
PA — Eckverbinder &) 50 mm 5 900 mm
inkl. Kabelhalter Nur in Ve g )
12J-30/54/105/105 mm B e Rinng mit
4 100 mm > 900 mm
[ez] [oc] HI 1 CM585427
mm )
1 CM840101 CM840103 PA1 | 30 ‘
CM840111 CM840113 PA2 | 54
CM840131 CM840133  PA4 | 105 E';_i”"%i';'j:;";:lemme
(Kupfer)
42J 30 mm > 150 mm
&) 50 mm > 600 mm
o Ll
mm | mm?
10 CM585387 BLF6/16 |19 |16 4 ™™
10 CM585397 BLF 6/35 | 22 | 35 i@%
10 CM585407 BLF 6/50 | 25 | 50
SBU
1) 30 mm > 150 mm
& 50 mm > 600 mm
@ . 316L

1 CM5B5090 | CM5B5093 | CM585094
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Befestigungswerkzeug

CABLOFIL

Verp.

100
100
100

100
100

100

100
100

3m
3m
3m

3m

500
500
500
200

500
500
200
200

N
TN @‘l.
Gewindestange Unterlegscheiben Sechskantmuttern
Best.Nr. Befestigungszubehor Verp.
BTRCC
@ Durchmesser 1
CM801001 | CM801007 BTRCC6x 12 |6 @
CM801011 | CM801017 BTRCC 6x20 |6 J
CM801021 | CM801027 BTRCC6x30 |6
CM801008 | CM801004 BTRCC 6 x 12
CM801018 | CM801014 BTRCC 6 x 20
5
BTRL
CM801111 BTRL8x15 |80 @mm
EEC - Sicherungs- oder Kranzmutter
@ Durchmesser
CM801201 | CM801204 EEC6 6J
CM801211 - EEC8 80 1
Gewindestange
Galvanisiertes Zink
GroBe
TR06 M6 x 3 m
IODDITDITTTITN
TRO8 M8 x 3 m
TR10 M10x 3 m
TR12 M12x3 m
Unterlegscheiben
Galvanisiertes Zink
GroBe
FW06 M6
FW08 M8 @)
FW10 M10
FW12 M12
Sechskantmuttern
Galvanisiertes Zink
Grofe
FW06 M6 v‘.
FW08 M8 "
FW10 M10
FW12 M12

)

=S\,
%)

EEC

COUPFILGM

Best.Nr.

CM559507

(]

CM558260

CM559717

Schneidwerkzeuge
COUPFILGM

Bolzenschneider fur Gitterrinnen
Lange : 630 mm

Werkzeug fiir Verbinder EDRN

Fur EDRN-Verbinder

Zinkspray — 400ml
BRP

Empfohlen fur die Verwendung an
abgeschnittenen Enden

755
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CABLOFIL
DROP OUT KIT OTDO FAS

Verp. Best.Nr. DROP OUT KIT Verp. Best.Nr. OTDO FAS
12J 30 mm 3 150 mm 12J 54 mm 3 150 mm
42+ 100 mm 3 900 mm =25 100 mm > 900 mm
= @ o1 O
1942895 | - N 1944779 | -
m [
1 942896 | 944613 1 |-
6
18 38
240
i 2
/ i \ :
i i.l_L
15 80
x1 x2 x2 1
i (mm)
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CABLOFIL

x3

x3
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CABLOFIL
Profil - R41S

Verp. Best.Nr. INTERFAS - Adapterplatte Verp. Best.Nr. CB50 > CB400 — Ausleger
L
o] [ = o] [ L H
1 CM350800 | CM350803 CB50 81| 71| 700

1 CM557800‘CM557803 INTERFAS | 100
1 CM350810 | CM350813 CB100 131 71 | 750

1 CM350820 | CM350823 CB150 181| 75 | 800

C41S - Ausleger + Stiel 1 CM350830 | CM350833 CB200 | 231/ 75 | 700
[ec] Le 1 CM350840 | CM350843 CB300 | 335| 88 | 900
+ owses013 | ovessote. cat1s150 | 150 5000 1 CM350850 | CM350853 CB400 | 485| 1021000
1 CM595023 | CM595024 C41S200 | 200 4500 kg
1 CM595033 | CM595084 C41S300 | 300 3400 ] | cMs0804 CBSO o
1 CM595043 | CM595044 C41S400 | 400 |2700 . P o0 |31
1 CM595053 | CM595054 C41S500 | 500 2700 ; I pepm—— o0 | a1
1 CM895063 | CM595064 C41S600 | 6002200 . T, o | s

1 CM350856 | CM350844 CB300 335
1 CM350866 | CM350854 CB400 485

CB450 > CB600 — Ausleger

CRP — Ausleger @ -
[ec] LIH| &
o | mm | N 1 CM350895 | CM350893 CB450 | 485/ 136 [1500
! CMS57213 CRP 100 | 119) 93 11000 1 CM350860 | CM350863 CBS00 | 535 137 1500
! CMBS57233 CRP200 | 213 10311800 1 CM350870 | CM350803 CB6OO | 638 137 | 900
1 CMB57243 CRP 300|319/ 1112700
1 CMB57253 CRP 400 | 419/ 1212100 =
1 CM857263 CRP 500 |519| 1283700 1 CM350896 | CM350894 CB450 | 485/ 136 [1500
1 CMs57273 CRP 600 | 619 | 1383600 1 CM350876 | CM350864 CB500 | 535| 1371500
1 CM557283 CRP 700 | 719 | 1463800 1 CM350806 | CM350874 CB6OO | 638|137 | 900
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Hangestiel - Ausleger/Hangestiel - Profil - R41S - P21D - C21S - R21S

CABLOFIL

i

Verp. Bestr. R41S — Profil Verp. BestAT. P21D - Hingestiel
L L | ©
B [oc] L [oc] o I
1 CM343740 | CM343743 R41S E15 |3000| 1,5 1 CM598203 P21D 300 | 300 | 850
1 CM343750 | CM343753 R41S E20 | 3000| 2 1 CM598213 P21D 500 | 500 | 850
150
1 CM345200 | CM345203 R41S E25 | 3000 1 CM598223 P21D 600 | 600 | 850 80
1 CM598233 P21D 800 | 800 | 850
m
1 CM598243 P21D 1000 | 1000|850
1 JOMSSSIESIEE R41S E15 | 3000 1 CM598253 P21D 1200 | 1200/ 850
1 CM343754 | CM343756 R41S E20 | 3000 . 598263 P210 1500 | 1500 850 }
1 [CM345204 = R41S E25 | 3000 1 CM598273 P21D 2000 | 2000/ 850
[ooa] 1 CM598283 P21D 3000 | 3000| 850
1 - R41S E15 | 3000| 1,5 C21S — Ausleger
1 CM343758 R41S E20 |3000| 2 [ec] £
L - R418 E25 3000 2,5 1 CM597013 C21S150 | 150 |2500
P41S - Héngestiel 1 CM597023 C215200 | 200 [1800
[ec] © 1 CM597033 C218300 | 300 (1300
1 OMs95153| - P41S300 | 300 [1000 150 ! CM537043 C215400 | 400 |1000
1 CM595163 - P415400 | 400 [1000 14
1 CM595103 | CM595104 P41S500 | 500 |1000 -
1 CM595173 - P41S600 | 600 [1000 14x30 120
1 CM595113 | CM595114 P41S800 | 800 |1000 L
1 CM595123 | CM595124 P4151000 | 1000|1000 L R21S — Profil
1 CM595133 | CM595134 P41S1500 | 1500|1000 [es] [oc]
1 CM595143 | CM595144 P4152000| 2000|1000 s I T o< E15 | 3000
PFN41S — Kopfplatte schwer 1 CM343230 | CM343233 R21S E20 | 3000
©
(5] [oe] N B o
1 CM595360\CM595363 PFN41S | 1000 ; B N s es | aa00
£l 1 CMB343236 | CM343238 R21S E20 | 3000
1 CM349720 | CM595364 PFR41S
PF41S — Kopfplatte - 1 CM342184 R21S E15
[oe] %; 1 CM343234 R21S E20
CM595203 PF41S | 1000
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CABLOFIL
Profil - R41S

Winkel, Zubehor

verp. BestAT. PV41 - EQMP41 - CLMP3 verp. BestNr. ZED41/21 — ZED41/41
OM41/41S — OM41/41D
316L F
E m N -
1 CM595283 | CM595284 PV41 ; > <l
~ 1 CMB97103| - ZED41/21 '7'1%
O M
1 CM596223| -  EQMP41 - J o4
AN 1 CM595323 = ZED41/41 T
< ll
1 CM559073 | CM559014 CLMP3 3800 @ b
1 CM595333 = OM41/41S B
CLMP1 - CLMP4 — CLMP2 J T
o
[ec] 6L 1 CM596213 | CM595334 OM41/41D ‘
1 CM559023 | CM559024 CLMP1 9500 @ EQ2T - EQ3T - EQ4T
- 316L
1 COMS59113| -  CLMP4 9500 ~
1 CM595243 | CM595244 EQ2T "i
1 CM559013 | CM559014 CLMP2 5700 b2
1 CM595253 | CM595254 EQ3T §
_ J
=
1 CM595263 | CM595264 EQ4T 3
PLAT — TE4T — TRAP4T
=
il
1 CM595293 | CM595244 PLAT {E
1
L
1 CM595303 | CM595254 TEAT P
’/l‘“
F‘
1 CM595313 | CM595264 TRAPAT ¢,§z
&
ECL41/41 — EQRAT — EQ135°
- 316L
1 CM595213 | CM595284 ECL41/41 I
.l
1 CM595273 | CM595224 EQRAT ?’*
1 CM595233 - EQ135° %\
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Hangestiele + Profile - P21D - C21S -

R21S

CABLOFIL

Hangestiele + Profile - P41D - C41D -
R41D

R41D + EP41

Verp.

Best.Nr.

PVC

CM348576

(o]

CM348049

[as]

CM595340

EP21 - Schutzkappe

EP21

R21SP - Profil
L
mm

R21SP 3000

SU41 — 3D Winkel

©
Nm
SuU41 35

Verp.

1

1

[s5]

CM342010

CM341748

Best.Nr.

CM596113
CM596123
CM596133
CM596143
CM596153

CM596033
CM596043
CM596053
CM596063

PVC

CM348577

CM342013

316L

CM341744

P41D — Hangestiel schwer
L | @

L 80 200
mm | Nm @
P41D 800 | 800 1500  14x30

P41D 1000 | 1000|1500
P41D 1500 | 1500|1500
P41D 2000 | 2000|1500
P41D 3000 | 3000|1500

e
C41D — Ausleger + Hangestiel schwer

C41D 300 | 300
C41D 400 | 400
C41D 500 | 500
C41D 600 | 600

R41D - Profil schwer
H!

mm
R41D E20 |3000| 2
R41D E25 |3000| 2,5

R41D E20 |3000| 2
R41D E25 |3000| 1,5

EP41 — Schutzkappe

EP41
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CABLOFIL
Hangestiel schwer - Ausleger schwer - Profil schwer - P41D - C41D - R41D

Verp. Best.Nr. PFND41D - Kopfplatte schwer fiir
41er Profil doppelt
[os] [ec] w
Nm
1 CM596220 ’ CM342013 PFND41D |1500
I
1 - | CM341744 PFND41D |1500
PF41D — Kopfplatte schwer fiir
41er Profil doppelt
1 CM596203 PF41D 1500
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VAN GEEL CABLOFIL

FUNKTIONSERHALT IM BRANDFALL
EINFACH - VOLLSTANDIG - SICHER

SICHERHEITSKOMPONENTEN IM BRANDFALL

Bricht Feuer in einem Gebaude aus, ist es dauBlerst wichtig, dass sich jeder in angemessener und si-
cherer Weise ins Freie begeben kann. Hierzu ist es absolut erforderlich, dass die Notbeleuchtung, die
Beschilderung fir die Notausgange, die Feueralarmanlagen und andere Sicherheitseinrichtungen wie
Rauchabzugs- und Liftungsklappen wahrend des Brandes mindestens 30, 60 oder 90 Minuten weiterhin
funktionieren.

Ziel ist es, den Menschen sichere Fluchtwege zu ermdoglichen.
In Deutschland / Osterreich gilt die Norm DIN 4102/12 bzw. EN 1366-11.

Es werden verschiedene Brandschutzklassen unterschieden, die einen Funktionserhalt von 30, 60 oder
90 Minuten gewahrleisten missen.

Die Kabelrinnen- und Kabelleitersysteme von Van Geel sowie das Gitterrinnensystem von CABLOFIL® mit
Funktionserhalt gewahrleisten in Gebauden, technischen Einrichtungen und Anlagen die zuverldssige
Funktion von Signalkabeln und Netzkabeln wahrend einer Dauer von 30, 60 oder 90 Minuten im Brand-
fall. Hierdurch konnen Feuermeldesysteme, Fluchtwegkennzeichnungen, Raumungs- und Alarmanlagen
sowie Feuerwehraufzige im Brandfall weiterhin funktionieren.

Im Ubrigen gelten folgende Bestimmungen und Normen:
Unsere Systeme wurden von renommierten europdischen Prifinstituten getestet. Sie sind nach DIN 4102
zertifiziert und fir den Einsatz in und fiir Anlagen geeignet, die die Klassifizierungen E30, E60 oder E90

erfullen missen. (Dies bedeutet, dass die Anlage in der Lage sein muss, einen Funktionserhalt im Brand-
fall von 30, 60 oder 90 Minuten zu gewahrleisten.)

Sprechen Sie bitte [hren zustandigen Projektmanager bei allen Fragen zum Thema Funktionserhalt an.
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen - CF54

Technische Daten

M Dimensionen und Gewichte
12J 54 mm =) 50 mm 9 600 mm & 3 m

.u.
CF54/50
CF54/100
.l-_..J.
CF54/150
.lﬁj.
CF54/200

CF54/600

Gewicht (kg/m)

w

an |2 | | (=] | b
CF54/50 50 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7
CF54/100 100 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8
CF54/150 150 1.1 1.1 1.1 0,9 0,9
CF54/200 200 1,4 1,4 2,2 1,8 1,8
CF54/300 300 21 2,0 22 1,8 1.8
CF54/400 400 3,1 3,0 3,2 2,7 2,7
CF54/450 450 83 32 3,4 2,9 2,9
CF54/500 500 85 34 SN 3,1 3.1
CF54/600 600 3.9 3,8 4,1 3,4 34

Abgeschnittene Stahle (insbesondere Edelstahl) haben relativ scharfe Kanten
und bei der Handhabung mussen Schutzhandschuhe getragen werden.
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M Belastungsdiagramme

Die in diesem Katalog angegebene zulassige Belastung, stellt die
Belastung dar, die CABLOFILe-Gitterrinnen garantiert tragen kénnen.
Sie setzt eine gleichmaRige Lastverteilung voraus und ist in KG/m
angegeben. Die Norm lasst eine Durchbiegung von 1/100 der
Spannweite zu. Legrand setzt sowohl aus Sicherheits- als auch aus
asthetischen Grunden einen strengeren Grenzwert von 1/200 an.
Zum Beispiel beschrankt Legrand freiwillig die Durchbiegung auf
10 mm bei einer Spannweite von 2 m, wahrend die Norm 20 mm
zulasst. Belastungstests nach IEC 61537 (Sicherheitsfaktor 1.7 und
Verbindungsstelle auf 1/5 der Spannweite). Die zulassige Belastung
sollte alle Kabellasten und alle anderen zusatzlichen Lasten

(z. B. Wind, Schnee) enthalten.

EZ - GC - ZnAl

140 CF 5450 »100 CF541150 CF54/200 CF54/00 CF 54/400-»500 CF 54/600

120

100

80
60

kg/m

O15001600 1700 1800 1900 (2000) 2100 2200 2300 2400 2500

R— mm
A A
—
304L-316L [P1500 |

CF 54/400 CF 54/500 =»600

—_—

CF 54/50 =»100 CF 54/150 =»200 CF 54/300
1

20
100
80
& "
kg/m 40 ’\\.
m

20

1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

| mm

A A




Schwerlast-Gitterrinnen - CF105

Technische Daten

CABLOFIL

M Dimensionen und Gewichte
{2J 105 mm 4=F 100 mm > 600 mm &= 3 m

T-Schweiung

Gewicht (kg/m)

Y E o=
CF105/100 100 14 1,5 1,4 1,2 1,2
CF105/150 150 1.8 1.9 1,9 1,4 14
CF105/200 200 21 22 2,0 1,8 1.8
CF105/300 300 3,1 3.2 3,0 2,7 2,7
CF105/400 400 &5 3,7 3,4 3.1 3,1
CF105/450 450 3.8 3.8 3,6 3,2 32
CF105/500 500 3.9 4,1 3,8 8.8 3.3
CF105/600 600 4,4 4,5 4.2 34 34

und bei der Handhabung mussen Schutzhandschuhe getragen

:l__}

CF105/100
CF105/150
CF105/200

CF105/600

Abgeschnittene Stahle (insbesondere Edelstahl) haben relativ scharfe Kanten

werden.

M Belastungsdiagramme

Die in diesem Katalog angegebene zulassige Belastung, stellt die
Belastung dar, die CABLOFILe-Gitterrinnen garantiert tragen kénnen.
Sie setzt eine gleichmaRige Lastverteilung voraus und ist in KG/m
angegeben. Die Norm lasst eine Durchbiegung von 1/100 der
Spannweite zu. Legrand setzt sowohl aus Sicherheits- als auch aus
asthetischen Grunden einen strengeren Grenzwert von 1/200 an.
Zum Beispiel beschrankt Legrand freiwillig die Durchbiegung auf
10 mm bei einer Spannweite von 2 m, wahrend die Norm 20 mm
zulasst. Belastungstests nach IEC 61537 (Sicherheitsfaktor 1.7 und
Verbindungsstelle auf 1/5 der Spannweite). Die zulassige Belastung
sollte alle Kabellasten und alle anderen zusatzlichen Lasten

(z. B. Wind, Schnee) enthalten.

—A— —— —m— —— ——
CF1051100 CF105/150 CF 105200 CF105/300 =»400 CF105/500 =»600
160
140
120
100
B | 5

kg/m

‘ 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

g | mm

A A

— —— - —¥—
CF 105/100 »150 CF105/200 CF105/300 CF 105/400 CF 105/500 =»600
160
140
120
100
a5 80
60 -\\\
kg/m 40\\
20\‘\4\‘
0
(001600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
— mm

A A

il
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen - CF30

Technische Daten

M Dimensionen und Gewichte M Belastungsdiagramme
12J 30 mm J 50 mm 5 600 mm & 3 m L) Die in diesem Katalog angegebene zulassige Belastung, stellt die
CF30/50 Belastung dar, die CABLOFILe-Gitterrinnen garantiert tragen kdnnen.
o Sie setzt eine gleichmaRige Lastverteilung voraus und ist in KG/m
—J angegeben. Die Norm lasst eine Durchbiegung von 1/100 der
CF30/100 Spannweite zu. Legrand setzt sowohl aus Sicherheits- als auch aus
. . asthetischen Grunden einen strengeren Grenzwert von 1/200 an.
— Zum Beispiel beschrankt Legrand freiwillig die Durchbiegung auf
CF30/150 10 mm bei einer Spannweite von 2 m, wahrend die Norm 20 mm
i . zulésst. Belastungstests nach IEC 61537 (Sicherheitsfaktor 1.7 und
) Verbindungsstelle auf 1/5 der Spannweite). Die zulassige Belastung
CF30/200 sollte alle Kabellasten und alle anderen zusatzlichen Lasten
. . (z. B. Wind, Schnee) enthalten.
CF30/300
) . EZ-GC-HR
tﬁ’
CF30/400 ——  —m— e % —k—
CF 3050 3100 CF 30/150 CF30/200 CF 30/300 CF 30/400 >600
.'— --------- j 35
CF30/450 30
- - 25
- 'C.FS.O/.SU‘O' - 20
2.
i J 15
5
) 0
W Sawicht{(kp/m) (500) 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
s | (2] | (=] | | e -

CF30/50' 50 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 a A

CF30/100 100 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06
CF30/150 150 | 0,7 07 07 07 07 304L-316 L m
CF30/200 200 | 1,0 | 10 | 10 | 10 | 10
CF30/300 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 o e e
CF30/400 400 23 24 23 21 2.1 5 CF 30/50 >100 CF30/150 CF30/200 CF30/300
CF30/450 450 | 25 | 26 | 24 - -
CF30/500 500 | 27 | 28 | 26 | 25 | 25 e
CF30/600 600 | 30 | 31 29 | 28 | 28 h
F::3
1: Ettd Keine T-SchweiRung (0 -\\\
- kg/m ; ‘\*\‘\‘\

0
1500) 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

A—Amm

Abgeschnittene Stahle (insbesondere Edelstahl) haben relativ scharfe Kanten
und bei der Handhabung mussen Schutzhandschuhe getragen werden.
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen - CF80
Technische Daten

M Dimensionen und Gewichte M Belastungsdiagramme

i 80 mm 1&F 100 mm > mme53m Die in diesem Katalog angegebene zulassige Belastung, stellt die
a0 1= o 500 —3 Belastung dar, die CABLOFILe-Gitterrinnen garantiert tragen kénnen.
Sie setzt eine gleichmaRige Lastverteilung voraus und ist in KG/m
angegeben. Die Norm lasst eine Durchbiegung von 1/100 der
Spannweite zu. Legrand setzt sowohl aus Sicherheits- als auch aus
asthetischen Grunden einen strengeren Grenzwert von 1/200 an.
Zum Beispiel beschrankt Legrand freiwillig die Durchbiegung auf
10 mm bei einer Spannweite von 2 m, wahrend die Norm 20 mm
zulasst. Belastungstests nach IEC 61537 (Sicherheitsfaktor 1.7 und
Verbindungsstelle auf 1/5 der Spannweite). Die zulassige Belastung
sollte alle Kabellasten und alle anderen zusatzlichen Lasten

(z. B. Wind, Schnee) enthalten.

—o— —— —— —a—
CF80>100 CF80/150>200 CF80/300>400  CF 80/500

80

Gewicht (kg/m)

w

70
mm @ . 60\

CF80/100 100 | 10 1,0 50
CF80/200 200 | 15 16

&) ®
CF80/300 300 | 23 | 24 "

CF80/400 400 | 27 | 28 kg/m
CF80/500 500 | 30 | 31

0
1500)1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500

C]mm

Abgeschnittene Stahle (insbesondere Edelstahl) haben relativ scharfe Kanten
und bei der Handhabung mussen Schutzhandschuhe getragen werden.
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CABLOFIL
Schwerlast-Gitterrinnen - CF150

Technische Daten

M Dimensionen und Gewichte M Belastungsdiagramme

iLj ) e Die in diesem Katalog angegebene zulassige Belastung, stellt die
4L}150 mm £=}200 mm 900 mm &S 3 m Belastung dar, die CABLOFILe-Gitterrinnen garantiert tragen kénnen.
Sie setzt eine gleichmalige Lastverteilung voraus und ist in KG/m
angegeben. Die Norm lasst eine Durchbiegung von 1/100 der
Spannweite zu. Legrand setzt sowohl aus Sicherheits- als auch aus
asthetischen Grunden einen strengeren Grenzwert von 1/200 an.
Zum Beispiel beschrankt Legrand freiwillig die Durchbiegung auf
10 mm bei einer Spannweite von 2 m, wahrend die Norm 20 mm
zulasst. Belastungstests nach IEC 61537 (Sicherheitsfaktor 1.7 und
Verbindungsstelle auf 1/5 der Spannweite). Die zulassige Belastung
sollte alle Kabellasten und alle anderen zusatzlichen Lasten

(z. B. Wind, Schnee) enthalten.

EZ-GC | P1500 |

Gewicht (kg/m) - CF150200300  CF1501400500
o e | [ 140
CF150/150 150 | 24 | 25 = = 120
CF150/200 200 | 31 32 | 24 2.4 .
CF150/300 300 | 35 | 37 3.1 35 A
CF150/400 400 | 39 | 41 3.1 3.1
CF150/450 450 | 42 44 37 37 -
kg/m 40
CF150/500 500 | 42 44 3.9 39
CF150/600" 600 | 48 - - - 20
CF150/900" 900 | 63 - - -

0)

(1500)1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
- .

1: a4 Keine T-Schweilung C] i
<

CF150/600

100 100

CF150/900 I I

I I S I O N O S
100 100 100 100

Abgeschnittene Stahle (insbesondere Edelstahl) haben relativ scharfe Kanten
und bei der Handhabung mussen Schutzhandschuhe getragen werden.
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen - CFG
Technische Daten

M Dimensionen und Gewichte M Installation
12J 50 mm 1<) 100 mm 9 200 mm &S 3 m

Q -1

T-Schweilung CFG50/100

Deckenmontage
50| C:—J Benutze CE40
CFG50/150
50 | { r
12 mm
CFG50/200
Gewicht (kg/m)
w
| 22| [ | (e
CFG50/100 100 1,0 1,0 1,0 1,0
CFG50/150 150 1,2 1,2 1,2 1,2
CFG50/200 200 1,5 1,6 1,5 1,5
Wandmontage Wandmontage mit
Benutze CE40 CM50XL
18 mm
»

Wandmontage mit RCSN
Profil

Abgeschnittene Stahle (insbesondere Edelstahl) haben relativ scharfe Kanten
und bei der Handhabung mussen Schutzhandschuhe getragen werden.
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung

M FASLOCK ¢ 100 — 600 mm
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung

LiNnury,
T
Jilnnnnl

AR Ty
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e
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CE25
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Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung

CABLOFIL

M © 400 — 450 mm

JTTTT
T
Jill

>
-
2

x
(o]

(

g ==
= = Eh %
& > Tr A%
@
M < 600 mm
S EE

=
=
)
=
=

CE25
ED 275

K >—0
BTRCCéxZO% % @ BTRCC 6 x 20

1060 mm

GD
‘%%\ CE25 S %

1305 mm

=09

BTRCC 6% 20 ®)
CE25 = @
X
CE30
S
1535 mm
\770mm
BTRCC 6 x 20 ? ®
CE25 @
CE30 ®
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung

FASLOCK )

FASLOCK S =423100 - 200 mm
FASLOCK XL =-¢22)-300 - 600 mm

| limuni;
T
jiinnnin

&
-

x
»

¢

T A AT
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Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung

CABLOFIL

B < 400 mm

TITITITTILIT

T

11 |

[TIITH

=
),
=
-
=
2
=
2

X
a
g\)

1177 mm

FASLOCK XL

1279 mm

4

{

o

”
F
¥
®=637 mm

e
|L| =
FASLOCKXL (x9)

1422 mm

|[=]

=
FASLOLK_X'L

1675 mm

5
¥ \
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung

B < 50 mm
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Schwerlast-Gitterrinnen
Montageanleitung

CABLOFIL

B < 400 - 450 mm
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung

B < 150 mm
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Schwerlast-Gitterrinnen

CABLOFIL

Montageanleitung
B < 400 mm
| fe=s 5 5*
| a\ i :
= | | u\_I\“\LM ®
g \I\I\I\l\l\\\\\‘ TR i 2
s B ‘ \\\\\“‘\ ®
M & 500 mm
/}r ?/r jl\i‘ R )
R
lélii; — U U l:ll \\\\\\ \L—# @
AREARRANAN ) ?
5> T o o
l.
= —/\f CE25 D)
B < 600 mm
= ] fe=o))
=
= \‘\‘ TIII0LT ) §
= ,L =t )
[ERARRRAN BTRCCMO? o
= CE0
| Q ........... Iy = Y0
==Er r‘n'—tr\\\ \\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 1 @

AWy
AN N Y

Sy
N\ \

aul
LY MEVimY
anl

GESAMTKATALOG |L1legrand

779



CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung
M © 50 mm
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Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung

CABLOFIL

B < 400 mm
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung
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Schwerlast-Gitterrinnen

CABLOFIL
Montageanleitung

M © 300 - 500 — 600 mm
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CABLOFIL

Schwerlast-Gitterrinnen

Montageanleitung
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VAN GEEL

Kabelleiter GLO-4

System fur leichte und
mittlere Belastung

Kabelleitern werden zur Fihrung von Kabeln in industriellen

Bauten, Birogebauden, Krankenhausern, Schulen, Industrie-

anlagen, etc. verwendet.

3
= i
—7 -

[

PRODUKTUBERSICHT

Besondere Merkmale

Breite Sprossenabstand Sprossen und Holme Ldnge Material/Oberfliche
60mm | 200, 300, 400, 500, 600 mm | 100, 200, 300 mm Ungelochie shrosse 3000, 6000 mm | Sendzimirverzinkt
gige}.l?_i;?crht Ung{elochte Spr(])sse
: 22x 10 mm o
100 mm | 200, 300, 400, 500, 600 mm | 100, 200, 300 mm Sprossen abwechselnd 3000 mm Sendzimirverzinkt
gedreht eingesetzt
Ge[lochte Spros]se Sendzimi K
22 x 28 mm endzimirverzinkt
Kabelleiter 60 mm | 200, 300, 400, 500, 600 mm 200,300 mm Sprossen abwechselnd 3000 mm Tauchfeuerverzinkt
GLO-4 Mittel- gedreht eingesetzt
schwer
100 mm | 200, 300, 400, 500, 600 mm | 200, 300 mm Gelochte Sprosse 3000mm | Sendaminverzinkt
Steigleiter 60 mm 200, 600 mm 300 mm Ge{[g;k)](tg?&rr%sise 3000 mm Sendzimirverzinkt
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VAN GEEL

MERKMALE

B Die Verbindung erfolgt mit der schraubenlosen Steckkupplung
B Vollstandig abschlie3bares System
B Komplette Produktreihe von Hilfssticken und Zubehor

B Hilfssticke konnen ohne Kupplungsplatte montiert werden
(zusammenschiebbar]

B Sprossen der Hilfsstiicke werden mit der Offnung nach oben
gerichtet mit einem festen Sprossenabstand von +200 mm
montiert

B Auswahl aus diversen Aufhangungssystemen

B Eine geprifte und zugelassene Produktreihe mit einer Vielzahl von
Anwendungen

B Auf Wunsch lieferbar:
- Abweichende Sprossenabstande fir Kabelleiter
- Lackierte Ausfiihrung, Polyester-Epoxid Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind Perlweif3 (RAL 1013) und Reinweil3
(RAL 9010)
- Tauchfeuerverzinkt

NORMEN
@ Innenbogen B Entspricht der Norm IEC 61537 (VDE E 0639)
%?“ggﬁoge” W Sendzimirverzinkung nach NEN EN 10346
) - 19 p 2-seiti
(® Steige-/Fallstiick bl H 2-seitig)
® Schnellkupplung B Tauchfeuerverzinkt nach NEN EN 1461 (+/- 50 )

(® Reduzier-/Endstiick

@ Vertikalkupplung
Gelenkkupplung verstellbar
(® Eckkupplung
Winkelkupplung einstellbar
@) Trennprofil Type L

@ Trennprofil

@ Klemmmontageplatte
Montageplatte Universal
@ Schutzkappe

Rohrhalter

@ Abgangsblech
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Sendzimirverzinkt

H =60 mm Leicht

SEND

Kabelleiter Steigleiter Deckel
Sprossenabstand Sprossenabstand Sprossenabstand
300 mm 200 mm 300 mm
Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm Lange: 3000 mm Lange: 2000 mm
200 30 8311132 8311162 8311122 8311152 8319632 8211120
300 2o 8311133 8311163 8311123 8311153 8319633 8211130
400 30 8311134 8311164 8311124 8311154 8319634 8211140
500 &% 8311135 8311165 8311125 8311155 8319635 8211150
600 2% 8311136 8311166 8311126 8311156 8319636 8211160
Q]
Befestigung - - - - - 4x ﬁ
Reduzier-/ Vertikal- Winkel- Gelenk- . Trennprofil
Endstiick kupplung kupplungssatz Eckkupplung kupplungssatz Wandbiigel Type L
== F ;E j; =
= ‘3- £ & %
Breite (mm) Lange: 795 mm
200 — 600 BRe) 341161 8313120 8313130 8313140 8313150 8313160 8231201
. 2 (2 @ @ & (3)
Befestigung 2x @m@ 2x @ﬁﬁb@ 2x @m@ 1x @m@ 4x g

(1) Haltefeder Best.Nr. 8236000 Iﬁ

Zubehor
Schutzkappensatz Rohrhalter Universal Verbinder Klemmstiick
Kunststoff Sendzimir Sendzimir ZnMg
8302110 8235600 350042 344872

788
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(2) Sperrzahnschraube M6 x 10 Best.Nr. 8200100 + Sperrzahnmutter M6 Best.Nr. 8200200 @m@




Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Sendzimirverzinkt

H =60 mm Leicht

VAN GEEL

SEND

Qo
60

Haltefeder

VoA Innenbogen

AuBenbogen

T-Stiick Steige-/Fallstiick = Schnellkupplung

ﬁ
i
Breite (mm)
8312112 8312122 8312132 8312152 20 200
8312113 8312123 8312133 8312153 20 300
8236000 8312114 8312124 8312134 8312154 8313180 0 400
8312115 8312125 8312135 8312155 0 500
8312116 8312126 8312136 8312156 0 600
) () ) ()
4)(@@@ 4x®m@ GXW@ 4x®m@
_ . Universal Klemm- Montageplatte = Montageplatte
P31 H =25 mm als Trennprofil Anbaustiick montageplatte Universal horizontal®
\
> L&
= = =
Breite: 75 mm Breite: 100 mm Breite: 200 mm Breite (mm)
340045 340046 340048 8312190 8312010 8235200 8312020 ERe 200 - 600
. , . ) )
Befestigung mit Kabelbinder 2x @m@ 2x @m@
(3) Gleitmutterset M5 Best.Nr. 8313000§ (4) Fur Kabelleiter mit 300 mm Sprossenabstand
Belastungsdiagramm Kabelleiter H = 60 mm leicht
f = (Durchbiegung bei max. zuldssiger Belastung in mm) Auswahl SprossenabStand
75 10 12,5 15
4000 Sprossen- Sprossen- Sprossen-
"’\ Breite abstand abstand abstand
3500 300 mm 200 mm 100 mm
3000 200 mm 4200 N/m 6000 N/m 6000 N/m
: 2500 \ 300 mm 2500 N/m 3900 N/m 6000 N/m
_E_’ 2000 \\ 400 mm 1900 N/m 2800 N/m 5650 N/m
[}
§ \\ 500 mm 1650 N/m 2450 N/m 4950 N/m
@ 1500
c \\ 600 mm 1350 N/m 2050 N/m 4050 N/m
1000 ,\\
500 ~
0
0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

L (Stiitzabstand in m)

+- Befestigungsmaterial Seite 850
4] T
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Sendzimirverzinkt

H =100 mm Leicht

Kabelleiter

Deckel

Haltefeder
V2A

Innenbogen

—

L
.

Sprossenabstand Sprossenabstand Sprossenabstand
300 mm 200 mm 300 mm
Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm Lange: 2000 mm
200 ?{_"8 8311232 8311222 8311262 8211120 8312212
300 ?‘,_“8 8311233 8311223 8311263 8211130 8312213
400 SQE_,E) 8311234 8311224 8311264 8211140 8236000 8312214
500 %i"g” 8311235 8311225 8311265 8211150 8312215
600 EE_"g')) 8311236 8311226 8311266 8211160 8312216
Q] 2
Befestigung - - - 4x ﬁ 8x Cp
. Winkel- i
Vertikalkupplung kuppl:.lnn ;ssatz Eckkupplung Gelenkkupplungssatz Trs_r;ggrffll
/ [
et '-cf‘
Breite (mm)
200 - 600 ii_";? 8313220 8313230 8313240 8313250 8312200
_ @ @ "
Befestigung ax @3 4x UJ 4x g
(1) Haltefeder Best.Nr. 8236000 [ﬁ (2) Sperrzahnschraube M6 x 10 Best.Nr. 8200100 + Sperrzahnmutter M6 Best.Nr. 8200200 O/)
Zubehor
Schutzkappensatz Rohrhalter Universﬁl1 Xg rbinder Klemmstiick
Kunststoff Sendzimir Sendzimir ZnMg
8302210 8235600 341226 344872 8311233
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Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Sendzimirverzinkt

H =100 mm Leicht

VAN GEEL

SEND

Qo
100

AuBenbogen T-Stiick Steige-/Fallstiick

8312222 8312232 8312252
8312223 8312233 8312253
8312224 8312234 8312254
8312225 8312235 8312255
8312226 8312236 8312256
ax@m@@ . @mmm ax@m@@

P31 H =25 mm als Trennprofil

Breite: 75 mm Breite: 100 mm Breite: 200 mm

340045 340046 340048
Befestigung mit Kabelbinder

€
(3) Gleitmutterset M5 Best.Nr. 8313000 g

Belastungsdiagramm Kabelleiter H = 100 mm leicht
f = (Durchbiegung bei max. zuldssiger Belastung in mm)
7,5 10 12,5 15

5000 \
4500 \
4000

\

3500 \

E
4
= 3000
2 \
2 2500
[}
i N
© 2000
[ N
o
1500 \\\\

1000 \'\

500

0

0 1,0 15 2,0 2,5 3,0
L (Stiitzabstand in m)

Schnellkupplung

8313280

Universal
Anbaustiick

8312290

4x @m%(z)

Breite

200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm

Reduzier-/Endstiick

Lange: 795 mm Breite (mm)
% 200
SEND 300
350009 o6 400
SEND 500
SEND 600
(2
4x @m@
Montageplatte
Universal
é
Breite (mm)
8235200 30 200 - 600
)
»«p®
Auswahl Sprossenabstand
Sprossen- Sprossen- Sprossen-
abstand abstand abstand
300 mm 200 mm 100 mm
4200 N/m 6000 N/m 6000 N/m
2600 N/m 3900 N/m 6000 N/m
1900 N/m 2800 N/m 5650 N/m
1650 N/m 2450 N/m 4950 N/m
1350 N/m 2050 N/m 4050 N/m

+- Befestigungsmaterial Seite 850
4] T
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Sendzimirverzinkt

H = 60 mm Mittelschwer

SEND

Qo
60

Kabelleiter Deckel Haltefeder Innenbogen
h‘
Sprossenabstand ‘
300 mm
Breite Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm Lange: 2000 mm
200 mm SQE_";? 8311432 8311462 8211120 8312412
300 mm 20 8311433 8311463 8211130 8312413
400 mm i{% 8311434 8311464 8211140 8236000 8312414
500 mm BRe) 8311435 8311465 8211150 8312415
600 mm R 8311436 8311466 8211160 8312416
(2 1)
Befestigung - - ax @ 4x ﬁ
Vertikalkupplung kupghnnk;:satz Eckkupplung Gelenkkupplungssatz Tr?;g‘e"ff"
> =
- = )
Breite (mm)
200 - 600 BRe) 8313120 8313130 8313140 8313150 8312400
@ @ "
Befestigung ax @3 4x CQ o g
(1) Haltefeder Best.Nr. 8236000 (2) Sperrzahnschraube M6 x 10 Best.Nr. 8200100 + Sperrzahnmutter M6 Best.Nr. 8200200
Zubehor
Schutzkappensatz Rohrhalter Universal Verbinder Klemmstiick
Kunststoff Sendzimir Sendzimir ZnMg
8302110 8235600 350042 344872 8311433
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Sendzimirverzinkt 20
H = 60 mm Mittelschwer 60
AuBenbogen T-Stiick Steige-/Fallstiick Schnellkupplung Reduzier-/Endstiick

==
% aﬂ/
Lange: 795 mm Breite
8312422 8312432 8312452 ERe) 200 mm
8312423 8312433 8312453 0 300 mm
8312424 8312434 8312454 8313180 341161 20 400 mm
8312425 8312435 8312455 BRe) 500 mm
8312426 8312436 8312456 R 600 mm
) 2 ) )
4x®m@ Gxgﬁm@ 4x®m@ QXW@
_ . Universal Montageplatte
P31 H = 25 mm als Trennprofil Anbaustiick Universal

&

% <o
= | F

Breite: 75 mm Breite: 100 mm Breite: 200 mm Breite (mm)
340045 340046 340048 8312490 8312010 8235200 8312020 SQE_NE 200 - 600
. . , ) 2
Befestigung mit Kabelbinder 2x @m@ 2x @m@

€
(3) Gleitmutterset M5 Best.Nr. 8313000§

Belastungsdiagramm Kabelleiter H = 60 mm mittelschwer

f = (Durchbiegung bei max. zuldssiger Belastung in mm) Auswahl Sprossenabstand
7,5 10 12,5 15
4000 Sprossen- Sprossen-
4\ Breite abstand abstand
3500 300 mm 200 mm
< 3000 200 mm 6000 N/m 6000 N/m
4
i 2500 \\ 300 mm 6000 N/m 6000 N/m
5 2000 \ 400 mm 6000 N/m 6000 N/m
7]
g \,\ 500 mm = 5350 N/m 6000 N/m
2 1500
c \\ 600 mm | 4400 N/m 6000 N/m
1000 ,\\
500 ~
% 0 15 2.0 25 3.0 '|5 Befestigungsmaterial Seite 850
L (Stiitzabstand in m)
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Sendzimirverzinkt
H =100 mm Mittelschwer

Kabelleiter

Deckel

Haltefeder

Innenbogen

—

»
:

Sprossenabstand
300 mm
Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm Lange: 2000 mm
200 EXe) 8311532 8311562 8211120 8312512
300 0 8311533 8311563 8211130 8312513
400 28 8311534 8311564 8211140 8236000 8312514
500 BRe) 8311535 8311565 8211150 8312515
600 0 8311536 8311566 8211160 8312516
(1) )
Befestigung - - ax E 8x G:
Vertikalkupplung kupm:.lnnk;:satz Eckkupplung Gelenkkupplungssatz Tr%l,ggrffll
[ ==
~Z ?’. ?ﬂ
'/ Z R BT
Breite (mm)
200 - 600 ERe) 8313220 8313230 8313240 8313250 8312500
()
2) 2)
Befestigung 4x 0; 4x (p b ;
(1) Haltefeder Best.Nr. 8236000 (2) Sperrzahnschraube M6 x 10 Best.Nr. 8200100 + Sperrzahnmutter M6 Best.Nr. 8200200
Zubehor
Schutzkappensatz Rohrhalter Universﬁl1 Xg rbinder Klemmstiick
Kunststoff Sendzimir Sendzimir ZnMg
8302210 8235600 341226 344872 8311533
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VAN GEEL

. . - - SEND
Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Sendzimirverzinkt Q0
H =100 mm Mittelschwer 100

AuBenbogen T-Stiick Steige-/Fallstiick Schnellkupplung Reduzier-/Endstiick
Lange: 795 mm Breite (mm)
8312522 8312532 8312552 0 200
8312523 8312533 8312553 20 300
8312524 8312534 8312554 8313280 350009 29 400
8312525 8312535 8312555 0 500
8312526 8312536 8312556 20 600
) () ) 2
m@m@ 12x @,m@ m@m@ 4x®m@
_ . Universal Montageplatte
P31 H = 25 mm als Trennprofil Anbaustiick Universal
g
Breite: 75 mm Breite: 100 mm Breite: 200 mm Breite (mm)
340045 340046 340048 8312590 8235200 0 200 - 600
. . . ) )
Befestigung mit Kabelbinder 4x Qﬁm@ 2x @m@
) hg
(3) Gleitmutterset M5 Best.Nr. 8313000@
Belastungsdiagramm Kabelleiter H = 100 mm mittelschwer
f = (Durchbiegung bei max. zuldssiger Belastung in mm)
7,5 10 12,5 15
5000 .\ Auswahl Sprossenabstand
4900 \ Sprossen- Sprossen-
4000 Breite abstand abstand
\\ 300 mm 200 mm

T 3500 \ 200 mm 6000 N/m 6000 N/m

z 3000 300 mm 6000 N/m 6000 N/m

g 2500 \‘ 400 mm 6000 N/m 6000 N/m

3 2000 \\ 500 mm | 5350 N/m 6000 N/m
1500 \\ 600 mm 4400 N/m 6000 N/m

™
1000 ~
500 + Bofest terial Seite 850
efestigungsmaterial Seite
0 ".'_+] e
0 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

L (Stiitzabstand in m)
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Thermisch verzinkt @';
H = 60 mm Mittelschwer 60
Kabelleiter Deckel Haltefeder Innenbogen

—

by

Sprossenabstand Sprossenabstand
300 mm 200 mm

Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 3000 mm Lange: 2000 mm
200 @ 8361432 8361422 8261120 8362412
300 @ 8361433 8361423 8261130 8362413
400 @ 8361434 8361424 8261140 8236000 8362414
500 @ 8361435 8361425 8261150 8362415
600 @ 8361436 8361426 8261160 8362416

Q]
Befestigung - - 4x ﬁ -

(1) Haltefeder Best.Nr. 8236000

(2) Sperrzahnschraube M6 x 10 Best.Nr. 8200100 + Sperrzahnmutter M6 Best.Nr. 8200200

Vertikalkupplung

Winkelkupplungssatz

Eckkupplung

22

Breite (mm)
200 - 600 @ 8363120 8363130 8363140
(1) (1)
Befestigung & ®" QX ©"
M6 x 12 mm M6 x 12 mm

(1) Sechskantschraube M6 x 12 mm Best.Nr. 8069905 + Sechskantmutter M6 Best.Nr. 8069908 + Beilagscheibe M6 Best.Nr. 8363031

Zubehor
Schutzkappensatz Universal Verbinder Klemmstiick
Kunststoff Sendzimir ZnMg
8302110 350043 344872
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Thermisch verzinkt E{;
H = 60 mm Mittelschwer 0
AuBenbogen T-Stiick Steige-/Fallstiick Schnellkupplung Reduzier-/Endstiick

Lange: 795 mm Breite (mm)
8362422 8362432 8362452 @ 200
8362423 8362433 8362453 @ 300
8362424 8362434 8362454 8363180 343161 @ 400
8362425 8362435 8362455 3’; 500
8362426 8362436 8362456 @ 600
(2) (2) (2) (2)
4x @iﬁm M 4x @)ﬁb M 4x @iﬁm M 4x @iﬁm M
M6 x 12 mm M6 x 12 mm M6 x 12 mm M6 x 12 mm

(2) Sechskantschraube M6 x 12 mm Best.Nr. 8069905 + Sechskantmutter M6 Best.Nr. 8069908 + Beilagscheibe M6 Best.Nr. 8363031 ®m®
(3) Sperrzahnschraube M6 x 10 Best.Nr. 8200100 + Sperrzahnmutter M6 Best.Nr. 8200200 @iﬁﬁ@

Gelenkkupplungssatz Trennprofil Type L Moljlr:ia‘?ee"g:tte Mﬁg:iaz%?];:;al(tnte
é@i é’,z..
c =
‘ Breite (mm)
8363150 CM923013 350156 8362020 3’; 200 - 600

B

M6 x 12 mm
(g) Eur rﬁabeé‘enﬁr mg 3Oosmm Sprhosse?tabmnd12 Best.Nr. CM801007 @
achrundschraube + errzannmutter est.NIL

(3) u u perrz u X (\W

Belastungsdiagramm Kabelleiter H = 60 mm mittelschwer
f = (Durchbiegung bei max. zuldssiger Belastung in mm) Auswahl Sprossenabstand
7,5 10 12,5 15
4000 Sprossen- Sprossen-
4\ Breite abstand abstand

3500 300 mm 200 mm
3000 200 mm 6000 N/m 6000 N/m
z \ 300 mm 6000 N/m 6000 N/m
< 2500 N
5 2000 \ 400 mm 6000 N/m 6000 N/m
7]
: \,\ 500 mm | 5350 N/m 6000 N/m
2 1500
v N 600 mm | 4400 N/m 6000 N/m

1000 N

‘\\
500 ~
% 0 15 2.0 25 3.0 +++] Befestigungsmaterial Seite 850
L (Stiitzabstand in m)
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Thermisch verzinkt &
H =100 mm Mittelschwer 100

Kabelleiter Deckel Haltefeder Innenbogen

— [

Sprossenabstand
300 mm
Breite (mm) Lange: 3000 mm
200 @ 8361532 8261120 8362512
300 RS 8361533 8261130 8362513
400 @ 8361534 8261140 8236000 8362514
500 @ 8361535 8261150 8362515
600 @ 8361536 8261160 8362516
(1 -~ @
Befestigung - 4x I? 8x @m

(1) Haltefeder Best.Nr. 8236000 ﬁ

Vertikalkupplung Winkelkupplungssatz Eckkupplung
F N =
-z a‘&. ==
Breite (mm)
200 — 600 @ 8363220 8363230 8363240

Befestigung

. @mw

. @me)

(2) Sechskantschraube M6 x 12 mm Best.Nr. 8069905 + Sechskantmutter M6 Best.Nr. 8069908 + Beilagscheibe M6 Best.Nr. 8363031

Zubehor
Schutzkappensatz Universal Verbinder Klemmstiick
Kunststoff Sendzimir ZnMg
8302210 341226 344872
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Kreuztabelle Kabelleiter GLO-4, Thermisch verzinkt

H = 100 mm Mittelschwer

VAN GEEL

TVZ
N

100

AuBenbogen T-Stiick

8362522 8362532
8362523 8362533
8362524 8362534
8362525 8362535
8362526 8362536

y @m@ N @m(Z)

8362552

8362553

8362554

8362555

8362556

. ®m<2>

Steige-/Fallstiick

Schnellkupplung

o
(2) Sechskantschraube M6 x 12 mm Best.Nr. 8069905 + Sechskantmutter M6 Best.Nr. 8069908 + Beilagscheibe M6 Best.Nr. 8363031 @}m

Gelenkkupplungssatz
—
e

8363250

Trennprofil Type L

——

8362500

()
4x QWW @

(2) Schraubenset M6 x 12 Best.Nr. CM801007 W @

Belastungsdiagramm Kabelleiter H = 100 mm mittelschwer
f = (Durchbiegung bei max. zuldssiger Belastung in mm)
5000 7,5 10 12,5 15

A
4500 \
4000

\
3500 N\

5 X
4
' 3000
2 \
3 2500
5 \g\\;
k:
2 2000
Q N
o
1500 ~\'K\
1000 i\\i“‘~=~
500
0
0 1,0 15 2,0 2,5 3,0

L (Stiitzabstand in m)

Universal
Anbaustiick

8362590

@)

g8

Breite (mm)
R 200
R 300
8363280 R 400
% 500
R 600
Montageplatte
Universal
é
Breite (mm)
350156 § = 200-600
@
2x @m
Auswahl Sprossenabstand
Sprossen- Sprossen-
Breite abstand abstand
300 mm 200 mm
200 mm 6000 N/m 6000 N/m
300 mm 6000 N/m 6000 N/m
400 mm 6000 N/m 6000 N/m
500 mm 5350 N/m 6000 N/m
600 mm 4400 N/m 6000 N/m

+- Befestigungsmaterial Seite 850
4] T
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VAN GEEL

SEND

Kreuztabelle Steigleiter Q0

St?;?éﬁitter Schnellkupplung Deckel Haltefeder Trennprofil
Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 2000 mm
200 36 8319632 8211120
E 300 390 8319633 8211130
3 400 36 8319634 8313180 8211140 8236000 8231201
I
T 500 50 8319635 8211150
600 30 8319636 8211160
@)
(1 <
Befestigung ﬁ :
Breite (mm) St?;igéﬁitter Schnellkupplung Deckel Haltefeder Trennprofil
200 3o 8319732 8211120
E 300 5o 8319733 8211130
§ 400 3% 8319734 8313280 8211140 8236000 8312200
I SEND
T 500 oo 8319735 8211150
600 o0 8319736 8211160
2

(1)

Befestigung B) ;

(1) Haltefeder Best.Nr. 8236000 (Nur in Bereichen zu verwenden, wo ein Loésen der Haltefeder keine Gefahr darstellt.) (2) Gleitmutterset M5 Best.Nr. 8313000
Holm STH125 34%35251" Deckel Haltefeder Trennprofil
M
Breite (mm) Lange: 2000 mm Lange: 2000 mm
200 5o 348042 =
E 300 I 348043 -
é’ 400 55_'8 8231700 348044 - 8236000 8312200
n
T 500 50 348045 -
600 50 348046 -
@ ¢
Befestigung 2x @m )
(1) Haltefeder Best.Nr. 8236000 (Nur in Bereichen zu verwenden, wo ein Loésen der Haltefeder keine Gefahr darstellt.) (2) Gleitmutterset M5 Best.Nr. 8313000

(4) M6 Sperrzahnschraube + Sperrzahnmutter + Beilagscheibe Best.Nr. 8200100 + 8200200 + 8363031
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VAN GEEL

. . SEND
Kreuztabelle Steigleiter QO
Wandbiigel Kabelschelle
Breite (mm)
$o 200
36 300 E
8313160 fur 11 mm Schlitzweite S0 400 3
Il
36 500 T
3o 600
@(S)
Wandbiigel Kabelschelle Breite (mm)
36 200
35 300 E
8313160 fur 11 mm Schlitzweite 36 400 §
500 | 4
3o 600
©)
w®
(3) Sperrzahnschraube M6 x 10 Best.Nr. 8200100 + Sperrzahnmutter M6 Best.Nr. 8200200
Wandbiigel Kabelschelle
Breite (mm)
36 200
35 300 E
fur C-Profil mit SEND [T
8313160 22 mm Schlitzweite Qo 400 g
SEND I
oo 500 T
SEND 600
(©)
e
(3) Sperrzahnschraube M6 x 10 Best.Nr. 8200100 + Sperrzahnmutter M6 Best.Nr. 8200200
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VAN GEEL

Kreuztabelle Steigleiter

TvVZ
&y

U60 Profil 34'3’352519 Verbinder Kopfplatte
Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 4500 mm Lange: 2000 mm
200 ¥ 348342
300 & 348343
£
E | 400 § 348344
S = 348378 348379 348399 348398
n 500 | 348345
I
600 & 348346
700 & 348347
©) %) ©)
Befestigung 2x CME 4x CME 2x (W

(1) Befestigungsset M10 x 25, Best.Nr. 616010

1-80 Profil S;argszﬁe Sprossenbefestigung Verbinder
_ \
Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm
200 ¥ 348342
300 | 348343
£ 400 348344
3 = 8766730 8766760 8763300 8766884
o 500 & 348345
* 600 348346
700 | 348347
Befestigung inkl. inkl.
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VAN GEEL

. . TVZ
Kreuztabelle Steigleiter &
L-Winkel Kabelschelle
=
0
0
Breite (mm)
& 200
& 300
¥ £
SB502 far C-Profil mit. 400 | °
22 mm Schlitzweite ™ 500 "I?
= z
$ 600
& 700
Q)
« Ol
Kopfplatte Kopfplatte quer L-Winkel Kabelschelle
=9
Breite (mm)
¥ 200
& 300
T ¥ £
; I ) 400
— 8766881 8766886 8766883 e = 2
& 500 n
— - I
$ 600
& 700
inkl. inkl. inkl.
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VAN GEEL

Steigleiter Leicht H=60/100/125 mm

Montageanleitungen

SEND

M Montage Steigleiter Leicht, H = 60/100 mm

Wandbiigel
Best.Nr. 8313160

45x7

Gleitmutterset
Best.Nr. 8313000

Trennprofil
H49 Best.Nr. 8231201
H86 Best.Nr. 8212200

M6 Sperrzahnschraube +
Sperrzahnmutter
Best.Nr. 8200100 + 8200200

Kabelschelle fiir C-Profil
mit 11 mm Schlitzweite

B Montage Steigleiter Leicht, H = 125 mm

Holm STH125
Best.Nr. 8231700

Sprosse

B200 Best.Nr. 348042
B300 Best.Nr. 348043
B400 Best.Nr. 348044
B500 Best.Nr. 348045 €
B600 Best.Nr. 348046

Jr

45x8 Eﬁ 2
[-] .

7

K
év'

Schnellkupplung
H60 Best.Nr. 8313180
H100 Best.Nr. 8313280

Steigleiter leicht

H60 B200 Best.Nr. 8319632P
H60 B300 Best.Nr. 8319633P
H60 B400 Best.Nr. 8319634P
H60 B500 Best.Nr. 8319635P
HE0 B600 Best.Nr. 8319636P

H100 B200 Best.Nr. 8319732P
H100 B300 Best.Nr. 8319733P
H100 B400 Best.Nr. 8319734P
H100 B500 Best.Nr. 8319735P
- H100 B600 Best.Nr. 8319736P

Flachkopf Bohrschraube

Deckel
~ B200 Best.Nr. 8211120
B300 Best.Nr. 8211130
B400 Best.Nr. 8211140
B500 Best.Nr. 8211150
® B600 Best.Nr. 8211160

® Haltefeder
Best.Nr. 8236000

Befestigung an der Wand
mit max. 8 mm Schrauben

M6 Sperrzahnschraube + Sperr-
zahnmutter + Beilagscheibe
Best.Nr. 8200100 + 8200200 + 8363031

Kabelschelle fiir C-Profil

mit 22 mm Schlitzweite
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Steigleiter Leicht H=60/100/125 mm

Montageanleitungen

VAN GEEL

SEND

QO

M Montage Steigleiter U60

L-Winkel H
Best.Nr. SB502 °

=A
S\

Befestigung L-Winkel
Schraubenset M10 x 25
Best.Nr. 616010

U60-Profil
L 3000 mm Best.Nr. 348378
L 4500 mm Best.Nr. 348379

Wandbefestigung @ 14 a

e"g s

Freistehend bis max. 3000 mm

B Montage Steigleiter 1-80

\

®

3 3

\

33

fo)

= =
M
O N2

D
& =
Y
Cotc

Wand-/Boden-/Decken- .Q
bugel
Best.Nr. 8766883

-9

aR
Sy

N
Kabelschelle fiir C-Profil gi
mit 22 mm Schlitzweite

Kopfplatte U60
Best.Nr. 348398

Befestigung Kopfplatte
2 x Schraubenset M10 x 25
Best.Nr. 616010

Sprosse

B200 Best.Nr. 348042
B300 Best.Nr. 348043
B400 Best.Nr. 348044
B500 Best.Nr. 348045
B600 Best.Nr. 348046
B700 Best.Nr. 348047

Befestigung Sprosse
Schraubenset M10 x 25
Best.Nr. 616010

Kabelschelle fiir C-Profil
mit 22 mm Schlitzweite

Kopfplatte Quer
Best.Nr. 8766886

1-80 Profil
Best.Nr. 8766730

Sprossenbefestigung
Best.Nr. 8763300

Befestigung Sprosse mit
Schraubenset M10 x 25
Best.Nr. 616010

Sprosse

B200 Best.Nr. 348042
B300 Best.Nr. 348043
B400 Best.Nr. 348044
B500 Best.Nr. 348045
B600 Best.Nr. 348046
B700 Best.Nr. 348047

GESAMTKATALOG |L1legrand

805




VAN GEEL

Kreuztabelle Schiffskabelleiter Van Geel SLB Esg s
H =30 mm 30 i
Schiffskabelleiter Bogen Steige- Fallstiick T-Stiick Abzweigstiick
Brefte (mm) | P ne 0
75 R 0502-0753 0505-0075 0508-0075 0517-0075 0520-0075
100 R 0502-1003 0505-0100 0508-0100 0517-0100 0520-0100
150 RS 0502-1503 0505-0150 0508-0150 0517-0150 0520-0150
200 @ 0502-2003 0505-0200 0508-0200 0517-0200 0520-0200
300 @ 0502-3003 0505-0300 0508-0300 0517-0300 0520-0300
400 @ 0502-4003 0505-0400 0508-0400 0517-0400 0520-0400
500 R 0502-5003 0505-0500 0508-0500 0517-0500 0520-0500
(] 9] @) (] 9]
Befestigung 2 x 4x 4 x@ 6 x 4x
(1) Verbinder Best.Nr. 0511-0100 (2) Sechskantschraube M6 x 20 mm + Beilagscheibe M6 + Sechskantmutter M6: Best.Nr. 8069918 + 8363031 + 8069908
Breite (mm) Schiffskabelleiter Bogen Steige- Fallstiick T-Stiick Abzweigstiick
75 0503-0753 0506-0075 0509-0075 0518-0075 0521-0075
100 N 0503-1003 0506-0100 0509-0100 0518-0100 0521-0100
150 0503-1503 0506-0150 0509-0150 0518-0150 0521-0150
200 e 0503-2003 0506-0200 0509-0200 0518-0200 0521-0200
300 0503-3003 0506-0300 0509-0300 0518-0300 0521-0300
400 Lik 0503-4003 0506-0400 0509-0400 0518-0400 0521-0400
500 0503-5003 0506-0500 0509-0500 0518-0500 0521-0500
[ 9] @) (W] 9]
Befestigung ZX@ 4x@ 4>< 6x % 4x
(1) Verbinder Best.Nr. 0512-0100 (2) Sechskantschraube M6 x 20 mm + Beilagscheibe M6 + Sechskantmutter M6: Best.Nr. 8069918 + 8363031 + 8069908
Breite (mm) Schiffskabelleiter Bogen Steige- Fallstiick T-Stiick Abzweigstiick
75 vea 4501-0753 4505-0075 4508-0075 4517-0075 4520-0075
100 ve 4501-1003 4505-0100 4508-0100 4517-0100 4520-0100
150 A 4501-1503 4505-0150 4508-0150 4517-0150 4520-0150
200 4501-2003 4505-0200 4508-0200 4517-0200 4520-0200
300 74 4501-3003 4505-0300 4508-0300 4517-0300 4520-0300
400 vea 4501-4003 4505-0400 4508-0400 4517-0400 4520-0400
500 vea 4501-5003 4505-0500 4508-0500 4517-0500 4520-0500
Q] 9] @) Q] 9]
Befestigung S Ec) 4>< 4>< GX@ 4x@
(1) Verbinder Best.Nr. 4511-0100 (2) Schraubenset M10 x 20 Best.Nr. LFSM10

)

=8 Mit Rostschutzlack lackiert.

3
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Kreuztabelle Schiffskabelleiter Van Geel SLB

VAN GEEL

H=30 mm
Verbinder Gelenkstiick Befestigungsbiigel Hakkegrgg?eeti M8 Trennprofil

2 '|<l@/ G- /
@ 7,5 mm 11 mm ] Breite (mm)
¥ 150
R 200
¥ 300
0511-0100 0515-0100 0513-0100 0513-0200 0513-0300 0561-1003 @ 400
% 450
RS 500
] & 600

O e =~ @ @ - @
2x =[] 2x (_=(3) 1% @m 2x |_=(1) 2x @m
(3) Schraubenset M10 x 20 Best.Ni. LFGM10
Verbinder Gelenkstiick Befestigungsbiigel Hakke;‘;g?;{ M8 Trennprofil Breite (mm)
o 150
] e 200
] 4] 300
05120100 : ol Ui . - - B 40
] 5] 450
] oy 500
] oy 600
=) : 8= :
b oA b W
(3) Schraubenset M10 x 20 Best.Nr. LFGM10

Verbinder Gelenkstiick Befestigungsbiigel Hakkec:]rﬁgiqeilt M8 Trennprofil Breite (mm)
vea 150
] v 200
] vea 300
| 4511-0100 4515-0100 4513-0100 4513-0200 4513-0300 4561-1003 400
] var 450
] vea 500
] UEA 600

" Py @
2x | _!:.|'|\
Ly i

" Py @
2x | _!:.|'|\
Ly i

" Py @
1x | _!:.|'|\
Ly i

Y P
1x [ =)
h e

o)
A
2x®m

)

(3) Schraubenset BTRCC 6 x 20 Best.Nr. CM801014

+.3 Befestigungsmaterial Seite 850

'I.B Tragekonstruktion Seite 830
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VAN GEEL

Industriekabelleiter Swifts
Umfangreiches System fur
iIndustrielle Anwendungen

Diese Kabelleitern wurden eigens fir die hohen Anforderungen in der Schwerindustrie entwickelt.
Sogar extremste Belastungen und Stitzabstande bis zu acht Metern konnen realisiert werden.
Damit sparen Sie Installationszeit und Material. Dieses neue System ist in vier Typen lieferbar:

Leicht, Mittelschwer, Schwer, Extra Schwer.

Weitere Formstiicke und Zubehor:
- T-Stiick

- Abzweigstiick

- Trennprofil

- Winkelverbinder

- Vertikaler Gelenkverbinder

Bogen mit anderen Radien:
450, 600, 750 und 900 mm
Standardradius: 300 mm

PRODUKTUBERSICHT
.. _ Breite (mm)
5wiftsTK§%iueiter Stiit::\abxs.tand {',325 gebidung 450 | 500 | 600
T , “la000-6000 v | v v v v iv]|v
6000 v Vv | Vv |V |V |V |V
Schwer =
(Sapphire) 7 3000-6000 v |V |V |V V|V |V VI |V VI V
6000 v Vv | Vv |V |V |V |V
Extra schwer 1223 =
(Emerald) % 3000-6000 v/ |V |V |V |V |V VI VI IV V|V
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VAN GEEL

MERKMALE

B Ein System fir alle Anwendungen: Leicht, Mittelschwer, Schwer
und Extra Schwer

B Komplettes Angebot mit Zubehorteilen und Befestigungs-
technik

B Gebordelte Rander fir die Leitern und Zubehorteile bieten zusatz-
liche Festigkeit und vermeiden scharfe Kanten

B Fur alle Bedingungen die geeignete Losung:
Thermisch verzinkt und Edelstahl V4A

B Edelstahl V2A: Alle Teile standardmafig gebeizt und passiviert fir
den bestmdglichen Schutz gegen Korrosion und fir ein optimales
Erscheinungsbild

Formstiicke (Bogen/Fall- und Steige- M In Langen von 3 mund 6 m erhaltlich
stiick) in verschiedenen Winkeln: 30, 45, -

Verschiedene Radien bei Formteilen: 300 mm als Standard,
60 und 90 Grad

groflere Radien auf Anfrage
B Verschiedene Winkel bei Formteilen: 45° und 90°
B Zeitsparende integrierte Kupplung auf allen Zubehorteilen
B Integrierte Kupplung auf der Kabelleiter Leicht
B Durchgehendes Lochmuster, einfache Verbindung ohne Bohren
moglich

NORMEN

B Die Belastungsdiagramme entsprechen der IEC 61537 (Type 1).

/| B Entsprechend der Norm NEN EN 1461 thermisch verzinkt, die
durchschnittliche Mindeststarke des Zinkbelages betragt 55 pm.
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Tauchfeuerverzinkt
H = 100 mm Mittelschwer

TvVZ
&y

100

. Bogen Bogen Steigestiick
Kabelleiter 45° 90° 90°
Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm
150 @ ZL150G ZL150G6M ZFB15045300G ZFB15090300G ZIR15090300G
200 @ ZL200G ZL.200G6M ZFB20045300G ZFB20090300G ZIR20090300G
300 @ ZL.300G ZL.300G6M ZFB30045300G ZFB30090300G ZIR30090300G
400 @ ZL400G ZL400G6M ZFB40045300G ZFB40090300G ZIR40090300G
450 @ ZL450G ZL450G6M ZFB45045300G ZFB45090300G ZIR45090300G
500 @ ZL500G ZL500G6M ZFB50045300G ZFB50090300G ZIR50090300G
600 @ ZL600G ZL600G6M ZFB60045300G ZFB60090300G ZIR60090300G
Befestigung 1xSet Txset =10 =10} 9=}
Best.Nr. ZCGZ Best.Nr. ZC&Z Best.Nr. LFGM10 Best,Nr, LFGM10 Best‘!\-lr‘ LFGM10
Deckel Deckelklemme Deckel Deckel Deckel
Kabelleiter Universal Bogen 45° Bogen 90° Steigestiick 90°
RIS —
Breite (mm) Lange: 3000 mm
150 @ CV150GX FBCV15045300GX FBCV15090300GX ZIRC15090300GX
200 @ CV200GX FBCV20045300GX FBCV20090300GX ZIRC20090300GX
300 @ CV300GX FBCV30045300GX FBCV30090300GX ZIRC30090300GX
400 @ CV400GX LFCCGM8 FBCV40045300GX FBCV40090300GX ZIRC40090300GX
450 @ CV450GX FBCV45045300GX FBCV45090300GX ZIRC45090300GX
500 @ CV500GX FBCV50045300GX FBCV50090300GX ZIRC50090300GX
600 @ CV600GX FBCV60045300GX FBCV60090300GX ZIRC60090300GX
D N
Befestigung AxLFCCGMS_ . &axLFcceMagé> 5xLFCCGM8 AxLFCCGMS@
400 mm: + 4 x LFCOVGM6 400 mm: + 6 x LFCOVGM6 =+ 600 mm: + 4 x LFCOVGMS =3 400 mm: + 4 x LFCOVGM6 =
. Verbinder fiir Trennprofil Vertikaler . .
Verbinder Formstiicke 3000 mm Gelenkverbinder Winkelverbinder
Breite (mm)
Universal @ ZCGZ ZFCGZ ZDVGX ZVGZ
. ikl Kinkl. @2’2) K ikl Kinkl.
ot
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Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Tauchfeuerverzinkt

H =100 mm Mittelschwer

VAN GEEL

TvVZ
&y

100

Fallstiick

T-Stiick

Abzweigstiick

Variables
Steige-/Fallstiick

Breite (mm)

ZOR15090300G ZT150300RG ZB150300RG ZAR150GZ ¥ 150
ZOR20090300G ZT200300RG ZB200300RG ZAR200GZ ¥ 200
ZOR30090300G ZT300300RG ZB300300RG ZAR300GZ ¥ 300
ZOR40090300G ZT400300RG ZB400300RG ZAR400GZ ¥ 400
ZOR45090300G ZT450300RG ZB450300RG ZAR450GZ ¥ 450
ZOR50090300G ZT500300RG ZB500300RG ZAR500GZ ¥ 500
ZOR60090300G ZT600300RG ZB600300RG ZAR600GZ ¥ 600
8x G.—_..:;.‘: 12x Gu—_..:j._: 8x Gv—_-l:,'-_: Befesﬁsgit,ggrhaterial
Best.Nr. LFGM10 Best.Nr. LFGM10 Best.Nr. LFGM10
Deckel Deckel Deckel . o
Fallstiick 90° T-Stiick Abzweigstiick Universalbigel
9 S
<
T
Breite (mm)
ZORC15090300GX TCVA50300RGX BCV150300RGX AMB150GZ ¥ 150
ZORC20090300GX TCV200300RGX BCV200300RGX AMB200GZ ¥ 200
ZORC30090300GX TCV300300RGX BCV300300RGX AMB300GZ ¥ 300
ZORC40090300GX TCV400300RGX BCV400300RGX AMB400GZ ¥ 400
ZORC45090300GX TCV450300RGX BCV450300RGX AMB450GZ ¥ 450
ZORC50090300GX TCV500300RGX BCV500300RGX AMB500GZ ¥ 500
ZORC60090300GX TCV600300RGX BCV600300RGX AMB600GZ ¥ 600
] N>
4 x LFCCGM8 7x LFCCGM8 4xLFCCGM8 BefeS(iQungSlT\a(ET'al
400 mm: + 4 x LFCOVGMS = 600 mm: + 4 x LFCOVGMé6 = 600 mm: + 4 x LFCOVGMb ===
Flexibler Montageplatt Ankerwinkel Schutzk Abzweigkupplung = Erdungsband
Verbinder ontageplatte erwinke chutzkappe zweigkupplung ungsba
aﬂzzﬂ
Breite (mm)
7EGZ MPGZ 7TBGZ ZEC MGZ PLFEB ¥ universal

2 Stk.inkl.
Befestigungsmatena\

Inklusive ‘
Befestigungsmatena

2 Stk.inkl.
Befestigungsma\ena\

2 Stk.inkl. Setinkl. ‘
- Befestigungsmater! Befestigungsmaterial

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 811




VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Tauchfeuerverzinkt

H =125 mm Schwer

Breite (mm)
150 RS
200 RS
300 R
400 ¥
450 &
500 %
600 R
750 R
800 R
900 R
1000 ¥

Befestigung

Breite (mm)
150 &
200 R
300 R
400 &
450 &
500 ¥
600 ¥
750 R
800 R
900 R

1000 RS

Befestigung

Breite (mm)

Universal &

Befestigung

812

Kabelleiter

Lange: 3000 mm
PL150G
PL200G
PL300G
PL400G
PL450G
PL500G
PL600G
PL750G
PL800G
PL900G
PL1000G

S
2x

Best.Nr. PCGZ

Deckel
Kabelleiter

Lange: 3000 mm

CV150GX
CV200GX
CV300GX
CV400GX
CV450GX
CV500GX
CV600GX
CV750GX
CV800GX
CV900GX
CV1000GX

4XLFCCGMBSTE

750 mm: +2 x CVSTIFF750G

900 mm: +2 x CVSTIFF900G

800 mm: +2 x CVSTIFF800G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

Verbinder

2 Stk.inkl.
Befestigungsmatena\

Lange: 6000 mm
PL150G6M
PL200G6M
PL300G6M
PL400G6M
PL450G6M
PL500G6M
PL600G6M
PL750G6M
PL800G6M
PL900G6M
PL1000G6M

to?
2x
7

Best.Nr. PCGZ

Deckelklemme
Universal

LFCCGM8

Inklusive ‘
Befestigungsmatena

Verbinder fiir
Formstiicke

2 Stk. inKl.

Befestigungsmaterial

Lllegrand| GESAMTKATALOG

1374
&
125
Bogen
90°

PFB15030300G

PFB20030300G
PFB30030300G
PFB40030300G
PFB45030300G
PFB50030300G
PFB60030300G
PFB75030300G
PFB80030300G
PFB90030300G
PFB100030300G

16x (3]
Best,!\;r, LF;M]O

Deckel
Bogen 30°

PFB15045300G
PFB20045300G
PFB30045300G
PFB40045300G
PFB45045300G
PFB50045300G
PFB60045300G
PFB75045300G
PFB80045300G
PFB90045300G
PFB100045300G
16% (=[]
BesLN.r‘ LFG\M;O

Deckel
Bogen 45°

PFB15060300G
PFB20060300G
PFB30060300G
PFB40060300G
PFB45060300G
PFB50060300G
PFB60060300G
PFB75060300G
PFB80060300G
PFB90060300G
PFB100060300G
18% (3]
Best‘!\;r‘ LF(;M?WO

Deckel
Bogen 60°

PFB15090300G
PFB20090300G
PFB30090300G
PFB40090300G
PFB45090300G
PFB50090300G
PFB60090300G
PFB75090300G
PFB80090300G
PFB90090300G
PFB100090300G

=T
Best,N.r, LF(;MfWO

Deckel
Bogen 90°

FBCV15030300GX
FBCV20030300GX
FBCV30030300GX
FBCV40030300GX
FBCV45030300GX
FBCV50030300GX
FBCV60030300GX
FBCV75030300GX
FBCV80030300GX
FBCV90030300GX
FBCV100030300GX

5 X LFCCOMB Y
750 mm: + 2 x CVSTIFF750G
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G
800 mm: + 2 x CVSTIFFB00G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

5x (2 OGE
Best.Nr. LFDVGM6

PDVGX

FBCV15045300GX
FBCV20045300GX
FBCV30045300GX
FBCV40045300GX
FBCV45045300GX
FBCV50045300GX
FBCV60045300GX
FBCV75045300GX
FBCV80045300GX
FBCV90045300GX
FBCV100045300GX

5% LFCCOMB S
750 mm: + 2 x CVSTIFF750G
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G
800 mm: + 2 x CVSTIFFB00G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

Trennprofil
3000 mm

FBCV15060300GX
FBCV20060300GX
FBCV30060300GX
FBCV40060300GX
FBCV45060300GX
FBCV50060300GX
FBCV60060300GX
FBCV75060300GX
FBCV80060300GX
FBCV90060300GX
FBCV100060300GX

5x LFCCOMBRE
750 mm: + 2 x CVSTIFF750G
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G
800 mm: + 2 x CVSTIFF800G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

Vertikaler
Gelenkverbinder

2 Stk.inkl.
Befestigungsmatena\

FBCV15090300GX
FBCV20090300GX
FBCV30090300GX
FBCV40090300GX
FBCV45090300GX
FBCV50090300GX
FBCV60090300GX
FBCV75090300GX
FBCV80090300GX
FBCV90090300GX
FBCV100090300GX

5x LFCCOMB
750 mm: + 2 x CVSTIFF750G
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G
800 mm: + 2 x CVSTIFF800G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

Winkelverbinder

2 Stk.inkl. |
Befestigungsmater\a



VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Tauchfeuerverzinkt RS
H =125 mm Schwer 125
Steigestiick Falistiick T-Stiick Abzweigstiick Stoigar Bl ek
Breite (mm)
PIR15090300G POR15090300G PT150300RG PB150300RG PAR150GZ ¥ 150
PIR20090300G POR20090300G PT200300RG PB200300RG PAR200GZ ¥ 200
PIR30090300G POR30090300G PT300300RG PB300300RG PAR300GZ ¥ 300
PIR40090300G POR40090300G PT400300RG PB400300RG PAR400GZ ¥ 400
PIR45090300G POR45090300G PT450300RG PB450300RG PAR450GZ ¥ 450
PIR50090300G POR50090300G PT500300RG PB500300RG PAR500GZ % 500
PIR60090300G POR60090300G PT600300RG PB600300RG PAR600GZ ¥ 600
PIR75090300G POR75090300G PT750300RG PB750300RG PAR750GZ ¥ 750
PIR80090300G POR80090300G PT800300RG PBB00300RG PAR800GZ ¥ 800
PIR90090300G POR90090300G PT900300RG PB900300RG PAR900GZ ¥ 900
PIR100090300G POR100090300G PT1000300RG PB1000300RG PAR1000GZ ¥ 1000
16x I/-:'_I::: 16x I/-:'_I::: %x I_/_-;'T-I/':: 16x I/-:'_I::: Befestizi‘ n\gsdm el
Best.Nr. LFGM10 Best.Nr. LFGM10 Best.Nr. LFGM10 Best.Nr. LFGM10
Steigl?aes%ﬁlk 90° Falletion 90° Totick Abzevi?gguck Universalbigel
: | -
Breite (mm)
PIRC15090300GX PORC15090300GX TCV150300RGX BCV150300RGX AMB150GZ ¥ 150
PIRC20090300GX PORC20090300GX TCV200300RGX BCV200300RGX AMB200GZ ¥ 200
PIRC30090300GX PORC30090300GX TCV300300RGX BCV300300RGX AMB300GZ ¥ 300
PIRC40090300GX PORC40090300GX TCV400300RGX BCV400300RGX AMB400GZ ¥ 400
PIRC45090300GX PORC45090300GX TCV450300RGX BCV450300RGX AMB450GZ ¥ 450
PIRC50090300GX PORC50090300GX TCV500300RGX BCV500300RGX AMB500GZ ¥ 500
PIRC60090300GX PORC60090300GX TCV600300RGX BCV600300RGX AMB600GZ ¥ 600
PIRC75090300GX PORC75090300GX TCV750300RGX BCV750300RGX AMB750GZ % 750
PIRC80090300GX PORC80090300GX TCV800300RGX BCV800300RGX AMB800GZ ¥ 800
PIRC90090300GX PORC90090300GX TCV900300RGX BCV900300RGX AMB900GZ ¥ 900
PIRC100090300GX PORC100090300GX TCV1000300RGX BCV1000300RGX AMB1000GZ ¥ 1000
miosbe: | mminame | mmoamae | Smion
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G 1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G 1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G 1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G
\ngiig(lgr Montageplatte Ankerwinkel Schutzkappe Abzweigkupplung Erdungsband
=
Breite (mm)
PTBGZ PEC MGZ PLFEB ¥  Universal
GESAMTKATALOG |Lllegrand| 813




VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Tauchfeuerverzinkt

H =150 mm Extra Schwer

Breite (mm)
150 RS
200 RS
300 R
400 ¥
450 &
500 %
600 R
750 R
800 R
900 R
1000 ¥

Befestigung

Breite (mm)
150 &
200 R
300 RS
400 &
450 &
500 ¥
600 ¥
750 R
800 R
900 R

1000 RS

Befestigung

Breite (mm)

Universal &

Befestigung

814

Kabelleiter

Lange: 3000 mm
EL150G
EL200G
EL300G
EL400G
EL450G
EL500G
EL600G
EL750G
EL800G
EL900G
EL1000G

Best.Nr. ECGZ

Deckel
Kabelleiter

Lange: 3000 mm

CV150GX
CV200GX
CV300GX
CV400GX
CV450GX
CV500GX
CV600GX
CV750GX
CV800GX
CV900GX
CV1000GX

4XLFCCOM8STE

750 mm: +2 x CVSTIFF750G

900 mm: +2 x CVSTIFF900G

800 mm: +2 x CVSTIFF800G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

Verbinder

ECGZ

2 Stk.inkl.
Befestigungsmatena\

Lllegrand| GESAMTKATALOG

Lange: 6000 mm
EL150G6M
EL200G6M
EL300G6M
EL400G6M
EL450G6M
EL500G6M
EL600G6M
EL750G6M
EL800G6M
EL900G6M
EL1000G6M

Best.Nr. ECGZ

Deckelklemme
Universal

LFCCGM8

Inklusive ‘
Befestigungsmatena

Verbinder fiir
Formstiicke

2 Stk.inkl. |
Befestigungsmatena

1374
&
150
Bogen
90°

EFB15030300G

EFB20030300G
EFB30030300G
EFB40030300G
EFB45030300G
EFB50030300G
EFB60030300G
EFB75030300G
EFB80030300G
EFB90030300G
EFB100030300G

=T
Best,N.r, LF(;MfWO

Deckel
Bogen 30°

EFB15045300G
EFB20045300G
EFB30045300G
EFB40045300G
EFB45045300G
EFB50045300G
EFB60045300G
EFB75045300G
EFB80045300G
EFB90045300G
EFB100045300G

16 (3]
Best‘!\;r‘ LF(;M?WO

Deckel
Bogen 45°

EFB15060300G
EFB20060300G
EFB30060300G
EFB40060300G
EFB45060300G
EFB50060300G
EFB60060300G
EFB75060300G
EFB80060300G
EFB90060300G
EFB100060300G
18% (3]
Best‘!\;r‘ LF(;M?WO

Deckel
Bogen 60°

EFB15090300G
EFB20090300G
EFB30090300G
EFB40090300G
EFB45090300G
EFB50090300G
EFB60090300G
EFB75090300G
EFB80090300G
EFB90090300G
EFB100090300G
=T
Best,N.r, LF(;MfWO

Deckel
Bogen 90°

FBCV15030300GX
FBCV20030300GX
FBCV30030300GX
FBCV40030300GX
FBCV45030300GX
FBCV50030300GX
FBCV60030300GX
FBCV75030300GX
FBCV80030300GX
FBCV90030300GX
FBCV100030300GX

5 X LFCCOMB
750 mm: + 2 x CVSTIFF750G
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G
800 mm: + 2 x CVSTIFFB00G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

EDVGX

5102000

Best.Nr. LFDVGM6

FBCV15045300GX
FBCV20045300GX
FBCV30045300GX
FBCV40045300GX
FBCV45045300GX
FBCV50045300GX
FBCV60045300GX
FBCV75045300GX
FBCV80045300GX
FBCV90045300GX
FBCV100045300GX

5% LFCCOMB S
750 mm: + 2 x CVSTIFF750G
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G
800 mm: + 2 x CVSTIFFB00G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

Trennprofil
3000 mm

FBCV15060300GX
FBCV20060300GX
FBCV30060300GX
FBCV40060300GX
FBCV45060300GX
FBCV50060300GX
FBCV60060300GX
FBCV75060300GX
FBCV80060300GX
FBCV90060300GX
FBCV100060300GX

5x LFCCOMB R
750 mm: + 2 x CVSTIFF750G
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G
800 mm: + 2 x CVSTIFF800G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

Vertikaler
Gelenkverbinder

2 Stk.inkl.
Befestigungsmatena\

FBCV15090300GX
FBCV20090300GX
FBCV30090300GX
FBCV40090300GX
FBCV45090300GX
FBCV50090300GX
FBCV60090300GX
FBCV75090300GX
FBCV80090300GX
FBCV90090300GX
FBCV100090300GX

5x LFCCOMB
750 mm: + 2 x CVSTIFF750G
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G
800 mm: + 2 x CVSTIFF800G
1000 mm: + 2 x CVSTIFF1000G

Winkelverbinder

2 Stk.inkl. |
Befestigungsmater\a



VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Tauchfeuerverzinkt ¥
H =150 mm Extra Schwer 150
Steigestiick Falistiick T-Stiick Abzweigstiick Stoigar Bl ek
Breite (mm)
EIR15090300G EOR15090300G ET150300RG EB150300RG EAR150GZ ¥ 150
EIR20090300G EOR20090300G ET200300RG EB200300RG EAR200GZ ¥ 200
EIR30090300G EOR30090300G ET300300RG EB300300RG EAR300GZ ¥ 300
EIR40090300G EOR40090300G ET400300RG EB400300RG EAR400GZ ¥ 400
EIR45090300G EOR45090300G ET450300RG EB450300RG EAR450GZ ¥ 450
EIR50090300G EOR50090300G ET500300RG EB500300RG EAR500GZ % 500
EIR60090300G EOR60090300G ET600300RG EB600300RG EAR600GZ ¥ 600
EIR75090300G EOR75090300G ET750300RG EB750300RG EAR750GZ ¥ 750
EIR80090300G EOR80090300G ET800300RG EBB00300RG EAR800GZ ¥ 800
EIR90090300G EOR90090300G ET900300RG EB900300RG EAR900GZ ¥ 900
EIR100090300G EOR100090300G ET1000300RG EB1000300RG EAR1000GZ ¥ 1000
16x I/-:'_I::: 16 I/-:'_I::: 24 x I_/_-:,'T-I/':: 16 I/-:'_I:::
Best.Nr. LFGM10 Best.Nr. LFGM10 Best.Nr. LFGM10 Best.Nr. LFGM10
Steigl?ees%ﬁlk 90° Falletiok 90° Totick Abzevi?gguck Universalbigel
) | -
Breite (mm)
PIRC15090300GX PORC15090300GX TCV150300RGX BCV150300RGX AMB150GZ ¥ 150
PIRC20090300GX PORC20090300GX TCV200300RGX BCV200300RGX AMB200GZ ¥ 200
PIRC30090300GX PORC30090300GX TCV300300RGX BCV300300RGX AMB300GZ ¥ 300
PIRC40090300GX PORC40090300GX TCV400300RGX BCV400300RGX AMB400GZ ¥ 400
PIRC45090300GX PORC45090300GX TCV450300RGX BCV450300RGX AMB450GZ ¥ 450
PIRC50090300GX PORC50090300GX TCV500300RGX BCV500300RGX AMB500GZ ¥ 500
PIRC60090300GX PORC60090300GX TCV600300RGX BCV600300RGX AMB600GZ ¥ 600
PIRC75090300GX PORC75090300GX TCV750300RGX BCV750300RGX AMB750GZ % 750
PIRC80090300GX PORC80090300GX TCV800300RGX BCV800300RGX AMB800GZ ¥ 800
PIRC90090300GX PORC90090300GX TCV900300RGX BCV900300RGX AMB900GZ ¥ 900
PIRC100090300GX PORC100090300GX TCV1000300RGX BCV1000300RGX AMB1000GZ ¥ 1000
S e | M | W | e,
900 mm: + 2 x CVSTIFF900G 900 mm: + 2 x CVSTIFF900G 900 mm: + 2 x CVSTIFF900G 900 mm: + 2 x CVSTIFF900G i ungsmater\a\
1000 + 5 OVSTIFIO006 | 1000 mm: - 2 CYSTIEFI0005 | 1000 mm. + 2 CVSTIFEIO0G | 1000 mm: - 3 X CVBTIEF10000 ==
\ngiig(lgr Montageplatte Ankerwinkel Schutzkappe Abzweigkupplung Erdungsband
Breite (mm)
EEGZ MPGZ PLFEB $  Universal
GESAMTKATALOG |Lllegrand| 815




VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Edelstahl V4A

H =100 mm Mittelschwer

: Bogen Bogen
Kabelleiter 45° 90°
Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm
150 s ZL1508 ZL150S6M ZFB15045300S ZFB15090300S ZIR15090300S
200 ZL.200S ZL.200S6M ZFB20045300S ZFB20090300S ZIR20090300S
300 s ZL.300S ZL.300S6M ZFB30045300S ZFB30090300S ZIR30090300S
400 7 ZL400S ZL400S6M ZFB40045300S ZFB40090300S ZIR40090300S
450 véa ZL450S8 ZL450S6M ZFB45045300S ZFB45090300S ZIR45090300S
500 vea ZL500S ZL500S6M ZFB50045300S ZFB50090300S ZIR50090300S
600 zh ZL600S ZL600S6M ZFB60045300S ZFB60090300S ZIR60090300S
Befestigung 1xSet & 1 Set & =10} ax () sx (=)
Best.Nr. ZCéZ Best.Nr. ZCéZ Best.Nr. LFSM10 Best.Nr. LFSM10 Best.Nr. LFSM10
Deckel Deckelklemme Deckel Deckel Deckel
Kabelleiter Universal Bogen 45° Bogen 90° Steigestiick 90°
A —
Breite (mm) Lange: 3000 mm
150 véa CV150SX FBCV15045300SX FBCV15090300SX ZIRC15090300SX
200 zh CV200SX FBCV20045300SX FBCV20090300SX ZIRC20090300SX
300 CV300SX FBCV30045300SX FBCV30090300SX ZIRC30090300SX
400 CV400SX LFCCSM8 FBCV40045300SX FBCV40090300SX ZIRC40090300SX
450 as CV450SX FBCV45045300SX FBCV45090300SX ZIRC45090300SX
500 Ll CV500SX FBCV50045300SX FBCV50090300SX ZIRC50090300SX
600 LA CV600SX FBCV60045300SX FBCV60090300SX ZIRC60090300SX
0 5 0 ~0 0
Befestigung 4XLFCCSM8 iﬁ 5xLFCCSMB @ 5xLFCCSMB E; 4xLFCCSMB iﬁ
600 mm: + 4 x LFCOVSMB = 600 mm: + 4 x LFCOVSM6 = 600 mm: + 4 x LFCOVSMB = 600 mm: + 4 x LFCOVSMB
. Verbinder fiir Trennprofil Vertikaler . .
Verbinder Formstiicke 3000 mm Gelenkverbinder Winkelverbinder
Breite (mm)
Universal ven ZCSz ZDVSX
. I nkl. Kinkl. 5x (roOE6) I nkl. Kinkl.

816 |Lllegrand|
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Edelstahl V4A S
H =100 mm Mittelschwer 100
Fallstiick T-Stiick Abzweigstiick Stei\égjgg:fsstﬁ o
Breite (mm)
ZOR15090300S ZT150300RS ZB150300RS ZAR150SZ s 150
ZOR20090300S ZT200300RS ZB200300RS ZAR200SZ 200
Z0OR30090300S ZT300300RS ZB300300RS ZAR300SZ i 300
ZOR40090300S ZT400300RS ZB400300RS ZAR400SZ via 400
Z0OR45090300S ZT450300RS ZB450300RS ZAR450SZ vaa 450
ZOR50090300S ZT500300RS ZB500300RS ZAR500SZ 500
ZOR60090300S ZT600300RS ZB600300RS ZAR600SZ s 600
8x C'_'i:: 12x C'_'i:: 8x C'_'i:: Befest%?}“.lgg}‘ateﬂal
Best: LFSMI10 Best . LFSWI10 Best . LFSW10
Fallotieh 90° Fotiek Abzevi?;::ﬁck Universalbigel
Breite (mm)
ZORC15090300SX TCV150300RSX BCV150300RSX AMB150SZ vaa 150
ZORC20090300SX TCV200300RSX BCV200300RSX AMB200SZ e 200
ZORC30090300SX TCV300300RSX BCV300300RSX AMB300SZ 300
ZORC40090300SX TCV400300RSX BCV400300RSX AMB400SZ 400
ZORC45090300SX TCV450300RSX BCV450300RSX AMB450SZ il 450
ZORC50090300SX TCV500300RSX BCV500300RSX AMB500SZ rad 500
ZORC60090300SX TCV600300RSX BCV600300RSX AMB600SZ viA 600
> > >
4 x LFCCSM8 7 x LFCCSM8 4 x LFCCSM8 Befest‘igﬂﬁg;%a(eﬁal
600 mim: + 4 x LECOVSMS 600 mm: + 4 x LECOVSMS 600 mm: + 4 x LFCOVSMS ==
\ll:;‘rel))(iirt:lgr Montageplatte Ankerwinkel Schutzkappe | Abzweigkupplung |  Erdungsband
Breite (mm)
ZTBSZ ZEC MSZ PLFEB vea Universal
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Edelstahl V4A

H =125 mm Schwer

Kabelleiter

Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm
150 PL150S PL150S6M PFB15030300S PFB15045300S
200 ua PL200S PL200SEM PFB20030300S PFB20045300S
300 s PL300S PL300S6M PFB30030300S PFB30045300S
400 PL400S PL400S6M PFB40030300S PFB40045300S
450 PL450S PL450S6M PFB45030300S PFB45045300S
500 v PL500S PL500S6M PFB50030300S PFB50045300S
600 uea PL600S PL600S6M PFB60030300S PFB60045300S
750 PL750S PL750S6M PFB75030300S PFB75045300S
800 LR PL800S PL800S6M PFB80030300S PFB80045300S
900 s PL900S PL900SEM PFB90030300S PFB90045300S
1000 s PL1000S PL1000S6M PFB100030300S PFB100045300S
Befestigung PR g : : I =T6) LG =)
BestNr. PCSZ BestNr. PCSZ BestNr. LFSM10 Bestr, LFSM10
Deckel Deckelklemme Deckel Deckel
Kabelleiter Universal Bogen 30° Bogen 45°
| | <
Breite (mm) Lange: 3000 mm
150 7 CV1508X FBCV15030300SX | FBCV15045300SX
200 CV200SX FBCV20030300SX | FBCV20045300SX
300 AR CV300SX FBCV30030300SX | FBCV30045300SX
400 Lt CV400SX FBCV40030300SX | FBCV40045300SX
450 CV450SX FBCV45030300SX | FBCV45045300SX
500 LA CV500S8X LFCCSM8 FBCV50030300SX | FBCV50045300SX
600 A CV600SX FBCV60030300SX | FBCV60045300SX
750 iR CV750SX FBCV75030300SX | FBCV75045300SX
800 i CV800SX FBCV80030300SX | FBCV80045300SX
900 LR CV900SX FBCV90030300SX | FBCV90045300SX
1000 LR CV1000SX FBCV100030300SX | FBCV100045300SX
4xLFCCSMB 52 5 X LFCCSMB 25> 5 X LFOCSMB R
Befestigung | oo+ oxcusiroors | DRG] | S00mm o CUSTFR0S | o00mm+ 2 CYSTERS0S
1000 mm: 2 GVSTIFF 0008 1000 mm: 2 GYSTIF10005 | 1000 mm-+ 2 CYSTIFF 10008
Trennprof
Breite (mm)
Universal s PCSZ
818 |Lllegrand| GESAMTKATALOG

PFB15060300S

PFB20060300S
PFB30060300S
PFB40060300S
PFB45060300S
PFB50060300S
PFB60060300S
PFB75060300S
PFB80060300S
PFB90060300S
PFB100060300S
16 |"‘.|i:)
Bestr, LFSH10

Deckel
Bogen 60°

FBCV15060300SX
FBCV20060300SX
FBCV30060300SX
FBCV40060300SX
FBCV45060300SX
FBCV50060300SX
FBCV60060300SX
FBCV75060300SX
FBCV80060300SX
FBCV90060300SX
FBCV100060300SX

5 X LFCCSMB >
750 mm: + 2 x CVSTIFF7503
900 mm: + 2 x CVSTIFF900S
800 mm: + 2 x CVSTIFF800S
1000 mm: + 2 x GVSTIFF10008

Vertikaler
Gelenkverbinder

2 Stk.inkl.
Befestigungsmatena\

PFB15090300S
PFB20090300S
PFB30090300S
PFB40090300S
PFB45090300S
PFB50090300S
PFB60090300S
PFB75090300S
PFB80090300S
PFB90090300S
PFB100090300S
16x |"‘.|i:)
Best\r, LFSM10

Deckel
Bogen 90°

FBCV15090300SX
FBCV20090300SX
FBCV30090300SX
FBCV40090300SX
FBCV45090300SX
FBCV50090300SX
FBCV60090300SX
FBCV75090300SX
FBCV80090300SX
FBCV90090300SX
FBCV100090300SX

5 X LFCCSM8 2
750 mm: + 2 x CVSTIFF7508
900 mm: + 2 x CVSTIFF900S
800 mm: + 2 x CVSTIFF800S
1000 mm: + 2 x GVSTIFF10008

Winkelverbinder

PHSZ

2 Stk. inkl. o
Befestigungsmater\a



Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Edelstahl V4A

VAN GEEL

V4A

H =125 mm Schwer 125
Steigestiick Fallstiick T-Stiick Abzweigstiick Steiganaol S ok
Breite (mm)
PIR15090300S POR15090300S PT150300RS PB150300RS PAR150SZ 150
PIR20090300S POR20090300S PT200300RS PB200300RS PAR200SZ VéA 200
PIR30090300S POR30090300S PT300300RS PB300300RS PAR300SZ z 300
PIR40090300S POR40090300S PT400300RS PB400300RS PAR400SZ 8 400
PIR45090300S POR45090300S PT450300RS PB450300RS PAR450SZ 450
PIR50090300S POR50090300S PT500300RS PB500300RS PAR500SZ v 500
PIR60090300S POR60090300S PT600300RS PB600300RS PAR600SZ vea 600
PIR75090300S POR75090300S PT750300RS PB750300RS PAR750SZ 750
PIR80090300S POR80090300S PT800300RS PB800300RS PAR800SZ VeA 800
PIR90090300S POR90090300S PT900300RS PB900300RS PAR900SZ et 900
PIR100090300S POR100090300S PT1000300RS PB1000300RS PAR1000SZ pan 1000
210=0 10=0 x ()= 216=0
BestNr. LFSM10 Best.Nr. LFSM10 Best.N. LFSM10 BestNr. LFSM10
Steigl?ees%ﬁlk 90° Falletiok 90° Totick Abzevi?gguck Universalbigel
Q Breite (mm)
PIRC15090300SX PORC15090300SX TCV150300RSX BCV150300RSX AMB150SZ vea 150
PIRC20090300SX PORC20090300SX TCV200300RSX BCV200300RSX AMB200SZ 200
PIRC30090300SX PORC30090300SX TCV300300RSX BCV300300RSX AMB300SZ VeA 300
PIRC40090300SX PORC40090300SX TCV400300RSX BCV400300RSX AMB400SZ 7z 400
PIRC45090300SX PORC45090300SX TCV450300RSX BCV450300RSX AMB450SZ 450
PIRC50090300SX PORC50090300SX TCV500300RSX BCV500300RSX AMB500SZ R 500
PIRC60090300SX PORC60090300SX TCV600300RSX BCV600300RSX AMB600SZ ek 600
PIRC75090300SX PORC75090300SX TCV750300RSX BCV750300RSX AMB750SZ v 750
PIRC80090300SX PORC80090300SX TCV800300RSX BCV800300RSX AMB800SZ 800
PIRC90090300SX PORC90090300SX TCV900300RSX BCV900300RSX AMB900SZ Vea 900
PIRC100090300SX PORC100090300SX TCV1000300RSX BCV1000300RSX AMB1000SZ veA 1000
A M | o SR | MR | i
900 mm; +2 x CVSTIFF900G 900 mm: + 2 x CVSTIFF900G 900 mm; +2 x CVSTIFF900G 900 mm: + 2 x CVSTIFF900G Befestigungsmaterial
G0+ 2 CVSTIFIONG | 1000 . + 5 USTIFFIO0NE | 1000 mm +2X CVOTIFIONNG. | 100 mm:+ 2 GYSTIF10006
\ngiig(lgr Montageplatte Ankerwinkel Schutzkappe Abzweigkupplung Erdungsband
Breite (mm)
PLFEB s Universal
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VAN GEEL

Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Edelstahl V4A

H =150 mm Extra Schwer

Kabelleiter

Breite (mm) Lange: 3000 mm Lange: 6000 mm
150 EL150S EL150S6M EFB15030300S EFB15045300S
200 5 EL200S EL200S6M EFB20030300S EFB20045300S
300 an EL300S EL300S6M EFB30030300S EFB30045300S
400 EL400S EL400S6M EFB40030300S EFB40045300S
450 EL450S EL450S6M EFB45030300S EFB45045300S
500 v EL500S EL500S6M EFB50030300S EFB50045300S
600 At EL600S EL600S6M EFB60030300S EFB60045300S
750 EL750S EL750S6M EFB75030300S EFB75045300S
800 et EL800S EL800S6M EFB80030300S EFB80045300S
900 A EL900S EL900SEM EFB90030300S EFB90045300S
1000 s EL1000S EL1000S6M EFB100030300S EFB100045300S
Befestigung & g : " 10x "'::) 16 "'i:)
BestNr. ECSZ BestNr. ECSZ BestNr. LFSM10 Bestr, LFSM10
Deckel Deckelklemme Deckel Deckel
Kabelleiter Universal Bogen 30° Bogen 45°
-
| < | <
Breite (mm) Lange: 3000 mm
150 el CV1508X FBCV15030300SX | FBCV15045300SX
200 CV200SX FBCV20030300SX | FBCV20045300SX
300 AR CV300SX FBCV30030300SX | FBCV30045300SX
400 Lt CV400SX FBCV40030300SX | FBCV40045300SX
450 CV450SX FBCV45030300SX | FBCV45045300SX
500 LA CV5008X LFCCSM8 FBCV50030300SX | FBCV50045300SX
600 4 CV600SX FBCV60030300SX | FBCV60045300SX
750 iR CV750SX FBCV75030300SX | FBCV75045300SX
800 i CV800SX FBCV80030300SX | FBCV80045300SX
900 LR CV900SX FBCV90030300SX | FBCV90045300SX
1000 LR CV1000SX FBCV100030300SX | FBCV100045300SX
4xLFCCSMB 52 5 X LFCCSMB 25> 5 X LFCCSMB R
Befestigung | oo+ oxcusiroors | DRG] | S00mm o CUSTFR0S | o00mm+ 2 CYSTERS0S
1000 mm: 2 GVSTIFF 0008 1000 mm: 2 GYSTIF10005 | 1000 mm-+ 2 CYSTIFF 10008
Trennprof
Breite (mm)
Universal s ECSZ
820 |Lllegrand| GESAMTKATALOG

EFB15060300S

EFB20060300S
EFB30060300S
EFB40060300S
EFB45060300S
EFB50060300S
EFB60060300S
EFB75060300S
EFB80060300S
EFB90060300S
EFB100060300S
16 |"‘.|i:)
Bestr, LFSH10

Deckel
Bogen 60°

FBCV15060300SX
FBCV20060300SX
FBCV30060300SX
FBCV40060300SX
FBCV45060300SX
FBCV50060300SX
FBCV60060300SX
FBCV75060300SX
FBCV80060300SX
FBCV90060300SX
FBCV100060300SX

5 X LFCCSMB >
750 mm: + 2 x CVSTIFF7503
900 mm: + 2 x CVSTIFF900S
800 mm: + 2 x CVSTIFF800S
1000 mm: + 2 x GVSTIFF10008

Vertikaler
Gelenkverbinder

2 Stk.inkl.
Befestigungsmatena\

EFB15090300S
EFB20090300S
EFB30090300S
EFB40090300S
EFB45090300S
EFB50090300S
EFB60090300S
EFB75090300S
EFB80090300S
EFB90090300S
EFB100090300S
16x |"‘.|i:)

Best\r, LFSM10

Deckel
Bogen 90°

FBCV15090300SX
FBCV20090300SX
FBCV30090300SX
FBCV40090300SX
FBCV45090300SX
FBCV50090300SX
FBCV60090300SX
FBCV75090300SX
FBCV80090300SX
FBCV90090300SX
FBCV100090300SX

5 X LFCCSM8 2
750 mm: + 2 x CVSTIFF7508
900 mm: + 2 x CVSTIFF900S
800 mm: + 2 x CVSTIFF800S
1000 mm: + 2 x GVSTIFF10008

Winkelverbinder

EHSZ

2 Stk. inkl. o
Befestigungsmater\a



Kreuztabelle Kabelleiter Swifts Edelstahl V4A

VAN GEEL

V4A

H =150 mm Extra Schwer 150
Steigestiick Falistiick T-Stiick Abzweigstiick Stoigar Bl ek
Breite (mm)
EIR15090300S EOR15090300S ET150300RS EB150300RS EAR150SZ 150
EIR20090300S EOR20090300S ET200300RS EB200300RS EAR200Sz VéA 200
EIR30090300S EOR30090300S ET300300RS EB300300RS EAR300SZ z 300
EIR40090300S EOR40090300S ET400300RS EB400300RS EAR400SZ 8 400
EIR45090300S EOR45090300S ET450300RS EB450300RS EAR450SZ 450
EIR50090300S EOR50090300S ET500300RS EB500300RS EAR500SZ v 500
EIR60090300S EOR60090300S ET600300RS EB600300RS EAR600SZ vea 600
EIR75090300S EOR75090300S ET750300RS EB750300RS EAR750SZ 750
EIR80090300S EOR80090300S ET800300RS EB800300RS EAR800SZ VeA 800
EIR90090300S EOR90090300S ET900300RS EB900300RS EAR900SZ et 900
EIR100090300S EOR100090300S ET1000300RS EB1000300RS EAR1000SZ pan 1000
16x l/‘:,_li;: 16 x C.T,,:-: ) 24 Cuf.ﬁ‘ 16 f::—ﬁ: Befest%i\‘nigg}‘a{eria‘
BestNr. LFSM10 BestNr. LFSM10 BestNr. LFSM10 BestNr. LFSM10
Steigl?aes%ﬁlk 90° Falletion 90° Totick Abzevi?gguck Universalbigel
Breite (mm)
EIRC15090300SX EORC15090300SX TCV150300RSX BCV150300RSX AMB150SZ vea 150
EIRC20090300SX EORC20090300SX TCV200300RSX BCV200300RSX AMB200SZ 200
EIRC30090300SX EORC30090300SX TCV300300RSX BCV300300RSX AMB300SZ VeA 300
EIRC40090300SX EORC40090300SX TCV400300RSX BCV400300RSX AMB400SZ 7z 400
EIRC45090300SX EORC45090300SX TCV450300RSX BCV450300RSX AMB450SZ 450
EIRC50090300SX EORC50090300SX TCV500300RSX BCV500300RSX AMB500SZ 8 500
EIRC60090300SX EORC60090300SX TCV600300RSX BCV600300RSX AMB600SZ ek 600
EIRC75090300SX EORC75090300SX TCV750300RSX BCV750300RSX AMB750SZ v 750
EIRC80090300SX EORC80090300SX TCV800300RSX BCV800300RSX AMB800SZ 800
EIRC90090300SX EORC90090300SX TCV900300RSX BCV900300RSX AMB900SZ Vea 900
EIRC100090300SX EORC100090300SX TCV1000300RSX BCV1000300RSX AMB1000SZ veA 1000
900 mm: + 2 x CVSTIFF9003 900 mm: + 2 x CVSTIFF9003 900 mm: + 2 x CVSTIFF9003 900 mm: + 2 x CVSTIFF9003 figungsmaterial
A0+ 2X CVSTIFH0005 | 1000+ 3x QUSTIFFI0008 | 1000 mm + 2 OVOTIF1000 | 1000 mm-+ 25 GYSTIF000s —
\ngiig(lgr Montageplatte Ankerwinkel Schutzkappe Abzweigkupplung Erdungsband
Breite (mm)
PLFEB s Universal
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VAN GEEL

Zubehor Swifts Weitspannkabelleiter/rinne

H 100/H 125/H 150 . V4A

Klemmstiick aufen Klemmstiick innen Wandbiigel End-Flansch

Tragerklemme

max. 24 mm

Zur Befestigung von

Kabelleitern an |-Trager
A Héhe (mm)
ZFG ZFS ZJG ZJS ZWSBGZ | ZWSBSZ ZBGZ ZBSZ 8060035 - 100
PFG PFS PJG PJS PWSBGZ | PWSBSZ PBGZ PBSZ 8060035 - 125
EFG EFS EJG EJS EWSBGZ = EWSBSZ EBGZ EBSZ 8060035 - 150
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VAN GEEL
Kabelleiter Swifts
Belastungsdiagramme
M Sichere Arbeitslast und Stiitzabstand
Die maximale Arbeitslast und der maximale Unterstutzabstand, Beispiel:
die fur eine Kabelleiter zur Anwendung kommen, werden von Leiter H =100 mm (also Innenhéhe = 70 mm), Breite 600 mm.
der Starke der Kabelleiter und von der Kabellast bestimmt. Die
Belastungsgrafiken geben Auskunft Uber die maximale Hochstlast Im vorherigen Abschnitt konnen Sie die praktische Kabellast als
einer Leiter, Uber die Durchbiegung bei einer bestimmten Last und 7 x60 =420 cm?x 2,5 N/m = 1050 N/m berechnen. In dem Diagramm
Uber den maximalen Stutzabstand. fur H = 100 mm sehen Sie, dass bei einer Last von 1050 N/m der
maximale Stutzabstand 4,5 m betragt (grine Linie).
Kabelleitern Swift sind gemal der Norm IEC 61537 (Type 1) getestet. Bei diesem Abstand betragt die Durchbiegung der Leiter ca. 16 mm.
Dieser Testtyp zeigt die Belastungsdaten unter den ungunstigsten
Umstanden an. Fur den Kunden bedeutet das optimale Sicherheit. Die Norm IEC 61537 bestimmt als maximale Durchbiegung in Langs-
Die Werte in den Diagrammen gelten immer — ohne Einschrankungen richtung 1 % des Stutzabstandes. Im vorhergehenden Beispiel darf
oder Voraussetzungen der Installation. D. h., die Kupplung kann an diese nicht mehr als 45 mm betragen.
jeder beliebigen Stelle angebracht werden, und es muss auf die
Platzierung der Verbindung keine Rucksicht genommen werden. Anmerkungen:
Es ist nicht zulassig:
Die in den Diagrammen ausgewiesene Last beinhaltet einen - die Kabelleitern zu begehen oder zu besteigen,
Sicherheitsfaktor von mindestens 1,7 bis zum Bruch, sodass die - Leitern oder andere Objekte gegen die montierte Kabelleiter
gezeigte Hochstlast ohne Weiteres angewandt werden kann. anzulehnen.
Die Belastungswerte in allen Diagrammen sind die maximal empfoh-
In den Diagrammen kann fur jeden Leitertyp abgelesen werden, lenen Belastungen. Bei zusatzlichen Belastungen wie Wind, Schnee
welche sichere Arbeitslast und welcher maximale Stutzabstand oder anderen Kraften sind sie der Kabellast hinzuzurechnen.
realisiert werden kann und wie viel in dem Fall die Durchbiegung der Formstucke brauchen keine zusatzliche Unterstutzung (ausgenom-
Leiter betragen wird. men Breite > 600 mm).
B Kabelleiter Mittelschwer H = 100 mm, M Kabelleiter/rinne Extra Schwer H = 150 mm,
Tauchfeuerverzinkt Tauchfeuerverzinkt
4000 80 4000 | 80
3500 70 3500 — 70
£ 3000 60 € g 3000 o0 &
z 5 S 2500 50 2
@ 2500 50 2 2 5
= @ o
3 2000 o § g 2000 40 3
B 5 @ 1500 30 §
1500 30 ‘Ds S a
1000 20
1000 ,—9 20 500 —— - 10
500 T___T_—T——T/‘ 10 0 cv/"/r | 0
0 0 3 4 5 6 7 8
2 2,5 3 35 4 4,5
Stutzabstand in m Stutzabstand in m
Belastung in N/m —e— Durchbiegung in mm Belastung in N/m —e— Durchbiegung in mm
M Kabelleiter/rinne Schwer H = 125 mm, M Kabelleiter/rinne Extra Schwer H = 150 mm,
Tauchfeuerverzinkt Sendzimirverzinkt
4000 80 3500 30
3500 70 3000 / 25
§ 3000 60 g ¢ 2500 E
2 = £E S / 20
2 2500 50 ¢ Z o
5 = o 2000 — 5
& 2000 40 £ 5 15
3 S @ 1500 s
“ 1500 0 5 o 5
e @ 3000 105
1000 M 20 a
500 10 500 >
0 | 0 0 T T T T 0
€ & & & 4 5 6 7 8
Stltzabstand in m Stutzabstand in m
Belastung in N/m —e— Durchbiegung in mm Belastung in N/m —e— Durchbiegung in mm
150 3001 Schwer, H: 125 mm:
BUREAL VERITAS Bei Stutzabstanden gréler als 4,5 m muss eine
Certification Kabelleiter mit 6 m Lange verwendet werden.
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VAN GEEL

Kabelleiter Swifts

Technische Daten

B Sprosse Details Kabelleiter Leicht
* 30

\/

35x 11
>

B Sprosse Details Kabelleiter Mittelschwer / Schwer /
Extra Schwer

* 42

B Kupplungsset (fiir Leitern und Zubehorteile)

Verbindung von Kabelleitern Leicht
beim Abldngen beachten.

Wegen der integrierten Kupplung

in der Seitenwand muss die eine
Seitenwand 100 mm langer als die
andere bleiben, damit die integrierte
Kupplung (Verjingung) der nachsten
Leiter oder des nachsten Zubehorteils
darin eingeschoben werden kann.
Befestigen Sie die integrierte Kupplung

mit Schrauben OFAST und verwenden Sie
die Koppelplatte OCGZ, um die zwei Holme
der gegenuberliegenden Seite zu verbinden.

Integrierte Kupp\\{ng

T
Ungekirzte Leiter U |

L.’/ Abgeléangte Leit
oder Zubehorteil ﬁ i “gR Rl
.

N

f—]
100 ‘Kupplung verwenden

Wegen der integrierten Kupplung ist die effektive Lange
der Kabelleiter Leicht 2900 mm.

Kabelleiter Mittelschwer H =100 mm

Der Kupplungssatz wird mit einem Paar Kupplungen einschlieBlich
Befestigungsmaterial (4 Schrauben pro Verbinder) geliefert.
Position der Schrauben: Siehe Zeichnung.

1 | o
<]

= N

Abgekurzte Leitern kdnnen mit standardmafigen Kupplungssatzen
verbunden werden. Dank der durchgehenden Lochung gibt es immer
eine Befestigungsmoglichkeit.

Kabelleiter Schwer H = 125 mm und Extra Schwer H = 150 mm
Der Kupplungssatz wird mit einem Paar Kupplungen einschlieBlich
Befestigungsmaterial (8 pro Verbinder) geliefert.

Position der Schrauben: Siehe Zeichnung.

Abgekurzte Leitern kdnnen mit standardmafigen Kupplungssatzen
verbunden werden. Dank der durchgehenden Lochung gibt es immer
eine Befestigungsmoglichkeit.

824 |Lllegrand| GESAMTKATALOG

M Hilfstabelle fiir die Bestimmung des Eigengewichts der
Kabelleiter

Hoéhe Breite

{mm) 200 300 450 600 750 900
50 18 19 24

100 43 46 51 56

125 62 66 71 75 88 94
150 71 74 78 84 96 103

Eigengewicht Leitern pro Breite in N/m

M Befestigungssitze fiir Zubehorteile

Befestigungssatze fur Zubehorteile missen separat bestellt werden.
Der nachstehenden Tabelle konnen Sie die erforderlichen Mengen
entnehmen.

Anzahl der Befestigungssatze pro Zubehortyp

Mittelschwer Schwer und Extra Schwer
Bogen 8 16
Steige-/Fallstiick 8 16
T-Stiick 12 24
Abzweigstiick 8 16

Schraube M10 x 20 mit Beilagscheibe, Sprengring und Mutter M10

B Zubehérteile verbinden
Position der Schrauben in integrierter Kupplung

Mittelschwer H =100 mm Schwer H = 125 mm und

Extra Schwer H =150 mm

oo moro| o Comom|o
| i o o | TR [e)
O O Crorm; o T OO @oTm| o
- - — — = = I —_——
! Lo
M Bégen
90° 45°
X
—i | i
80 | ‘ X
8y
R ‘ f R
: 7 o]
N T / Y
W—-— A4 W — - ‘
L JT:=¢
¢ | _C |
MaRe (mm)
90° 45°
Breite (B) Radius (R)
X Y c X Y c
200 300 478 478 478 418 173 245
300 300 528 528 528 453 188 266
450 300 603 603 603 506 210 297
600 300 678 678 678 559 232 328
750 300 753 753 753 612 254 359
900 300 828 828 828 665 276 390




VAN GEEL

Kabelleiter Swifts

Technische Daten

M steige- und Fallstiick M Montage geschlossener Deckel

Bis zu 450 mm Breite @I@

Die MaRe der Steige- und Fallsticke
sind identisch.

o

600 mm breit:
Uberlappung

0

Mittelschwer
H =100 mm

%d

900 mm breit:

Breite (B Radius (R o0
reite (B) (R) = - S
Alle 300 350 350 350
Wenn ein Ende des Deckels keine Uberlappung hat, kénnen Sie einen
Deckelverbindungsstreifen verwenden: z. B. CVF600G etc.
5 Wenn der Deckel gekurzt wurde, kann es erforderlich sein,
90 zusatzliche Befestigungslécher zu bohren.

Schwer (1)
H =125 mm

]

Zusatzlich gebohrte
350

; K
! ! i
250
4 x Langloch 12 x 7 mm
90° verbindungsstreifen

Breite (B) Radius (R)

X Y c Vorgebohrte
Alle 300 363 363 363 Lécher als Standard

90 M Deckel fiir H = 100 mm, H = 125 mm und
Extra Schwer R ; H = 150 mm Kabelleiter
H =150 mm N '-(---); Alle Leitertypen Mittelschwer, Schwer und Extra Schwer haben die

3T7 gleichen Deckel und Deckelklemmen (nur die Deckel von Steige- und
Fallstiicken sind héhenabhangig).
Y
‘. Deckelklemmen sind fur den geschlossenen Deckel und die
F — Luftungsdeckelstellung universell anwendbar.
L x
Breite (B Radius (R 20
reite (B) (R) = - c

Alle 300 375 375 375

M Trennprofil

Trennprofile werden exklusive
Befestigungsmaterial geliefert.
Zu befestigen mit 10 x Be-
festigungssatz M6 x 10.

Deckelklemme in niedriger Stellung fur den geschlossenen Deckel.
Deckelklemme in hoher Stellung fur Luftungsdeckelstellung.

1

@ Deckel Deckel/ £7 Zs*mm
\
= [

Deckelklemme
Deckelklemme

Seitenwand
Seitenwand

Geschlossener Deckel Belufteter Deckel
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VAN GEEL

Kabelleiter Swifts

Technische Daten

M Winkelverbinder M Vertikaler Gelenkverbinder
Der Winkelverbinder besteht aus einem Paar Kupplungen einschliel3- Geliefert wird ein Paar einschlieflich Befestigungsmaterial.
lich Befestigungsmaterial. Um Steige- und Fallstucke herzustellen.

Vor Ort kénnen somit
nicht standardmagige
Zubehorteile schneller
realisiert werden, wie
z. B. ein Bogen mit
groem Radius.

Zur leichteren Montage
sind bestimmte Winkel
mittels vorgebohrter Locher
verfugbar. Siehe Tabelle fur
die richtige Zuordnung der
Befestigungslocher zu dem

: : ; gewulnschten Winkel.
Als Reduzierzwischenstick

zur nachsten Leiterbreite.
Type | s | e
ZVIPVIEV. | GC | AF

M Flexibler Kupplungssatz

Geliefert wird ein Paar einschlieflich
Befestigungsmaterial. Bietet

eine semiflexible Verbindung,

die in der Lage ist, Bewegungen
zwischen Bauteilen oder
Langenunterschiede durch
Temperaturunterschiede
auszugleichen.

Die Stabilitat kann durch die zusatz-
liche Installation von 2 Kupplungssatzen
optimiert werden.

M Abzweigkupplung

Geliefert wird ein Paar einschliellich Befestigungsmaterial.
Fur senkrechte Abzweigungen zu benutzen, fur unterschiedliche
Leiterh6hen universal anwendbar.

B Reduzierverbinder
Geliefert wird ein Paar einschlielflich Befestigungsmaterial.

Fiir symmetrische Reduzierung:
2 Zwischenstucke verwenden.

Fiir asymmetrische Reduzierung:
Eine Standard-Kupplung und einen Reduzierverbinder verwenden.

DO\ R\ =

\

oo oo

> <l »<le

| «— T —»|

— | AN |

Um die bendtigte Breite Y zu berechnen, gelten die nachfolgenden
Formeln:

Asymmetrische Reduktion Symmetrische Reduktion

B-K
2

B = groRere Leiterbreite
K = kleinere Leiterbreite

Y=B-KY-=

Das Reduzierstuck kann auch verwendet werden, um ein ungleiches
T-Stlck herzustellen.
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VAN GEEL

Kabelleiter Swifts

Technische Daten

M Verstellbares Steige-/Fallstiick M Abzweigbiigelsatz
Der Satz besteht aus drei Leitersegmenten, einem kompletten Satz Geliefert wird ein Paar einschlieflich Befestigungsmaterial.
Gelenkverbinder und allen erforderlichen Befestigungsmaterialien. Fur gerade oder rechtwinklige Abzweigung.

Der Radius R wird von der Anzahl der benutzten Segmente bestimmt.

R370  RS500 ~ R630 ~ R760

90°

\J

© =5

AF
G
60° Eh;}m Nﬂso
:G %
G:C

@

:C

oy}

45° | "\R900 R760
r_—[;y Kombiniert mit senkrecht verstellbaren Gelenkverbindern oder
E:B :c% waagerecht verstellbaren Winkelverbindern kénnen ungerade
Abzweigungen realisiert werden.
G:C
30° R760
G:C

Zur leichteren Montage

sind bestimmte Winkel mit Winkelverbinder mit Gelenkverbinder
mittels vorgebohrter Locher
verflugbar. Siehe Tabelle fur .
die richtige Zuordnung der Kabelleiter Abzweigung
Befe,,sugungs'oc,her zu dem Mittelschwer Schwer Extra Schwer
gewulnschten Winkel. -

Mittelscher H =100 mm ZTB -

Schwer H =125 mm ZTB PTB -
Type 150 18° 225 30° 45° Extra Schwer H = 150 mm Z1B PTB ETB
ZAR/PAR/EAR| G:C AF E:B B:G FC

M Erdungsband
B Abgangsblech
EinschlieRlich Befestigungsmaterial geliefert. 5;5 30 2&0
Dient zum Schutz von Kabeln, die zwischen den Sprossen aus der Yy
Leiter gefhrt werden. T = i {bﬁ

320 (Abstand Lochmitten)

295 (Lange des Bandes)

2 = /> 0 Loch @ 6,5 mm Kabelschuhe geméaR Leiterdurchschnitt: 16 mm? ||
= BS 6017 (1981) und (geflochtener Kupferstreifen 30
S BS 1977 (1976) gemaR BS 4109)
/ s
P 'Y Alle MaBe in mm
%% e (

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 827



VAN GEEL

Kabelleiter Swifts

Technische Daten

M Universal Montagebiigel M Abzweigstiick
Lieferung stuckweise mit Befestigungsmaterial. Fur die Montage des Abzweigstuckes ist ein Teil der Leiterseitenwand
M6 Langlocher fur Befestigung von Zubehor wie Beleuchtungskorper, zu entfernen.

Rangierverteiler etc.
Zu entfernende Lange X

L | |
1 T — T 0 T T T
H H m 1 Lo 1 0 1 0 ! 1
0 ‘ 0 0 0 0 0 ‘ 0
I I I B
0 .
il A0 | N « S O I
0 DD 1 L il |S=eckEesE= Hocsss i EII= ! 0
i | === / /
z z m L Achtung: Die Leiter ist
oo 0~ == in der direkten Néhe
der Kupplungen zu
I | | unterstitzen.

Leiterbreite B

B Montageplatte
Lieferung stuckweise mit Befestigungsmaterial.

Um kleine Abzweigdosen oder Zubehor auf der Leiter zu befestigen. Leiterbreite B X zu entfernende Seitenwand
200 958
Waagerechte Montage g00 floss
(Aufsicht) 450 1208
1 [ =m 600 1358
0o [==1] mit Typ 1
- == 750 1508
0 c‘;géa ==l sprosse 900 1658
=1
TE =T o
/J L mit Typ 2
Sprosse
Mittelschwer H = 100 mi
================= [
] 200 Breite 600 Breite
¢w¢ <
Senkrechte Montage
e N / (Seitenansicht)
= < 9 =]
inz0 AN
071\ 0 071\ 0
e [ o o [ o
I]u : I]I] I]I : I|]
B = :B =[[==
Mittelschwer Schwer
H=100 mm H =125 mm
Extra Schwer
H =150 mm

450 Breite 900 Breite

Angaben in mm
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Standard Befestigungstechnik

Technische Daten

VAN GEEL

B Klemmstiick AuRenseite

Lieferung per Stuck exkl. Befestigungsmaterial.

Zur auBenseitigen Fixierung der Kabelleiter auf Auslegern oder
Lochprofilen.

Fur die Edelstahlleiter sind isolierte Klemmen lieferbar.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Position der Befestigungslécher
bei der Verwendung der Klemmstucke:

B = Leiterbreite

B Klemmstiick Innenseite und AuBenseite

Lieferung per Stuck exkl. Befestigungsmaterial.

Zur innenseitigen, aber auch auBenseitigen Fixierung der Kabelleiter
auf Auslegern oder Lochprofilen.

Fur die Edelstahlleiter sind isolierte Klemmen lieferbar.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Position der Befestigungslocher
bei der Verwendung der Klemmsticke:

B = Leiterbreite

M Montage Klemmstiicke
Kabelleiter Leicht H 50 mm auf Ausleger 3000 N:

Kabelleiter Mittelschwer auf Ausleger 3000 N:

Kabelleiter Mittelschwer / Schwer / Extra Schwer
auf Auslegern Extra Schwer 6000 N:

300 350 350
400 450 450
550 600 600
700 750 750
900 900 900
1050 1050 1050
ZJ/PJ/EJ ZJ/PJ/EJ ZF | PF/ EF

M Wandbiigel

Geliefert als Paar inkl. Befestigungsmaterial.
Fur waagerechte oder senkrechte Befestigung der Leiter auf Flachen.

Maximale Last 3000 N pro Paar.

@ 11 Lécher  —
B+ 76 _
[eee] [eee]
B+ 106 E E”
B+ 106 2-8m
B + 106 W .J
2-3m I% Wt
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VAN GEEL

Tragekonstruktion Universal

Fur jede Anwendung
die richtige Losung

Van Geel bietet ein komplettes System an Aufhangevorrichtungen, sei es flir abgehangte Deckenmontage,
Wandauslegermontage oder Hangestielmontage.
- Stiele und Ausleger sind sowohl fir Kabelrinne, Kabelleiter als auch Gitterrinne einsetzbar.

- Verfligbar in den Ausfihrungen sendzimirverzinkt, tauchfeuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 9010.

M GEWINDESTANGEN K3 W WANDAUSLEGER

OFFENER EINSCHIEBEBUGEL MIT || AUFHANGEBUGEL MIT
AUFHANGEBUGEL MITTELBEFESTIGUNG MITTELBEFESTIGUNG

WANDEINHANGE-
BIGEL

B SWIFTRACK KA
41X21MMGELOCHT  J§ 41X 21 MM UNGELOCHT

41X 41 MM DOPPELT UNGELOCHT

830 | Lllegrand| GESAMTKATALOG




VAN GEEL

ABGEHANGTE DECKENMONTAGE MIT
GEWINDESTANGEN:

Nicht nur Kabelrinnen, sondern auch Kabelleitern konnen einfach
und kostenguinstig an einer Decke mit einer Gewindestangen-Auf-
hangebiigel-Konstruktion befestigt werden.

Folgende Produkte stehen zur Auswahl:
B Offener Aufhdngebigel bis 600 N (sendzimirverzinkt,

pulverbeschichtet RAL 9010 und tauchfeuerverzinkt)

B Einschiebebiigel mit Mittelbefestigung (U-Form) bis 750 N
(sendzimirverzinkt)

B Aufhdngebiigel mit Mittelbefestigung (C-Form) bis 1500 N
(sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet RAL 9010)

B Klaue bis 2500 N (sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet
RAL 9010)

B Profil R21S fir Trapezaufhdngung (sendzimirverzinkt und
tauchfeuerverzinkt)

WANDMONTAGE MIT AUSLEGER

Hangestiele werden meistens an der Decke montiert (z. B. mit Be-
tonankern). Fiir die Wahl der besten Kombination aus Stiel und Aus-
leger ist die geforderte Belastung der Ausleger ausschlaggebend
(siehe Belastungsdiagramme).

B CB-Ausleger Leicht bis 1400 N (sendzimirverzinkt, tauchfeuer-
verzinkt und Edelstahl]

B Ausleger Mittelschwer bis 1500 N (sendzimirverzinkt)

B Ausleger Schwer bis 3000 N (tauchfeuerverzinkt]

B Wandeinhdngebiigel bis 500 N (sendzimirverzinkt)

HANGESTIELE UND AUSLEGER FUR DIE RAUM-
LOSUNG

Folgende Produkte stehen zur Auswahl:

B Hingestiel US0 Mittelschwer (sendzimirverzinkt)
B Hingestiel U55 Mittelschwer (tauchfeuerverzinkt)
B Hangestiel U0 Schwer (tauchfeuerverzinkt)

B Hangestiel 1-80 Extra Schwer (tauchfeuerverzinkt)

Alle Hangestiele konnen selbstverstandlich beidseitig befestigt
werden.
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VAN GEEL

Kreuztabelle Ausleger

SEND| [
QO] [acin

fiir Kabelrinne

H =60 mm
Belastung 600 N 500 N 800 — 1400 N
Breite (mm)
50 20 CM350800
75 RS 347279 347285
100 30 347280 347286 CM350810
150 26 347281 347287 CM350820
200 £ 347282 347288 CM350830
300 £ 347283 347289 CM350840
400 30 347284 347290 CM350850
500 =0 CM350860
600 0 CM350870
Breite (mm)
50
75
100
150
200
300
400
500
600
Weitere Ausleger mit RAL-Beschichtung auf Anfrage.
Breite (mm)
50 A CM350803
75 % 343279
100 % 343280 CM350813
150 % 343281 CM350823
200 A 343282 CM350833
300 ¥ 343283 CM350843
400 ¥ 343284 CM350853
500 ¥
600 ¥

832
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VAN GEEL

Kreuztabelle Ausleger 20 -
fiir 180 fiir 180
Belastung 1800 - 3800 N 6000 N 3000 N 6000 N
Breite (mm)
100 . 557213 8367331
200 . 557233 8367332
250 . 8060625 8060725
300 . 557243 8060630 8367333 8060730
350 . 8060635 8060735
400 . 557253 8060640 8367334 8060740
450 . 8060645 8060745
500 . 557263 8060650 8367335 8060750
550 . 8060655 8060755
600 . 557273 8060660 8367336 8060760
650 . 8060665 8060765
700 . 557383 8060670 8060770
750 . 8060675 8060775
850 . 8060685 8060785
900 . 8060690 8060790
950 . 8060691 8060791
1050 . 8060696 8060796
M Belastungswerte fiir CB-Ausleger M Belastungswerte fiir Ausleger Schwer
| Breite (mm) _Belastung

50 800 N 100 2000 N

100 1100 N 200 1800 N

150 1100 N 300 2700 N

200 1100 N 400 2500 N

300 1300 N 500 3700 N

400 1400 N 600 3600 N

500 2000 N 700 3800 N

600 1600 N
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VAN GEEL

Kreuztabelle Hingestiele & Profile 20| &
Hangestiele und Profile
R21S uUs5 1-80 1-80
Abhdngung Héngestiel Héangestiel Héngestiel Profil
Leicht Mittelschwer Schwer Extra Schwer Extra Schwer
270 Nm 530 Nm 1440 Nm 2250 Nm
2000 N 7000 N 9000 N 10000 N 10000 N
SEND TVZ TVZ TvVZ TVZ
Lange (mm) Q9o QS) QSSJ @ @
200 348362 348382 8766802 8766702
250
300 348363 348383 8766803 8766703
400 348364 348384 8766804 8766704
500 348365 348385 8766805 8766705
600 348366 348386 8766806 8766706
700 348367 348387 8766807 8766707
800 348368 348388 8766808 8766708
900 348369 348389 8766809 8766709
1000 348360 348390 8766810 8766710
1100 348371 348391
1200 348372 348392 8766812
1300 348393
1400 348394 8766814
1500 348395
1600 348397 8766816
1800 348381 8766818
2000 348396 8766820
R21S Profil U60 Profil 1-80 Profil
Drehmoment 120 Nm 1200 Nm 2250 Nm
Zugbelastung 2000 N 6000 N 10000 N
SEND TVZ TvVZ
Lange (mm) QO &Y &
2000 gelocht 348041
3000 gelocht 342180 348378 8766730
4500 gelocht 348379
6000 gelocht 8766760
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VAN GEEL

Hangestiele & Profile
Zubehor

8766882 8706800

BestNr. Zubehor U50 BestNr. Zubehor I-80
TvZ
&

vz
& Schutzkappe U50/U55/U60 = Kopfplatte 1-80
348575 Kunststoff (Gelb)

Schutz fur Stielende

Zubehor U55

8766881 Geeignet fur waagerechte Decken und
Trager.
Einschliellich Befestigungsmaterial

&R

Schutzkappe U50/U55/U60
348575 Kunststoff (Gelb)
Schutz fur Stielende

8766886 Geeignet fur waagerechte Decken und
Trager.
Einschliellich Befestigungsmaterial

=
v
Kopfplatte Quer
=)
L

72 Zubehor U60 Verstellbare Kopfplatte 1-80
— 8766882 Geeignet fur schrage Decken und Trager.
Kopfplatte U60/R21S B EinschlieRlich Befestigungsmaterial
348330 Befestigung am Profil mit 2x M10 x 25 mm. l.-\.‘:'d-ﬁ
Flachrundschraube + Beilagscheibe + 5 /
Sechskantmutter. Verstellbar von —30° bis +30°.
Drehmoment: 107 Nm mit R21S und Verstellbare Kopfplatte Quer I-80
135 Nm mit U60-Profil. 8766887 Geeignet fur schrage Decken und Trager.
Tauchfeuerverzinkt. Einschliellich Befestigungsmaterial
Kopfplatte U60
348398 Be es'?igung am Profil mit 2 x M10 x 25 mm. &
Flachrundschraube + Beilagscheibe + |!! . .
Sechskantmutter. 8766885 L mechohlion ot e o terial
Profilverbinder U60 Profil oD inschiieslich Betestigungsmateria
348399 Befestigung am Profil mit 4 x M10 x 20 mm. s
Flachrundschraube + Beilagscheibe + e i .
Sechskantmutter. s Stielverbinder 1-80

o 8766884 Einschliellich Befestigungsmaterial

Schutzkappe U50/U55/U60
348575 Kunststoff (Gelb)

Schutz fur Stielende Wand-/Boden-/Deckenbiigel 1-80

8766883 Einschliellich Befestigungsmaterial

Adapter 1-80

8763470 Zur Vergrolerung des Abstandes
zwischen den Betonankern, fur hdhere
Belastungen.

Schutzkappe 1-80
8706800 Kunststoff (Gelb)
Schutz fur Stutzenende
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VAN GEEL

Kreuztabelle Pendelabhingung 20 &

Pendelabhiangung

P31

Aufg;‘;';i'u gel Einschiebebiigel Aufhingebiigel Klaue
Honurfir Bis Breite 300 mm
Hohe 156 mm 55 mm 68 mm 62 mm Hohe
Belastung 600 N 750 N 1500 N 2500 N Belastung
Breite (mm) Breite (mm)
75 39 347279 341279 341163 g% 75
100 39 347280 341280 341164 g% 100
150 36 347281 341281 341165 341170 3% 150
200 3% 347282 341282 341166 3% 200
300 30 347283 341283 341167 3% 300
400 35 347284 341284 341168 - o0 400
Breite (mm) Aufg;‘;réirugel Einschiebebiigel Aufhangebiigel Klaue Breite (mm)
75 345279 3412790 345163 75
100 345280 341280" 345164 100
150 345281 3412810 345165 345170 150
200 345282 3412821 345166 200
300 345283 3412831 345167 300
400 345284 3412840 345168 - 400
(1) Nicht lackiert, da nicht sichtbar.
Breite (mm) Aufg;l;';?)rﬁgel Einschiebebiigel Aufhédngebiigel Klaue Breite (mm)
758 343279 & 75
100 | & 343280 & 100
150 & 343281 & 150
vz Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage vz
200 |5 343282 & 200
300 & 343283 & 300
400 & 343284 & 400
Deckel ; ; ; ; Deckel
verwendbar 1a nen nein nen verwendbar
Befestigung Durch Verbiegen der Durch Verbiegen der Befestigung
an Kabelrinne Haltelaschen Haltelaschen an Kabelrinne
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VAN GEEL

a SEND RAL TVZ
Pendelabhangung Qo Lol S
Zubehdr

PROFIL R21S
Best.Nr. Gewindestangenabhdngungen Best.Nr. Gewindestangenabhdngungen
SEND RAL vz END RAL vz
5010 & Profil R21S 5010 ¥ Deckenbiigel Universal
Fur Trapezabhangung. Zu befestigen mit 82320008282000 Fur die Montage auch an
M10 Befestigungsmaterial. nicht horizontaler Decke, er- \\<
Lange laubt senkrechte Lage der
Gelocht Gewindestange. Einschliefllich
348042 348342 200 mm Scharnierplatte.
348043 348343 300 mm L
348044 348344 400 mm I
348045 348345 500 mm Deckenbiigel
348046 348346 600 mm V|| '8232100(8282100 (8262100 Maximale Belastung 2500 N.
348047 348347 700 mm [
- - 800 mm 0
= = 900 mm
348040 348340 1000 mm [
- - 1200 mm Tragerklemme
348041 348341 2000 mm Maximale Belastung 1500 N.
el SRy 3000 mm __ 8232400 Flanschdicke: 3 — 7 mm
Montageanker 8232500 Flanschdicke: 7 — 13 mm
341172 Fur Profil R21S. 8232600 Flanschdicke: 13 — 20 mm
ihs Osenschraube M10 x 50 x 15 mm
Seitliche Klause = 8233200 I\EAax]_mle?lliBelast%ng 1500hl\__l. m@
341171 | 345171 | 343171 Maximale Belastung 1200 N. 0 rmoglicht eine Trapezabhan-
Befestigung an Seitenwand gung in Verbindung mit einem
der Kabelrinne. -/ Einschiebe-/Aufhangebugel.
Gewindestange .
P Befestigungsset
Lange Max. Belastung A .. .
8234206 M6 3000 mm 2000 N 8237100 Far Aufhangesohlene C30x
8234008 M8 1000 mm 3000 N 15 mm. FUr Befestigung der
8234108 M8 2000 mm 3000 N Aufhangeschiene auf Profil-
8234208 M8 3000 mm 3000 N balken. Flanschdicke max. 5_:::?,‘ .
8234000 8264000 M10 1000 mm 5800 N 15 mm. Bestehend aus: 1 BT
8234100 M10 2000 mm 5800 N Klemmbugel, 1 Sechskant- 1
8234200 M10 3000 mm 5800 N schraube M10 x 60, 1 Unter- |
legscheibe und 1 Mutter M10. .
Gewindemuffe E
8234508 M8 x 30 | Max. Belastung 3000 N
8234500 M10 x 30| Max. Belastung 5800 N
Sechskantmutter
8019908 8069908 M6
8313060 8069907 M8
8200300 8069906 M10

Beilagscheibe

8200800 M6 (6,4 x 18 x 1,6 mm) =
8363031 M6 (6,6 x 22 x 2 mm) =

8313029 M8 (8,4 x 20 x 1,5 mm)

8313030 8069943 M8 (8,4 x 25 x 2 mm)

8200400 8069909 M10 (10,5 x 21 x 2 mm)

8313090 M10 (10,5 x 30 x 2,5 mm)

+- Wandausleger Seite 832
+4) °

+- Hangestiele Seite 834
+4 ™

E_] Swiftrack Seite 847
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VAN GEEL

Tragekonstruktionen P31 Edelstahl V4A VA

Hangestiel C41S und Ausleger

Ccc21s .

(Profilmutter M8 + Schraube o N (1)

M8 x 20 + Beilagscheibe M8) II )
(x3)

Befestigung der Rinne “ @ “2

(Flachkopfschraube M6 x 30 +
Sperrzahnmutter M6)

Hangestiel C41S und Ausleger CU

(Sperrzahnschraube M6 x 10 +
Sperrzahnmutter M6)

(Profilmutter M8 + Schraube o i &
M8 x 20 + Beilagscheibe M8) s E =
’z\:
Befestigung der Rinne s @ (x)
I\
|

, R, Deckenstiel PS und Ausleger CS

S - Befestigung der Rinne
(Sperrzahnschraube M6 x 10 + Sperrzahnmutter M6)

Verp. BestNr. | Tragekonstruktion Verp. BestNr. | Tragekonstruktion

\BNandausIegﬁr Cg(l': Hangestiel P41S
reite ax. Belastung Hangestiel P41S 41 x 41
1 C€M002764 100 mm 730N fur Ausleger CU und CC218S.
1 CM002774 200 mm 600 N Lange
1 CM002784 300 mm 480 N CM595104 500 mm

CM595114 800 mm
CM595124 1000 mm
CM595134 1500 mm
CM595144 2000 mm
CM595364 Kopfplatte PFN41S

Wandausleger CB

Breite Max. Belastung
CM350814 100 mm 1100 N
CM350824 150 mm 1100 N
CM350834 200 mm 1100 N
CM350844 300 mm 1300 N
CM350854 400 mm 1400 N

Wandausleger CU

Breite Max. Belastung
1 CM557464 500 mm 1600 N
1 CM557474 600 mm 1450 N

[N

NN NN

3 CM595524 Schiene R41S
Lange: 3000 mm

1 CM561084 Kopfplatte PFREDF

<
e

Sswe

Wandausleger CS

Breite Max. Belastung
1 CM002704 100 mm 720 N
1 CM002714 200 mm 670 N
1 CM002724 300 mm 700 N

2 CM561014 Schiene EDF

D_(?]ckenstiel PS
one Pl
1 CM002734 400 mm L=

BEBEEEEEEEEOEE6E6E6666E
\ 8BEEPFEEEEEFEEEEE0E006E|

Deckenstiel/Ausleger CC21S

Breite/Hohe Max. Belastung
CM557864 150 mm 1350 N
CM557874 200 mm 1080 N
CM557884 300 mm 800 N
CM557894 400 mm 920 N

NN

Hangestiel/Ausleger C41S 41 x 41
Fur Ausleger CU und CC218S.
Hohe

CM595014 100 mm

CM595024 200 mm

CM595034 300 mm

CM595044 400 mm

CM595054 500 mm

CM595064 600 mm

(N
)

=c======5

NN
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Tragekonstruktionen P31 Tragekonstruktionen P31 Edelstahl V4A
Edelstahl V4A MaBzeichnungen

Verp. BestNr. | Tragekonstruktion

200 346895 Sperrzahnschraube + M wandausleger CS

Sperrzahnmutter M6 x 10 mm
V2A

200 616020 Flachkopfschraube M6 x 30mm
V2A

200 616015 Sperrzahnmutter M6 V2A

100 CM801014 Schraubenset BTRCC M6 x 20

100 CM801324 Schraube VHM M8 x 20
100 616018 Schraube VHM M8 x 40
100 CM801404 Schraube VHM M12 x 25

100  CM801614 Mutter HM M8

100 CM801514 Beilagscheibe M8
100  CM801534 Beilagscheibe M12

100  CM557194 Einlegeprofil ECLI

100 PNO80S  Profilmutter E41 M8
100 PN120S  Profilmutter E41 M12

80,7 40,9 71,4
130,7 40,9 71,4
180,7 40,9 74,8
230,7 40,9 74,8
334,7 41,6 88,4
384,7 41,6 102,0
434,7 41,6 102,0
M Wandausleger CU

42

557
657
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Tragsystem Ausleger & Hangestiele

Systemdarstellung

M Einseitige Belastung
Stitzabstand 1,5 m
Maximale Belastung bei 1 % Durchbiegung

uso uso

|
|

B 400
60 kg/m

B 300
45 kg/m

OO oo oo ooom o o d

OO oo oo o o oo o od

Maximale einseitige Belastung: 210 Nm

U U

0 0

0 0

) 0

0 0| ¢ e

I N

n u
I 0

U U B 300

0 D] [_skem

I 0
I 0

Maximale einseitige Belastung: 270 Nm

ue0 ue0

65 kg/m

OO OO O OO OO OO O

Maximale einseitige Belastung: 530 Nm

840 |Lllegrand| GESAMTKATALOG

B Symmetrische Belastung
Stitzabstand 1,5 m
Maximale Belastung bei 1 % Durchbiegung

us0 us0

U U

] ]

] ]

) u

n s, 1 [0] s,

] ]

] ]

] ]
IS I

] ]

n u

Maximale symmetrische Belastung: 6000 N

=
(]
a
c
(o]
a

B 500
65 kg/m

B 500
65 kg/m

B 500
65 kg/m

B 500
65 kg/m

Maximale symmetrische Belastung: 7000 N

B 500
65 kg/m

B 500
65 kg/m

[ s Y e T s Y e Y s Y s Y s Y s Y s Y s Y s Y e
OO OO OO omomo o ocmd

ueo ueo

\
\

B 600
90 kg/m

B 600
90 kg/m

B 600
90 kg/m
Cr—C—

° 5

B 600 B 600
90 kg/m 90 kg/m

€ ® o ' §

B 600
90 kg/m

(< °

OO OO OO OO O O o
OO OO OO OO O o
]
o

Maximale symmetrische Belastung: 9000 N

M Bitte beachten Sie, es durfen die maximalen, einseitigen
Belastungen nicht Uberschritten werden. Auch nicht wahrend der
Installation (Verlegung der Kabel).



Tragsystem Gewindestangenabhangungen

MaBzeichnungen

VAN GEEL

M Deckenbiigel Universal 1500 N
}‘7‘—5’< © 42 x 11

vacgui

Fiﬂ @
M Deckenbiigel 2500 N

32x10,5

Y
L

105 |, [J8
B

84

|
g j$}

M Tragerklemme 1500 N
¥ o Fer
5

B Osenschraube M10 1500 N
i?p%
50,

M offener Aufhingebiigel 600 N

)
o

[ o —HH

156

M Einlegebiigel Universal

6

42
22x9 44 x 9
o Y i
110

24

\SEE—)

35 120

G e

24 42

M Einlegebiigel Universal

110

66
ax 9D C#4x9
p
;
L] s
s8R 2
L%
ia &
35
144 x 9—C D C D—44x9
88 66
220
66
="l
110
f 35
65,8
1314
M Einschiebebiigel
) £]
T '\l:E

M10

@

|
]

M Aufhingebiigel
\ T |

B-20

=

11 29
]

% @O [
T
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Tragsystem Gewindestangenabhangungen Tragsystem Ausleger & Hangestiele

MaBzeichnungen

MaBzeichnungen

M Befestigungsset

T

gl [=]

M Profil R21S
41

i'm
Q_
J 1Yl s
U

0

M Montageanker fiir C40

.
2] &
}‘3_5;{

M seitenwand Klaue 1200 N
24

(@)

el

—38—

98,5
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M cB-Ausleger

Lange (mm) Breite (mm) Hoéhe (mm)
CB 50 80,7 40,9 71,4
CB 100 130,7 40,9 71,4
CB 150 180,7 40,9 74,8
CB 200 230,7 40,9 748
CB 300 3347 416 88,4
CB 350 384,7 41,6 102,0
CB 400 434,7 41,6 102,0
CB 500 534,7 37,0 136,9
CB 600 637,7 37,0 136,9
10,5x 18,5
] 175 5
- of === g Lo
Eiiry ERY LTy
O 10,5
& X < Q 2 h 8
—GE} +
W=/ =/ J e v
E}f =
B50—100mm B 150 — 200 mm B 300 mm B 350 — 400 mm
H 72 mm H 75 mm H 88 mm H 102 mm
M Ausleger Mittelschwer 1500 N
| B+26 | - F‘_O,{
\ ‘ -—i 16 x 11
N &
wI (32} |
. 8
o i
38x7
M Ausleger Schwer 3000 N
45 Type | A
s e S
[ T 7 (}I‘ 8,5 100 93
(e} —_
Too =1 Eg 18,5 ’ 90%@13“20 200 | 103
o o] A+ 18x20 Aﬂ?l—{) 300 | 111
o L . l 0 400 121
B 100 - 300 mm B 700 mm 500 | 128
600 | 138
45 7 146
00
32x7

507

B 400 - 600 mm




Tragsystem Ausleger & Hangestiele

MaBzeichnungen

VAN GEEL

B Wandeinhingebiigel 500 N

@126

LIQQ

B-11.5

M wandbiigel

i e

60 x 7/ /A5 X 7 (2 %)

11 x40

Breite Hohe Max.Bel.
250 mm 120 mm 6000 N
300 mm 120 mm 6150 N
350 mm 120 mm 6300 N
400 mm 120 mm 6500 N
450 mm 162 mm 6700 N
500 mm 162 mm 6900 N
a [ 550 mm 162mm | 7100N
50 5 x; 600 mm 162 mm 7300 N
650 mm 162 mm 7500 N
50 o 700 mm 162 mm 7700 N
12,5x 20
R 750 mm 210 mm 7900 N
25 | 18 850mm | 210mm | 8100 N
g i O 0 900mm | 210mm | 8300 N
0 950mm | 210mm | 8500 N
1050 mm 210 mm 8800 N
250 - 400 450 - 700 750 - 1050
L Breite 250 bis 1050 mm .
120
20
e PO

[ \]

8 60 80 | 80

(Bei Breite 250 entfallt Langloch)

M Hiangestiel U50 Mittelschwer

150

50

(:CJDCDCD@:)Q O
L+6

53

109

13x22

U50 Profil: 56 x 38,5 mm

M Hingestiel U55 Mittelschwer

N——

11 x40

o e Y e

50

L+3

COCOfEDcd

13x22

48

d“o”o

109

150

U55 Profil: 56 x 38,5 mm

M Hiangestiel U60 Schwer

|

ci:ci::u:)c:
<
L+6

40 x 11

SG&

Y

14 x40 14 x 28

& ] =]

==}

U60 Profil: 60 x 40 mm

GESAMTKATALOG |L1legrand
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Tragsystem Ausleger & Hangestiele

MaBzeichnungen

M Profil U60 Schwer

FAEEE

40 x 11

50
i

M Deckenbiigel U60/R21S

109

13 x 22

200
; ;
= = = = )
25x13 25x13 S

B Profilverbinder U60 Profil
af

200

DDDDDDDDE
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M Hiangestiel 1-80 Extra Schwer

——

14 x 40

100
L

70 x 24 LF

135
200

M Ausleger Schwer fiir Profil I-80

1

M Wand-/Boden-/Deckenbiigel I-80

165

Mx 11—

165

Breite Hohe Max.Bel.
250 mm 120 mm 6000 N
300 mm 120 mm 6150 N
350 mm 120 mm 6300 N
400 mm 120 mm 6500 N
450 mm 162 mm 6700 N
500 mm 162 mm 6900 N
550 mm 162 mm 7100 N
600 mm 162 mm 7300 N
650 mm 162 mm 7500 N
700 mm 162 mm 7700 N
750 mm 210 mm 7900 N
850 mm 210 mm 8100 N
900 mm 210 mm 8300 N
950 mm 210 mm 8500 N
1050 mm | 210 mm 8800 N




Tragsystem Ausleger & Hangestiele

MaBzeichnungen

VAN GEEL

M Verstellbare Kopfplatte 1-80

i
| \
i
/AN
AMay. 30 | ma\/\.30 \
7

M Verstellbare Kopfplatte Quer I-80

255

M Querverbindungsstiick I1-80

o]l oJg]

100

174

M stielverbinder 1-80

200

CLICENGLIC!

M Adapter 1-80

GESAMTKATALOG |L1legrand
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Profilschienen
Fur flexible Installation und Unter-
stUtzung von Rinnen und Leitern

Das komplette Programm an Montagematerialien ist universell anwendbar sowie
einfach und schnell zu montieren, ohne Schweif3en oder Bohren.
Die Produkte sind einfach demontierbar und somit auch wiederverwendbar.

FLEXIBLE INSTALLATION UND AUFHANGUNG

VON KABELTRAGSYSTEMEN BELASTBARE TRAGEKONSTRUKTIONEN
OHNE BOHREN UND SCHWEISSEN

EINFACH DEMONTIERBAR
UND WIEDERVERWENDBAR

STANDARD
IN 3000 MM LANGE
KOMPLETTES PROGRAMM AN PROFIL-
SCHIENEN UND BEFESTIGUNGSBUGELN
ZUKUNFTIGE ANPASSUNGEN UND ER-
WEITERUNGEN SIND IMMER MOGLICH
MERKMALE
Fir eine flexible Installation und Auf- Mit Hilfe dieser Materialien ist es Dieses Programm ist lieferbar in
hangung von Kabeltragsystemen in maglich, eine hochst tragfahige Trage- | Sendzimirverzinkung, Tauchfeuer-
diversen Anwendungen bietet Legrand | konstruktion zu realisieren, ohne zu verzinkung, V4A oder Aluminium.
ein komplettes Paket an Profilen und bohren oder zu schweif3en.

Befestigungsbiigeln.
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. SEND| [ TVZ
V4A
Kreuztabelle Profile Qo | & [Pa
Profile 41 x 21,41 x41 & 41 x82 mm
SEND TVZ
V4A
Material- Q0O QES} E —
. starke
C-Profil (mm) 3000 mm 6000 mm 3000 mm 6000 mm 3000 mm 3000 mm 6000 mm
gelocht 1,5 342180 = 342183 = = 342184 =
S
£
N gelocht 2,0 343230 - 343233 - 343238 | 343234 -
X
3
gelocht 2,5 343240 = 343243 = = 343244 =
gelocht 1,5 343740 - 343743 - - 343744 -
£
£
s gelocht 2,0 343750 = 343753 = 343758 | 343754 =
x
3
gelocht 2,5 345200 345260 | 345203 | 345263 - 345204 | 345264
£
£
& gelocht 2,5 342010 = 342013 = = 342014 =
X
3
C-Profil, 41 x 21 mm C-Profil, 41 x 41 mm C-Profil, 41 x 82 mm
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Profilschienen

Zubehor

B C-PROFIL 41 x21/41 x 41

ECL41/21 ECL41/41 EQ135° PL2T
\ =
(Y ﬁ//
> |
\% “
PL3T PLAT EQ2T EQ3T

ZEDA41/41

ZED41D/41

)

N

QQ
, ‘

OM41/41S

OM41/41H

-
=
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€ ©2) E41RCM12
&) (R21S)

&~ E41RCM12
| (R#15)

VHM 2
12x 25 x




VAN GEEL

Profilschienen
Zubehor
21 x 41 ungelocht, 2,5 mm SC2003M | SC2003MG SC2003MS
= | 21 x 41 gelocht, 2,5 mm SC2033M | SC2033MG SC2033MS
% %é; % g 41 x 41 ungelocht, 2,5 mm SC4003M | SC4003MG SC4003MS
21 x4 4 x4 41 x 41 gelocht, 2,5 mm CM595520 | CM595523 CM595524
E41M6 PN060 PN060G PN060S
E41M8 PN080 PN080G PN080S
\4 E41M10 PN100 PN100G PN100S
E41M E41M12 PN120 PN120G PN120S
E41RCM6 PN062 PN062G PN062S
E41RCM8 PN082 PN082G PN082S
E41RCM10 PN102 PN102G PN102S
E41RCM12 PN122 PN122G PN122S
E41RLM6 PN061 PN061G PN061S
E41RLM8 PN081 PN081G PN081S
E41RLM10 PN101 PN101G PN101S
E41RLM E41RLM12 PN121 PN121G PN121S
ECL41/21 4x014 SB650 SB650S
ECL41/41 4xp14 CM595213 CM595214
b N lo EQ135° 2xp 14 CM595233
ECL41/21 ECL41/41  EQ135° TRAPAT | TRAPAT Ax 314 CM595313 CM595234
PLAT 1x 014 SB50612 SB50612S
~_ PL2T 2% 014 SB507 SB507S
< L o] pLaT 3x014 SB508 SB508S
PLIT PL2T PL3T PLAT | pL4T 4x014 CM595293 SB509S
<= EQ2T 2xp 14 CM595243 SB501S
= EQ3T 3x014 CM595253 SB502S
0 ¢ 0 EQ3-1T 4xp14 SB505 SB505S
EQ2T EQ3T  EQ3-1T  EQAT | EQ4T 4x014 CM595263 SB504S
EQRAT 4x014 SB703
. ZED#1/21 2x 014 CM597103 SB513S
0 N\\@ ZED41/41 3x 014 CM595323 SB511S
EQRAT ZED41/21 ZED41/41 ZEDAD/A| ZED41D/41 4xg14 SB512 SB512S
A WI3T 3x0 14 SB600 SB600S
@ % s TEAT 4%014 SB603
9] 9] AN Pvat 4x014 CM595283 CM595284
WI3T TEAT PV41  EQMP41 | EQMP41 8x o 14 CM595223
OM21/41S 3x 014 SB514 SB514S
: OM41/41S 3x014 CM595333 CM595334
OM41/41V 3x0 14 SB516 SB516S
OM21/41S OM41/41S OM41/41V OMA/41H | OM41/41H Axg14 CM596213 SB517S
F1 6xo 14 SB705 SB705S
T F2 3x014 SB704 SB704S
\ j | CLMP6 1x 014 SC856 SC856S
F1 F2 CLMP6  CLMP7 | CLMP7 SC85241 SC85241S
CLMP1 950 CM559023 SC853S
% CLMP4 950 SC855 SC855S
% ﬁ @ CLMP2 570 CM559013 CM559014
CLMP1  CLMP4  CLMP2  CLMP3 | cLMP3 380 CM559073 SC850S
i CLMP5 SC851 SC851S
END21/41 348576
Qﬂ m m @ END41/41 348577
CLMP5 END21/41 END41/41 DECKEL41| DECKEL41 SC952
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ELVZ TVZ

Befestigungsmaterialien Z %
Elektrolytisch verzinkt & Tauchfeuerverzinkt
Verp. Best\Nr. Befestigungsmaterial Verp. BestNr. Befestigungsmaterial
i T €
100 8313000 Gleitmutter M5 g 100 8069907 Sechskantmutter M8 .,@)1
: 100 8069906 Sechskantmutter M10 L]
100 8200100 Sperrzahnschraube M6 x 10
(Drehmoment 4 Nm) 100 8069910 Beilagscheibe M8
Abmessungen: 8,4 x 25 x 2 mm

100 8019901 Sperrzahnschraube M8 x 16
(Drehmoment 4 Nm) 100 8069946 Beilagscheibe M10
Abmessungen: 10,5 x 21 x 2 mm

100 8200200 Sperrzahnmutter M6

i

100 8019902 Sperrzahnmutter M8 &Y 100 8069903 Sechskantschraube M8 x 20
100 8069904 Sechskantschraube M8 x 35 g
100 8313030 Beilagscheibe M8 =
Abmessungen: 8,4 x 25 x 2 mm 100 8069945 Flachrundschraube M8 x 20
100 8200402 Beilagscheibe M10 100 8069935 Flachrundschraube M10 x 25
Abmessungen: 10,5 x 21 x 2 mm
100 8200302 Sechskantmutter M8 i.@‘ Gewindestaﬁnge
100 8200300 Sechskantmutter M10 Lange Max. Belastung
25 8264000 M10 1000 mm 5800 N
100 8313020 Sechskantschraube M8 x 25

Befestigungsset M6

100 616005 Flachrundschraube M6 x 12 +
Beilagscheibe M6 + Mutter M6
Befestigungsset M8

100 616007 Flachrundschraube M8 x 20 +
Beilagscheibe M8 + Mutter M8

100 8313070 Flachrundschraube M8 x 35
100 8713071 Flachrundschraube M8 x 16
100 8313080 Flachrundschraube M8 x 50

= ()

Hammerkopfschraube .
0 B 20 100 616010 Elef?tlg;nghsseth:\%O 25
Befestigungsset M6 D) achrundschraube x 25 +
100 8191000 Flachrundschraube M6 x 16 + 5 Beilagscheibe M10 + Mutter M10
Beilagscheibe M6 + Mutter M6 [-:‘.L;';

100 8313013 Profilmutter M8

ig

Gewindestange

Lange

1 CM801701 M6 1000 mm

1 8234008 M8 1000 mm

1 8234000 M10 1000 mm

2 8234100 M10 2000 mm

3 8234200 M10 3000 mm

100 8234508 Gewindemuffe M8 x 24

Maximale Belastung 3000 N
100 8234500 Gewindemuffe M10 x 30 ﬁ

Maximale Belastung 5800 N
100 56600054 Gewindemuffe M12 x 36
Maximale Belastung 1200 N

ey Kontaktanker
~  Bolzenanker FBN II  —

Einsatzbereich: ungerissener Beton
Feuerwiderstandsklasse: R120

Type kN Verankerungstiefe

50 6940662 FBN Il 8/5 6,1 40 mm

50 6940664 FBN I 8/10 6,1 40 mm

50 6940827 FBN Il 10/10 8,5 50 mm
Bolzenanker FAZ 11 o sl )

Einsatzbereich: ungerissener Beton
Feuerwiderstandsklasse: R120

Type kN Verankerungstiefe
50 6994871 FAZ 11 8/10 2,4 45 mm
25 6994983 FAZ I 10/30 4,3 60 mm
20 6994984 FAZ 11 10/50 4,3 60 mm
20 6994985 FAZ Il 10/80 4,3 60 mm
20 6995421 FAZ 11 12/30 7,6 70 mm
20 6995446 FAZ 11 12/50 7,6 70 mm
20 6995454 FAZ 11 12/80 7,6 70 mm
10 6995864 FAZ Il 16/50 13,4 85 mm
10 6995865 FAZ Il 16/100 13,4 85 mm
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Kreuztabelle Installationsrohre GKR-1

Aluminium, Sendzimir, V2A

) i ";l‘ # A
ohne Muffe Messing/Nickel Messing/Nickel

Stahlrohr IEC 16 387850 386391 387870 382561 387070 387080 382851
/ IEC 20 387851 386392 387871 382562 387071 387081 382852
IEC 25 387852 386393 387872 382563 387072 387082 382853

IEC 32 387853 386394 387873 382564 387073 387083 382854

IEC 40 387854 386395 387874 382565 387074 387084 382855

IEC 50 387855 386396 387875 382566 387075 387085 382856

IEC 63 387856 386398 - 382567 - - 382857

. . f‘;‘ < N
s o 0 W e
ohne Muffe |Messing/Nickel Messing/Nickel

Stahlrohr IEC 16 387750 386691 387870 382561 387070 387090
/ IEC 20 387751 386692 387871 382562 387071 387091
IEC 25 387752 386693 387872 382563 387072 387092
IEC 32 387753 386694 387873 382564 387073 387093
IEC 40 387754 386695 387874 382565 387074 387094
IEC 50 387755 386696 387875 382566 387075 387095

IEC 63 387756 - - 382567 - -
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BRANDABSCHOTTUNGS MODUL

EZ-PATH®

BAULICHER BRANDSCHUTZ MUSS
KONTINUIERLICH GEWAHRLEISTET WERDEN

Baulicher Brandschutz muss der Entstehung oder Ausbreitung eines Brandes durch Feuer oder Rauch
entgegenwirken. Im Brandfall die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten
ermdglichen. Brandabschottungen missen den Brandschutz der Wande und Boden sicherstellen.

Die Unterteilung des Geb&udes ist notwendig, um die sichere Evakuierung von Personen und den
Schutz von Eigentum zu gewahrleisten. Die standige Weiterentwicklung von Elektroinstallationen,
Telekommunikations- und Datennetzen erfordert eine Brandschutzlésung, die speziell fir Anderungen
in der Kabelfiihrung entwickelt wurde und sich automatisch an die neue Situation anpasst. Nur so ist zu
gewihrleisten das nach Anderungen an der Verkabelung ein dauerhafter Brandschutz besteht..

e

ANWENDUNGSBEREICHE

Das von Legrand vertriebene EZ-Path®-System
gewahrleistet Flexibilitdt und Rentabilitat fir Gebaude,
die Brandschutzanforderungen erfillen missen.
Diese Gebaude umfassen Rechenzentren, Pflege- und
Krankenhauser, Produktionsanlagen und gewerbliche
Gebaude, Hotels, Universitaten und Flughafen..

EZ-PATH® SICHERT DEN
BAULICHEN BRANDSCHUTZ
BEI BRAND

Auch nach Anderungen an der Verkabelung wird

mit EZ-Path der bauliche Brandschutz kontinuierlich
aufrechterhalten. Die Selbstjustierende Intumeszenz
Einlagen passen sich automatisch an de neue
Belegungssituation an. EZ-Path ist weiterhin zertifiziert,
ohne das Instandsetzungsarbeiten am Kabelabschott
notwendig sind.

NACHRUSTBAR UBER
BESTEHENDE KABEL

852 | Lllegrand| GESAMTKATALOG
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FEUERWIDERSTANDSKLASSE
e Feuerwiderstand: Integritat E

e Warmeisolierung: Isolierung |

KLASSIFIZIERUNG VON EZ-PATH®

Feuerwiderstand (E)
+ Warmeisolierung (1)

Feuerwiderstand (E)

EI 120
(120 Minuten)

E 240
(240 Minuten)

Klassifizierung nach dem Standard EN13501-2

EZ-PATH® ist eine eingetragene
Marke und wird produziert von
Specified Technologies Inc.

GESAMTKATALOG |L1legrand|
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EZ-Path® Brandschott Serie 33

Auswahldiagramm

(E Zertifizierung

ETA 18 /0412

Feuerwiderstand: EN 1366-3
Klassifizierung: EN 13501-2

Alle EZ-Path Systeme sind zertifiziert von Leer bis 100 %-iger Befullung mit Kabel

Flansch (mm) Wandoffnung (mm) | @ Kabel
Best.Nr. Flansch (H x B oder ) EZ-Path System (H x B oder @) (mm)
1x CM250018 1x | |06t @102
(1 x EZD33T) P - - = oder
(verfugt) & 90 x 90 (+/= 5 mm)
<21
2 x CM250018 2x
(2 x EZD33T) — - - = 170 x 90 (+/— 5 mm)
(verfugt) &
1 x CM250018 DIEL ; 0 =<21
+ CM250240 1x. @140 = ) B ey
(1 x EZD33T ey @ 78x 78
+ EZP133CWT) e ) <50
2 x CM250018 2x @=<21
+ EZP233WT) ~ @ <50
3 x CM250018 3x @ <21
+ EZP333WT) = <50
4 x CM250018 4x @ <21
At = 407x 109 |= 305 x 81
+ EZP433WT) = 3 <50
7 x CM250018 7x @ =21
?72"'5225&3?? e 610x 109 |= 540 x 81
+ EZP733WT) s @ <50
1 x CM250018 1x
+ CM250220 P =
(1 x EZD33T =2 @ 140 = @102 <21
+ EZP133KT) =
Zubehor fiir Brandschott 33
Erweiterung | CM250078 (EZD33E) @ Lange: 152 mm fur Brandschott CM250018 (EZD33T)
EZ-Path® Durchfiihrungshiilse RFG2
Auswahldiagramm
Flansch (mm) Wandoffnung (mm) | @ Kabel
Best.Nr. Flansch (H x B oder ) EZ-Path System (H x B oder @) (mm)
1x
1 x CM350705 s - = = - @25 @ <14

#

Datenblatter fur Installation, Anwendung und
Brandschutz finden Sie unter

www.legrand.at oder www.legrand.de

HINWEIS: Weitere Informationen zur Feuerwiderstandsklasse finden Sie in der ETA 18/0412.
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Feuerwiderstandsklasse

Trockenbau-Standerwand

Beton- oder Ziegelmauer

Beton-Decke

=100 mm =122 mm =122 mm =150 mm =150 mm
n 1 : ST
u u Lty
| | = =
1] n ‘ ‘ ‘
i [ \
- - - - EI90/E120 -
EI60/E120) El120 EI60/E120) ElI120 EI120 / E240@ =
= = = = EIB0 / E240@ =
- EI120 - ElI120 EI120 / E240® =
- - - - EI60 / E240@ -
- EI120 - ElI120 EI120 / E240® =
- - - - EI60 / E240@ -
- EI120 - EI120 El120/E240@ =
- = - = EI60 / E240@ =
- EI120 - El120 EI120 / E2401® =
- — - — EIG0 / E240@ =
- - - - - EI120 / E240
Feuerwiderstandsklasse
Trockenbau-Standerwand Beton- oder Ziegelmauer Beton-Decke
=100 mm =122 mm =122 mm =150 mm =150 mm
n 1 : ST
u u el Tty
u u a <
1] 0 ‘ ‘ ‘
i [ \
EI120 EI120 EI120 EI120 EI120 -

(

1
2

Wenn der Hohlraum nicht mit Mortel gefullt ist, ist die Integritat des Systems E120.

(1) Mindestens 100 mm dicke Wand, Hohlraum gefullt mit mindestens 45 kg/m? Steinwolle, nur fir kreisformige Offnungen geeignet.
) Wenn der Hohlraum mit normalem Baumortel gefullt ist, ist die Integritat des Systems E240.
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EZ-Path® Brandschott 44+

Auswahldiagramm

(E Zertifizierung
Feuerwiderstand: EN 1366-3
Klassifizierung: EN 13501-2
ETA 18 /0412

Alle EZ-Path Systeme sind zertifiziert von Leer bis 100 %-iger Befullung mit Kabel

CM250058 (EZD44T)

Flansch (mm) L Wandoffnung (mm) @ Kabel
Best.Nr. Flansch (H x B oder @) EZ-System (H x B oder @) (mm)
1Bt @ 152 - @ 155
1 x CM250058 ¢ A oder
(1 x EZD44T) — |+ - - = = @ Breite=138 (+/-= 16 mm)| @ =21
(mit Mortel verfugt) e — Hohe=143 (+/- 12 mm)
max. 154 x 155
2 x CM250058 2x Breite =240 (+/— 16 mm)
(2 x EZD44T) |+ - - = Hohe =143 (+/= 12 mm)
(mit Mortel verfugt) == max. 256 x 155
3 x CM250058 3x Breite =342 (+/~ 16 mm)
(3 x EZD44T) |+ - - = Hohe =143 (+/— 12 mm)
(mit Mortel verfugt) ) max. 358 x 155
— - @ =21
4 x CM250058 ax | |[[IEt Breite =444 (+/- 16 mm)
(4 x EZD44T) |+ - = = Hohe =143 (+/= 12 mm)
(mit Mortel verfugt) A max. 460 x 155
5 x CM250058 5x Breite =546 (+/— 16 mm)
(5 x EZD44T) |+ - - = Hohe =143 (+/- 12 mm)
(mit Mortel verfugt) | [ max. 562 x 155
1 x CM250058 + CM350700 1x\‘ . 178 x 191 |= 152 - 155 3 <21
(1 x EZD44T + EZP144WE) | 5. . B oder 105 x 118 =
+ CM350701 |+ 178 x191 |= oder 105 x 118 <21
(1 x EZD44T + EZP144RSE) | g =
1 x CM250058 1x ~ M @ 152 - 3 155
+ CM250230 - ) 178x237 |= 2152-01%5 @ <80
(1 x EZD44T + EZP144WT) ’
1x CM250058
+ CM350702 18233 11k
(1 x EZD44T + EZP544WE)
2 x CM250058
+ CM350702 206 x 118
(2 x EZD44T + EZP544WE)
3 x CM250058
+ CM350702 610x 196 |= 309 x 118 J=<21
(3 x EZD44T + EZP544WE)
4 x CM250058
+ CM350702 + 412x 118
(4 x EZD44T + EZP544WE)
5x CM250058
+ CM350702 + 515 x 118
(5 x EZD44T + EZP544WE)
1 bis zu 5 x CM250058
+ CM350702 1 bis
(1 bis zu 5 x EZD44T N By
+ EZP544WE) P 610x 196 |= max. 568 x 800 J=21
Rockwool FirePro® = =) -~ T
beschichtete l ‘ ~ 7
Feuerschutzmatte i
|
Zubehor fiir Brandschott 44+
Erweiterung | CM250178 (EZD44ES) @ Lange: 152 mm fur Brandschott CM250058 (EZD44T)
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Feuerwiderstandsklasse

Trockenbau-Standerwand Beton- oder Ziegelmauer Beton-Decke
= 100 mm =122 mm =100 mm =122 mm =150 mm =150 mm
1“1 11 K R Kl ',
u u Lty
| | “ =
1 N [ [ [
U [ \
- = EI90 / E240@ EI90 / E240® EI120 / E240®) =
- = EI90 / E240@ EI90 / E240@ EI90 / E240@ =
EI90 / E120® EI90 / E120®@ EI90 / E120@4 EI90 / E120@4 El120@ 34 —
EI90 / E120® EI90 / E120® EI90 / E120@4 EI90 / E120@ 4 El120@ 34 =
- E1120" - El120* EI120/E180"° -
El120@ El120@ El120@4 El120@ 4 El120@4 =
EI90/E120 EI90 / E120 EI90/E120 EI90/E120 EI90/E120 -

HINWEIS: Weitere Informationen zur Feuerwiderstandsklasse finden Sie in der ETA 18/0412.

1) Hohlraum gefullt mit min. 45 kg/m3 Steinwolle nur fur kreisformige @-Offnung

) PVC-Schlauche mit @ 16,6 mm in EZ Path® mit Kabeln mit AuRendurchmesser < @ 21 installiert werden.

) Fur Telekommunikationskabel < @ 21, Feuerbestandigkeit ist EI120
Fur alle Mantelleitungen < @ 21, Feuerbestandigkeit ist E190 / E120

) Wenn der Hohlraum mit normalem Baumortel gefullt ist, ist die Integritat des Systems E240 fur alle Mantelleitungen < @ 21

) Erfordert Kabelrinne mit Kabelrinnenabdeckung und aufschaumender Brandschutzmatte, die auf beiden Seiten der Wand installiert werden muss.
Fur alle ummantelten Kabel mit <@ 21 und < & 80
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EZ-Path® Brandschott 44+

Auswahldiagramm

(E Zertifizierung
Feuerwiederstand: EN 1366-3
Klassifizierung: EN 13501-2
ETA 18 /0412

Alle EZ-Path Systeme sind zertifiziert von Leer bis 100 %-iger Befullung mit Kabel

CM250058 (EZD44T)

Best.Nr. Flansch

Flansch (mm)
(H x B oder @)

EZ-System

Wandéffnung (mm)
(H x B oder @)

@ Kabel
(mm)

1x CM250058 1x
+ CM250250 A+
(1 x EZD44T+ EZP544WT) | | «

2x CM250058
+ CM250250
(2 x EZD44T+ EZP544WT)

3 x CM250058
+ CM250250
(3 x EZD44T+ EZP544WT)

4 x CM250058 P
+ CM250250 i .|
(4 x EZD44T+ EZP544WT) | -

5x CM250058
+ CM250250 T |+
(5 x EZD44T+ EZP544WT) | ‘4

610 x 272

105 x 120

206 x 120

309 x 120

412 x120

515 x 120

1 x CM250058 1x

56 mm

@152 - @ 155

1 x CM250058
+ CM250260
(1 x EZD44T + EZG144T)

7 o
+ CM350703 , + T l ;
(1 x EZD44T+ EZP144MBE) | || 27
1x IE
"I

274 x 264

@152

<21

<50

@ <80

+ CM350704

2 x CM250058 2f;(> DIt
(2 x EZD4AT + EZP544MBE)| ||

+ CM350704

3x CM250058 ha
(3 x EZD44T + EZP544MBE) T

+ CM350704

4 x CM250058
(4 x EZD44T + EZP544MBE) gﬁ

5 x CM250058 e
+ CM350704 e
(5 x EZD44T + EZP544MBE)

56 mm

216 x 144 (+/— 8 mm)
max. 224 x 152

330 x 144 (+/- 8 mm)
max. 338 x 152

440 x 144 (+/— 8 mm)
max. 448 x 152

542 x 144 (+/— 8 mm)
max. 550 x 152

<21

1 bis zu 5 x CM250058 1 bi
+ CM350704 zu 5
(1 bis zu 5 x EZD44T "N
+ EZP544MBE) ”%
Rockwool FirePro® Ablative

beschichtete Feuerschutzmatte
und FirePro® Steinwolle

x 0

56 mm

max. 550 x 320

4 x CM250058 4x
+ CM250370 iy
(4 x EZD44T H
+ EZGA444T)

+

568 x 210

445 x 155
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Feuerwiderstandsklasse

Trockenbau-Standerwand

Beton- oder Ziegelmauer

Beton-Decke

=100 mm =122 mm =122 mm =150 mm =150 mm
i 1 -
N 0 o
1 11 B h
! i A s
U 11 I ‘
- El120" El120"9 El120/E180™" =

EI120®

El180("

EI120 /E180"

EI190 / E180™

EI120@

EI120

El1800

EI120/E180"

HINWEIS: Weitere Informationen zur Feuerwiderstandsklasse finden Sie in der ETA 18/0412.

(1) Erfordert Kabelrinne mit Kabelrinnenabdeckung und aufschaumender Brandschutzmatte, die auf beiden Seiten der Wand installiert werden muss.
PVC-Schlauche mit einem Durchmesser von 16,6 mm kénnen in EZ Path® mit Kabeln <@ 21 mm verlegt werden.
Fur Telekommunikationskabel @ 21 mm, Feuerbestandigkeit ist EI120. Fur alle Mantelleitungen <@ 21 mm, Feuerbestandigkeit ist E190 / E120
Wenn der Hohlraum mit normalem Baumortel geftllt ist, ist die Integritat des Systems E240 fur alle Mantelleitungen mit < @ 21 mm.

(2)
(3)
(4)

GESAMTKATALOG
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UNTERFLURSYSTEME
EINE GESTALTUNG, DIE IHREN

ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT

Unterflur-Systeme, ob als bodenbiindige Version (mit Markierrand) oder als Standard-
version (mit Teppichrand), passen sich nahtlos jedem Bodenaufbau

an (Estrichbdden wie auch Doppelbdden). Sie konnen in jede Art von

FuBbodenbelag integriert werden. Mit ihrer attraktiven Form und Ausfihrung

sind sie ideal fur unterschiedlichste Konfigurationen in punkto Verbindungsan-
forderungen und der Anzahl von Steckdosen.

NAHTLOS IN JEDE UMGEBUNG
INTEGRIERBAR, SIND SIE EBENSO
BEQUEM UND PRAKTISCH WIE
MOGLICHST NAHE AM NUTZER.

Asthetische Anmutung: zahlreiche Umsetzungsmaglichkeiten

Es gibt drei Arten von Unterflur-Universaldosen: Die Teppichrand-Version, die Markierrand-Version und die runde
Version. Abhangig von der Auswahl der Art, bieten sich als weiteres Gestaltungselement bis zu drei Ausfihrungen an:
Kunststoff, Edelstahl oder Messing. So finden Sie die passende Gestaltung fiir jeden Bodenbelag, um den gewlinschten
Gesamteindruck zu erzielen.

860

VERSIONEN

AUSFUHRUNGEN

\
.‘tﬁh

Teppichrand-Version @ Markierrand-Version Runde Version @

- >

Kunststoff @ Edelstahl Messing
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Zahlreiche Konfigurationsmoglichkeiten
Unterflur-Systeme gibt es in drei Gehausegrof3en und fir zwei
Montageausrichtungen. Die Auswahl hangt ab von der Anzahl der
erforderlichen Steckdosen, der vorgesehenen Nutzung und der
verfligbaren Einbauhohe im Boden: 6, 9 oder 12 Steckdosen in der
horizontalen bzw. 4, 6 oder 8 Steckdosen in der vertikalen Position.

Schalter-

programm
horizontal
eingebaut,

——
héhenverstellbar f'\g =

Schalter-
programm
vertikal eingebaut

Kompatibilitat

Kompatibel mit den Einsatzen des Schalterprogramms Mosaic™.
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SCHNELLE UND EINFACHE
INSTALLATION

Teppichrand-Version Markierrand-Version

Bodenbefesti-
gungslaschen
1) Befestigung 2) Geratebecher 3) Justierbare Fiife
Leicht erkennbare, Schnell eingefiigt und entfernt, Sie erlauben die schnelle Regulierung
werkzeuglose so wird die Verdrahtung von der Universaldose - in der Hohe.
Klick-Befestigung. Steckdosen einfacher.
4) Zubehor fir elektrische Isolierung (Doppelbdden) 5) Gerdterahmen
Wird in der standard- und der bodenbiindigen Version genutzt, Verflgbar fir Teppichrand- und Markierrand-
um Verdrahtung zu isolieren. Version
Estrichboden: Anpassungsfahige Universaldosen
e »_‘J"\
o \ RS
\. ]
Selbstregulierende Universaldose Justierbare Universaldosen Dank dieser speziellen Adapter ist die
Die ideale Losung fur Estriche in Fir Estrichboden von 55 bis 150 mm Universaldose fiur die Verwendung
den Hohen von 65 bis 90 mm. (oder erhohbar mit Erweiterungszubehor von Teppichrand-, Markierrand-
Es ist keine Anpassung erforder- bis 250 mm]. Die Hohe ist regulierbar Gerateboxen und runden Bodendosen
lich, wenn der Estrich auf die durch das Zusammendriicken der bestens geeignet.
erforderliche Héhe gegossen wird. entfernbaren, hochverdichteten
Schaumstoffblocke.
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PERFEKTE UMSETZUNG UND
OPTIMAL, LEICHTER

Komfortabel und sicher

Sichere Metall-Deckeleinlage
Kabelausgange

Flexibler

Kunststoffausgang Erhaltlich in

Edelstahl- oder
Messingausfiihrung,
fur eine schone
Oberflache und
zusatzliche Festigkeit.

Starrer
Metallausgang

Die Kabel werden durch Einfach zu offnen

Flhrungen innerhalb des Ergonomische Handhabung Schliissel- oder Schrauben-
Gehduses fixiert (fiir Teppichrand- oder Metallgriff fir zieher-Version (nur bei
Version und runde Version). bequemen Gebrauch. Kunststoff-Ausfiihrung).

Diskrete, perfekte Anpassung

— —

Teppichrand-Version — Edelstahl- Markierrand-Version - Messing- Runde Version - Kunststoffabdeckung
abdeckung abdeckung

Maximale Belastung

#:é([i‘"ﬁg?rx %rnl(sall;gs%elastung kleine Oberflache (1 cm?) grofRe Oberflache (@ 130mm)

Teppichrand Kunststoff 1500 N 3000 N
Teppichrand Metall 1500 N 5000 N
Markierrand Metall 2500 N 5000 N
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Systembeschreibung Unterflur

H =55-150 mm"

088080 088086"

Universal Estrichdose = Héhenerweiterung
H =150-250 mm"

8V/12H? MODULE RECHTECKIG KLEIN

Basisdeckel rechteckig klein

\4

088081

Unterflurkanale Seite 888

GERATEBOX

HORIZONTAL

TEPPICHRAND

VERTIKAL

-

Estrichdose
H=65-90 mm

088090

\4

12V/18H? MODULE RECHTECKIG

Basisdeckel rechteckig

\i

088082

\4

Estrichdose
H=65-90 mm

088091

16V/24H» MODULE QUADRATISCH

Basisdeckel quadratisch

\4

088083

\4

Estrichdose
H=65-90 mm

088092

\/

12V/20H? MODULE RUND

Basisdeckel rund

\i

088089

\/

088020
MAKIERRAND
Hoéhen-
erweiterung =
i 088142: =
088120 110-250 mm 088123
TEPPICHRAND
' Fﬁ._ = ﬂ
088021 088024
MAKIERRAND
Hoéhen-
erweiterung
- 088142: ———
088121 110-250 mm 088124
TEPPICHRAND
o “
088022 " 088025
MAKIERRAND
Hoéhen-
erweiterung
- 088142: oy
088122 110-250 mm 088125

BODENDOSE RUND

TEPPICHRAND

—

|

2) H = Gerateeinbau horizontal, V = Gerateeinbau vertikal

864 | Lllegrand| GESAMTKATALOG

\i

088126

é 088127




Systembeschreibung Unterflur
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DECKEL / DECKELEINLAGE

DECKEL / DECKELEINLAGE

Deckeleinlage:

Teppichrand:max. 8 mm
Makierrand: max. 15 mm

DECKEL / DECKELEINLAGE

Trockener Estrich  FlieRestrich

55 mm min.

H = 95 mm min.
80 mm max.

80 mm max.

_ 80 mm min.
150 mm max. 125 mm max.

Trockener Estrich  FlieBestrich

80 mm min.

KUNSTSTOFF EDELSTAHL
—>|
EDELSTAHL
088000 088015 088003 088045
..F—‘I..
—— N
088103 088145
EDELSTAHL
088001 088016 088004 088046
—
—— \',.--"'-
088104 088146
EDELSTAHL
088002 088017 088005 088047
—
_— \--...-."'
088105 088147
1)  1x088080 1 x 088080

1 x 088080 + 1 x 088086
+1x 088088

MESSING
@ "
088006 088048

—— \-_--'-""'.
088106 088148
088007 088049
—

— \.---"".‘
088107 088149
088008 088050
.——l'h“'

- e
088108 088150

1 x 088080 + 1 x 088086
+2x 088088

Trockener Estrich  FlieBestrich

_ 110 mm min.
210 mm max.

110 mm min.
170 mm max.

Trockener Estrich  FlieBestrich

_150 mm min. 150 mm min.
250 mm max. 250 mm max.
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Systembeschreibung Edelstahl Unterflur IP 30/54/66 Deckelsatz

Universal Estrichdose
H =55-150 mm"

=

088080

Héhenerweiterung
H =150-250 mm"

|||| =

088086" 088088"

24H MODULE QUADRATISCH

\4

Basisdeckel fiir IP 30/54/66 Deckelsatz

8499151

=

Unterflurkanile Seite 864

DECKELSATZ

MAKIERRAND

Y

Blind Deckelsatz IP 54
Deckeleinlage 24 mm

866 | Lllegrand| GESAMTKATALOG

Deckelsatz IP 66 IP 66
Deckeleinlage 24 mm

\4

8462212

Deckelsatz IP 30
Deckeleinlage 24 mm

\4

8
845222




Systembeschreibung Edelstahl Unterflur IP 30/54/66 Deckelsatz

L1legrand

GERATEBECHER

=

8455032 8455002

ZUBEHOR

1)

Y

Montagerahmen fir Datendosen

= B

VG001-S1 VG001-S2

Trockener Estrich  FlieRestrich
H = 95 mm min.

1 x 088080

55 mm min.
80 mm max.

80 mm max.

\d

1 x 088080

Trockener Estrich  FlieBestrich

_ 80 mm min.
150 mm max. 125 mm max.

Zugentlastung 1 Modul

8455006

Mosaic Schuko 45° R9003

077245 1-fach
278252 2-fach
278253L 3-fach

ﬁ Mosaic Blindmodul

077070 1 Modul
277071L 2 Module

% Mosaic Datendose

076576 MSC CAT6A STP 2 Module
076573 MSC CAT6A STP 1 Modul

80 mm min. _ 110 mm min.

210 mm max.

1 x 088080 + 1 x 088086
+1x 088088

Trockener Estrich  FlieBestrich

1 x 088080 + 1 x 088086
+2x 088088

Trockener Estrich  FlieBestrich

_150 mm min. 150 mm min.
250 mm max. 250 mm max.
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Deckelsatz

mit Teppichrand fiir Doppelboden

Auswahldiagramm

DECKEL ABDECKUNG GERATE-
Einlage Bodenbelag < 8 mm DECKELEINLAGE BOX VERTIKAL
SCHALTER- )
PROGRAMM < " A—“_'-\
adirh KAPAZITAT | GERATEBOX X
RICHTUNG R\ /
Edelstahl Deckel
Kunststoff Deckel 088002 088005 088047 088027
Kunststoff 088000 Edelstahl 088015
12 (3 x 4) 088020 Edelstahl® | 088003 Edelstanl | 088045 -
Module Metall
Horizontal Messing® 088006 Messing 088048
Kunststoff 088001 Edelstahl 088016
' - ey 088021 Edelstahl? = 088004 | Edelstahl = 088046 -
W e =
= Metall
hﬁt’)he' Messing® 088007 Messing 088049
min. 80 mm Kunststoff 088002 Edelstahl 088017
24 (3% 8) 088022 Edelstahl 088005 Edelstahl 088047 -
Module Metall
Messing® 088008 Messing 088050
Kunststoff 088000 Edelstahl 088015
8 (2x4) 088023 Edelstahl® | 088003 Edelstanl | 088045 088026
Module Metall
Messing® 088006 Messing 088048
Vertikal
Kunststoff 088001 Edelstahl 088016
. b | 120@x0) 088024 Edelstahl” 088004 | Edelstahl = 088046 088027
i -3 Metall
- - Messing™ 088007 Messing 088049
Hohe:
min. 68 mm Kunststoff 088002 Edelstahl 088017
16 (2 x 8) 088025 Edelstahl® | 088005 Edelstanl | 088047 088028
Module Metall
Messing® 088008 Messing 088050
Kunststoff 088000 Edelstahl 088015
8/12 088039 Edelstahl) = 088003 Edelstahl 088045 -
Module Metall
Messing® 088006 Messing 088048
Geraterahmen
Kunststoff 088001 Edelstahl 088016
[ *"\‘ 12/18 088040 Edelstahl® | 088004 Edelstanl | 088046 -
1 1 Module Metall
i 3 Messing 088007 Messing 088049
Kunststoff 088002 Edelstahl 088017
16/24 088041 Edelstahl) = 088005 Edelstahl 088047 -
Module Metall
Messing® 088008 Messing 088050
MONTAGEPRINZIP
_‘_"\ = =
— B b @ \ \ @ . 0 :— et
— 2 ; o B \—’-"r " | .
Geratebox Kunststoffdeckel Metalldeckel Mosaic™ oder Arteor™
Deckelsatz horizontal
:_—. - |— — T
“5 "{’\ -\I |
= T ® ®© e ® ORI~
- ' - Y e
- — [ — 3 ) "r . |
_— Geratebox Kunststoffdeckel Metalldeckel Abdeckung Geratebox Mosaic™ oder Arteor™
Deckelsatz vertikal

868
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Deckelsatz mit Teppichrand fiir Betonboden (Estrich)

Auswahldiagramm

ESTRICHDOSEN
UNIVERSAL-ESTRICH- . DECKEL DECKEL-
ESTRICHDOSE DOSE fiir Estrichhéhe®? Einlage Bodenbelag EINLAGE
fiir Estrichhhe® (Ha l§5-150 mm <8mm (OPTIONAL)
SCHALTER- 65-90 mm 6henerweiterung
PROGRAMM |, noazirir | GERATE- bis 250 mm)
EINBAU- BOX ]
RICHTUNG . ‘:‘"\
Kunststoff Deckel Edelstahl Deckel
088091 088080 088002 088005 088047
Kunststoff 088000 |Edelstahl: 088015
128x9) | 088020 088090 ODER 088080 + 088081 Edelstahl® 088003 |Edelstahl: 088045
Metall
Horizontal Messing® : 088006 |Messing: 088048
Kunststoff 088001 |Edelstahl: 088016
- 18(3x0) | 0gg021 0880917  ODER 088080 + 088082 Edelstahl® 088004 |Edelstahl: 088046
L == oduie Metall
"ﬁ"h Messing® = 088007 |Messing: 088049
onhe:
min. 80 mm Kunststoff 088002 |Edelstahli 088017
Z,f‘/lé?éjlg) 088022 088092) ODER 088080 + 088083 Edelstahl® 088005 |Edelstahl: 088047
Metall
Messing® : 088008 |Messing : 088050
Kunststoff 088000 |Edelstahl: 088015
82xd) | o0ss023 088090 ODER 088080 + 088081 Edelstahl® 088003 |Edelstahl: 088045
Metall
Vertikal Messing® | 088006 |Messing: 088048
Kunststoff 088001 |Edelstahl: 088016
=0 12@2x6) | gggaog 088091 ODER 088080 + 088082 Edelstahl® 088004 |Edelstahl 088046
W [P 3 Module Metall
L Hoh Messing® : 088007 |Messing : 088049
onhe:
min. 68 mm Kunststoff 088002 |Edelstahl: 088017
1,3%52) 088025 088092  ODER 088080 + 088083 Edelstahl® 088005 |Edelstahl: 088047
Metall
Messing® : 088008 |Messing : 088050
Kunststoff 088000 |Edelstahl: 088015
Vo2 088039 0880900 ODER 088080 + 088081 Edelstahl® 088003 |Edelstahl: 088045
Metall
Messing® : 088006 |Messing: 088048
Geréterahmen Kunststoff 088001 |Edelstahl: 088016
" ""’\ w18 | 088040 088091  ODER 088080 + 088082 Edelstah®® 088004 |Edelstahl 088046
0 Metall
H 3 Messing® : 088007 |Messing : 088049
a
ODER Kunststoff 088002 |Edelstahl: 088017
oL 088041 0880921 088080 + 088083 Edelstahl® 088005 |Edelstahl: 088047
Metall
Messing® : 088008 |Messing : 088050

MONTAGEPRINZIP

- - "'~L,, 4
B OO @ R0

Geratebox Kunststoffdeckel Metalldeckel Estrichdose Universal Estrichdose Mosaic™ oder Arteor™
Deckelsatz horizontal
_— !
.\ \ w
—_— T ——1 = __].::"L—-* | w
Geréatebox Kunststoffdeckel Metalldeckel Estrichdose Universal Estrichdose Mosaic™ oder Arteor™

Deckelsatz vertikal

1) Verwendung von geraden Steckern nicht méglich 3) Grundkoérper aus verzinktem Stahl

2) Estrichhohen fur Fliessestrich siehe technische Informationen Seite 886 GESAMTKATALOG ‘ ll.l.l |egrand ‘ 869




L1legrand

Deckelsatz mit Markierrand fiir Doppelboden

Auswahldiagramm

DECKEL ABDECKUNG
. DECKELEINLAGE GERATEBOX
<
Einlage Bodenbelag <15 mm VERTIKAL
SCHALTER-
PROGRAMM % %
EINBAU- KAPAZITAT | GERATEBOX
RICHTUNG —
:"'——--—" o
088103 088047 088027
Edelstahl™ 088103 Edelstahl 088145
Horizontal 128x4) 088120 -
Messing® 088106 Messing 088148
! Edelstahl™ 088104 Edelstahl 088146
: a ] | S 8x8 088121 -
Tj’ - Messing® 088107 Messing 088149
. o)
minH%gefnm 2,?/| 3 x| 8) 088122 Edelstahl 088105 Edelstahl 088147 B
odule Messing® 088108 Messing 088150
8(2x4) Edelstahl™ 088103 Edelstahl 088145
Vertikal Module 088123 088026
Messing® 088106 Messing 088148
1 Edelstahl™ 088104 Edelstahl 088146
nl‘ 1202x0) | oggi24 088027
|k Messing™ 088107 Messing 088149
rd
Hohe: 16 (2 x 8) Edelstahl™ 088105 Edelstahl 088147
min. 80 mm Module 088125 088028
Messing® 088108 Messing 0881 50
8/12 Edelstahl™ 088103 Edelstahl 088145
Module 088139 -
o .
Geriterahmen Messing 088106 Messing 088148
- 19118 Edelstahl™ 088104 Edelstahl 088146
k=" Module 088140 =
‘!f\ A Messing™ 088107 Messing 088149
. ‘ Edelstahl™ 088105 Edelstahl 088147
: 16/24 088141 -
Module Messing!" 088108 Messing 088150
MONTAGEPRINZIP
Bz | —_
| 3 1 | - _\I l -
— ) T —
, — wg == — @ =, : .
R i
v'x"' = Geréatebox Metalldeckel Mosaic™ oder Arteor™
Deckelsatz horizontal
» - ===
{ — \ - =
=0 il @ @ l
Geréatebox Metalldeckel Abdeckung Geréatebox Mosaic™ oder Arteor™
Deckelsatz vertikal vertikal

1) Grundkorper aus verzinktem Stahl

870  Lllegrand| GESAMTKATALOG




Deckelsatz mit Markierrand fiir Betonboden (Estrich)

Auswahldiagramm

L1legrand

BACKBOXES
DECKEL
UNIVERSAL ; DECKEL-
ESTRICHDOSE ESTRICHDOSE Einlage Bodenbelag EINLAGE
fir Estrichh6he? fur Estrichh6he? -
SCHALTER- 65-90 mm 55—150 mm (Hohener-
PROGRAMM . GERATE- weiterung bis 250 mm)
EINBAU-  [KAPAZITAT| " gax
RICHTUNG
088091 088080 088103 088047
Horizontal 12 (3% 4) 088120 0880901 ODER 088080 -+ 083081 Edelstahl® 088103 Edelstahl| 088145
Module r ) )
Messing® 088106 Messing| 088148
ﬁ 18 (3 6) Edelstahl® 088104 Edelstahl| 088146
Module 088121 088091™ ODER 088080 + 088082
= - = 4 Messing® 088107 Messing| 088149
Edelstahl® 088105 Edelstahl| 088147
mmHgger-nm 26.6%8) | ogg122 0880927  ODER 088080 + 083083
) Messing® 088108 Messing| 088150
. Edelstahl® 088103 Edelstahl| 088145
Vertikal 82xd) | 088123 088090  ODER 088080 + 088081
o Messing® 088106 Messing| 088148
“\ 12 (2 x 6) Edelstahl® 088104 Edelstahl| 088146
\ e T Modul 088124 088091™ ODER 088080 + 088082
| m—— odule Messing® 088107  |Messing| 088149
Ao Edelstahl® 088105 Edelstahl| 088147
gone: 16.2x8) | 0gg125 08809200  ODER 088080 + 088083
Messing® 088108 Messing| 088150
8/12 Edelstahl® 088103 Edelstahl| 088145
Module 088139 088090 ODER 088080 + 088081 : :
Geriterahmen Messing® 088106 Messing| 088148
12/18 Edelstahl® 088104 Edelstahl| 088146
K 3 Module 088140 088091™ ODER 088080 + 088082
“;' b, Messing® 088107 Messing| 088149
i 16/24 Edelstahl® 088105 Edelstahl| 088147
% Module 088141 088092M ODER 088080 + 088083
Messing® 088108 Messing| 088150
MONTAGEPRINZIP
g — )" g ﬂ @ {’ 4 -T.I : _.
— "_1 \5':; =] *ﬂ I & .
‘; o Geratebox Metalldeckel Estrichdose Universal Estrichdose Mosaic™ oder Arteor™
Deckelsatz horizontal
\I . -—’:—,
e §! o —_ -
_—— l'l ﬂ I\.‘"z s - [
. A - w I 2
- ool eomn
\ t i a L= -
“; ‘ Geratebox Metalldeckel Estrichdose Universal Estrichdose Mosaic™ oder Arteor™
Deckelsatz vertikal

1) Verwendung von geraden Steckern nicht méglich
2) Estrichhohen fur Fliessestrich siehe technische Informationen Seite 886

3) Grundkérper aus verz

inktem Stahl

GESAMTKATALOG |L1legrand|
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Deckelsédtze mit Teppichrand fiir Doppelboden und Betonboden (Estrich)

088022

-

088005

5

088025 088028

088006 + 088048

Auswahldiagramm Seite 864
Datenblatter siche Website Legrand

Entspricht der Norm IEC/EN 60670-23

Verp. Best.Nr.
1 088020
1 088021
1 088022
1 088023
1 088024
1 088025
1 088081
1 088082
1 088083
1 088026
1 088027
1 088028
1 088039
1 088040
1 088041

872

Gerateboxen

Ausgestattet mit Geratebecher zum Einbau von
Mosaic oder Arteor-Schalterproramm.
Fiir Schalterprogramm horizontal eingebaut

Kann direkt in Doppelboden montiert werden

Fur Betonbdden verwenden Sie automatisch
einstellbare Estrichdose. Best.Nr. 088090/91/92
oder universal verstellbare Estrichdose Best.-Nr.
088080 und Basisdeckel Best.Nr. 088081/82/82/83

12 (3 x 4) Module

18 (3 x 6) Module

24 (3 x 8) Module

Fiir Schalterprogramm vertikal eingebaut

Fur Doppelbdden verwenden Sie die

Schutzabdeckung Best.Nr. 088026/27/28

Fur Betonbdden verwenden Sie automatisch

einstellbare Estrichdose Best.-Nr. 088090/91/92

oder universal verstellbare Estrichdose Best.-Nr.

088080 und Basisdeckel Best.Nr. 088081/82/82/83
8 (2 x 4) Module

12 (2 x 6) Module

16 (2 x 8) Module

Basisdeckel

Fiir Teppichrand- oder Markierrand Deckelsatze
Montiert an der Estrichdose Best.Nr. 088080

8/12 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088020/23/39
und 088120/23/39

12/18 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088021/24/40
und 088121/24/40

16/24 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088022/25/41
und 088122/25/41

Schutzabdeckung (Beriihrungsschutz)
Fur 8 (2 x 4) Geratebox Best.Nr 088023 / 088123
Fur 12 (2 x 6) Geratebox Best.Nr 088024 / 088124
Far 16 (2 x 8) Geratebox Best.Nr 088025 / 088125

Geraterahmen

Kann direkt im Doppelboden installiert werden.
Fur Betonbdden verwenden Sie automatisch
einstellbare Estrichdose Best.-Nr. 088090/91/92
oder universal verstellbare Estrichdose Best.-Nr.

088080 und Basisdeckel Best.-Nr. 088081/82/82/83

8/12 Module
12/18 Module
16/24 Module

Lllegrand| GESAMTKATALOG

088047

Verp.

Best.Nr.

088000
088001
088002

088003
088004
088005

088006
088007
088008

088015
088016
088017

088045
088046
088047

088048
088049
088050

088098
088099

088042
088043
088044

N

—

088083

088002

f 2

& _d

088098 088099

Deckel

Kunststoff Deckel

8/12 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088020/23/39
12/18 Module - Fur Geratebox Best.Nr. 088021/24/40
16/24 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088022/25/41
Metalldeckel mit Edelstahloberflache
Grundkorper aus verzinktem Stahl

8/12 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088020/23/39
12/18 Module - Fur Geratebox Best.Nr. 088021/24/40
16/24 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088022/25/41
Metalldeckel mit Messingoberflache
Grundkorper aus verzinktem Stahl

8/12 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088020/23/39
12/18 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088021/24/40
16/24 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088022/25/41

Deckeleinlage

Fiir Kunststoffdeckel —
8/12 Module

12/18 Module
16/24 Module

Fiir Metalldeckel —
8/12 Module

12/18 Module
16/24 Module

Fur Metalldeckel —
8/12 Module

12/18 Module
16/24 Module

Edelstahloberflache

Edelstahloberflache

Messingoberflache

Schloss fiir Kunststoff Deckel

Mit Schlussel
Ohne Schlussel

Geratebecher leer

4 Module
6 Module
8 Module

_E]

Estrichdosen

S. 875

oy

Farbe, Schloss fur Metallabdeckung und vorver-
drahtete Lésungen: bitte anfragen.
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Deckelsdtze mit Markierrand fiir Doppelboden und Betonboden (Estrich)

)

%
1\
Nk
¥
'
088122 088125 088141 088028

\* L =
'h1-\_£ “‘g = l

088142 088083 088105 + 088141 088108 + 088141 088047

Auswahldiagramm Seite 864
bj_] Datenblatter siche Website Legrand

Entspricht der Norm IEC/EN 60670-23
Besonders geeignet fur Fliesen- oder Marmorboden

Verp. BestNr. Gerateboxen Verp. BestNr. Geraterahmen
Ausgestattet mit Geratebecher zum Einbau von Kann direkt im Doppelboden installiert werden.
Mosaic oder Arteor-Schalterproramm. Fur Betonboden verwenden Sie automatisch
Fiir Schalterprogramm horizontal eingebaut einstellbare Estrichdose Best.-Nr. 088090/91/92

oder universal verstellbare Estrichdose Best.-Nr.

Kann direkt in Doppelboden montiert werden 088080 und Basisdeckel Best.-Nr. 088081/82/82/83

Fur Betonbdden verwenden Sie automatisch

einstellbare Estrichdose. Best.-Nr. 088090/91/92 1 088139 8/12 Module
oder universal verstellbare Estrichdose Best.-Nr. 1 088140 12/18 Module
088080 und Basisdeckel Best.-Nr. 088081/82/82/83 1 088141 16/24 Module
1 088120 12 (3 x 4) Module .. ..
1 088121 18 (3 x 6) Module Satz FiiRe fiir H > 122 mm
1 088122 24 (3 x 8) Module 1 088142 4 Schraubfule
Fiir Schalt tikal ei baut Geratebox Markierrand
deckung Best.-Nr. 088026/27/28. Fir Betonboden Wird anstelle der Originalfue montiert.
verwenden Sie automatisch einstellbare Estrichdose Deckel
Best.-Nr. 088090/91/92 oder universal verstellbare : s
h Metalldeckel mit Edelstahloberflache
Estrichdose Best.-Nr. 088080 Grundkorper aus verzinktem Stahl
1 088123 8 (2 x 4) Module 1 088103  8/12 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088120/23/39
1 088124 12 (2 x 6) Module 1 088104 12/18 Module — Fiir Geratebox Best.Nr. 088121/24/40
1 088125 16 (2 x 8) Module 1 088105 16/24 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088122/25/41
i Metalldeckel mit Messingoberflache
B_?SISde_CKeI . . Grundkorper aus verzinktem Stahl
Fir Teppichrand- oder Markierrand Deckelsatze 1 088106 8/12 Module — Fiir Geratebox Best.Nr. 088120/23/39
1 088081 El;/}?r21t’|\(/|ertdar|1 de;Es’gchdoge Bgst.N'{l. 088080 1 088107 12/18 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088121/24/40
odule — Fr Geratebox Best.Nr. 1 088108 16/24 Module — Fur Geratebox Best.Nr. 088122/25/41
L oo S5 R SR, s
odule - FUr Geratebox Best.Nr. H
088021/24/40 und 088121/24/40 Deckeleinlage s
1088083 16/24 Module - Fir Geratebox Best.Nr. . | [ Pl Metalldeckel - Edelstahloberfldche
088022/25/41 und 088122/25/41 oaule
1 088146 12/18 Module
Schutzabdeckung (Beriihrungsschutz) 1 088147 16/24 Module
-- A Fiir Metalldeckel — Messingoberflache
1 .
088026 gg%ég)z(% ?S%é%%gatebox Best.Nr ’ 088148 8/12 Module
1 088027 Fur 12 (2 x 6) Geratebox Best.Nr 1 088149 12/18 Module
088024 /088124 1 088150 16/24 Module
1 088028 Fur 16 (2 x 8) Geratebox Best.Nr .
088025/ 088125 Geratebecher leer
1 088042 4 Module
1 088043 6 Module

1 088044 8 Module

+- Estrichdosen
+*) 5. 875

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 873
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Vor-konfektionierte Geratebecher

Deckelsatz rund fiir Doppelboden und
Betonboden (Estrich)

=

088126

Verp.

Best.Nr.

088051
088053

088055

088052
088054

088057

088042
088043
088044

Vor-konfektionierte Geratebecher
Vorverdrahtet mit Mosaic 45° Steckdosen weifly und
Wieland GST 18i3 Buchse

4 Module
6 Module

8 Module

Vorverdrahtet mit Mosaic 45° Steckdosen rot und
Wieland GST 18i3 Buchse

4 Module
6 Module

8 Module

Geratebecher leer

4 Module
6 Module
8 Module

ritd

874

Estrichdosen
S. 875

Lllegrand| GESAMTKATALOG

088126

088144

088127 mit Teppich

088127 088089

a0 B

088098 088099

er Datenblatter sieche Website Legrand

Entspricht der Norm IEC/EN 60670-23

Verp.

Best.Nr.

088126

088127

088089

088144

088098
088099

Deckelsatz rund Kunststoff

Ausgestattet mit Geratebecher zum Einbau von
Mosaic- oder Arteor-Schalterproramm. Kann direkt
in Doppelboden montiert werden. Fur Betonbdden
verwenden Sie automatisch einstellbare Estrichdose.
Best.-Nr. 088090/91/92 oder universal verstellbare
Estrichdose Best.-Nr. 088080 und

Basisdeckel Best.-Nr. 088081/82/82/83

Fiir Schalterprogramm horizontal eingebaut

20 Module

Fur Schalterprogramm vertikal eingebaut
12 Module (bis zu 16 Module je nach Konfiguration)
Basisdeckel rund

Fir Deckelsatz rund

12/20 Module

Fur Estrichdose Best.Nr. 088080
Deckeleinlage

12/20 Module — Edelstahloberflache

Schloss fiir Kunststoff Deckel

Mit Schlussel
Ohne Schlussel




L1legrand

Automatisch einstellbare Estrichdosen Universell einstellbare Estrichdosen

\\ 3
088090 088091 088080 088083
088089 088086 088088
@ Datenblatter siehe Website Legrand @ Datenblatter sieche Website Legrand
Entspricht der Norm IEC/EN 60670-23 Entspricht der Norm IEC/EN 60670-23
Verp. BestNr. Selbstregulierende Estrichdose Verp. BestNr. = Universell justierbare Estrichdose
Estrichhohe 65 bis 90 mm 1 088080 Trockener Estrich
Fiir Deckelsatze mit Markierrand oder Estrichhéhe 55 bis 150 mm
Teppichrand FlieRestrich
1 088090 8/12 Module Estrichhohe 55 bis 125 mm
1 088091 12/18 Module . .
1 088092 16/24 Module Hoéhenerweiterung
1 088086 Kunststoff Gewinde, Estrichhéhe bis 250 mm

1 088088 Schaumstoffblock
Trockener Estrich
1 Stuck, Estrichhéhe bis 210 mm; 2 Stuck,
Estrichhohe bis 250 mm

FlieRestrich
1 Stuck, Estrichhohe bis 170 mm; 2 Stuck,
Estrichhohe bis 250 mm

Basisdeckel

Fur Deckelsdtze mit Markierrand oder
Teppichrand

1 088081 8/12 Module

1 088082 12/18 Module

1 088083 16/24 Module

Fiir Deckelsatz rund
1 088089 12/20 Module

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 875
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Deckelsatz mit Teppichrand - Schalterprogramm horizontal

Technische Informationen

B Dimensionen M Installation im Betonboden

Selbstjustierende Justierbare
Universaldose Universaldose

Best.Nr.| A (mm) | B (mm) | C (mm) D(mm)‘E(mm)

088020 | 199 181
088021 | 234 282 219 264 78
088022 | 282 264

x min. = 80 mg/
max. =90 m

M Installation im Doppelboden

* Geraterahmen muss hoérbar
,Click” machen.

Best.Nr.| A (mm) B (mm)
088020 181
088021 219 264
088022 264

876 |Lllegrand| GESAMTKATALOG
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Deckelsatz mit Teppichrand - Schalterprogramm vertikal

Technische Informationen

M Dimensionen M Installation im Betonboden

Selbstjustierende Justierbare
Universaldose Universaldose

Installation im Doppelboden mit Isolationsabdeckungen
Best.Nr. 088026/27/28

O -
113 °
] ] E

Installation in Universaldose

'l 'l
\ il [ y

1 | [ |

W [ [

D

-

BestNr.| A(mm) | B(mm) | cmm) | Dmm) | Emm) | F(mm)
088023 199 181
088024 237 282 219 264 81 67
088025 282 264

M Installation im Doppelboden

X min. = 8 mm
x max. = 90 mm

15 mm max.

8 mm max)
I ]

x min. =68 mm

X

* Geraterahmen muss hérbar

Best.Nr.| A (mm) B (mm) ,Click” machen.
088023 181
088024 | 219 264
088025 264

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 877
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Deckelsatz mit Teppichrand - Kunststoffdeckel und Deckeleinlage

Technische Informationen

M Dimensionen M Dimensionen

Best.Nr.| A (mm) B (mm)
088015 116
Best.Nr.| A (mm) | B (mm)|C (mm)|D (mm)
088016 | 244 154
088000 17 203
088017 199
088001 | 245 155 286 241
088002 200 286
Y
45
1
| ‘ ]
x
g g
= | t@j
£
o |
I
| ;
I
I
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Deckelsatz mit Teppichrand - Metalldeckel und Deckeleinlage

Technische Informationen

M Dimensionen

Best.Nr.

A (mm) |B (mm)

088003/06

118

088004/07

250

156

286

088005/08

200

M Dimensionen

Best.Nr. A (mm)|B (mm)
088045/48 116

088046/49| 248 154

088047/50 199

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 879
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Deckelsatz mit Markierrand - Schalterprogramm horizontal

Technische Informationen

M Dimensionen M Installation im Betonboden

Selbstjustierende Justierbare
Universalsdose Universaldose

Best.Nr.| A (mm) B (mm) C (mm)
088120 181
088121 219 265 92
088122 264

Fur Hohen tUber 122 mm verwende
langere Fule Best.Nr. 088142

H min. =92 mm

H max. =125 mm

M Installation im Doppelboden

H min. =92 mm

Best.Nr.| A (mm) B (mm)
088120 182
088121 220 265
088122 265

880 |Lllegrand| GESAMTKATALOG
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Deckelsatz mit Markierrand - Schalterprogramm vertikal

Technische Informationen

M Dimensionen M Installation im Betonboden
Selbstjustierende Justierbare

Universalsdose Universaldose

Installation im Doppelboden mit Isolationsabdeckungen
Best.Nr.088026/27/28

‘ ams j
- - c

Installation in Universaldose

@UWU@ i
4 g VA 7y

BestNr.| A(mm) | B(mm) | c(mm) | p(mm)
088123 181
088124 219 265 02 80
088125 264

Fur Hohen Uber 122 mm verwende
langere Fule Best.Nr. 088142

M Installation im Doppelboden

H min. =80 mm
H max. = 125 mm

H min. = 80 mm

Best.Nr.| A (mm) B (mm)
088023 181
088024 219 264
088025 264

Schutzabdeckung Best.Nr. 088026/27/28

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 881
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Deckelsatz mit Markierrand - Metalldeckel und Deckeleinlage

Technische Informationen

M Dimensionen M Dimensionen

/\/‘\B
~~

A

127

125

259 165 257 163

210 208

<
S
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Deckelsatz rund mit Teppichrand - Schalterprogramm horizontal
Technische Informationen

M Dimensionen M Installation im Betonboden

M Installation im Doppelboden

Best.Nr. ‘ H min. (mm)

18—-40 mm
088126 80

277 mm

GESAMTKATALOG |Lllegrand| 883
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Deckelsatz rund mit Teppichrand - Schalterprogramm horizontal

Technische Informationen

M Dimensionen M Installation im Betonboden

1 1 T
72 L{ ! U ‘ %}) 76
Grl, .
szi I:I T N

Nl

M Installation im Doppelboden

TS0l Best.Nr.‘ H min. (mm)

088127 ‘ 80

@ 277 mm H

M Deckelsatz Best.Nr. 088127 je nach Konfiguration
unterschiedliche Kapazitat

Gerate Kapazitét (Anzahl Module)

Steckdosen @ 12 (2x6)
Datendosen @ 16 (2 x 8)

Beispiel:

@@@ " %@@@‘MModule(GJrS)

884 |Lllegrand| GESAMTKATALOG
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Selbstjustierende Universalsdose

Technische Informationen

Deckeleinlage

Technische Informationen

M Dimensionen

M Dimensionen

90

Best.Nr.| A (mm) |B (mm)|C (mm)|D (mm)

088090 | 187 242
088091 | 225 270 280 325

088092 | 270 325

75 x 25 min.
225 x 38 max.

65 mm min.
90 mm max.
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Justierbare Universaldose

Technische Informationen

M Dimensionen M Installationsprinzip
Justierbare Universalsdose Best.Nr. 088080

Trockener Estrich  FlieBestrich
H _55mm min. 55 mm min.
80 mm max. 80 mm max.

Trockener Estrich  FlieRestrich
_55mm min. 55 mm min.
150 mm max. 125 mm max.

Schaumstoffblock Best.Nr. 088088

Trockener Estrich  FlieBestrich
110 mm min. 110 mm min.
210 mm max. 170 mm max.

H=

370, 370

Trockener Estrich  FlieRestrich

_150 mm min. 150 mm min.
250 mm max. 250 mm max.
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Basisdeckel Abdeckhaube fiir Epoxidharzbodenbelag
Technische Informationen Technische Informationen

M Dimensionen M Dimensionen

Best.Nr. 088081/82/83 Abdeckhaube Best.Nr. 088085

323 ‘

]

Best.Nr.| A (mm) | B (mm)|C (mm)|D (mm)
088081 182

~
2]

M Installation im Betonboden

088082 | 330 219 265 330

088083 265

Best.Nr. 088089
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GVG-5 Unterflur Kanale

Kreuztabelle
UNTERFLUR KANALE KANAL VERBINDER ENDSTUCK
Sohraublote elinsche | Endansciuss
Verbindung
2-20GIG 3-zUGIG
%‘}\\(% %ﬂ
Breite Type Linge 3000 mm 4 Linge 3000 mm
(mm) g Lange 2000 mm g9
190 | H=28 mm 8435232 - 8435332 8441110
250 8435234 - 8435334 8441114
350 @ - 8435336 - 8441116
190 | H=38 mm 8435242 - 8435342 8442110
250 8435244 - 8435344 8435000 8442114
350 @ — 8435346 — 8442116
190 | H=48 mm 8435252 - 8435352 8443110
250 8435254 - 8435354 8443114
350 @ - 8435356 - 8443116

Steigekanal

j 60 oder 78 mm min.

Vertikalkrimmer

Basisdeckel

Verbinder

Unterflurkanal
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VERTIKALKRUMMER STEIGEKANAL DECKEL FUR STEIGEKANAL
Zur Verbindung des Unterflurkanals 4
mit dem Steigekanal inklusive Langr?l;gggrrtnm,
zwei seperaten Trennwanden
Senzimirverzinkt RAL 9010

8441350 8435102 8435112 8435132
8441354 8435104 8435114 8435134
8441356 8435106 8435116 8435136
8442350 8435102 8435112 8435132
8442354 8435104 8435114 8435134
8442356 8435106 8435116 8435136
8443350 8435102 8435112 8435132
8443354 8435104 8435114 8435134
8443356 8435106 8435116 8435136
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Edelstahl Unterflurdosen IP 66/IP 54/IP 30

fiir Betonbdden

M Installationsprinzip
Blinddose

088080 + 8499151 + 8452222
Deckelsatz

— Best.Nr.
8452202

Aufnahmedeckel
Best.Nr. 8499151

088080 + 8499151 + 8452242

Universal
__ Estrichdose
Best.Nr.
Fur stark frequentierte Bereiche, die einen hohen mechanischen 088080
Widerstand und/oder einen Nass gepflegten Boden erfordern.Entspricht

den Normen EN 60-670 und EN 50 085-2-2-2-2.

Verp. BestNr | Universell justierbare Estrichdose

1 088080 Trockener Estrich
Estrichhohe 55 bis 150 mm

o; of((COCRCRTINIIN

FlieRestrich
Estrichhohe 55 bis 125 mm

Héhenerweiterung

1 088086 Kunststoff Gewinde,
Estrichhohe bis 250 mm

Tubus
— Best.Nr.
8452212

1 088088 Schaumstoffblock
Trockener Estrich
1 Stlck, Estrichhéhe bis 210 mm;
2 Stuck, Estrichhéhe bis 250 mm

Deckelsatz fur
r— Steinboden
Best. Nr. 8452242

FlieRestrich
1 Stuck, Estrichhéhe bis 170 mm;
2 Stuck, Estrichhéhe bis 250 mm

Montageplatte und
Abdeckdose grof

Best. Nr. 8455032

und 8455002

Aufnahmedeckel
fiur Edelstahl Deckelsatze
1 8499151 Aufnahmedeckel fur Edelstahl Deckelsatze

Edelstahl Deckelsitze

Steinboden
1 8452202 Deckelsatz fur Steinboden IP 54

Aufnahmedeckel
Best.Nr. 8499151

O ¢ ¢

1 8452242 Deckelsatz fur Steinboden IP 66
mit Anschlussmaoglichkeit fur Tubus
Best.Nr. 8452212
Stein-/Holzboden

1 8452222 Deckelsatz fur Steinboden/Holzboden
IP 30 mit Schnurauslass

Zubehor
1 8452212 Tubus mit Kabelausgang IP 52

Universal Estrichdose
Best.Nr. 088080

oTC AR

1 8455032 Montageplatte Modul 45,
9 Module
1 8455002 Abdeckdose grof

1 8455006 Zugentlastung 1 Modul
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Bodensteckdose
Platinum

L1legrand

P
&

O

i

Verp.

10

089701

Best.Nr

089700
089710

089702
089712

089701
089712

080188

089719

081988

089709

080088

& 4
4.

089702

Gehduse leer mit Klappdeckel
fiir Mosaic Schalterprogramm
IP 44 -1K 08

Quadratisch 2 Module
86 x 86 mm

Edelstahl
@ Farbe Bronze

Rechteckig 2 x 2 Module
172 x 86 mm
Edelstahl
@ Farbe Bronze
Rund 2 Module
@90 mm
Edelstahl
@ Farbe Bronze

Zubehor

Batibox Schalterdose

Fur Mauerwerk und Hohlwand
@ 80 mm

Tiefe: 50 mm

LED-Aggregat fur
Beleuchtungsfunktion

Batibox Bodendose ("
@ 80 mm

Lange Schrauben 35 mm

Dosensenker
@ 80 mm

(1) Batibox Bodendose 081988
Einbauhdhen

— 66 mm
—— 62mm
—— 56 mm
—— 50 mm

——— 44 mm
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Mosaic™ Schaltermaterial

Einbau in Unterflursysteme IK-2 Deckelsitze

-
- |
§ %|h @ . i Ty
|
077253 076551
BestNr.  Vorverdrahtete Steckdosen BestNr. D-Sub Anschlusseinheiten
Zum Einbau in Unterflurdosen, Energiesaulen, Colonnetten
und im UP/Hohlwand-Bereich mittels entsprechenden Weilt
Dosen fur die Kompaktinstallation; mit hinten liegenden Module

Steckklemmen (Zugang und Abgang bis 2,5 mm?); mit

erhohtem Berihrungsschutz. 078765 D-Sub 9 Anschlusseinheit 2

Vodule Anschluss durch Létverbindung
077245 1-fach, Weill 45°
278218L 1-fach, Rot 90°

278252 2-fach, Weif3 45°
077272 2-fach, Rot 45°

078774 HD 15 + Jack 3,5 mm Anschlusseinheit 2
(SK) .
Zur Verbindung und Ubertragung von analo-
gen Videosignalen (VGA, XGA) und Audiosi-
gnalen.

078757 HD 15 Anschlusseinheit (SK) 2
Zur Verbindung und Ubertragung von analogen
Videosignalen (VGA, XGA).

Video- und Audioanschlussdosen

278253L 3-fach, Weilk 45°
077273 3-fach, Rot 45°

077254 4-fach, Weil 45°
077274 4-fach, Rot 45°

WeilR
Modul
Datendose RJ45 UTP ungeschirmt . oaue
078754 RCA (Clinch)-Anschlussdose 3-fach (SK) 1
Weil Zur Verbindung und Ubertragung von Stereo-
Werkzeuglose Anschlusstechnik inkl. Beschriftungstrager und Audio- und Videosignalen (Heimkino, Video-
Staubschutz. Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B. projektor, DVD, Kameras); Schraubklemmen- %
Module anschluss 1 mm2.
076551 1-fach Datendose RJ45 UTP 1 078764 Jack 3,5 mm Anschlussdose (SK) 1
Kategorie 5e @ Zur Verbindung und Ubertragung von Audiosi- >
gnalen (PC, Media Player); Schraubklemmen- Iﬂla
076561 1-fach Datendose RJ45 UTP 1 anschluss 1 mm?. '
Kategorie 6 078750 Hi-Fi Anschlusseinheit Stereo 1-fach 1
Zum Anschluss von Lautsprecherleitungen
076564 1-fach Datendose RJ45 UTP 2 (bis 4 mm?2).
Kategorie 6 078755 XLR 3-polige Anschlusseinheit (SK) 2
Zur Verbindung und Ubertragung von Audio- Iﬁr?’
. signalen (Mikrofon, Verstarker); Schraubklem- A
Datendose RJ45 STP vollgeschirmt signalen (Mikrofon, ve ) ! |
Weik 078760 Speakon4-polige Anschlusseinheit (SK) 2
Werkzeuglose Anschlusstechnik inkl. Beschriftungstrager und Schraubklemmenanschluss: 2,5 mm?.
Staubschutz. Belegungsart nach EIA/TIA 568A und B.
Module 078778 HDMI-Anschlusseinheit 2
076573 1-fach Datendose RJ45 STP 1 HDMI 2.0, inkl. Kabel mit Lange: 15 cm
Kategorie 6A
076576 1-fach Datendose RJ45 STP 2
Kategorie 6
USB- und FireWire Anschlusseinheit
Weils
Mit Schraubanschluss 1 mm?, die max. Lange der
Anschlussleitung betragt 5 m.
Module
078761 USB 2.0 Anschlusseinheit (SK) 1 -2
Zum Anschluss von Digital-Kameras, Scanner, llﬂ
Drucker etc.
Blindabdeckungen
Wei
Module
077070 Blindabdeckung 1 m
277071L Blindabdeckung 2

+-1 Weitere Produkte s. Kapitel Mosaic:
+*) abs. 448
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Anschlusstechnik IK-2 Montageanleitungen

Kreuztabelle fiir Modular-Jack-Einsatze

L1legrand

Einbau in Unterflurdeckelsatze: Zu verwenden Zu verwenden Zu verwenden
Diverse Modular-Jack-Einsétze von ver- in: Wandkanal in: Wandkanal in: Wandkanal
schiedenen Herstellern haben eine so GWO-5, GWO-5, GWO-5, Zu verwenden in: | Zu verwenden in: | Zu verwenden in:
grofe Einbautiefe, dass diese nur dann Energieséaule Energiesaule Energiesaule Spezielle Deckel- | Standard Deckel- | Standard Deckel-
eingebaut werden kénnen, wenn in der MZ-6, MZ-6, MZ-6, satze, satze, Mosaic™ satze, Mosaic™
Abdeckdose eine Aussparung gemacht | Colonnette CL-1, | Colonnette CL-1, | Colonnette CL-1, | Soluflex® Einbau- | Schnapprahmen | Schnapprahmen
wird. Wenn Mosaic™ Datendosen Unterflurdeckel- Unterflurdeckel- Unterflurdeckel- einheiten (Modul 45) (Modul 45)
verwendet werden, dann ist diese satze, Soluflex® satze, Soluflex® satze, Soluflex®
Modifikation nicht notwendig. Einbaueinheiten Einbaueinheiten Einbaueinheiten
o 'xlgsf_lfg;'; Kl\?l?éﬁ[ ’\rfgszig;i K,\eﬂfdtgl" Mosaic™ Systimax | Mosaic™ Systimax Datengehause
Modular-Jack Einsatze A5, SenelErseiz | 45, SeneErssiiz 1-fach, Modul 45, | 2-fach, Modul 45, | Adapterrahmen | inkl. Adapterrah-
Klappe Klappe mit Schutzklappe | mit Schutzklappe men
078604 078610 078602 078603 81905XX 81906XX
3M Volition Catbe v v - - 8190506 8190637
3M Volition K10 v - - - 8190506 8190637
ADC Krone 68301800 v - - - 8190506 8190637
ADC Krone 68301810 v - - - 8190506 8190637
ADC Krone 65401130 v - - - - -
ADC Krone 65401154 v - -- -- - --
AMP 406372 v = - -
AMP 1116515 - - -- - 8190503 8190634
AMP 1116604 v - - - 8190503 8190634
AMP 1339015 v - - - 8190503 8190634
AMP 1339189 v - - - 8190503 8190634
AMP 1375055 v - - - 8190503 8190634
AMP 1375187 v - - - 8190503 8190634
AMP 1375188 v - - - 8190503 8190634
AMP 1375189 v - - 8190503 8190634
AMP 1375190 v - - - 8190503 8190634
AMP 1375191 v (4 - - 8190503 8190634
AMP 1375192 v - - - 8190503 8190634
AMP 1375193 v - - - 8190503 8190634
AMP 1711342 (4 v - - 8190503 8190634
AMP 1711343 v - - - 8190503 8190634
AMP 1711716 v - - - 8190503 8190634
AMP 1711437 v - - - 8190503 8190634
AMP MTRJ-XG v - - - 8190503 8190634
BICC Brand-R GPC-JAK-U-01-3LF v v - - 8190503 8190634
BICC Brand-R Cat6 shielded v v -- - 8190503 8190634
BTR Volt 130 909-I - - -- - - -
BTR 130 B21 - - - - 8190506 8190637
BTR 130 B22 -- - -- - 8190506 8190637
BTR 130 B23 - - - - 8190506 8190637
ECS TLOBUCG = = = = INSICOSODNNNN 8100631 |
HES - HCS J5E-00816 v v - - 8190506 8190637
HES - HCS J5E-00826 v v -- - 8190506 8190637
HES - HCS J6E-00813 v v - - 8190506 8190637
HES - HCS J6E-00823 v v -- - 8190506 8190637
HES - HCS J6A-00813 v v - - 8190506 8190637
HES - HCS J6A-00823 v v -- - 8190506 8190637
LexCom 125 - - - - 8190505 8190638
LexCom 250 - - - - 8190505 8190638
LexCom 500 - - - - 8190505 8190638
Nexans Cat5b v v - - 8190503 8190634
Nexans N420 666 v v - - 8190503 8190634
Panduit KJSE..... v v - - 8190506 8190637
Panduit KJ6...... v v - - 8190506 8190637
Panduit CJ..... - - -- - -- --
Radiall R280 MOD 800 v - - - - -
Radiall R280 MOD 802 v - - - 8190506 8190637
Radiall R280 MOD 803 v - - -
Radiall R280 MOD 804 v - -- -
Radiall R280 MOD 805 v - - -
Radiall R280 MOD 807 v - - -
Radiall R280 MOD 809 - - -- - 8190506
Radiall R280 MOD 811 v - - - 8190506
R&M R30511 - - - -
R&M R30512 - - v -
R&M R30513 -- - v -
R&M R30514 - - v -
Siemon MX5-K v v - -
Siemon MX6-K v v -- -
Siemon 10GMX-K v v = =
Siemon Z6A-S01 = = = =
Systimax MPS100 - - v v
Systimax MPS200 - -- 4 (4
Systimax MGS400 - - v v
Systimax MGS500 - - v v
Systimax UNJ600 - - v v 8190635
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UNTERFLURKANAL GVO-7
OFFENER UNTERFLURKANAL

e Flexibel und erweiterbar mit Anschlusstechnik
e Grofle Kabelkapazitat
e Gut zuganglich

(@ Kanalunterteil
@ Stellstift

(® Trag- und Kupplungsbiigel
@ Estrichanker @

(® Deckelunterstiitzung )
(® Deckel C D
@ Trennwand

Offener Unterflurkanal |

GVO-7 Deckelsatze IK-3/1K-4 Zapfsaulen GVZ-8 Anschlusstechnik Mosaic™
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DAS OFFENE UNTERFLURSYSTEM

Das offene Kanalsystem GVO-7 wird estrichblindig montiert, wobei
die Deckel nach der Montage immer abgenommen werden kdnnen.

Das System besteht aus einem Kanalunterteil, 2 Alu-Seitenprofilen
und 3 oder 4 mm starken Deckeln. Die Seitenprofile werden mit
Hilfe der Stellstifte auf die richtige Hohe nivelliert.

Die Deckel werden mit den Seitenprofilen verschraubt. Je nach
Kanalhohe und -breite konnen Deckel gewahlt werden, in welche
Deckelsatze eingebaut oder Zapfsaulen aufgebaut werden.

Oft wird das offene Kanalsystem als Einspeisekanal mit Blind-
deckeln verwendet.

Das offene Unterflursystem bietet im Prinzip eine gute Zugangs-
moglichkeit, da die Deckel Uber die gesamte Lange des Kanal-
systems geoffnet werden konnen.

Dieses System wird in sogenannten ,Basissatzen“geliefert und vor
Ort zusammengestellt und montiert.

Die Kanale sind in den Breiten 200 bis 400 mm lieferbar und
konnen in Estrichhdhen von 40 bis 115 mm eingebaut werden.

Eck- und Abzweigstiicke kdnnen einfach aus den Teilen der Basis-
satze zusammengestellt werden.

Maximale Belastung 150 kg lt. DIN VDE 0634 (EN 50085).

B+ 36

|
i L
| B = 200, 250,300, 350, 400 | ‘

|
B + 200 i B+ 140
i

A
Y

A
\

GESAMTKATALOG |Ellegrand| 895




VAN GEEL

Kreuztabelle Unterflurkanal GVO-7

H=40-115mm

Unterflur, Blinddeckel Deckel fir Deckelsate Deckelsats
rechteckig quadratisch
e Rl B
Breite Type Lange: 2400 mm Lange: 800 mm Lange: 800 mm Lange: 800 mm Lange: 800 mm
200 mm H=40-65mm 8471020 8474020 8474520 - -
250 mm 8471025 8474025 8474525 - -
300 mm 8471030 8474030 8474530 - -
350 mm 8471035 8474035 8474535 - 8474435
400 mm 8471040 8474040 8474540 - 8474440
200 mm H=65-90 mm 8472020 8474020 8474520 - -
250 mm 8472025 8474025 8474525 - -
300 mm 8472030 8474030 8474530 8474230 -
350 mm 8472035 8474035 8474535 8474235 8474435
400 mm 8472040 8474040 8474540 8474240 8474440
200 mm H=90-115mm 8473020 8474020 8474520 - -
250 mm 8473025 8474025 8474525 - -
300 mm 8473030 8474030 8474530 8474230 -
350 mm 8473035 8474035 8474535 8474235 8474435
400 mm 8473040 8474040 8474540 8474240 8474440

(1) Besteht aus:

- Kanalunterteil, 2 Alu-Seitenprofilen und 2 Alu-Markierprofilen
- 3 Deckelunterstutzungen

- Montagesatz mit allen benétigten Tragbtgeln und Befestigungsmaterialien

- Hohe einstellbar
- Materialstarke: 1 mm
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(2) Die Basissets werden komplett mit diesen Montageséatzen geliefert.
Fur Abzweigungen und/oder Erweiterungen ist dieser Satz auch separat
lieferbar.
Bestehend aus:
- 6 Trag- und Kupplungsbugeln gerade
- 2 Eckkupplungsbugeln
- 6 Stellstiften 40 - 115 mm
- 6 Estrichankern
- 18 Deckelschrauben
- 8 Blechschrauben

Deckelunterstiitzung

Deckelunterstutzungen werden alle 800 mm in die Seiten-
profile und unter die StolRkanten der Deckel gesteckt. Die
Deckelunterstutzung verringert die verfugbare Hohe des
Kanals um 18 mm.

Fur Kanale von 350 und 400 mm verfugt die Deckelun-
terstitzung Uber eine zusatzlich einstellbare Mittelunter-
stutzung.
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SEND
Q9
Deckel fiir Tragrahmen fiir Universal Deckel-
Deckelsatz Trennwand Deckelsatze mit Einschiebe- Montagesatz? unterstiitzun
rund Markierrand streifen 9
Als Einschiebe-
ini Kupplungsstreifen Fur zusatzliche
Aluminium oder als ’
Winkelverbinder Befestigung
] verwendbar %
@ — o
3
Lange: 800 mm Lange: 2400 mm Breite

- - 8476020 200 mm

- - 8476025 250 mm
8470017

- (Hohe = 23 mm) - 8470030 8470023 8476030 300 mm

- - 8476135 350 mm

- - 8476140 400 mm

- - 8476020 H=65-90 mm 200 mm

- - 8476025 250 mm
8470018

- (Hahe = 48 mm) - 8470030 8470023 8476030 300 mm

8474335 8474600 8476235 350 mm

8474340 8474600 8476240 400 mm

- - 8476020 H=90-115 mm 200 mm

- - 8476025 250 mm
8470019

- (Hohe =73 mm) - 8470030 8470023 8476030 300 mm

8474335 8474600 8476335 350 mm

8474340 8474600 8476340 400 mm

M Montageanleitung offener Unterflurkanal

- Kanalunterteil @) wird fest mit dem Betonboden verschraubt.
- Die Seitenprofile @) werden auf die Seitenwande des Kanalunterteils geschoben und kénnen auf einen Nivellierbereich
von 25 mm eingestellt werden.

@

=

Es stehen 3 Kanalhthen zur Verfugung:
Seitenwandhoéhe Kanalunterteil:

29 mm
54 mm
79 mm

In H6he einstellbar zwischen:

40 -115 mm
65— 115 mm
90 - 115 mm

+- Einbaumaterial Mosaic™ Seite 450
+)
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SOLUFLEX
KABELBODENSYSTEM MIT
MAXIMALER FREIHEIT

Endlich brauchen Sie bei der Planung des Biiros keine Riicksicht

mehr auf die Anschlisse fir Datenverkehr, Telekommunikation und

Stromversorgung zu nehmen.

@ StutzfuB

(® Endprofil

(® AuBeneck

® Rampe

(® Bodenfliese mit Schnurauslass
® Aufbauplatte

@ Verteilerbox 6 V

Verteilerbox Daten 8 V

(® Gerdte-Einbauset 452 x 230 V
Gerate-Einbauset Daten

() Deckelsatz

B PRODUKTUBERSICHT

. - — e | e | S
o~ G| S :/Ex\*\ r/ﬁw\/\ | eS| o
G (\(%/\ KE/N:? N <, ‘? T\\ S 1 N { = l
T\(\f,,/\/ /) \‘\,7,/J ?7/ % Lb /,,J T\\ _ \,,,,,,j o -
Hohe 37 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90mm | 120 mm | 150 mm
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FLEXIBEL

Wenn man Soluflex® mit einem Wort beschreiben soll, dann trifft
wohl ,Flexibilitat™ am besten zu. Vergessen Sie die traditionellen
starren Burofuf3boden. Mit Soluflex® entfallen die aufwandi-

gen Stemm- und Verlegearbeiten sowie Kleben, Einstellen oder
Schrauben. Die Anwendungsmaglichkeiten sind vielfaltig — von der
Renovation bestehender Fuliboden in alten Gebauden bis zur Neu-
einrichtung von Grof3flachen im modernen Birotower.

Dank der in verschiedenen Hohen erhaltlichen Stiitzfif3e bietet
sich Soluflex® auch fur Renovierungsprojekte an. Gerade in alten
Gebauden besteht ein grofler Bedarf an neuer, moderner elektro-
technischer Infrastruktur.

Die elektrotechnische Infrastruktur unter dem FuB3boden lasst sich
schnell und effizient an die jeweiligen Bedirfnisse anpassen, ohne
dass der normale Arbeitsalltag unterbrochen werden muss.

FREIHEIT

Normalerweise assoziiert man mit einem Fuf3boden wohl kaum
den Begriff ,Freiheit”. Dennoch bietet das Soluflex® Kabelboden-
system dem Designer ebenso wie dem Benutzer optimale Ge-
staltungsfreiheit. Das Ergebnis ist ein klarer und gut organisierter
Raumeindruck ohne optisch stérende Kabelanschliisse. Das be-
deutet aber auch Freiheit fir den Nutzer des Raums, ganz egal,
ob es sich um Facility Manager, den technischen Dienst oder einen
Workstation-Nutzer handelt. Bei Umzligen kdnnen so erhebliche
Kosten eingespart werden. Dariiber hinaus kénnen Kabelan-
schlisse in kiirzester Zeit direkt am Arbeitsplatz hergestellt
werden, ohne dass Stromleitungen oder Datennetzwerke unter-
brochen werden mussen.

FUSSBODEN

Der Boden ist die Basis, auf der Soluflex® installiert wird. Wenn
eine hohe und flexible Funktionalitat der Infrastruktur unter dem
FuBboden gefragt ist, so ist Soluflex® die Ldsung. Aufwendige und
zeitraubende Umbauten gehdren der Vergangenheit an. Bei einem
Lebenszyklus von 40 Jahren brauchen Sie sich nur einmal fir
Soluflex® zu entscheiden.
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Kreuztabelle Soluflex Kabelbodensystem
H = 37/50/60/70/80/90/120/150 mm

SEND

Bodenfliese Stutzfu® Projekt Wand-Endplatte Wand-Endplatte
- Sendzimir /L 900 mm x Sendzimir /L 900 mm x
Sendzimir /L 225 mm x Polypropylen B 300 mm/2 x 13 mm B 275 mm/1 x 13 mm
Kantungen Kantungen
Wandanschluss Wandanschluss
Hohe (mm)
37 8403700
50 8405000
60 8406000
70 8407000
8400010 8400060 8400061
80 8408000
90 8409000
120 8412000
150 8415000
Bodenfliese mit Erdungsanschluss Bodenfliese mit Schnurauslass Schnurauslass
Sendzimir/ L 2253rrr1nrrr1nx B 225 mm x Sendzimir/ L 2253rpnrrr}1x B 225 mm x Verchromt
Mit Erdungsklemme 6 mm? (max.) Aussparung: 124 x 14,5 mm. Zu vervazgtdﬁr; rg;rto%%fﬁ)guplatte
1 Stuck pro 100 mm?, max. 14 m Fur Kabeldurchfuhrung bis zum Fiir Kabeldurchfihrung bis zum
auseinander Arbeitsplatz Arbeitsplatzg
Hohe (mm)
37-150 8400020 8400030 8190232
B Anschlusstechnik mit Deckelsitzen: BestNr. . Zubehor

Die Deckelsatze sind ab Hoéhe 60 mm einbaubar.

900
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Befestigungsbiigel

8400170 Fur die Befestigung des Soluflex® Versorgungs-
kanals auf dem Untergrund. Die Anzahl der be- <

2

/=

i

notigten Befestigungsbugel hangt von der Lange
und Breite des Versorgungskanals ab.




VAN GEEL

SEND
Kreuztabelle Soluflex Kabelbodensystem Q0
H =37/50/60/70/80/90/120/150 mm
Endprofil AuBeneck Rampe
Senazimir /L 900 mm x Sendzimir /L 56 mm x Sendzimir / B 112 mm / Steigung 10%
Seitenabschluss Eckabschluss 1 Stutzful pro Rampe
Lange (mm) Hohe (mm)
8403722 8403730 400 8403740 37
8405022 8405030 523 8405040 50
8406022 8406030 616 8406040 60
8407022 8407030 712 8407040 70
8408022 8408030 803 8408040 80
8409022 8409030 898 8409040 90
8412022 8412030 1181 8412040 120
8415022 8415030 1456 8415040 150
Aufbauplatte Befestigungsbiigel
Sendzimir /L 225 mm x B 225 mm x H 13 mm
Fur die Befestigung von Colonnetten und Cable Worm. Fur die Befestigung von Colonnetten an der Aufbauplatte
Aussparung: @ 64 mm Best.Nr. 8400040
RN
\“
Hohe (mm)
8400040 8400050 37 -150

Il cable Worm CW-3/CW-4

Der Cable Worm bietet die Lésung, wenn eine ordentli-
che, sorgfaltige und sichere Einrichtung am Arbeitsplatz
erforderlich ist.

Geratekabel werden im Cable Worm ordentlich verarbei-
tet, und das Design des Cable Worms ergibt ein schénes
Erscheinungsbild.
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VAN GEEL

Kreuztabelle Soluflex Kabelbodensystem
H = 37/50/60/70/80/90/120/150 mm

Soluflex Anschlusstechniken: Einbausets

Gerate-Einbauset 45 2 x 230 V (leer)

Gerate-Einbauset 45 2 x 230 V

(vorverdrahtet)

Gerate-Einbauset 45 2 x Daten (leer)

Sendzimir /L 225 mm x B 225 mm

Sendzimir /L 225 mm x B 225 mm

Sendzimir /L 225 mm x B 225 mm

Komplett mit Anschlussklemme und Zug-
entlastung / 2 x 2 Module.

Komplett vorverdrahtet mit Einbau 2 x einfach
Mosaic™ Schuko-Steckdosen (RAL 9010) und
inkl. Anschlussklemme und Zugentlastung.

Fur den Einbau von 2 x 2-fachen
Mosaic™ Data Outlets.

%

Hohe (mm)
37 8403750 8403757 8403751
Soluflex Deckelsétze fiir Einbau ab Hohe 60 mm
. Deckelsatz Gerateeinsatz s .
ngggtlilsegﬁ quadratisch lage 8 Module Geraggférl:satz Adapterrahmen
a vioeren Mosaic™
Sendzimir /L 450 mm x Kunststoff RAL 7011/
50 mm L272xB 272 xH 58 mm
Montagehohe: 58 mm.
Fur den Einbau von
Mosaic™-Geraten mit
Montageplatte Best.Nr. Monta .
. g gerahmen fur
Fur Deckelsatz 8454920 oder Modular Montageplatte fur den den Einbau von 4 x 2
quadratisch Jacks mit Montagerahmen Einbau von Modular-Jack-Einsatzen
Best.Nr. 8454902 Best.Nr. 8454921. 8 Modulen Mosaic™ emeinsam mit
inkl. Schutzdeckel (Holz). Vor Platzierung der ’ Adag terrahmen farbi
Montageplatten wird der P g
Deckelsatz mit Schrauben-
Klemmbugeln in der
Einbaufliese fixiert.
Hohe (mm)
60 — 150 8409051 8454902 8454920 8454921 81905xx
Soluflex Deckelsétze fiir Einbau ab Hohe 60 mm
Geratebecher Geratebecher Geratebecher s
Bodenfliese quadratisch 45 quadratisch 45 quadratisch 45 Ui?\:ztr:gfﬁzz:)
2x 230V (leer) 2 x 230 V (vorverdrahtet) Daten (leer)
Sendzimir /L 225, mm x Sendzimir Sendzimir Sendzimir Sendzimir
Komplett mit Anschluss- .
.| Komplett vorverdrahtet mit
Aussparung 124 x 14,5 mm. klemme. Vorye{h:jrahtbar mit| >« Mosaic™ Schuko-Steck-|  Fur den Einbau von 2 x - . .
- 4 A 2 x Mosaic™-Modul. ; ™ Geeignet fur 2 Stuck
Fur Kabeldurchfuhrung bis p dosen, inkl. Anschluss- Mosaic™ Daten.
; Zu verwenden mit Best.Nr. : Modular-Jack
zum Arbeitsplatz. 3400030 klemme. Zu verwenden mit 2_fach Adapterrahmen
Mit 4 Kontaktpunkten. : e Zu verwenden mit Best.Nr. Best.Nr. 8400030. P ’
(Bodenfliese mit Schnur- 8400030
auslass). ’
Hoéhe (mm) :
60 8400030 8406072 8406078 8406073 8406050

(1) Diverse Ausfuhrungen lieferbar; siehe Seite 893

902
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Kreuztabelle Soluflex Kabelbodensystem

H = 37/50/60/70/80/90/120/150 mm

VAN GEEL

Soluflex Deckelsétze fiir Einbau ab Hohe 90 mm (3 x 9 Module)
Bodenfliese q[:;%kr?altsi:g Abdeckdose Montageplatte Datengehiuse Zugentlastung
quadratisch regulierbar grof M45 gro
Sendfé“i{é&éﬁ? mm ﬁggigﬁgg&'t Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Fur Deckelsatz Kombination mit
quadratisch Abdeckdose grofl Fur 9 Module Fur 9 Module
Best.Nr. 8454902 inkl. | und Montageplatte Mosaic™. Mosaic™.
Schutzdeckel (Holz). M45 groR.
Héhe (mm) & % ' é I
90 - 150 8409051 8453852 8455002 8455032 81906xx™" 8455006
+- Schaltermaterial Mosaic™ Seite 476
+
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Energiesaulen MZ-6*

M Schraubloser, federnder
Deckenbiigel

M Integrierte Deckelerdung

H Montage Schaltermaterial
Montage von Schalter-
material mit Click-it®-
Einbaudose oder Mosaic™-
Frontmontage.

8510101

8570430 8570450

Verp. Best.Nr. Energieséule MZ-6+

Schlanke Aluminiumsaule mit integrierter Deckel-
erdung und schraublosen, federnden Deckenbugel.
Montage von Schaltermaterial mit Click-it®-Einbau-
dose oder Mosaic™-Frontmontage.

M2Z-6+ einfach 90 x 59 mm

Die MZ-6+ einfach besteht aus:

- Aluminium Unterteil

- 2 Deckeln

- Stahlfu8, Farbe: Anthrazit, lackiert

- 2 x Trennprofilen aus Stahl (WAVE)

- Deckenanschluss mit Zugentlastung

- Einstellbereich Deckenbugel max. 400 mm
- Deckenrosette, Farbe: Schwarz, Kunststoff
- Standardoffnung fur eine 2-fach Einbaudose
Auf Anfrage lieferbar:

- Verschiedene Langen

- Lackierung in anderen RAL-Farben
- Vorverdrahtete Saulen
- Andere Anzahl von Deckel6ffnungen
Farbe Lange
1 8570430 Natur eloxiert 2880 mm
1 8570433 RAL 9010 2880 mm
1 8570431 RAL 1013 2880 mm
1 8570440 Natur eloxiert 3280 mm M
1 8570443 RAL 9010 3280 mm
1 8570441 RAL 1013 3280 mm

MZ-6+ doppelt 90 x 118 mm

Die MZ-6+ doppelt besteht aus:

- Aluminium Unterteil

-4 Deckeln

- Stahlfu, Farbe: Anthrazit, lackiert

- 4 x Trennprofile aus Stahl (WAVE)

- Deckenanschluss mit Zugentlastung

- Einstellbereich Deckenbugel max. 400 mm

- Deckenrosette, Farbe: Schwarz, Kunststoff

- Standardoffnung auf beiden Seiten fur
eine 2-fach Einbaudose

Auf Anfrage lieferbar: )

- Verschiedene Langen S

- Lackierung in anderen RAL-Farben

- Vorverdrahtete Saulen

- Andere Anzahl von Deckel6ffnungen

Farbe Lange
1 8570450 Natur eloxiert 2880 mm
1 8570453 RAL 9010 2880 mm
1 8570451 RAL 1013 2880 mm
1 8570460 Natur eloxiert 3280 mm
1 8570463 RAL 9010 3280 mm
1 8570461 RAL 1013 3280 mm
Zubehor +- Einbaumaterial Mosaic™ Seite 450
1 8510101 Click-it®-Einbaudose '||'_+]
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Colonnette CL-6

L1legrand

Federnder Deckenbiigel

Montageanleitungen

8555503

Verp.

1

1

e

[est

e
350025

Colonnette CL-6

Stahl-Colonnette auf Basis des GWO-6 Profils

110 x 63 mm.

Montage von Schaltermaterial mit Click-it®-Einbau-
dose oder Mosaic™-Frontmontage.

Die Colonnette CL-1 besteht aus:

- Unterteil der Colonnette: Stahl, lackiert in RAL 9010
- Abdeckung und Ful: Aluminium RAL 7016 lackiert
- Zugentlastung

- Alle benétigten FuB- und Zwischendeckel in

RAL 9010 M

- FuBplatte
Auf Anfrage lieferbar:
- Verschiedene Langen
- Lackierung in anderen RAL-Farben
- Vorverdrahtete Colonnetten
Ausgestattet mit: Lange
6 doppelten Geratedosen| 670 mm
Leer, ohne Geratedosen |670 mm

und ohne Deckel

2 doppelte Geratedosen

Deckel, Lange: 1000 mm

Freistehende Energiesdule Snap-on

Die Energiesaule kann in einem Umkreis von 1,5 m
vom Deckenbefestigungspunkt verstellt werden.
Fur direkt einschnappbares Mosaic™-Schalter-
programm.
- Aluminiumsaule @ 65 mm, Lange: 2200 mm
- Schlauch @ 35 mm
- Sockel aus Stahl
- Inkl. Deckenrosette
350025 Natur eloxiert, Schlauchlange: 2000 mm
350027 RAL 9010, Schlauchlange: 2000 mm

Best.Nr.

350276
350275

350272
VG351210

275 mm

+B Einbaumaterial CL-6 Seite 912

Innerhalb von Sekunden mauerfest dank federndem
Deckenbiigel!

Die Energiesaulen MZ-6* werden geklemmt statt
geschraubt.

Dies bringt eine erhebliche Zeitersparung und eine
hohere Flexibilitat.

Mit Hilfe eines federnden Deckenbugels wird die
Energieséaule an die Decke geklemmt.

M Die Vorteile:
» Mehr als 60 % Einsparung an Montagezeit

» Bohrungen in Decken und Boden nicht mehr nétig

» Bei Anderungen im Buro ist die Position leicht zu wechseln

M so einfach montieren Sie den federnden
Deckenbiigel:

1) Den Heber nach oben klappen und den Deckenbugel
|6sen.

2) Deckenbugel bis zur Decke schieben (maximal
40 cm) und mit Schltssel festschrauben (M10).

3) Den Heber nach unten klappen.
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VAN GEEL

WANDKANAL STAHL GWO 6
WANDKANAL STAHL MIT CLICK-

Der Wandkanal Van Geel GWO 6 ist ein innovatives Produkt.
Der Kanaldeckel bildet eine flache Einheit mit dem Kanalunterteil. Die integrierte
Deckelerdung sorgt dafir, dass der Deckel nicht gesondert geerdet werden muss.

(@ Deckel
(® Kupplungssatz

DECKEL UND INTEGRIERTER ERDUNG

\

Deckel fir Flachwinkel
(® T-Stiick

Abzweigstiick 135 - 180°
@) Endstiick

(2 Abdeckklammer

@3 End-Toleranzbigel
Flanschplatte

@ Verschlussplatte

® Universal Innen-/AuBleneck Steigekanal

@ Inneneck

(® AuBeneck

(® Deckel fir AuBeneck
@ Flachwinkel

PRODUKTUBERSICHT

@ Deckel fir Steigekanal
Haltefeder
Schall-Isolierstiick
Trennprofil

Ausfiihrung Deckel Standardfarbe

110 x 63 mm Symmetrisch 1x80 mm gggg mm Eﬁ:: ;818
130 x 63 mm Symmetrisch 1x80 mm :23838 22 Sﬁt ;gilg
170 x 63 mm Symmetrisch 1x80 mm gggg mx Eﬁ:: ;818
170A x 63 mm Asymmetrisch 1x 80 mm gggg ﬁ: Eﬁt ;g::g

906 |Lllegrand| GESAMTKATALOG




®
0ﬁ®

VAN GEEL

MERKMALE

Mosaic Schalterprogramm:
- Schraublose Montage
- GST-18 Steckverbinder

80 mm Schalterprogramm:

- Werkzeuglose Montage

- Extra Offnungen fiir Datenkabel

- Angeschlossene Kabel konnen in die Dose eingebracht werden

Mehr Platz, leichterer Unterteil und einfacher zu schneiden
Schutzfolie mit Systeminformationen
Zusatzliches flexibles Eckstiick

Verschiedene Maglichkeiten der Erdung (Unterteil, Universal Clip
und Verbinder)

Alle neuen Komponenten sind mit dem alten GWO-5 Wandkanal-
system kompatibel

Dimensionen in 110 x 63 mm /130 x 63 mm / 170 x 63 mm/
170A x 63 mm

Farben: RAL 1013 und RAL 9010*
Langen: 2000 und 3000 mm

* Andere Langen und Farben auf Anfrage

NORMEN

EN 50085-2-1
Material: Stahl
Schlagfestigkeit: IK 07
Schutzart: IP 40

GESAMTKATALOG |Ellegrand| 907




VAN GEEL

Kreuztabelle Wandkanal Stahl GWO 6 50
110x 63 mm /130 x 63 mm /170 x 63 mm / 170A x 63 mm
Wandkanal Deckel
Lange: 2000 mm Lange: 3000 mm Lange: 1000 mm Lange: 1500 mm
Type Farbe Verpackung 1 Stk. | Verpackung 2 Stk.
110 x 63 mm RAL 1013 VG351113 VG351133 - VG351110 VG351130
RAL 9010 VG351213 VG351233 VG351243 VG351210 VG351230
SEND VG351003 VG351033 - VG351010 VG351030
130 x 63 mm RAL 1013 VG351115 VG351135 - VG351110 VG351130
L RAL 9010 VG351215 VG351235 VG351245 VG351210 VG351230
SEND VG351005 VG351035 - VG351010 VG351030
170 x 63 mm RAL 1013 VG351116 VG351136 - VG351110 VG351130
RAL 9010 VG351216 VG351236 - VG351210 VG351230
SEND VG351006 VG351036 - VG351010 VG351030
170A x 63 mm RAL 1013 VG351117 VG351137 - VG351110 VG351130
RAL 9010 VG351217 VG351237 VG351247 VG351210 VG351230
SEND VG351007 VG351037 - VG351010 VG351030
,llgge_nfggo AuReneck Rﬁf&tﬂefgl: Flachwinkel
ks
e
Type Farbe
110 x 63 mm RAL 1013 VG351193 VG351293 VG351140 VG351323
RAL 9010 VG351203 VG351303 VG351240 VG351333
SEND VG351183 VG351283 VG351040 VG351313
130 x 63 mm RAL 1013 VG351195 VG351295 VG351140 VG351325
s RAL 9010 VG351205 VG351305 VG351240 VG351335
SEND VG351185 VG351285 VG351040 VG351315
170 x 63 mm RAL 1013 VG351196 VG351296 VG351140 VG351326
RAL 9010 VG351206 VG351306 VG351240 VG351336
SEND VG351186 VG351286 VG351040 VG351316
170A x 63 mm RAL 1013 VG351197 VG351297 VG351140 -
RAL 9010 VG351207 VG351307 VG351240 -
SEND VG351187 VG351287 VG351040 -

1) Unlackiert, nicht sichtbar
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Kreuztabelle Wandkanal Stahl GWO 6

110x 63 mm /130 x 63 mm /170 x 63 mm / 170A x 63 mm

VAN GEEL

2o
Q9| 1013

Zwischendeckel Verbindersatz" Inneneck Deckel Inneneck Ai%s?e?ne;ék
]
Lange: 100 mm @
Einschiebbar
VG351120 VG351523 VG351263 VG351150 VG351163
VG351220 VG351523 VG351273 VG351250 VG351173
VG351020 VG351523 VG351253 VG351050 VG351153
VG351120 VG351525 VG351265 VG351150 VG351165
VG351220 VG351525 VG351275 VG351250 VG351175
VG351020 VG351525 VG351255 VG351050 VG351155
VG351120 VG351526 VG351266 VG351150 VG351166
VG351220 VG351526 VG351276 VG351250 VG351176
VG351020 VG351526 VG351256 VG351050 VG351156
VG351120 VG351527 VG351267 VG351150 VG351167
VG351220 VG351527 VG351277 VG351250 VG351177
VG351020 VG351527 VG351257 VG351050 VG351157
poockel flr Ecksteigestiick Eckfallstiick T-Stiick T-Steigestiick

VG351160 - - VG351383 -
VG351260 - - VG351393 -
VG351060 - - VG351373 -
VG351160 - - VG351385 -
VG351260 - - VG351395 -
VG351060 - - VG351375 -
VG351160 - - VG351386 -
VG351260 - - VG351396 -
VG351060 - - VG351376 -
VG351160 VG351327 VG351357 - VG351387
VG351260 VG351337 VG351367 - VG351397
VG351060 VG351317 VG351347 - VG351377
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VAN GEEL

Kreuztabelle Wandkanal Stahl GWO 6

110x 63 mm /130 x 63 mm /170 x 63 mm / 170A x 63 mm

SEND RAL RAL

1013§ 19010

T-Fallstiick Abdeckung T-Stiick Endstiick Abdeckklammer
Type Farbe
110 x 63 mm RAL 1013 - VG351553 VG351023 VG351093
RAL 9010 - VG351563 VG351043 VG351103
SEND - VG351543 VG351013 VG351083
130 x 63 mm RAL 1013 - VG3515655 VG351025 VG351095
1 RAL 9010 - VG351565 VG351045 VG351105
SEND - VG351545 VG351015 VG351085
170 x 63 mm RAL 1013 - VG351556 VG351026 VG351096
RAL 9010 - VG351566 VG351046 VG351106
SEND - VG351546 VG351016 VG351086
VG3515572
170A x 63 mm RAL 1013 VG351417 VG3515879 VG351026 VG351097
VG3515672
RAL 9010 VG351427 VG3515979 VG351046 VG351107
VG3515462
SEND VG351407 VG3515779 VG351016 VG351087
Universal - 11) R 1) . 1
Erdung Trennprofilhalter Trennprofil L-Trennprofil Stiitzwinkel
6/ S— =
/
[ /
Type Farbe Lange 1000 mm Lange 2000 mm Lange 40 mm
110x 63 mm RAL 1013 VG351499 VG351319 VG351189 - -
% RAL 9010 VG351499 VG351319 VG351189 - -
130 x 63 mm RAL 1013 VG351499 VG351319 VG351189 VG351279 VG351299
% RAL 9010 VG351499 VG351319 VG351189 VG351279 VG351299
170 x 63 mm RAL 1013 VG351499 VG351319 VG351189 VG351289 VG351309
% RAL 9010 VG351499 VG351319 VG351189 VG351289 VG351309
170Ax 63 mm RAL 1013 VG351499 VG351319 VG351189 VG351289 VG351309
RAL 9010 VG351499 VG351319 VG351189 VG351289 VG351309

(1 Unlackiert, nicht sichtbar

910

(2 T-Abzweiger auf 170 mm

(3 T-Abzweiger auf 130 mm
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Kreuztabelle Wandkanal Stahl GWO 6

110x 63 mm /130 x 63 mm /170 x 63 mm / 170A x 63 mm

VAN GEEL

)
Q9| [1013

End-Toleranzbiigel Flanschplatte Verschlussplatte Wand::ﬁs;:kh luss- Steigekanal Sli:i(;keeklafggl
T
=)
VG351063 VG351473 VG351503 VG351443 VG351409 VG351429
VG351073 VG351483 VG351513 VG351453 VG351409 VG351439
VG351053 VG351463 VG351493 VG351433 - -
VG351065 VG351475 VG351505 VG351445 VG351409 VG351429
VG351075 VG351485 VG351515 VVG351455 VG351409 VG351439
VG351055 VG351465 VG351495 VG351435 - -
VG351066 VG351476 VG351506 VG351446 VG351409 VG351429
VG351076 VG351486 VG351516 VG351456 VG351409 VG351439
VG351056 VG351466 VG351496 VG351436 - -
VG351067 VG351476 VG351506 VG351446 VG351409 VG351429
VG351077 VG351486 VG351516 VG351456 VG351409 VG351439
VG351057 VG351466 VG351496 VG351436 - -
Sct(l}a(lllji::tlis(:;sf:)ﬁck Sagehilfe Reparaturlack

VG351389 VG351533 VG351019

VG351389 VG351533 VG351029

VG351389 VG351535 VG351019

VG351389 VG351535 VG351029

VG351399 VG351536 VG351019

VG351399 VG351536 VG351029

VG351399 VG351536 VG351019

VG351399 VG351536 VG351029
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VAN GEEL

Kreuztabelle Wandkanal Stahl GWO 6

110x 63 mm /130 x 63 mm /170 x 63 mm / 170A x 63 mm

A
1013] [9010

Fiir Schalterprogramm Mosaic 45 mm
Mosaic Moduladapter™ Abdeckrahmen Weil}
— /

Type Farbe 2/3 Module 4/6 Module 2 Module 3 Module 4 Module 6 Module

110x 63 mm RAL 1013 VG351069 VG351109 - - - -
RAL 9010 VG351069 VG351109 VG351049 VG351059 VG351089 VG351099

RAL 1013 VG351069 VG351109 - - - -
RAL 9010 VG351069 VG351109 VG351049 VG351059 VG351089 VG351099

170 x 63 mm RAL 1013 VG351069 VG351109 - - - -
RAL 9010 VG351069 VG351109 VG351049 VG351059 VG351089 VG351099

170A x 63 mm RAL 1013 VG351069 VG351109 - - - -
RAL 9010 VG351069 VG351109 VG351049 VG351059 VG351089 VG351099

1) Zugentlastung fur Geratedose kann optional verwendet werden.

BESTUCKUNG:

m Mosaic Schalterprogramm
- Schraublose Montage
- GST-18 Steckverbinder

L

H 80 mm Schalterprogramm
- Werkzeuglose Montage
- Extra Offnungen fiir Datenkabeln
- Angeschlossene Kabel konnen in
die Dose eingebracht werden

AR
g

—
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UNIVERSAL CLIP

Einfache und schnelle Montage

m Trennung von Energie- und
Datenkabeln (gewahrleistet
einen Abstand von 50 mm
zwischen den Kabeln)

m Halter fir das Trennprofil

m Fixiert die Kabel

m Zusatzliche Unterstiitzung
fur den Deckel

MARKIERUNG

Hilft die Geratedosen zu
positionieren und einfache
Langenbestimmung fir den
Zuschnitt




Kreuztabelle Wandkanal Stahl GWO 6

110x 63 mm /130 x 63 mm /170 x 63 mm / 170A x 63 mm

VAN GEEL

1
1013

Fiir Schalterprogramm 80 mm

Steckdosen Weil} Geratedosen Verbinder Leerdose” Zugentlastung™ CEE
Montageset

@ Py,

=

Y

2V =4 Module | 3V =6 Module einfach doppelt
- - VG351329 VG351339 VG351359 VG351349 VG351369 VG351379
077402 077403 VG351329 VG351339 VG351359 VG351349 VG351369 VG351379
- - VG351329 VG351339 VG351359 VG351349 VG351369 VG351379
077402 077403 VG351329 VG351339 VG351359 VG351349 VG351369 VG351379
- - VG351329 VG351339 VG351359 VG351349 VG351369 VG351379
077402 077403 VG351329 VG351339 VG351359 VG351349 VG351369 VG351379
- - VG351329 VG351339 VG351359 VG351349 VG351369 VG351379
077402 077403 VG351329 VG351339 VG351359 VG351349 VG351369 VG351379
2_ B
] L .
ok . -y
PROGRAMM WEITERE PRODUKTVORTEILE

m Dimensionenin 110 x 63 mm /130 x 63 mm /

170 x 63 mm / 170A x 63 mm

m Farben: RAL 1013 und RAL 9010*

m Langen: 2000 und 3000 mm*

*Andere Langen und Farben auf Anfrage

m Neue Dimension 110 x 63 mm

m Schutzfolie mit Systeminformationen

m Zusatzliches, flexibles Eckstiick

m Verschiedene Maglichkeiten der Erdung (Unterteil, Universal Clip und
Verbinder)

m Alle neuen Komponenten sind mit dem alten GW0O-5 Wandkanalsystem
kompatibel

m Mehr Platz, leichteres Unterteil und einfacher zu schneiden
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Verdrahtungskanale TransCab

halogenfrei

Verdrahtungskanale TransCab

o
636062

] Technische Daten (seite 916)

Verp.

32
60
56

56
48
32
24
24

56
48
32
24
24
16

40
40
32
24
16
16

24
24
20
16
12

50

914

Best.Nr.

636095
636100
636105

636101
636106
636111
636115
636119

636102
636107
636112
636116
636120
636124

636103
636108
636113
636117
636121
636125

636109
636114
636118
636122
636123

036701

Verdrahtungskanal 6/6,5 m

] Technische Daten (seite 916)

m Verp.

Bodenlochung nach CEI EN 50085-2-3
Material: PVC hart, schwer entflammbar,

selbstverldschend
Farbe: RAL 7030 dunkelgrau
Lieferlange: 2 m

Lieferumfang: Unterteil + Oberteil komplett

Breite x Hohe (mm)
15x 25
25x25
40x 25

25 x40
40 x 40
60 x 40
80 x 40
100 x40

25x 60
40 x 60
60 x 60
80 x 60
100 x 60
120 x 60

25 x 80
40 x 80
60 x 80
80 x 80
100 x 80
120 x 80

10 x 100
60 x 100
80 x 100
100 x 100
150 x 100

Zubehor fir Drahtfixierung

Kanalkapazitat (mm?)
264 60
391
692 56
48
720
1245 56
1932 48
2647 32
3363
40
1159 32
2007 24
3115 16
4200
5307
6403

50

1600
2717
4216
5715
7215
8729

3456
5376
7296
9216
14016

Zur Fixierung der Drahte wahrend

der Montage, ab Kanalbreite 80
2 Stk. verwenden.

Lllegrand| GESAMTKATALOG

mm

Best.Nr.

636200

636201
636206

636202
636207
636212

636208
636213
636217
636225

036701

Verdrahtungskanal 6/6,5 m

m halogenfrei

Bodenlochung nach CEI EN 50085-2-3
Material: PC ABS, schwer entflammbar,

selbstverléschend, halogenfrei
Farbe: RAL 7035 hellgrau
Lieferlange: 2 m

Lieferumfang: Unterteil + Oberteil komplett

Breite x Hohe (mm)

265 x 25

25 x40
40 x 40

25x60
40 x 60
60 x 60

40 x 80
60 x 80
80 x 80
120 x 80

Zubehor fiir Drahtfixierung

Kanalkapazitat (mm?)

391

720
1245

1159
2007
3115

27
4216
5715
8729

Zur Fixierung der Drahte wahrend

der Montage, ab Kanalbreite 80
2 Stk. verwenden.

mm
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Verdrahtungskanale

Zubehor

Verdrahtungskanale

Zubehor

B Montagebeispiel fiir die Kabelhalteklammer 036701

Positionierung des Haltestifts im Kanal

636194

636195

636168

£
£
o
®
A
o
=
]
S
=
©
c
G
X
S
o
=
]
)
<

2 Haltestifte verwenden.

Zange fur Verdrahtungskanale

Best.Nr.

Verp.

036710 Zum Ausstanzen der Stege zwischen den Lamellen.

1

Spreiznieten
636194 Klemmstarke 4 mm

500
500

636195 Klemmstarke 6 mm

M Verwendung der Stanzzange 636168

915
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Verdrahtungskanale

Technische Daten

M Kalkulation fiir die Kabelbelegung
Nutzbarer Querschnitt in mm?2

3
10000 |10 20 30 40 50 60 708090100 2« 300 400 500 600 700 0 900 10000
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2000 2000
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900 / / 900
800 l 800
0] [[/l/ 700
600 I / 600
500 / 500
400 / 400
300 300
200 200
100 100

0 o
010 20 30 40 50 60 708090100 2 300 400 500 600 700 800 900
Anzahl der

Leiter

Grafik fur H 05 V-K Kabel bei einer Belegung von 75 %.

M Kalkulationsbeispiel:

o 400 Leitungen von 1,5 mm? Platzbedarf 5.000 mm?
+ 20 Leitungen von 10 mm? Platzbedarf 1.000 mm?
Gesamt Platzbedarf 6.000 mm?

o Der passende Verdrahtungskanal ware zum Beispiel die
Best.Nr. 636084 mit der Dimension 120 x 60 mm und einer
Kanalkapazitat von 6403 mm?2.

M stanzbild der Bodenlochungen nach CEI EN 50085-2-3

916 |Lllegrand| GESAMTKATALOG

M Technische Daten Verdrahtungskanile TransCab

1,67 glem?® I1SO 1183
0,05 % I1SO 62
31 MPa I1SO 527
100 % I1SO 527
4000 MPa 1SO 178
84 °C I1SO 306
+60/-5 °C EN 50085-2-3
73 °C I1SO 75
>6x10° °K! DIN 53762
>25 ASTM D150
30 KV/mm IEC 243
>1x10" Ohm IEC 93
VO UL 94
M1 NFP 92-501
> 950 °C IEC 695-2-1
> 42 % I1SO 4589

M Technische Daten Verdrahtungskanile TransCab

halogenfrei

1,18 glem?® 1SO 1183
0,60 % I1SO 62
55 MPa I1SO 527
55 % I1SO 527
2700 MPa 1SO 178
110 °C 1SO 306
-5/+90 °C EN 50085-2-3
91 °C ISO 75
>8x10° °K! DIN 53762
25 KV/mm IEC 243
>1x10" Ohm IEC 93
% UL 94
M2 NFP 92-501
> 850 °C IEC 695-2-1
>37 % 1SO 4589
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Kreuztabelle Minikanale DLPlus

Kabelkanal-Dimension

Reinweil, Lange: 2,10 m, ahnlich RAL 9010

(T — (T
Lange: 2,10 m ™~ ["-'/_ ['u:'
Material: PVC am
Variable Winkelteile H| :
= L
Lo L] (= =
Breite x Hohe (mm) 9,6 x 10,5 12,6 x 13,5 10 x 20 16 x 16 25x 16 32x16 40 x 16 40 x 20
Kanal 030098" 030099 030802 030004 030010 030804 030021 030027
Systemzubehor
Endverschluss m - - 031200 031205 031206 031207 031208 031211
Innenwinkel m - - 030211 030191 030241 033325 033326 030281
.
Aulenwinkel III' - - 030211 030191 030241 033325 033326 030281
Flachwinkel @ - - 030213 030193 030243 033327 033328 030283
T-Abzweigstlck & - - 030214 030194 030244 033330 033329 030216
Fiir Schalterprogramm Oteo
Anbaurahmen —
1-fach waagrecht === l - - - 031406 031406 031406 031406 031408
oder senkrecht Ill -
,"
Anbaurahmen BL—
2-fach waagrecht {1B - - - 031416 031416 031416 031416 031418
oder senkrecht
Aufbaurahmen =
1-fach waagrecht || - - - - - 031407 031407 031409

oder senkrecht

(1) Mit Klebestreifen
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Kreuztabelle Minikanale

Profile und Zubehor

Kanal Zubehor
Lange 2 m Endstiick Inneneck AuBeneck Flachwinkel StoBstellen- T-Stiick
abdeckung
GroRe und Profil - .
ohne mit
Klebeband Klebeband
15x 10
B 638100 638109 638105 638101 638102 638103 638106 638104
20x12
B 638120 638129 638125 638121 638122 638123 638126 638124
24x14
B 638130 638139 638135 638131 638132 638133 638136 638134
16 x 16
638110 638119 638115 638111 638112 638113 638116 638114
32x16
- 638140 638149 638145 638141 638142 638143 638146 638144
40 x 16
- 638150 638159 638155 638151 638152 638153 638156 638154
50 x 20
E j 638160 -
638165 638161 638162 638163 638166 638164
i i 638168 -
60 x 20
F % 638170 - 638175 638171 638172 638173 638176 638174
40 x 40
638180 - 638185 638181 638182 638183 638186 638184
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Kreuztabelle Leitungsfihrungskanale

Lllegrand

System DLP
System DLP
Unterteil mit Trennsteg .
Deckel innenliegend Declgzlséoﬂ- Endstiick Inne_nle)c:( AulS_en:clk Flachwinkel T-At:;w:(alg-
Breite x Héhe L=2m L=2m verbinder variabe variabe stiic
(mm) i .
Farbe Reinweif} A \ il ‘H{“\/’ jl
RAL 9010 \.\_‘ N N
= < 4 <
40 x 40
G 637300 - 637305 637304 637301 637302 637303 637306
60 x 40
B 637310 - 637315 637314 637311 637312 637313 637316
90 x 40
E 637320 637308 637325 637324 637321 637322 637323 637326
120 x 40
E 637330 637308 637335 637334 637331 637332 637333 -
150 x 40
S 637340 637308 637345 637344 637341 637342 637343 -
60 x 60
D 637350 - 637355 637354 637351 637352 637353 -
90 x 60
’ ] 637360 637358 637365 637364 637361 637362 637363 637366
120 x 60
D 637370 637358 637375 637374 637371 637372 637373 -
150 x 60
D 637380 637358 637385 637384 637381 637382 637383 -
200 x 60
’ ] 637390 637358 637395 637394 637391 637392 - -
90 x 80
637400 637408 637405 637404 637401 637402 637403 637406

Inneneck variabel +/- 5 Grad

AuBeneck variabel +/- 5 Grad

Flachwinkel

Trennsteg innenliegend
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